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RE319-LF

+ Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm

+ Single-sided 35 um Cu

+ Hot air leveling (HAL-leadfree)

+ Hole spacing 2.54 x 2.54 mm

+ 37x55soldering pads 2.20 x 2.20 mm
+ Hole diameter 1.00 mm

» Connector 64-channel DIN 41612 grid 2.54 mm type C

« Size 100 x 160 mm
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RE319-LF

+ Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
+ Einseitig35 pm Cu

« HeiBverzinnt (HAL-leadfree)

« Lochraster 2,54 x 2,54 mm

« 37x55 Lotinseln 2,20 x 2,20 mm

« Lochdurchmesser 1,00 mm

+ Steckverbinder 64-polig DIN 41612 Raster 2,54 mm Bauform C

« GroRe 100 x 160 mm
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RE319-LF

« Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm

+ Simple face 35 ym Cu

+ Etamé a chaud (HAL-leadfree)

« Pas2,54x2,54mm

+ 37x551lots de brasage 2,20 x 2,20 mm

« Perforation 1,00 mm @

« Connecteur 64-poles DIN 41612 pas 2,54 mm type C
« Dimensions 100 x 160 mm
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RE319-LF
« Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
« Porunlado35pmdeCu
« Estafiado en caliente (HAL-leadfree)
+ Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm
« 37x55nodos de soldadura 2,20 x 2,20 mm
« Didmetro de los agujeros 1,00 mm
« Conector enchufable 64-polos DIN 41612 Trama 2,54 mm modelo C
+ Tamafio 100 x 160 mm
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