= Datasheet
RE225.LF
ROTH ELEKTRONIK® Roth Elektronk GmbH

700.19

160.17

RE225-LF

+ Epoxy fibre-glass FR4 1.50 mm

+ Single-sided 35 ym Cu

+ Hot air leveling (HAL-leadfree)

+ Hole spacing 2.54 x 2.54 mm

+ 35x42single hole conductors 2.10 mm @

+ Hole diameter 1.00 mm

« Connectors D-Sub DIN 41652 2 x 25-channel
« 2 potential strips

+ Size 100 x 160 mm
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= Datenblatt
RE225.LF
ROTH ELEKTRONIK® Roth Elektronk GmbH

700.19

160.17

RE225-LF

» Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm

+ Einseitig35 pm Cu

« HeiBverzinnt (HAL-leadfree)

« Lochraster 2,54 x 2,54 mm

+ 35x42Lotinseln 2,10 mm @

« Lochdurchmesser 1,00 mm

+ Steckverbinderanschluss D-Sub DIN 41652 2 x 25-polig
« 2 Potentialbahnen

« GroRe 100 x 160 mm
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Papier de Données
RE225-LF

Roth Elek ik GmbH
ROTH ELEKTRONIK® o ot ettt

700.19

160.17

RE225-LF

« Fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm

« Simple face 35 ym Cu

+ Etame a chaud (HAL-leadfree)

« Pas2,54x2,54mm

+ 35x42ilots de brasage 2,10 mm @

« Perforation 1,00 mm @

« Connecteur D-Sub DIN 41652 2 x 25-poles
+ 2 pistes potentiel

« Dimensions 100 x 160 mm
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Papel de los Datos
RE225-LF

Roth Elek ik GmbH
ROTH ELEKTRONIK® o ot ettt

700.19

160.17

RE225-LF

« Fibra de vidrio epoxidica FR4 1,50 mm
« Porunlado35pmdeCu

« Estafiado en caliente (HAL-leadfree)

+ Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm

+ 35x42nodos de soldadura @2,10 mm
« Didmetro de los agujeros 1,00 mm

« Conector D-Sub DIN 41652 2 x 25 polos
+ 2vias de potencial

+ Tamafo 100 x 160 mm

ver.20150130

Roth Elektronik GmbH Tel: +49 (0)40 2533655-0 Geschaftsfuhrer Alexander Roth Hamburger Volksbank
Grevenweg 72 Fax: +49 (0)40 2533655-10 Handelsregister Hamburg HRB 131178 IBAN DE30 2019 0003 0032 3184 05
20537 Hamburg E-Mail: info@roth-elektronik.com USt-IdNr. DE1481222609 BIC GENODEF1HH2



