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ROTH ELEKTRONIK®

Datasheet
RE527-HP

Roth Elektronik GmbH

www.roth-elektronik.com

ROTH ELEKTRONIK™

160.17

RE527-HP

+ SRBP paper FR2 1.50 mm

+ Single-sided 35 um Cu

« Organic soldering protection (OSP)
« Component print

+ Hole spacing 2.54 x 2.54 mm

+ 38 continuous strips with 57 holes
+ Hole diameter 1.00 mm

+ Connector:32-channel DIN 41612 type C a 2.54 mm32-channel DIN 41612 type D a+c 5.08 mm

o Size 100 x 160 mm

Roth Elektronik GmbH Tel: +49 (0)40 2533655-0

Grevenweg 72
20537 Hamburg

Fax: +49 (0)40 2533655-10

GeschaftsfOhrer Alexander Roth
Handelsregister Hamburg HRB 131178

E-Mail: info@roth-elektronik.com USt-IdNr. DE1481222609

Hamburger Volksbank
IBAN DE30 2019 0003 0032 3184 05
BIC GENODEF1HH2



|

ROTH ELEKTRONIK®

Datenblatt
RE527-HP

Roth Elektronik GmbH

www.roth-elektronik.com

ROTH ELEKTRONIK™

160.17

RE527-HP

+ Phenolharz-Hartpapier FR2 1,50 mm
+ Einseitig 35 pm Cu

+ Organischer Oberflachenschutz (OSP)
+ Bestuickungsdruck

« Lochraster 2,54 x 2,54 mm

+ 38 Leiterbahnen mit 57 Bohrungen

+ Lochdurchmesser 1,00 mm

+ Steckverbinderanschluss:32-polig DIN 41612 Bauform C a 2,54 mm32-polig DIN 41612 Bauform D a+c 5,08 mm

o GroRe 100 x 160 mm
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Papier de Données
RE527-HP
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Roth Elek ik GmbH
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ROTH ELEKTRONIK™

160.17

RE527-HP

+ Résine phénolplaste FR2 1,50 mm

+ Simple face 35 ym Cu

« Protection organique de la surface (OSP)

« Impression d'insertion

» Pas2,54x2,54 mm

+ 38 pistes avec 57 trous

« Perforation 1,00 mm @

+ Connecteur:32-poles DIN 41612 type C a 2,54 mm32-péles DIN 41612 type D a+c 5,08 mm

+ Dimensions 100 x 160 mm
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Papel de los Datos
RE527-HP
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ROTH ELEKTRONIK™

160.17

RE527-HP

« Papel endurecido con resina fenolada FR2 1,50 mm

« Porunlado 35 pmde Cu

« Proteccion organica de la superficie (OSP)

+ Impresion de posicion por el lado de los componentes

« Trama de agujeros 2,54 x 2,54 mm

« 38 conductores impresos con 57 agujeros

+ Didmetro de los agujeros 1,00 mm

« conector:32-polos DIN 41612 modelo B 2,54 mm32-polos DIN 41612 modelo D a+c 5,08 mm

« Tamafo 100 x 160 mm
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