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ELECTROLUBE
HE s TIOMNS PEOELE
SAKERHETSDATABLAD
FLAME RETARDANT EPOXY RESIN 2002A
AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelshamn FLAME RETARDANT EPOXY RESIN 2002A

Produktnr. ER2002A, EER2002K5K, EER2002RP250G, EER2002RP250GE, EER2002RP500G,

EER2002RP500GF, ZE

1.2 Relevanta identifierade anvéndningar av Amnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads fran

Identifierade anvéandningar Harts.

Anvéndningar som det avréds fran  Vid denna tidpunkt har vi inte information om anvandningsbegransningar. De kommer att inga
i detta sakerhetsdatablad nar tillgangliga

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Leverantor ELECTROLUBE. A division of HK
WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE
LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@hkw.co.uk

1.4 Telefonnummer fér nGdsituationer

+44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT Mon - Fri

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (EG 1272/2008)

Fysikaliska och kemiska Ej klassificerat.
farliga egenskaper
Halsofarliga effekter Skin Irrit. 2 - H315;Eye Irrit. 2 - H319;Skin Sens. 1 - H317
Miljéfarliga egenskaper Agquatic Chronic 3 - H412
Klassificering (1999/45/EEG) Xi;R36/38. R43. R52/53.

Hela texten for alla R-fraser och faroangivelser &r redovisad i punkt 16.
Milj6farliga egenskaper
Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon. Tom ej i avioppet, lamna detta
material och dess behallare till insamlingsstalle for farligt avfall. Forvaras pa lampligt satt for att undvika miljéférorening.
Undvik utslapp till miljén. Las sarskilda instruktioner/sékerhetsdatablad. Spill och avfall undanréjs enligt de regler som har
utarbetats av lokala myndigheter.

2.2 Markningsuppgifter

Innehaller EPIKLORHYDRIN MED MEDELMOLEKYLVIKT <= 700

Neodecanoic acid glycidyl ester
Etikett Enligt (EG) Nr. 1272/2008
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FLAME RETARDANT EPOXY RESIN 2002A

Signalord Varning
Faroangivelser
H315
H317
H319
H412
Skyddsangivelser
P280
P305+351+338
P313
Supplerande Skyddsangivelser
P261
P333+313
Ytterligare uppgifter i markningen
EUH205

2.3 Andra faror

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig égonirritation.

Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Anvand skyddshandskar, 6gon- och ansiktsskydd.

VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att
skélja.

Sok lakarhjalp.

Undvik att inandas angor/sprej.
Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

Innehaller epoxiférening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

CAS-nr: 26139-75-3 EG nr.

EPIKLORHYDRIN MED MEDELMOLEKYLVIKT <= 700 10-30%
CAS-nr: 25068-38-6 EG nr.: 500-033-5

Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG)

Skin Irrit. 2 - H315 R43

Eye Irrit. 2 - H319 Xi;R36/38

Skin Sens. 1-H317 N;R51/53

Aquatic Chronic 2 - H411

Neodecanoic acid glycidyl ester 1-5%
CAS-nr: 26761-45-5 EG nr.: 247-979-2

Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG)

Skin Sens. 1-H317 N;R51/53.

Aquatic Chronic 2 - H411 R43.

Formaldehyde, polymer with 1,3 dimethylbenzene 1-5%

Klassificering (EG 1272/2008)
Ej klassificerat.

Klassificering (67/548/EEG)
Xi;R36/38,R37.

Hela texten for alla R-fraser och faroangivelser ar redovisad i punkt 16.
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FLAME RETARDANT EPOXY RESIN 2002A
Kommentarer Till Sammanséttningen

Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels Ingrediants are
registered on AICS

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid férsta hjilpen

Inandning

Flytta genast den skadade till frisk luft. Hall den skadade varm och i vila. Kontakta omedelbart Iakare!

Fortéring

FRAMKALLA EJ KRAKNING! Skélj munnen ordentligt. Ge genast den skadade flera glas vatten fér att fértunna det svalde

kemikaliet. Omedelbar lakarhjalp eller transport till sjukhus.
Hudkontakt

Skolj genast huden med mycket vatten. Kontakta lakare om besvar kvarstar.
Ogonkontakt

Den skadade flyttas genast frdn exponeringskallan. Avlagsna eventuella kontaktlinser fore skéljning. Skolj genast dgonen
med mycket vatten. Hall 6gonlocken brett isar. Fortsatt att skélja i minst 15 minuter medan Iakare kontaktas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel

Lémpliga sldckmedel
Brand kan slackas med: Skum. Alkoholresistent skum. Torrt material, sand, dolomit osv.

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medfora

Farliga férbranningsprodukter
Termisk nedbrytning eller forbranning kan frigéra koloxider och andra toxiska gaser eller angor.

5.3 Réd till brandbekédmpningspersonal

Brandbekampning

Anvand vatten for att kyla utsatta behallare och for att sla ner angor.
Skyddsutrustning fér brandbekampnings-personal

Anvand andningsskydd med slutet system och ldmpliga skyddsklader vid brand.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgérder vid nédsituationer
Anvand skyddsklader som angivits i punkt 8 i databladet.

6.2 Miljéskyddsatgarder

Far inte tommas i avlopp, pa marken eller i vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behallare. Anvand lamplig skyddsutrustning. Saneringspersonal maste
tvatta sig noggrannt efter ett spill.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Anvand skyddsklader som angivits i punkt 8 i databladet. Se i 6vrigt punkt 11 for ytterligare information om hélsorisk.
Produkten innehaller ett &mne som &r skadligt for vattenlevande organismer och som kan orsaka skadliga langtidseffekter i
vattenmiljon. Se punkt 12.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt fér sédker hantering

Undvik spill, hud- och dgonkontakt. Skyddas fran varme, gnistor och éppen eld.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
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FLAME RETARDANT EPOXY RESIN 2002A

Forvaras svalt i tattsluten originalférpackning pa torr och val ventilerad plats. Forvaras i originalférpackning.

7.3 Specifik slutanvéndning

Identifierade anvandningar fér denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begransning av exponeringen
Skyddsutrustning

Processforhallanden

Anvand processkontroll for att ej Gverskrida hygieniska gransvardet. Det skall finns tillgang till égonspolning.

Tekniska atgarder

Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lampligt punktutsug, for att sakra att gransvardet inte dverskrids.

Andningsskydd

Inga sarskilda atgarder, men andningsskydd skall anvandas om Iuftféroreningen Gverstiger hygieniska gransvardet. Det
rekommenderas att anvanda andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P3. EN14387

Handskydd

Vid risk for hudkontakt anvand lampliga skyddshandskar. Den mest Iampliga handsken skall tas fram i samarbete med
handskleverantéren som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. Nitrilhandskar rekommenderas. Gloves should
conform to EN374

Ogonskydd

Anvand godkanda skyddsglasdgon eller ansiktsskarm. EN166

Ytterligare Skyddsatgarder

Vid risk for hudkontakt skall Iampliga skyddsklader anvandas.

Hygieniska atgérder

ROKNING FORBJUDEN PA ARBETSPLATSEN! Tvatta huden efter varje skift, fore maltid, rékning och toalettbesok.
Tvétta genast nedsténkt/fdrorenad hud. At, drick eller rok inte under hanteringen.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand Viskoést Vatska

Farg Svart.

Lukt Karakteristisk.

Loslighet i vatten Olosligt i vatten

Relativ densitet 1.8 @ 20 °C (68 F)

Viskositet 7000, 000 mPas 20°C (68 F)
Flampunkt (°C) >100 (212 F) CC (Stangd kopp)

9.2 Annan information

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga k&nda reaktivitetsrisici relaterade till denna produkt.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer.

10.3 Risken fér farliga reaktioner

Ej faststallt.
Farlig Polymerisering

Polymeriserar inte.
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FLAME RETARDANT EPOXY RESIN 2002A

10.4 Férhéllanden som ska undvikas

Undvik kontakt med syror och oxidationsmedel.

10.5 Oférenliga material

Material Som Bér Undvikas
Starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter

Vid brand bildas: Angor/gaser/rok av: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Nitrésa gaser (NOXx).

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Inandning

Ingen sarskild halsorisk angiven.

Fortaring
Kan ge magsmartor eller krakningar.

Hudkontakt
Hudirriterande. Kan ge allergiskt kontakteksem. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Ogonkontakt
Irriterar 6gonen.

Halsofarlighet, Allmant

OGON, NASA OCH MUN. Upprepad exponering kan ge kronisk égonirritation (6gonkatarr). HUD. Allergiskt
kontakteksem, vanligtvis mild typ. Avfettning, uttorkning och sprickbildning i huden.
Upptagsvéagar

Fortaring. Hud- och/eller 6gonkontakt.

Toxikologisk information for bestandsdelar.
EPIKLORHYDRIN MED MEDELMOLEKYLVIKT <= 700 (CAS: 25068-38-6)

Toxisk Dos 1, LD50

>5000 mg/kg (oral-ratta)
Toxisk Dos 2 - LD50

>20000 mg/kg (oral-ratta)

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet
Miljofarlig vid utslapp till vattendrag.

12.1 Toxicitet

Miljdinformation fér bestandsdelar.

EPIKLORHYDRIN MED MEDELMOLEKYLVIKT <= 700 (CAS: 25068-38-6)

LC50, 96T, Fisk, (mg/l)

3.1
EC50, 48T, Daphnia, (mg/l)

14-1.7
IC50, 72T, Alger, (mg/l)

220
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet
Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Bioackumulering
Data om bioackumulering &r inte kédnda.
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FLAME RETARDANT EPOXY RESIN 2002A
12.4 Roérligheten i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Allmén information
Behandla avfallet som kontrollerat avfall. Avlagnas till ett godkant avfallsdeponeringsstalle, enligt lokala avfallsforeskrifter.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Spill och avfall undanrdjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Allmént Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gallande transport av farligt gods
(IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Vagtransportinformation INTE klassificerat.

Jarnvagstransportinformation Ej klassificerat.

Sjétransportinformation Ej klassificerat.

Flygtransportinformation Ej klassificerat.

14.1 UN-nummer

Ej relevant.

14.2 Officiell transportbendmning
Ej relevant.

14.3 Faroklass for transport

ADR/RID/ADN Klass Ej beddmd enligt ADR.
Transportkort
Inga transportetiketter kravs

14.4 Forpackningsgrupp

Ej relevant.

14.5 Miljéfaror

Milisfarligt Amne/Vattenfororenande Amne
Nej

14.6 Sarskilda férsiktighetsatgarder

Ej relevant.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant.

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljé

EU-Lagstiftning

Kommissionens direktiv 2000/39/EG av den 8 juni 2000 om upprattandet av en forsta férteckning éver indikativa
yrkeshygieniska gransvarden vid genomférandet av radets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares halsa och
sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.
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FLAME RETARDANT EPOXY RESIN 2002A

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvardering,
godkannande och begransning av kemikalier (Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet, andring av direktiv
1999/45/EG och upphéavande av radets férordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens férordning (EG) nr 1488/94 samt
radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med
andringar.

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, markning och
férpackning av @mnen och blandningar, andring och upphévande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt &ndring
av férordning (EG) nr 1907/2006 med andringar.

Tillstand (avdelning VII Férordning 1907/2006)

Inga sarskilda tillstand ar kdnda for denna produkt.

Begransningar (avdelning VIII Férordning 1907/2006)

Inga sarskilda begransningar fér anvandning ar kanda fér denna produkt.

15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

Ingen kemikaliesakerhetsbeddémning har gjorts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Utfardat Av Helen O'Reilly

Omarbetad APRIL 2013

Revision 6

Sakerhetsdatablads nr. 10864

R-Fraser (Hela Texten)

R51/53 Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
R37 Irriterar andningsorganen.

R36/38 Irriterar 6gonen och huden.

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

R52/53 Skadligt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
Hela Texten For Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Forbehall Om Ansvar

Dessa upplysningar &r baserade pa de upplysningar som vi kant till vid tidpunkten for utarbetandet och de har getts i god tro och under forutsattning av,
att produkten anvands under normala férhallanden och i 6verensstdmmelse med det specificerade anvandningssatt. All annan anvandning av produkten
ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget ansvar.
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