FLUKE.

Fluke 3000
FC-sarjan

Mmittauslaitteet

Tekniset tiedot

Nyt yhteensopiva Fluke Connect™

-mobiilisovelluksen kanssa

Aloita huomisen mittauslaitejirjestelmin
rakentaminen jo tanidn kayttaen
Fluken 3000 FC yleismittaria.

Uusi Fluke Connect -mittauslaitejarjestelma valittda
tiedot Android™- ja i0S-alustalla toimivaan

Fluke Connect -mobiilisovellukseen, jonka avulla
voit jakaa reaaliaikaiset lukemat, tarkkailla lukemia
eténa ja suoriutua tehtavistasi helpommin kuin
koskaan. Jarjestelmén liikuteltava ydin on langaton
digitaalinen yleismittari, joka nayttaa jopa kolmen
mittarimoduulin lukemat samanaikaisesti jopa

20 metrin etdisyydelta. Fluke Connect -mittareilla
voit rakentaa juuri sellaisen langattoman
mittauslaitejarjestelman kuin itse haluat.

Fluke 3000 FC -mittauslaitteet
(ei yhteensopiva Fluke CNX
-mittauslaitteiden kanssa)

e Langaton digitaalinen yleismittari

e iFlex True-RMS -AC-virtapihtimittari
¢ True-RMS -AC-virtapihtimittari

e AC-jannitemittari

e K-tyypin ldmpatilamittari

¢ AC/DC-virtapihtimittarimoduuli

e 2 000 A:n DC -virtapihtimittari

e 4-20 mA:n DC -virtapihtimittari

¢ DC-jnnitemittari

e PC-adapteri

Tuottavuus

e Valita tiedot iOS- (4s tai uudempi) ja Android™-
laitteisiin (4.3 tai uudempi) uudella Fluke Connect
-mobiilisovelluksella.

e Langattomalla tekniikalla yhdistat puhelimesi,
PC:si ja mitka tahansa Fluke Connect
-yhteensopivat mittauslaitteet.

e Anna oman tiimisi ndhd4 sama mité itse naet
kayttden ShareLive™-videoyhteytta.

e Saasta aikaa ja rahaa suorittamalla useita
mittauksia samanaikaisesti.

¢ Etsi satunnaisia tapahtumia tai tallenna
signaalivaihteluita etdnd kayttdmall4 mittareiden
tiedonkeruutoimintoa.

Tekniikan tarjoaa

FLUKE
CONNECT"

Nae se. Tallenna se. Jaa se.
Kaikki faktat, suoraan kentalla.

Fluke Connect ja ShareLive™ on ainoa langaton mittausjarjestelma,
jonka avulla pysyt yhteydessa koko tiimiin 1dhtematta kentdlta.
Fluke Connect -mobiilisovellus on saatavana Android™- (4.3 ja
uudempi) ja i0S-kayttojarjestelmiin (4s ja uudempi). Se toimii yli 20
eri Fluke-tuotteessa.Kaytossasi on maailman laajin yhteenliitettyjen
mittauslaitteiden sarja. Ja lisda on tulossa. Lue lisda Fluken
verkkosivuilta.

Saat tehtya parhaat pdatokset nopeammin kuin koskaan
aiemmin, koska jokaisen mittalaitteen kaikki lampoétila-, sdhko- ja
varahtelylukemat nakyvat samassa paikassa. Aloita ajan saastaminen
ja tuottavuuden lisddminen.

Lataa sovellus kohteesta:

ANDRCID APP ON Available on the
P> Google play D (] App Store

Alypuhelin ei sisilly toimitukseen.




Tuottavuus (jatkuu)
e Tarkastele tuloksia tietokoneella PC-sovittimen avulla.

¢ Tyobsi keskeytyy harvemmin, sill4 voit tallentaa
useita mittausjaksoja ennen tietojen lataamista.
Tiedot tallennetaan PC:lle .csv-tiedostomuodossa
(comma separated variable), joten niiden tarkastelu
on helppoa.

e Tallenna lukemia eri aikavalein. Voit maarittaa
tallennusaikavaliksi 1s - 1h.

e 3000 FC -sarja on sijoitus tulevaisuuteen, silla
siihen voi lisat4 toimintoja tarvittaessa.

Kaytinnollisyys
e Voit 1ahettdd mittaustiedot esimiehellesi ja kollegoillesi
sekd arvioida jarjestelman ongelmia sekunneissa.

e Saat kaikki mittaustulokset kdytt60si lataamalla ne
PC:llesi ja voit seurata mittauskohteen suorituskykya
ja toiminnan luotettavuutta.

e Voit seurata samalta nayt6lta useita lukemia
samanaikaisesti (digitaalinen yleismittari +
kolme mittarimoduulia tai Ti200/300/400 + viisi
mittarimoduulia).

e Endi tietoja ei tarvitse erikseen kirjoittaa muistiin.
Tallennustoiminnon avulla voit tallentaa jopa 65000
Min/Max/Avg-lukeman sarjaa yhden tai useamman
tiedonkeruujakson aikana. Jokaisessa lukemassa ja
aikajaksossa on aikaleima.

(RF-yhteyden muodostus voi kest&4 jopa 1 minuutin.)
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e Valtd hankalia ja epdmukavia mittausasentoja. Kerran

jarjestetty mittaus on kaytettavissasi niin montaa
kertaa kuin haluat ja silloin kun sinulle sopii.

e Saat tilanteesta tarkan kuvan kun voit tarkastella
Fluke Connect -mobiilisovelluksella tai PC:11a kuutta
reaaliaikaista lukemaa samanaikaisesti.

¢ Taustavalolla varustetut ndyt6t on helppo lukea
pimeissa tai hamarissa olosuhteissa.

e Valitse automaattinen tai manuaalinen aluevalinta.

e Kayttdmalld TPAK-magneettiripustinta (lisdvaruste)
vapautat katesi ty6skentelyyn.

e Kiinted suojakotelo suojaa mittareita, ja mittapaiden
pidikkeet pitavéat lisavarusteet jarjestyksessa.

Turvallisuus

e Voit olla kerralla useammassa paikassa ja
valttaa valokaaret kun sinun ei tarvitse olla itse
vaarallisessa mittauspaikassa.

e Fluke 3000 FC tayttda mittausluokkien
1000 V CAT III ja CAT IV 600 V
turvallisuusstandardit: AC-virtapihtimittari ja
AC/DC-virtapihtimittarimoduuli 600 V CAT III;
AC-jannitemittari, DC-jdnnitemittari ja iFlex-
pihtimittari 600 V CAT IV/1000 CAT III.

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Fluken langaton tiimi.
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Yleiset tiedot

Fluke 3000 FC -sarjan langaton yleismittari

Tarkemmat tiedot (ei yhteensopiva Fluke CNX -mittauslaitteiden kanssa)

Kaikille erittelyille: Tarkkuus on maéritetty 1 vuoden ajaksi kalibroinnin jalkeen,
kayttélampotiloissa 18...28 °C, suhteellinen kosteus 0...90 %. Tarkkuusmerkinnat ovat

muotoa * ([% lukemasta] + [viimeisten numeroiden maard]).

AC-jannite
Tarkkuus?3*

Alue’ Erottelukyky 45 Hz...500 Hz 500 Hz...1 kHz

600,0 mV 0,1 mV

6,000 V 0,001V Sisillys
60,00 V 0,01V 1,0% + 3 20% + 3

600,0 V 0,1V

1000V 1V

! Kaikki AC-jannitealueet on maaritetty 1-100 %:iin alueesta.

2 Muotokerroin (CF) on < 3 taydella asteikolla aina 500 V:iin saakka; se pienenee lineaarisesti arvoon < 1,5

jannitteelld 1000 V.

3 Ei-sinimuotoiset aaltomuodot: lisa tyypillisesti £ (2 % lukemasta + 2 % tdydesta asteikosta), korkeintaan

muotokertoimella 3.
4 Ala ylita 107 V-Hz.

DC-jannite, jatkuvuus, resistanssi, dioditesti ja kapasitanssi

Toiminto Alue Erottelukyky Tarkkuus
mV 600,0 mV 0,1 mV 0,09 % + 2
\Y 6,000 V 0,001 V
60,00 V 0,01V 0,09 % + 2
600,0 V 0,1V
1 000 V 1V 0,15% + 2
Q 600 Q 1Q Mittari antaa d&dnimerkin < 25 Q:ssa, laite tunnistaa
250 ps :n tai sitd pitemmat katkot ja oikosulut.
Q 600,0 Q 0,1Q 0,5% + 2
6,000 kQ 0,001 kQ
60,00 kQ 0,01 kQ
60,00 kO 0,1 k0 05%+1
600,0 kQ 0,001 MQ
50,00 MQ 0,01 MQ 1,5% + 3
Dioditesti 2,000 V 0,001 VvV 1%+ 2
uF 1000 nF 1 nF
10,00 pF 0,01 puF 1,2% + 2
100,0 pF 0,1 pF
9999 pF! 1 pF 10 % tyypillisesti

! Mittausalueella 9999 pF mittauksissa 1 000 pF:iin saakka mittaustarkkuus on 1,2 % + 2.

AC- ja DC-virta

Toiminto Alue! Erottelukyky Tarkkuus

mA AC (45 Hz...1 kHZ) 00,00 mA 001 mA 1.5% + 3
400,0 mA3 0,1 mA !

A DC? 60,00 mA 0,01 mA 05% + 3
400,0 mA3 0,1 mA !

! Kaikki AC-virta-alueet maaritetdédn 5-100 %:iin alueesta.
2 Sy6ttokuormajannite (tyypillinen): 400 mA tulo 2 mV/mA.

3 400,0 mA tarkkuus méadritetty 600 mA:n ylikuormitukseen saakka.

3 Fluke Corporation  Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Fluken langaton tiimi.



FLUKE -

Taajuus
Alue Erottelukyky Tarkkuus [
99,99 Hz 0,01 Hz
999,90 Hz 0,1 Hz
01%+1
9,999 kHz 0,001 kHz °
99,99 kHz 0,01 kHz
! Taajuus on madritetty 99,99 kHz:iin asti voltteina ja 10 kHz:iin asti ampeereina.
Tulojen ominaisuudet
Ylikuormi- Tuloimpedanssi Normaalimuotoinen
Toiminto tussuojaus (nimellinen) Yhteismuotoinen vaimennussuhde (1 kQ episymmetria) vaimennus
v 1100Vrms | > 10 MQ, < 100 pF > 120 dB @ DC, 50 Hz tai 60 Hz > 60 dB @ 50 Hz tai 60 Hz
v 1 100Vrms | > 10 MQ, < 100 pF > 60 dB @ DC - 60 Hz
n%, 1100Vrms | > 10 MQ, < 100 pF > 120 dB @ DC, 50 Hz tai 60 Hz > 60 dB @ 50 Hz tai 60 Hz
Avoimen piirin testijannite Tayden asteikon jannite Tyypillinen oikosulkuvirta
P ! 6 MQ:iin asti 50 MO yyp
/4 1 100 Vrms < 2,7VDC <0,7VDC <0,9VDC < 350 mA
)/ 1 100 Vrms < 2,7VDC 2 000V DC < 1,1 mA
Toiminto Ylikuormitussuojaus Ylikuorma
mA Sulakesuojaus, 44/100 A, 1000 V 600 mA:n ylikuormitus enintdén 2 minuuttia, sitten vahintadn
NOPEA sulake 10 minuutin tauko
MIN/MAX-tallennus
Toiminto Tarkkuus
DC-toiminnot Mittaustoiminnon madritetty tarkkuus * 12 lukemaa kestoltaan yli 350 ms:n muutoksille.
AC-toiminnot Mittaustoiminnon madritetty tarkkuus * 40 lukemaa kestoltaan yli 900 ms:n muutoksille.

Yleiset tiedot (ei yhteensopiva Fluke CNX -mittauslaitteiden kanssa)

Minka tahansa liittimen ja maan
valinen suurin jannite

1000 V DC tai AC RMS

Sulakesuojaus A-tulossa

0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1 000 V NOPEA sulake, vain Fluken méaérittelema varaosa

Néytto (LCD)

Péaivitysnopeus: 4 kertaa sekunnissa
Voltit, ampeerit, ohmit: 6000 lukemaa
Taajuus: 10 000 lukemaa
Kapasitanssi: 1 000 lukemaa

Pariston tyyppi Kolme AA-alkaliparistoa, NEDA 15 A IEC LR6
Pariston kesto Véhintaan 250 tuntia
RF-yhteys 2,4 GHz:n ISM-alue
RF-kantama Ilmassa, esteetta: enintdan 20 m
Esteen lapi, kipsilevy: enintdan 6,5 m
Esteen 14pi, betoniseind tai terdksinen sahkolaitteen kotelo: enintddn 3,5 m
Lampatila Kaytto: -10 °C...50 °C
Sailytys: -40 °C...60 °C
Lampétilakerroin 0,1 X (maaritetty tarkkuus) / °C (< 18 °C tai > 28 °C)

Suhteellinen kosteus

0...90 % (0...35 °C), 0...75 % (35...40 °C), 0...45 % (40...50 °C)

Korkeus merenpinnasta

Kaytto: 2 000 m
Sailytys: 12 000 m

Elektromagneettinen yhteensopivuus
EMI, RFI, EMC, RF

EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013. ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489
V1.8.1:2008, FCC osa 15 jaos C osat 15.207, 15.209, 15.249,
FCCID : FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE

Kayttoturvallisuus ANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3. painos
CAN/CSA C22.2 nro 61010-1-12 3. painos
UL 61010-1: 3. painos
IEC/EN 61010-1:2010

Sertifikaatit cCSAus, FCC, CE

Kotelointiluokka (IP-luokitus) P54

Ymparistohaittaluokka 2

Koko (Kx L x S) 4,75 cm x 9,3 cm x 20,7 cm

Paino 340 g
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Langaton Fluke a3000 FC -AC-virtapihtimittari
True-RMS AC-pihtimittari, jonka mittaustulokset valittyvat
langattomasti alla lueteltuihin Fluke Connect™ -yhteensopiviin
paélaitteisiin.

e Fluke 3000 FC digitaalinen yleismittari

e Fluke TiX560/520 lampokamera

e Fluke Ti200/300/400 lampokamera

¢ PC, jossa pc3000 -sovitin

¢ Fluke Connect -mobiilisovellus

a3000 FC:n tirkeimpia ominaisuuksia:

e True-RMS AC-pihtimittari

e Mittausalue jopa 400 AAC

o Toimii itsenaisesti tai jarjestelman osana

¢ Tiedonkeruutoiminto jopa 65 000 lukemalle
e Kaynnistysvirtatoiminto

a3000 FC:n yleiset tiedot

Alue 0,5A..400,0 A

Erottelukyky 0,1A

Tarkkuus 400,0 A: 2 % * 5 numeroa (10-100 Hz), 2,5 % * 5 numeroa
(100-500 Hz)

Kaynnistysvirta Suurin néaytettava lukema: 999,9A

Muotokerroin (50/60 Hz) 3 @ 5004, 2,5 @ 600A, 1,42 @ 10004, lisaa 2 % huippukertoimille
> 2

Taustavalaistu LCD-naytto 3% lukemaa

Tallennustiheys/vali Lyhin 1 sekunti / sdadettavissa tietokoneella

Pariston tyyppi 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6

Pariston kesto 400 tuntia

Muisti Tallentaa enintdan 65 000 lukemaa

RF-yhteys 2,4 GHz:n ISM-alue

RF-kantama [lmassa, esteetta: enintdan 20 m

Esteen lapi, kipsilevy: enintddn 6,5 m
Esteen 1api, betoniseind tai terdksinen sdhkolaitteen kotelo: enintdan

3,5m
Kayttolampotila -10 °C...+50 °C
Sailytyslampétila -40 °C...+60 °C
Lampotilakerroin Lisaa 0,1 X (maaritetty tarkkuus) / °C (< 18 °C tai > 28 °C)
Kayttokosteus 90 % lampéatilassa 35 °C, 75 % lampatilassa 40 °C, 45 %
lampatilassa 50 °C
Korkeus merenpinnasta Kaytto: 2 000 m
Sailytys: 12 000 m
EMC EN 61326-1:2013
Kayttoturvallisuus IEC 61010-1, CAT I 600 V, CAT IV 300V, 3. painos
Turvaluokitus CAT III 600V, CAT IV 300 V
Sertifikaatit cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kotelointiluokka (IP-luokitus) | [P30
Ymparistohaittaluokka 2
Leukojen aukeama 34 mm
Koko (Kx L x S) 20,3 cmx 7,49 cm x 3,55 cm
Paino 0,22 kg

(Ei yhteensopiva Fluke CNX -mittauslaitteiden kanssa)
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Langaton Fluke a3001 FC iFlex -
AC-virtamittari

True-RMS AC-lenkkivirtapihtimittari, jonka
mittaustulokset valittyvéat langattomasti alla
lueteltuihin Fluke Connect™ -yhteensopiviin
paélaitteisiin.

e Fluke 3000 FC digitaalinen yleismittari

e Fluke TiX560/520 lampokamera

e Fluke Ti200/300/400 lampokamera

e PC, jossa pc3000 -sovitin

e Fluke Connect -mobiilisovellus

Langattoman iFlex™-lenkkivirtavirtamittarin avulla

mittaat epatavallisen kokoiset johtimet ja paaset seka

ahtaisiin tiloihin ettd johtoihin helposti kéasiksi.

o Sisaltdd: Yksi True-RMS virtamittari ja yksi iFlex " C CORPENT oas
i2500-10 lenkkivirtapihti y

e Mittausalue jopa 2 500 AAC

o Toimii itsendisesti tai jarjestelman osana

¢ Tiedonkeruutoiminto jopa 65 000 lukemalle

e Kaynnistysvirtatoiminto

e Magneettiripustin

a3001 FC:n yleiset tiedot

Alue 0,5A...2500 AAC
Erottelukyky 0,1A
Tarkkuus 3 % £ 5 numeroa (5-500 Hz)
Muotokerroin (50/60 Hz) 3,0@1100A, 2,5@ 14004, 1,42 @ 2500 A, lisééa 2 %
huippukertoimille > 2
Taustavalaistu LCD-naytto 3% lukemaa
Tallennustiheys/vali lyhin 1 sekunti / sdadettavissa PC:114 tai etupaneelista
Pariston tyyppi 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Pariston kesto 400 tuntia
Muisti Tallentaa enintdan 65 000 lukemaa
RF-yhteys 2,4 GHz:n ISM-alue
RF-kantama [lmassa, esteetta: enintdan 20 m
Esteen lapi, kipsilevy: enintdan 6,5 m
Esteen lapi, betoniseina tai terdksinen sahkolaitteen kotelo:
enintddn 3,5 m
Kayttolampaotila -10 °C...+50 °C
Sailytyslampoétila -40 °C...+60 °C
Lampotilakerroin Lisaa 0,1 X (maaritetty tarkkuus) / °C (< 18 °C tai > 28 °C)
Kayttokosteus 90 % lampoatilassa 35 °C, 75 % lampotilassa 40 °C,
45 9% lampotilassa 50 °C
Korkeus merenpinnasta Kaytto: 2 000 m
Sailytys: 12 000 m
EMC EN 61326-1:2013
Kayttoturvallisuus IEC 61010-1, CATIV 600V, CAT III 1000V, 3. painos
Turvaluokitus CATIV 600V, CAT III 1000 V
Sertifikaatit cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kotelointiluokka (IP-luokitus) | IP42
Ymparistohaittaluokka 2
Leukojen aukeama Lenkin pituus 25,4 cm
Koko (Kx L x S) 16,5 cmx6,35cmx 1,4 cm
Paino 0,22 kg

(Ei yhteensopiva Fluke CNX -mittauslaitteiden kanssa)
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Fluke a3002 FC-sarjan langaton
AC/DC-virtamittarimoduuli

Suunniteltu kaytettavaksi i410- tai i1010-AC/DC-virtapihtien kanssa (ei sis. mittarin
toimitukseen). AC/DC-virtamittari, joka valittaa i410- tai 11010-virtapihtien lukemat
langattomasti alla lueteltuihin Fluke Connect™ -yhteensopiviin paéalaitteisiin.

e Fluke 3000 FC digitaalinen yleismittari

e Fluke TiX560/520 lampokamera

e Fluke Ti200/300/400 lampokamera

e PC, jossa pc3000 -sovitin

e Tluke Connect -mobiilisovellus

a3002 FC:n tirkeimpia ominaisuuksia:

e 410 (myydéan erikseen) — mittausalue jopa 400 AAC tai 400 ADC

¢ 11010 (myydéan erikseen) — mittausalue jopa 600 AAC tai 1000 A DC
o Toimii itsendisesti tai jarjestelman osana

e Tiedonkeruutoiminto jopa 65 000 lukemalle

e Magneettiripustin

Tarkkuus on madritetty 1 vuoden ajaksi kalibroinnista, kayttélampétiloissa 18-28 °C, suhteellinen kosteus | FLUKE X0t
0-90 %. Tarkkuusmerkinnat ovat muotoa * ([% lukemasta] + [viimeisten numeroiden mééara]). DC-alueilla ALES

on automaattinen alueenvalinta. AC-tarkkuus madritetadn 1-110 %:iin alueesta. DC-tarkkuus méaaritetadn
-110-110 %:iin alueesta.

AC/DC-virtamittaus
Toiminto Alue Erottelukyky Tarkkuus'’
ADC 1 000 A O01A (0,5 % + 3)
AAC 600,0 A O01A (1,0 % + 3)

!AC-tarkkuus on mééritetty valilla 45-1 000 Hz.

a3002 FC:n yleiset tiedot

Liittimen ja maadoituksen 30V DC tai AC RMS
(mittarin) valinen suurin
jannite
Taustavalaistu LCD-naytto 3,5 numeroa, 6000 lukemaa, 4/s paivitysnopeus
Tallennustiheys/vali Aseteltavissa PC:11a 1 sekunnista 1 tuntiin, oletuksena 1 min.
Pariston tyyppi 2 kpl AA-alkaliparistoja, NEDA 15A IEC LR6
Pariston kesto vahintdan 400 tuntia
Muisti Tallentaa enintd&dn 65 000 lukemaa
RF-yhteys 2,4 GHz:n ISM-alue
RF-kantama [lmassa, esteetta: enintddn 20 m
Esteen lapi, kipsilevy: enintadn 6,5 m
Esteen 1api, betoniseind tai teraksinen sahkoélaitteen kotelo:
enintddn 3,5 m
Kayttolampotila -10 °C...+50 °C
Sailytyslampotila -40 °C...+60 °C
Lampaotilakerroin 0,1 X (maaritetty tarkkuus)/°C (< 18 °C tai > 28 °C)
Suhteellinen kosteus 0...90 % (0...35 °C), 0...75 % (35...40 °C),
0...45 % (40...50 °C)
EMC IEC 61236-1:2013
Suojattu IEC 61010-1:n 3. painoksen mukaisesti,
ymparistohaittaluokka 2
Sertifikaatit cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kotelointiluokka (IP-luokitus) |I1P42
Koko (Kx L x S) 160 mm x 66 mm x 38 mm
Paino 0,255 kg

(Ei yhteensopiva Fluke CNX -mittauslaitteiden kanssa)

7 Fluke Corporation  Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Fluken langaton tiimi.



Langaton Fluke a3003 FC 2000 A
DC-virtapihtimittari

Pihtimittari, jonka mittaustulokset valittyvat langattomasti alla
lueteltuihin Fluke Connect™ -yhteensopiviin paalaitteisiin.
Fluke 3000 FC digitaalinen yleismittari

Fluke TiX560/520 lampokamera

Fluke Ti200/300/400 lampokamera

e PC, jossa pc3000 -sovitin

e Tluke Connect -mobiilisovellus

a3003 FC:n tiarkeimpii ominaisuuksia:

e Mittausalue jopa 2 000 A DC

e Suuret leuat (64 mm) isojen suurivirtaisten johtimien mittaukseen
e Sisaltda tiedonkeruutoiminnon jopa 65 000 lukemalle

a3003 FC:n yleiset tiedot

Alue 1,0A-999,9 ADC, 1000 A - 2000 ADC

Erottelukyky O01A 1A

Tarkkuus 2% * 5 numeroa, 2,5% * 5 numeroa

Taustavalaistu LCD-naytto 3Y lukemaa

Tallennustiheys/vali Lyhin 1 sekunti / sadddettavissa PC:114 tai etupaneelista

Pariston tyyppi 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6

Pariston kesto 120 tuntia

Muisti Tallentaa enintd&dn 65 000 lukemaa

RF-yhteys 2,4 GHz:n ISM-alue

RF-kantama llmassa, esteetta (jopa 20 m)

Kayttolampoétila Esteen lapi, kipsilevyseina (jopa 6,5 m)
Esteen 14pi, betonisein4 tai terdksinen sdhkoélaitteen kotelo (jopa 3,5 m)
-10 °C...+50 °C

Sailytyslampotila -40 °C...+60 °C

Lampaotilakerroin Lisa4 0,1 X (maaritetty tarkkuus) / °C (< 18 °C tai > 28 °C)

Kayttokosteus 90 % lampéatilassa 35 °C

75 % lampdotilassa 40 °C
45 9% lampéotilassa 50 °C

Korkeus merenpinnasta Kaytt6: 2 000 m
Sailytys: 12 000 m
EMC EN 61326-1:2013
Kayttoturvallisuus IEC 61010-1, CATIV 600V, CATIIl 1000V, 3. painos
Turvaluokitus CATIV 600V, CATIII 1000 V
Sertifikaatit cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kotelointiluokka (IP-luokitus) |IP42
Leukojen aukeama 64 mm
Koko (Kx L x S) 16,5cmx6,35cmx 1,4 cm
Paino 65 kg

(Ei yhteensopiva Fluke CNX -mittauslaitteiden kanssa)
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Langaton Fluke a3004, 4-20 mA DC -virtamittari

Pihtimittari, jonka mittaustulokset véalittyvat langattomasti alla
lueteltuihin Fluke Connect™ -yhteensopiviin paalaitteisiin.
e Fluke 3000 FC digitaalinen yleismittari

Fluke TiX560/520 lampokamera
Fluke Ti200/300/400 lampokamera
¢ PC, jossa pc3000 -sovitin

¢ Fluke Connect -mobiilisovellus

a3004 FC:n tirkeimpia ominaisuuksia:

¢ 4-20 mA:n signaalien mittaukset katkaisematta silmukkaa

e Jatkokaapelilla varustettu, irrotettava pihti helpottaa ahtaissa
paikoissa olevien kohteiden mittausta

e Toimii itsendisesti tai jarjestelman osana

¢ Sisaltdd tiedonkeruutoiminnon jopa 65000 lukemalle

a3004 FC:n yleiset tiedot

.A:’

Alue 0,05 mA - 20,99 mADC, 21,0 mA - 99,9 mA DC
Erottelukyky 0,01 mA, 0,1 mA
Tarkkuus 0,2% % 5 numeroa, 1,0% * 5 numeroa
Taustavalaistu LCD-naytto 3% lukemaa
Tallennustiheys/vali Lyhin 1 sekunti / sdadettavissd PC:11a tai etupaneelista
Pariston tyyppi 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6
Pariston kesto 45 tuntia
Muisti Tallentaa enintddn 65000 lukemaa
RF-yhteys 2,4 GHz:n ISM-alue
RF-kantama llmassa, esteetta (jopa 20 m)
Kayttolampotila Esteen lapi, kipsilevyseiné (jopa 6,5 m)
Esteen 1&pi, betoniseind tai terdksinen sahkoélaitteen kotelo
(jopa 3,5 m)
-10°C...+50 °C
Sailytyslampétila -40 °C...+60 °C
Lampaotilakerroin Lisda 0,1 X (madritetty tarkkuus) / °C (< 18 °C tai > 28 °C)
Kayttokosteus 90 % lampétilassa 35 °C
75 % lampatilassa 40 °C
45 9% lampotilassa 50 °C
Korkeus merenpinnasta Kaytto: 2 000 m
Sailytys: 12 000 m
EMC EN 61326-1:2013
Sertifikaatit cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kotelointiluokka P42
(IP-luokitus)
Leukojen aukeama 4,5 mm
Koko (Kx L x S) 16,5cmx6,35cmx 1,4 cm
Paino 0,299 kg

(Ei yhteensopiva Fluke CNX -mittauslaitteiden kanssa)
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Fluke v3000 FC langaton True-RMS AC-jinnitemittari

True-RMS AC-jannitemittari, jonka mittaustulokset valittyvat langattomasti alla
lueteltuihin Fluke Connect™ -yhteensopiviin paalaitteisiin.

e Fluke 3000 FC digitaalinen yleismittari

e Fluke TiX560/520 lampokamera

e Fluke Ti200/300/400 lampokamera

¢ PC, jossa pc3000 -sovitin

¢ Fluke Connect -mobiilisovellus

v3000 FC:n tirkeimpia ominaisuuksia:

e True-RMS AC-jannitemittari

¢ Mittausalue jopa 1000 VAC

o Toimii itsenaisesti tai jarjestelman osana

¢ Tiedonkeruutoiminto jopa 65 000 lukemalle

e TL224-mittausjohdot

e AC285-hauenleuat

e Magneettiripustin

Tarkkuus méaadritellddn seuraavasti: * ([% lukemasta ] + [viimeisten numeroiden maara]). Kaikilla alueilla

on automaattinen alueenvalinta. Tarkkuus on méaritetty 5-100 %:iin automaattisen alueenvalinnan
alueesta vélilla 18...28 °C.

AC-jannite Lfizoo 2
Alue! Erottelukyky Tarkiung’34
45 Hz...500 Hz 500 Hz...1 kHz
6,000 V 0,001 vV
soco oo 0%+ somes
1000 V 1V

! Kaikki AC-jannitealueet on maéritetty 1-100 %:iin alueesta.

2 Muotokerroin on < 3 tdydella asteikolla aina 500 V asti, laskien lineaarisesti muotokertoimeen < 1,5 1 000 V kohdalla.

3 Ei-sinimuotoisille aaltomuodoille, lisda tyypillisesti -(2 % lukemasta + 2 %:n tdydestd asteikosta), korkeintaan
muotokertoimille 3.

* Alé ylita 10° V-Hz.

v3000 FC:n yleiset tiedot

Taustavalaistu LCD-naytt6 3,5 numeroa, 6000 lukemaa, paivitystaajuus 4 kertaa sekunnissa
Pariston tyyppi 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6

Pariston kesto 400 tuntia

Muisti Tallentaa enintddn 65000 lukemaa

RF-yhteys 2,4 GHz:n ISM-alue

RF-kantama llmassa, esteettd: enintddn 20 m

Esteen lapi, kipsilevy: enintdan 6,5 m
Esteen 14pi, betoniseina tai terdksinen séhkolaitteen kotelo: enintddn 3,5 m

Kayttolampotila -10°C...+50 °C

Sailytyslampétila -40 °C...+60 °C

Lampotilakerroin 0,1 X (méaritetty tarkkuus) / °C (< 18 °C tai > 28 °C)

Kayttokosteus 90 % lampotilassa 35 °C, 45 % lampétilassa 40 °C, 45 %
lampotilassa 50 °C

Korkeus merenpinnasta Kaytto: 2 000 m
Sailytys: 12 000 m

EMC EN 61326-1:2013

Kayttoturvallisuus ANSI/ISA 61010-1/(82.02.01): 3. painos

CAN/CSA C22.2 nro 61010-1-12 3. painos
UL 61010-1: 3. painos
IEC/EN 61010-1:2010

Turvaluokitus CATIV600V, CATIII 1 000V

Sertifikaatit cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE
Kotelointiluokka (IP-luokitus) | [P42

Ympaéristohaittaluokka 2

Koko (Kx L x S) 16,5cmx6,35cmx 1,4 cm

Paino 0,22 kg

(Ei yhteensopiva Fluke CNX -mittauslaitteiden kanssa)

10 Fluke Corporation Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Fluken langaton tiimi.



FLUKE -

Fluke v3001 FC -sarjan langaton DC-jinnitemittari

DC-jannitemittari, jonka mittaustulokset valittyvat langattomasti alla lueteltuihin
Fluke Connect™ -yhteensopiviin paalaitteisiin.

e Fluke 3000 FC digitaalinen yleismittari

Fluke TiX560/520 lampokamera

Fluke Ti200/300/400 lampokamera

¢ PC, jossa pc3000 -sovitin

¢ Fluke Connect -mobiilisovellus

v3001 FC:n tirkeimpia ominaisuuksia:

e Mittausalue jopa 1 000 VDC

Toimii itsendisesti tai jarjestelman osana

¢ Tiedonkeruutoiminto jopa 65 000 lukemalle
TL222-mittausjohdot

AC220-hauenleuat

e Magneettiripustin

Tarkkuus on maéritetty 1 vuoden ajaksi kalibroinnista, kayttdlampotiloissa 18-28 °C, suhteellinen

] no v3001 FC
kosteus 0-90 %. Tarkkuusmerkinnat ovat muotoa * ([% lukemasta] + [viimeisten numeroiden maara]). C VOLTAGE

Kaikilla alueilla on automaattinen alueenvalinta. Tarkkuus on maéritetty automaattisen alueenvalinnan
alueesta vélilla 18-28 °C.

Toiminto Alue Erottelukyky Tarkkuus
mV DC 600,0 mV 0,1 mV 0,09% + 3
VDC 6,000 V 0,001V 0,09% + 3

60,00 V 0,01V

600,0V 0,1V

1000V 1V 0,15% + 2

v3001 FC:n yleiset tiedot

Taustavalaistu LCD-naytto

3,5 numeroa, 6000 lukemaa, 4/s paivitysnopeus

Pariston tyyppi 2 kpl AA-alkaliparistoja, NEDA 15A IEC LR6
Tallennustiheys/vali Aseteltavissa PC:11a 1 sekunnista 1 tuntiin, oletuksena 1 min.
Pariston kesto Vahintdan 400 tuntia
Muisti Tallentaa enintddn 65 000 lukemaa
RF-yhteys 12,4 GHz:n ISM-alue
RF-kantama llmassa, esteettd: enintddn 20 m
Esteen lapi, kipsilevy: enintadn 6,5 m
Esteen lapi, betoniseind tai teraksinen sahkoélaitteen kotelo:
enintdan 3,5 m
Kayttolampotila -10 °C...+50 °C
Sailytyslampétila -40 °C...+60 °C
Lampaotilakerroin 0,1 X (méaritetty tarkkuus)/°C (< 18 °C tai > 28 °C)

Suhteellinen kosteus

0...90 % (0...35 °C), 0...75 % (35...40 °C),
0...45 % (40...50 °C)

EMC IEC 61236-1:2013

Kayttoturvallisuus [EC 61010-1, CATIV 600V, CATII 1 000V, 3. painos
ymparistohaittaluokka 2

Sertifikaatit cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE

Kotelointiluokka (IP-luokitus) P42

Koko (Kx L x S) 160 mm x 66 mm x 38 mm

Paino 0,255 kg

(Ei yhteensopiva Fluke CNX -mittauslaitteiden kanssa)
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Fluke t3000 FC -sarjan langaton K-tyypin limpéotilamittari

Monipuolinen K-tyypin termoelementtimittari valittad mittauslukemat
langattomasti alla lueteltuihin Fluke Connect™ -yhteensopiviin paalaitteisiin.
e Fluke 3000 FC digitaalinen yleismittari

e Fluke TiX560/520 lampokamera

¢ Fluke Ti200/300/400 lampokamera

¢ PC, jossa pc3000 -sovitin

¢ Fluke Connect -mobiilisovellus

t3000 FC:n tarkeimpid ominaisuuksia:

e K-tyypin termoelementtilampomittari

e 80PK-1 K-tyypin termoelementtianturi

e Toimii itsendisesti tai jarjestelman osana

¢ Tiedonkeruutoiminto jopa 65 000 lukemalle
e Magneettiripustin

e Saatavilla my0s muita K-tyypin mittapaita

t3000 FC
t3000 FC:n yleiset tiedot K-TYPE THERMOMETER

Alue K-tyyppi: -200 °C...1372 °C
Erottelukyky 0,1°C

Tarkkuus + 0,5 % + 0,5 °C] lukemaa
Tuloliittimet K-tyyppi, miniliitin

Taustavalaistu LCD-naytt6 3,5 numeroa

Tallennustiheys/vali Lyhin 1 sekunti / sdadettavissa tietokoneella
Pariston tyyppi 2 AA, NEDA 15 A, IEC LR6

Pariston kesto 400 tuntia

Muisti Tallentaa enintdan 65000 lukemaa
RF-yhteys 2,4 GHz:n ISM-alue

RF-kantama [lmassa, esteetta: enintadn 20 m

Esteen 1pi, kipsilevy: enintdan 6,5 m
Esteen lapi, betoniseina tai terdksinen sédhkolaitteen kotelo:
enintaan 3,5 m

Kayttolampaotila -10 °C...+50 °C

Sailytyslampoétila -40 °C...+60 °C

Lampétilakerroin 0,01 % lukemasta + 0,03 per °C

Lampaotila-asteikko ITS-90

Kayttokosteus 90 % lampétilassa 35 °C, 75 % lampéatilassa 40 °C,
45 9% lampéatilassa 50 °C

Korkeus merenpinnasta Kaytto: 2 000 m
Sailytys: 12 000 m

EMC EN 61326-1:2013

Kayttoturvallisuus IEC 61010-1, 3. painos

Sertifikaatit cCSAus, CE, FCC: T68-FBLE IC: 6627A-FBLE

Kotelointiluokka (IP-luokitus) | IP42

Ympaéristohaittaluokka 2

Koko (Kx L x S) 16,5cmx 6,35 cm x 1,4 cm

Paino 0,22 kg

(Ei yhteensopiva Fluke CNX -mittauslaitteiden kanssa)
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Fluke pc3000 FC -sovitin ja ohjelmisto

Langattomat Fluke FC 3000 -mittauslaitteet niyttivit PC:n avulla
mittarimoduulien mittaukset jopa 20 metrin etiisyydelta
Langattomat Fluke FC -mittauslaitteet muodostavat ongelmanratkaisua
helpottavan kokonaisuuden. Sovitin (pc3000 FC) ja ohjelmisto auttavat
ymmartamaan mittaustuloksia paremmin. Sovitin ja ohjelmisto pystyvat
lataamaan tietokoneeseen jopa 65000 aikaleimattua min/max/avg-
lukemaa FC-etamittarimoduuleista langattomasti. Ohjelmistolla voidaan
nayttdd samanaikaisesti enintddn kuuden mittarimoduulin reaaliaikaiset
lukemat. Tiedonkeruun aikavalia ja mittarimoduulien nimi4 voidaan
muokata. Mukana toimitetaan Windows SW3000 -ohjelmisto.

Ohjelmistovaatimukset:

Fluke pc3000 on kytkettdva USB-porttiin, jotta FC-mittarimoduulien ja
ohjelmiston vélinen tiedonsiirto onnistuu. SW3000 tukee enintdan kahta
pc3000 FC -sovitinta.

Kiyttojarjestelmien yhteensopivuus:
Windows XP tai uudempi.

Ei yhteensopiva Fluke CNX -mittauslaitteiden kanssa.

Radioyhteyden muodostuminen kestda enintdan minuutin kaikissa
langattomissa FC-laitteissa.
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Tilaustiedot

Péalaitteet:
FLK-3000FC FC-sarjan langaton digitaalinen yleismittari

Mittarimoduulit:

FLK-A3000FC FC-sarjan langaton AC-virtapihtimittari
FLK-A3001FC FC-sarjan langaton iFlex AC-virtamittari
FLK-A3002FC FC-sarjan langaton AC/DC-virtamittarimoduuli
FLK-A3003FC FC-sarjan langaton DC-virtapihtimittari
FLK-A3004FC FC-sarjan langaton DC 4-20 mA:n -virtamittari
FLK-V3000FC FC-sarjan langaton AC-jannitemittari
FLK-V3001FC FC-sarjan langaton DC-jannitemittari
FLK-T3000FC FC-sarjan langaton K-tyypin l&dmp6étilamittari
FLK-PC3000FC PC-sovitin ja ohjelmisto

Paketit:

FLK-3000 FC teollisuuden paketti Fluke 3000 FC teollisuusjarjestelma sisaltda
yleismittarin, kolme iFlex-virtapihtimittaria, yhden AC-jannitemittarin, PC-sovittimen
ja ohjelmiston seka tarvikkeet

FLK-3000 FC huollon yleispaketti Fluke 3000 FC huollon yleisjarjestelma
sisaltaa yleismittarin, iFlex-virtapihtimittarin, AC-jannitemittarin, DC-jannitemittarin,
PC-sovittimen ja ohjelmiston, seka tarvikkeet

FLK-3000 FC HVAC-paketti Fluke 3000 FC HVAC-jarjestelma sisaltaa yleismittarin,
AC-virtapihtimittarin, lJdampétilamittarin, PC-sovittimen ja ohjelmiston, seka tarvikkeet
FLK-T3000 FC -paketti Fluke t3000 FC -paketti sisaltaa yleismittarin,
lampaotilamittarin seka tarvikkeet

FLK-A3000 FC -paketti Fluke a3000 FC -paketti sisaltaa yleismittarin,
AC-virtapihtimittarin seka tarvikkeet

FLK-A3001 FC -paketti Fluke a3001 FC -paketti sisaltda yleismittarin, iFlex-
pihtimittarin seké tarvikkeet

FLK-V3000 FC -paketti Fluke v3000 FC -paketti sisaltdd yleismittarin,
AC-jannitemittarin seka tarvikkeet

FLK-v3001 FC -paketti Fluke v3001 FC -paketti sisaltaa yleismittarin,
DC-jannitemittarin seké tarvikkeet

FLK-v3003 FC -paketti Fluke v3003 FC -paketti sisaltaa yleismittarin,
AC-jannitemittarin, DC-jannitemittarin seka tarvikkeet

Fluke. Keeping your world
up and running.»

Fluke Finland Oy
Pakkalantie 30 A
01530 VANTAA

Puh.: 0800 111 862
Fax: 0800 111 858
E-mail: info@fi.fluke.nl
Web: www.fluke.fi
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