
Art. No. Anwendungsbereich
Range of applications

Verbinder
Connectors

Kapazität
Capacity

Crimpeinsatz
Die set

Kontaktaufnahme
Locator

Profil
Profile

Zange
brüniert

Tool
burnished

Zange
verchromt

Tool
chrome

plated

Crimp-
einsatz
Die set

Kontakt-
aufnahme
Locator

mm2

624 020 3 • •
0,25–0,75

1,0–1,5

2,5

624 020 6 • •

624 020 3 0 •

624 030 3 • •
4
6
10

624 030 6 • •

624 030 3 0 •

*per DIN 46267*nach DIN 46267

40

41

Crimp-Systemzange PEW 12

für unisolierte Verbinder

nach DIN 46234 / 46235 /  

46267

Ihr zuverlässiger Partner your reliable partner

Crimp System Tool PEW 12

for non-insulated terminals

per DIN 46234 / 46235 /  

46267

Art. No. 624 031 3

624 031 3 • • 1,5

2,5

4,0

6,0*

10,0*

624 031 6 • •

624 031 3 0 •

624 032 3 • • 0,5–1,0

1,5–2,5

4,0–6,0

10

624 032 6 • •

624 032 3 0 •

624 033 3 • •

16
25

624 033 6 • •

624 033 3 0 •

624 1071 3 • • 0,5–1,5

1,5–2,5

4,0–6,0

6,0–10,0

624 1071 6 • •

624 1071 3 0 •
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