A\ N

2 mm Sicherheitssystem

SKS Kontakttechnik GmbH | Neue SchichtstraRe 14 | D-09366 Niederdorf | Telefon +49-37296-930-300 | Telefax +49 37296-930-301 | www.sks-kontakt.de | info@sks-kontakt.de

Prufspitzen

PRUEF 1600 Au
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Produkt

PRUEF 1600 Au

Beschreibung

Prifspitze mit trittfester Isolierhiilse und schlanker Edelstahlspitze. 2 mm
Anschlussbuchse aus Messing vergoldet, steckbar mit 2 mm
Sicherheitsmessleitung MVL S WS. Mit der Prifspitze kdnnen

Oxidschichten durchstofRen werden.

Artikel-Nr. / 9750177xx
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Griffberaich

Technische Daten

Anschluss

ungefederte 2 mm Buchse

Bemessungsspannung®

AC/DC 1000 V

Messkategorie It. IEC61010

CAT 1lI

Bemessungsstrom
(Derating Kurve beachten)

10A

Werkstoff-Kontaktbuchse

Spitze: Edelstahl
Buchse: Messing

Gehausematerial

PA

Temperaturbereich It. IEC61010®

-25 °C his +70 °C

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
(gilt nur fur Gehausegrundmaterial)
Norm IEC 61010

@ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C
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@ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 04.07.2018
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