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KNIPEX Cobra® XL Rér- och polygriptang

- Storre greppvidd men mycket lagre vikt an jamférbara rortanger

- Snabbjustering med knapptryck direkt pa arbetsstycket, leden kan
inte glida undan oavsiktligt

- Finjustering fér optimal anpassning till olika storlekar pa
arbetsstycken och handvanligt grepplage

- Sjalvldsande pa rér och muttrar: ingen glidning pa arbetsstycket,
kraftsparande arbete

. Gripytor med specialhdrdade ténder, tandernas hardhet ca 61 HRC:
permanent sakert grepp genom hdg slitstyrka

. Genomgéende led: hég stabilitet genom dubbel styrning

- Kldamskydd férhindrar klamskador

. Krom-vanadin-stal, smitt, oljehardat i flera steg

KNIPEX Cobra® XL och XXL har en polygriptangs prestationsférmaga och komfort med mindre vikt och stérre gripkapacitet an jamférbara
rortanger. Cobra® XL kan till exempel gripa en 2“-rérskruvkoppling och vager 50 % mindre an en 2“-rértdng som har mycket mindre
gripkapacitet. | det behandiga formatet med 400 mm langd har Cobra® XL aven plats i installatérens verktygsvaska. Cobra® XXL har med en
kapacitet pa upp till 4 1/2“ en mycket stor greppreserv, trots att den bara vager sd mycket som en 2“-rértang
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