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95 05 165
Kabelsax

  

Inte lämplig för ståltråd och hårddragna kopparledare●

Härdade skär med precisionsslipning●

Inga klämskador, låg deformation av kabeln●

Klämskydd förhindrar klämskador●

Justerbar skruvled●

Saxkropp: kirurgistål, rostfritt, lufthärdat●

Handtag: plast, slagtålig●

För att klippa kabel Ø 10 mm / 24 mm²●

Med öppningsfjäder och spärrhake●

Skär av rostfritt stål●

Oljehärdad och anlöpt●

Artikelnummer 95 05 165
EAN 4003773019596
Huvud polerat
Handtag klätt med plast
Skärvärde Cu-kabel,
flertrådig (diameter) Ø
mm

10

Skärvärde Cu-kabel,
flertrådig mm² 24

AWG 3
Längd mm 165
Vikt netto g 111

Med reservation för tekniska ändringar och fel


