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Kabelsax

- For att klippa Cu- och Al-kabel, enkel- och flertradig

- Inte lamplig for staltradd och harddragna kopparledare
- Hardade skar med precisionsslipning

- Skar jamnt och exakt utan att klamma

- Enkla snitt med enhandskontroll

- Kldmskydd férhindrar klamskador

. Justerbar skruvled, sjalvidsande

. Specialverktygsstal i specialkvalitet, smitt, oljehardat
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Artikelnummer 1195 16 165 |
[EAN 4003773039648 |
|Verktyg ||f6rkromad |
Isolerat med
Handtag flerkomponentséverdrag,
VDE-testat
||:orm ”1 Kabelskarning med Kabelskarning med
- sidavbitare: hog kabelavbitare: latt,
||SO|atIOI‘ISI10rm |||EC 60900 DIN EN 60900 | kraftanstréngning’ exakt snitt utan
Skarvarde Cu-kabel, Ze:akt sqitt, stirk deformation av kabeln
flertradig (diameter) @ ||15 kgfnr:i’:t";fv‘ -
mm g
Skarvarde Cu-kabel, 50
flertradig mm?
IAWG |1/0 |
|Léingd mm ||l65 |
|Vikt netto g ||262 |

Med reservation fér tekniska dndringar och fel
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