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Mit vier manipulationssicheren TORX®-Bits in einem Werkzeug ist der 4-in-1-Elektriker-Schraubendreher von Klein für hochpräzise Arbeiten
geeignet. Die schwenkbare Kappe bietet optimale Kontrolle. Sie bestehen aus hochwertigem gehärtetem Stahl, wurden für maximale Festigkeit
mit Wärme behandelt und für einen sicheren Pass in Schraubenöffnungen präzisionsgefräst. Gepolsterte Griffe bieten herausragenden Komfort
und beste Kontrolle. Der korrosionsbeständige, verchromte Adapter nimmt zwei Doppelbits auf.

Spezifikationen

Anwendung: Elektronik Besondere Merkmale: Drehbare Kappe für optimale und
präzise Kontrolle 

Steckschlüssel-Größen: – Phillips-Bits: – 

Schlitzklingen: – Vierkantbits: – 

Sechskantbits: – Combo-Bits: – 

TORX®-Bits: T7, T8, T10, T15 Weitere Bits: – 

Magnetisch: Nein Schaftlänge: 71 mm (2,797 Zoll) 

Material: Stahl Isoliert: Nein 

Grifftyp: Polstergriff Griffwerkstoff: Gummi 

Grifffarbe: Gelb/Schwarz Grifflänge: 92,1 mm (3,625 Zoll) 

Gesamtlänge: 165,1 mm (6,5 Zoll) Gesamthöhe: 25,4 mm (1 Zoll) 

Gesamtbreite: 25,4 mm (1 Zoll) Anzahl der Teile: 4 

Typ: Sicherheits-TORX ® Gewicht: 31 g (1,1 oz) 


