
Serie Superior E

Die Superior E Seitenschneider haben brünierte Köpfe, Doppelblattöffnungsfedern und
blaue Griffe. Sie sind für die elektronische Industrie gefertigt und haben sich für
Arbeiten auf kleinstem Raum bewährt.

Schneidleistung Gewicht
Typ Schneidenform Ø Kupfer/Stahl Länge

kräftig feine Fase 2.0 1.0 130 132
gebräuchlichste Form 1.0 0.6 110 83

spitze Form, feine Schneiden 0.9 110 68

Abmessungen in mm
240758

Pries pro Stück
Typ Best.-Nr. + + +

800-375 — — — — — —
800-387 — — — — — —
800-399 19.13 18.56 18.00


