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Thread-Repair-Kits

Kits Reparadores de Roscado

o —a ;_H — Arl.-No. . : Zrige .
M
M 2x04 214 mm No. 2 No. 2 20 04001 20,00
M25x045 2.6 mm No. 3 Ne. 3 20 04003 20,00
Wi-453 M 3x05 3.2 mm No. 4 No. 4 20 04005 20,00
M35x0.6 3.7 mm No. 5 No. 5 20 04006 20,00
Wi M axo07 4.2 mm No. 6 No. 6 20 04007 20,00
Igg M 5x08 5.2 mm No. 8 No. 8 20 04009 20,80
M 6ex10 6.3 mm No. 9 Mo 9 20 04010 22,40
‘M 7x1.0 7.3 mm No. 10 No. 11 20 04011 28,50
1% M sx1.25 8.3 mm No. 11 No. 11 20 04012 28,50
M 8x1.0 8.3 mm No. 11 No. 11 20 04013 ipEEd
M 9x1.25 9.3 mm No. 12 No. 12 15 04014 31,60
2y 10x15 10.4 mm No. 13 No. 13 15 04016 30,50
M 10x1.25 10.3 mm No. 13 No. 13 15 04017 30,50
M 10x1.0 10.3 mm No. 13 No. 13 15 04018 30,50
M 11x%15 11.4 mm No. 14 No. 14 10 04019 34,20
WM 12x175 12.4 mm o Ne.ts ‘ No. 15 10 04021 3420
M 12x1.5 12.4 mm No. 15 No. 15 10 04022 34,20
M 12x125 0 123 mm Goan NGB T Noids 10 04023 34,20
M 12x1.0 12.3 mm No. 15 No. 15 10 04024 34,20
M 14x20 No. 16 . 10 04028 38,20
M 14x 1.5 No. 16 10 04029 38,20
M 14 x 1.25 e No. 17 10 04030 e
M 14 x 1.0 No. 17 10 04031 38.20
M 16x20 o No. 18 10 04032 46,30
M 16x 1.5 No. 18 10 04033 46,30
M 18x25 No. 20 5 04034 | UBBOO T
M 18x 2.0 No. 20 5 04035 55,00
M 18x 1.5 No. 20 5 04036 B500
M 20x 25 No. 21 5 04037 59,50
M 20x20 i No. 21 5 04038 5950
M 20x 1.5 No. 21 5 04039 50,50
M 22x25 i No. 22 5 04040 6850
M 22 x 2.0 No. 22 5 04041 68,50
M 22x1.5 e 5 04042 68,50
M 24 x 3.0 No. 23 5 04043 79,00
M 24 x2.0 : SHEE o Ngo23 5 04044 79,00
M 24x 1.5 No. 23 5 04045 79,00




