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2404E

Artikel Nr.: 2404E

Spitzschneider — abgewinkelter breiter Kopf. Ausfiihrung wie
2403E, jedoch mit feinem abgerundeten Kopf

+ Der abgewinkelte Kopf sorgt fuir prazise Schnitte in
unterschiedlichen Arbeitswinkeln.

G_\ Kopfform wie 504AE, aber mit ergonomischen Griffen
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https://www.weller-tools.com/professional/EUR/de/671

Weller

Erem

PROFESSIONAL
Product Information

Technical Data

Lange mm 127
Kopfbreite mm 11
Kopflange mm 20.2
Gewicht in oz 2.638
Kopfbreite Inch 0.433
Kopflange Inch 0.795
Schnitt Ohne Wate

Max. Schneidfahigkeit -
Kupferdraht mm

Gewichtin g

1,3

74.8
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