
- fibre de verre époxyde FR4 1,5 mm, simple face 35 µm CU
- étamé à chaud (HAL-leadfree)

- 61 x 87 pastilles 2,2 mm Ø
- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,0 mm
- dimensions 160 x 233,40 mm
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