
- fibre de verre FR4 1,5 mm, simple face 35 µm CU
- étame à chaud (HAL-leadfree)

- pas 2,00 x 2,00 mm
- 44 x 42 files perforées
- pastilles 1,60 mm²
- perforation 1,0 mm
- côtè soudure avec un masque d´arrêt de soudure
- température de service: max. 150° C
- résistance aux bains de soudure 260° C > 50 sec
- dimension 90,17 x 95,89 mm
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