
- epóxido FR4 1,5 mm, por un lado 35 µm de CU
- estañado en caliente (HAL-leadfree)

- trama de agujeros 2,00 x 2,00 mm
- 44 x 42 filas de agujeros
- nodos de soldadura 1,60 mm²
- diámetro de los agujeros 1,0 mm
- lado de soldadura con mascará de inhibidora de la soldadura
- temperatura de servicio: max. 150° C
- resistente al baño de soldadura: 260° C > 50 seg
- tamaño 90,17 x 95,89 mm

Trajeta experimental  Metriclab

RE130-LF


