|hr Partner fiir Kontakt-Bauelemente

Schalter

R13-112B 12V

- Runde Bauform
- Funktion EIN-AUS
-LED

Bezeichnung

[R13-112B 12V

I Ausschatter mit LED 12V

Allgemetine technische Daten

['Schaltleistung 10A 12VDC
Elektrische Lebensdauer (8A 25QVac) 10.000
mech. Lebensdauer 100.000

Anschllisse

4.8 x 0,8 mm Fast-On / Ldtanschilisse

Obergangswiderstand (Neuzustand)

<50 mQ2

|solationswidecstand (Neuzustand)

> 100 M 0 (300V)

Hochsgannungsfesﬁgke'ﬂ

1500 Ve /1 min,

Kontaktdffnung

<3 mm

Isolationsabstand >8 mm
Material Korpus und Wippe Nylon 66 _
Entfammbarkeit Ut 94 V2
Geeignet fur Gerite der Schuizklasse 2
Abmessungen
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