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and depth control stop

Typ Nr.  Ag Au Anschlubquerscnitt | Lieferform

Typ No cross—sction delivery form

HN 01 015 0046(1) (2) |0,35-0,50mm* | 20,3 |Band 2000 St. Rechtseinlauf /infeed right
TN 01 015 0046(1) (2) 1|0,35-0,50mm* | 20,3 |Band 2000 St. Linkseinlauf / infeed left
ZN 01 015 0046(1) (2) |0,35-0,50mm? | 20,3 |Band 200 St.

VN 01 015 0046(1) (2) |0,35-0,50mm* [ 20,3 |[Einzelkontakt / single contact 100 St.

HN 01 015 0047(1) (2) [0,75-1,00mm* | 21,3 |Band 2000 St. Rechtseinlauf /infeed right
TN 01 015 0047(1) (2) 10,75-1,00mm* | 21,3 |Band 2000 St. Linkseinlauf / infeed left
ZN 01 015 0047(1) (2) |0,75-1,00mm* | 21,3 [Band 200 St.

VN 01 015 0047(1) (2) |0,75-1,00mm* | 21,3 |[Einzelkontakt / single contact 100 St.

HN 01 015 0052(1) (2) [0,09-0,25mm* | 20,3 |Band 2000 St. Rechtseinlauf /infeed right
TN 01 015 0052(1) (2) 10,09-0,25mm? | 20,3 |Band 2000 St. Linkseinlauf / infeed left
ZN 01 015 0052(1) (2) 1|0,09-0,25mm* | 20,3 |Band 200 St.

VN 01 015 0052(1) (2) |0,09-0,25mm* | 20,3 |Einzelkontakt / single contact 100 St.
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