ElIAJ Standard
RC 5320 A
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Befrieb: i
Nominal v§|frcllegess~p'<|?e?12ﬁ)nn nominale DC max. 315 V P Besrellbezellcbnun:g VE
art-No. / Désignation
Strombelastbarkeit 2A
Nominal power - Courant nominal 1636 01 100 o
/ |
5
1636 02
DC-Stecker nach ElAJ-Standard; JSAP 2; 180°;
1,7mm x 3,15mm
DC-plug to EIAJ standard; JSAP 2; 180 degrees;
1.7mm x 3.15mm
Connecteur DC selon norme EIAJ (norme japonaise);
JSAP 2; 180% 1,7mm x 3,15mm
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Befrieb: ;
Nominal voe{{CIJZess-Pﬁer:;i%mgnominule DC315-63V P Besfe”beze]lc.hnung VE
art-No. / Désignation
Strombelastbarkeit 2A
Nominal power - Courant nominal 1636 02 100
1636 03
DC-Stecker nach ElAJ-Standard; JSAP 3; 180%
1,7mm x 4,75mm
DC-plug to EIAJ standard; JSAP 3; 180 degrees;
1.7mm x 4.75mm
Connecteur DC selon norme EIAJ (norme [oponaise);
& & B JSAP 3; 180°% 1,7mm x 4,75mm
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i Betrieb: ;
H Nominal vgltrtllegesﬁp%m?g]r?nominde DC63-105V PgBestellbezellcbnun.g VE
! t-No. / Désignation
Strombelastbarkeit 2A 0
| Nominal power - Courant nominal 1636 03 10
?
| Die angegebenen Verpackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk.
The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works. 4. 1N
Les livraisons d'usines ne peuvent étre inférieures aux unités d'emballage indiquées (VE).
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Netzgeréte-Steckverbinder

Power plugs - Fiches d'alimentation

1636 01

DC-Stecker nach ElAJ-Standard; JSAP 1; 180%
0,7 mm x 2,35 mm

DC-plug to EIAJ standard; JSAP 1; 180 degrees;
0.7 mm x 2.35 mm

Connecteur DC selon nomme EIAJ (norme japonaise); JSAP

1;180% 0,7 mm x 2,35 mm
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Betriebsspannun
Nominal voltage -pTension nominale DC105-135V
Strombelastbarkeit 2A

Nominal power - Courant nominal
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Betriebsspannun
Nominal voltage -pTensiongnominole DCi35-18V
Strombelastbarkeit 2A

Nominal power - Courant nominal
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Befriebsspannun,
Nominal voltage -PTensioﬁqnominde DC max. 315V
Strombelastbarkeit 2A

Nominal power - Courant nominal

ElAJ Standard
RC 5320 A

1636 04

DC-Stecker nach ElAJ-Standard; JSAP 4; 180°
3,3mm x 55 mm

DC-plug to EIAJ standard; JSAP 4; 180 degrees;
3.3mm x 5.5mm

Connecteur DC selon norme EIAJ (norme japonaise); 180°%
JSAP 4; 3,3mm x 5,5 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1636 04 100

1636 05

DC-Stecker nach ElAJ-Standard; JSBP 5; 180%
4,3mm x 6,5mm

DC-plug to EIAJ standard; JSBP 5; 180 degrees;
4.3mm x 6.5mm

Connecteur DC selon norme EIAJ (norme japonaise);
JSBP 5; 180°; 4,3mm x 6,5mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1636 05 100

1637 01
DC-Stecker nach ElAJ-Standard; JSAP 1; 903
0,7 mm x 2,35 mm

DC-plug to EIAJ standard; JSAP 1; 90 degrees;
0.7 mm x 2.35 mm

Connecteur DC selon norme EIAJ (norme japonaise);
JSAP 1; Q0°; 0,7 mm x 2,35 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1637 01 100




EIAJ Standard
RC 5320 A

HT )

Befriebsspannun
Nominal voltage Fension nominale DC315-63V
Strombelastbarkeit 2A
Nominal power - Courant nominal
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Betriebsspannung DC 6,3 -10.5V
Nominal voltage - Tension nominale ¢ 4
Strombelastbarkeit 2A

Nominal power - Courant nominal
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Betriebsspannun
Nominal voltage -pTension nominale DC105-135V
Strombelastbarkeit 2A

Nominal power - Courant nominal

lumberg

Netzgerdte-Steckverbinder
Power plugs - Fiches d’alimentation

1637 02
DC-Stecker nach ElAJ-Standard; JSAP 2; 90°;

1,7 mm x 4 mm

DC-plug to EIAJ standard; JSAP 2; 90 degrees;
1.7 mm x 4 mm

Connecteur DC selon norme EIAJ (norme japonaise);
JSAP 2; 90° 1,7 mm x 4 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1637 02 100

WG 16

1637 03

DC-Stecker nach ElAJ-Standard; JSAP 3; 909
1,7 mm x 4,75 mm

DC-plug to EIAJ standard; JSAP 3; 90 degrees;
1.7 mm x 4.75 mm

Connecteur DC selon norme EIAJ (norme japonaise);
JSAP 3; 90° 1,7 mm x 4,75 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1637 03 100

1637 04

DC-Stecker nach ElAJ-Standard; JSAP 4; 90%
3,3 mmx 55 mm

DC-plug to EIAJ standard; JSAP 4; 90 degrees;
3.3 mm x 5.5 mm

Connecteur DC selon norme EIAJ (norme japonaise);
JSAP 4; 90°% 3,3 mm x 5,5 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1637 04 100

Die angegebenen Vempackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk.
The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works. 4.13
Les livraisons d'usines ne peuvent étre inférieures aux unités d'emballage indiquées (VE). :
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Betriebsspannung DC315-63V
Nominal voltage - Tension nominale 2O
Strombelastbarkeit 2A
Nominal power - Courant nominal
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Befriebsspannung DC63-105V
Nominal voltage - Tension nominale 3 - 1Y
Strombelastbarkeit 2A
Nominal power - Courant nominal
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Betriebsspannun
Nominal voltage ~pTensiongnominc|e DC105-135V
Strombelastbarkeit 2 A

Nominal power - Courant nominal

EIAJ Standard
RC 5320 A

1614 02

DC-Einbaubuchse nach EIA)-Standard; JSAJ 2;
Lotanschlisse; Zentralbefestigung; 1,65 mm x 4,4 mm

DC-socket to EIAJ standard; JSAJ 2; solder types; central
fixing; 1.65 mm x 4.4 mm

Embase DC selon norme EIAJ (nome japonaise); JSAJ 2; branche-
ments par soudure; fixation centrale; 1,65 mm x 4,4 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1614 02 100

1614 03

DC-Einbaubuchse nach EIAJ-Standard; JSAJ 3; Latanschlsse;
Zentralbefestigung; 1,65 mm x 5,15 mm

DC-socket to EIAJ standard; central fixing; JSAJ 3; solder
types; central fixation; 1.65 mm x 5.15 mm

Embase DC selon norme ELAJ (nome joponaise); JSAJ 3; branche-
ments par soudure; fixation centrale; 1,65 mm x 515 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1614 03 100

1614 04

DC-Einbaubuchse nach EIAJ-Standard; JSBJ 4; Lotanschlisse;
Zentralbefesfigung; Mittelloch innen 1,05 mm

DC-socket to EIAJ standard; JSBJ 4; solder types, central
fixing; central hole - internal 1.05 mm

Embase DC selon norme EIAJ {nome japonaise); JSBJ 4; branche-
ments par soudure; fixation centrale; frou central 1,05 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1614 04 100




EIAJ Standard
RC 5320 A

DC135-18V

~ Befriebsspannung
Nominal voltage - Tension nominale

Strombelastbarkeit 2A
Nominal power - Courant nominal
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Die angegebenen Verpackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk.
The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works.
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1614 05

DC-Einbaubuchse nach ElAJ-Standard; JSBJ 5; Lotanschlisse;
Zentralbefestigung; Mittlelloch innen 1,45 mm

DC-socket to EIAJ standard; central fixing; JSBJ 5; solder
types; central hole - internal 1.45 mm

Embase DC selon norme EAJ (nome japonaise); JSBJ 5; branche-
ments par soudure; fixation centrale; trou central 1,45 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation
1614 05 100
0
-
2
1614 09
DC-Einbaubuchse; Mittelstift innen 2,0 mm; Létanschlisse;
Zentralbefestigung; ohne Schalter
DC-socket; central pin - intemnal 2.0 mm; solder types; cen-
tral fixation; without switch
Embase DC; contact central 2,0 mm; branchements par
soudure; fixation centrale; sans commutateur
Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation
1614 09 500
1614 10
DC-Einbaubuchse; Mittelstift innen 2,35 mm; Lotanschlisse;
Zentralbefestigung; ohne Schalter
DC-socket; central pin - intemal 2.35 mm; solder types; cen-
tral fixation; without switch
Embase DC; contact central 2,35 mm; branchements par
soudure; fixation centrale; sans commutateur
Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation
1614 10 500
4.15

Les livraisons d'usines ne peuvent étre inférieures aux unités d'emballage indiquées (VE).




lumberg

Netzgeriite-Steckverbinder
Power plugs - Fiches d’alimentation

¢l

¢5.7 20
5

@5

78 12 4
r215 w275 .'__"_4{
C = e |

Betriebsspannun
Nominal voltage Plension nominale DC max. 315V
Strombelastbarkeit 2A

Nominal power . Courant nominal

EIAJ Standard
RC 5320 A

1614 14

DC-Einbaubuchse; Mittelstift innen 2,0 mm; Metall-
ausfishrung; Lotanschlisse; Zentralbefestigung; mit Offner

DC-socket; central pin - infernal 2.0 mm; metall modell; sol-
der types; central fixation; with opening

Embase DC; contact central 2,0 mm; en métall; branche-
ments par soudure; fixafion centrale; avec ouvreuse

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1614 14 500

1614 15

DC-Einbaubuchse; Mitrelstift innen 2,0 mm; Metall-
ausfihrung; Ltanschlisse; Zentralbefestigung; mit Offner

DC-socket; central pin - intemal 2.0 mm; metall modell; sol-
der types; central fixation; with opener

Embase DC; contact central 2,0 mm; en métall; branche-
ments par soudure; fixation centrale; avec ouvreur

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

161415 500 '{

1613 01

DC-Einbaubuchse nach ElAJ-Standard; 90°; JSAJ 1;
PCB,; Mittelstift innen 0,65 mm i

DC-socket to EIAJ Standard; 90 degrees; PCB.; JSAJ 1;
central pin - intemal 0.65 mm

Embase DC selon norme EIAJ (norme japonaise); JSAJ 1; |
90°; PCB,; contact central 0,65 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1613 01 100 !
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RC 5320 A Netzgeriite-Steckverbinder
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1613 02

DC-Einbaubuchse nach ElAJ-Standard; 90° JSAJ 1;
PCB.; Mittlelstift innen 0,65 mm

DC-socket to EIAJ standard; 90 degrees; PCB; JSAJ 1;
central pin - intemal 0.65 mm

e
%
Embase DC selon norme EIAJ (norme joponaise); JSAJ 1;
5 90°; PCB; contact central 0,65 mm
o\ N O
Befriebsspannung DC 315V Bestellbezeichnun
Nominal voltage - Tension nominale max. 3 ennung VE
Part-No. / Désignation
Strombelastbarkeit 2A
Nominal power - Courant nominal 1613 02 100
/
1613 03

DC-Einbaubuchse nach ElAJ-Standard; 90% JSAJ 1;
PCB,; Mittlelstift innen 0,65 mm

DC-socket to EIAJ standard; 90 degrees; PCB; JSAJ 1;
central pin infenal 0.65 mm

Embase DC selon norme EIAJ (norme japonaise); JSAJ 1;
90°; PCB.; contact central 0,65 mm

N~ O
Befriebsspannung DC max. 315 V Bestellbezeichnun
. ! ¢ N .3, 9
Nominal ;::rc“gbeelaT:e;:::.'nommole Part-No. / Désignation VE
sf i
Nominal power - Courant nominal 2A 1613 03 100
1613 04

DC-Einbaubuchse nach ElAJ-Standard; 90° JSAJ 1;
PCB; Mitllelstift innen 0,65 mm

DC-socket to EIAJ standard; 90 degrees; PCB.; JSAJ 1;
central pin infernal 0.65 mm

63 Embase DC selon nome EIAJ (nome japonaise); 90°% JSAJ 1;
ol PC.B,; contact central 0,65 mm
o[
©Of
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Betriebsspannun i
Nominal voltage -pTensiongnominale DC max. 315V Beste"bezejc.hnun-g VE
S belastbark Part-No. / Désignation
trombelastbarkeit
Nominal power - Courant nominal 2A 1613 04 100

Die angegebenen Verpackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk.
The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works. 4.17
Les livraisons d'usines ne peuvent étre inférieures aux unités d'emballage indiquées (VE).

WG 16
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Betriebsspannun
Nominal voftcge P ension nominale DC315-63V
Strombelastbarkeit 2 A

Nominal power - Courant nominal
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Betriebsspannun
Nominal voltage APTensiongnominale DC63-105V
Strombelastbarkeit 2A

Nomina power - COUI’an nomin0|

Betriebsspannun
Nominal voltage P fension nominale DC63-105V
Strombelastbarkeit 2A

Nominal power - Courant nominal

ElAJ Standard
RC 5320 A

1613 05
DC-Einbaubuchse nach ElAJ-Standard; 90° JSAJ 2;
PCB,; 1,65 x 4,4 mm

DC-socket to EIAJ standard; 90 degrees; PCB.; JSAJ 2;
1.65 x 4.4 mm

Embase DC selon norme EIAJ (norme japonaise); 90°%
JSAJ 2; PCB.; 1,65 x 4,4 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1613 05 100

1613 06
DC-Einbaubuchse nach ElAJ-Standard; 90°; JSAJ 3;
PCB,; 1,65 x 515 mm

DC-socket to EIAJ standard; 90 degrees ; PCB.; JSAJ 3;
1.65 x 5.15 mm

Embase DC selon norme EIAJ (norme japonaise); JSAJ 3;
90°; PCB.; 1,65 x 515 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1613 06 100

1613 07
DC-Einbaubuchse nach ElAJ-Standard; 90°; JSAJ 3;
PCB.; 1,65 x 515 mm

DC-socket to EIAJ standard; 90 degrees; PCB.; JSAJ 3;
1.65 x 5.15 mm

Embase DC selon norme EIAJ (norme japonaise); JSAJ 3;
90°; PCB.; 1,65 x 515 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1613 07 100




FIAJ Standard
RC 5320 A

lumberg

Netzgeréte-Steckverbinder
Power plugs - Fiches d’alimentation

1613 08

DC-Einbaubuchse nach EIAJ-Standard; 90°% JSAJ 3; PCB;
1,65 x 515 mm

DC-socket to EIAJ standard; 90 degrees; PCB,; JSAJ 3;
1.65 x 5.15 mm

10.5

68, © 13 Embase DC selon norme EIAJ (norme japonaise); JSAJ 3;
78 90% PCB; 1,65 x 515 mm
oo 11 L
i =) 1

Betrieb: i
Nominal vglfrc%ess-p%:gﬁ)nngnominale DC63-105V Besfe"beze‘lchnun‘g VE
Part-No. / Désignation
Strombelastbarkeit 2 A
Nominal power - Courant nominal 1613 08 100
/
1613 09
DC-Einbaubuchse nach EIAJ-Standard; 90% JSBJ 4;
PCB.; Mittelloch 1,05 mm
DC-socket to EIAJ standard; 90 degrees; PCB.; JSBJ 4;
central hole internal 1.05 mm
8
F” " o2 Embase DC selon norme EIAI (norme japonaise); JSBJ 4;
/Q 90°; PCB,; contact central 1,05 mm
—t+— O w0
~ o -
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Betrieb: i
Nominal vghrg:‘g;s.p%r:g:g:? nominale DC105-135V PaBriiﬂb/ezDeélzgnnuor;gm VE
Strombelastbarkeit 2 A )
Nominal power - Courant nominal 1613 09 100
1613 10
DC-Einbaubuchse nach ElAJ-Standard; 90°% JSBJ 4;
PCB,; Mittelloch 1,05 mm
DC-socket to EIAJ standard; 90 degrees; PCB,; JSBJ 4;
central hole internal 1.05 mm
o9 Embase DC selon norme EIAJ (norme japonaise); JSBJ 4;
5.1 S 93 90°; PCB.; contact central 1,05 mm
C}F+— O 2&{ =, i
L o
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Betrieb: i
Nominal vghr;%ess'p%r:]r;%nr? nominale DC105-135V PoBﬁejLecljb/ezDeéz:;nnL;r;%n VE
Strombelastbarkeit 2A
Nominal power - Courant nominal 1613 10 100
Die angegebenen Verpackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk.
4,19

The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works.

Les livraisons d'usines ne peuvent étre inférieures aux unités d'emballage indiquées (VE).
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a5 " 9.3
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Betriebsspannung DC 105 - 135V
Nominal voltage - Tension nominale I
Strombelastbarkeit 2A
Nominal power - Courant nominal
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Befriebsspannung DC135-18V
Nominal voltage - Tension nominale ¢
Strombelastbarkeit 2A

Nominal power - Courant nominal

ﬁ

Befriebsspannun
Nominal vo|'1c19e P ansion nominale DC135-18V
Strombelastbarkeit 2A

Nominal power - Courant nominal

4.20

EIAJ Standard

RC 5320 A

1613 12

DC-Einbaubuchse; 90°% PCB.;
Mittelstift 1,3 mm; mit Offner

DC-socket; 90 degrees; PCB;

central pin internal 1.3 mm; with opening

Embase DC; 90°% PCB,;

contact central 1,3 mm; avec ouvreuse

Bestellbezeichnung VE
Pan-No. / Désignation

1613 12 100

1613 13

DC-Einbaubuchse; 90°; PCB.;
Mittelstift 1,0 mm; mit Offner

DC-socket; 90 degrees; PCB.;
central pin internal 1.0 mm; with opening

Embase DC; 90°% PCB;
contact central 1,0 mm; avec ouvreuse

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

1613 13 100

1613 11

DC-Einbaubuchse nach ElAJ-Standard; 90%; JSBJ 5;
PCB,; Mittelloch 1,45 mm

DC-socket to EIAJ standard; 90 degrees; PCB.; JSBJ 5;
central hole intemal 1.45 mm

Embase DC selon norme EIAJ (norme japonaise); JSBJ 5;
90°; PCB.; contact central 1,45 mm

Bestellbezeichnung VE
Part-No. / Désignation

161311 100




