KNIPEX Quality — Made in Germany

Produktinformation

8551180 C

Schlauchschellenzange

Fir Click-Schellen

Allgemein
Artikel-Nr.
EAN

Zange

Griffe

Gewicht
Abmessungen
Reach

RohS

Technische Attribute

Einstellpositionen

Klassifikation
eCl@ss 5.1.4
ETIM 5.0

ETIM 6.0
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Ersatzteile
8559250 C

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

e Zum Offnen und SchlieRen von Click-Schellen

e Drehbare Greifeinsatze flr die sichere Betatigung der Schellen in
jeder Position

e Gute Hebellibersetzung: die Schellen kdnnen einfach, ohne hohen
Kraftaufwand sicher und leicht gedffnet und wieder geschlossen
werden

e Zum komfortablen Arbeiten z. B. an Kraftstoffschlauchen,
Unterdruckleitungen und Ansaugstutzen

e Zusatzfunktion: Schlauche schonend I6sen durch gezahntes
Greifmaul

e Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsatze: ein
ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhaltnissen

e Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, 6lgehartet

8551180C

4003773081166

grau atramentiert

mit rutschhemmendem Kunststoff (iberzogen
170 g

180 x 38 x 14 mm

Nein

Nein

12

21040301
EC000164
EC000164
AAAQ36c004
27112112

Ersatzteilsortiment Greifeinsatze fiir 85 51 180 C / 85 51 250 C,
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