KNIPEX Quality — Made in Germany

Broszura informacyjna

26 12 200

Szczypce thace potokragte
(wydtuzone typu ,bociani dziob”)

DIN ISO 5745

Nr art.
EAN
Szczypce
Giowka
Rekojesci
Waga
Wymiary
Norma

Technische Attribute

Szerokosé gtowki
Rodzaj

eCl@ss 5.1.4
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Dopuszcza sig zmiany i btedy w podanych parametrach technicznych

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

e Elastyczne koncowki: stabilno$¢ i wysoka wytrzymatosé na
odksztatcenia

e Precyzyjne koncowki szczypiec o duzej elastycznosci i wytrzymatosci
na skrecanie

e Potokragte, diugie i zwezajace sig szczeki

e Z ostrzami (twardos$¢ ok. 61 HRC) do ciecia drutu migkkiego, srednio
twardego i twardego

e Proste szczeki

e Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

26 12 200

4003773023142

fosforanowane, czarne

polerowana

z wielokomponentowymi nasadkami
2019

200 x 48 x 54 mm

DIN ISO 5745

@ 3,2 mm
J2,2mm
9,5 mm
3,0 mm
2,5 mm
73,0 mm
18 mm

1

21040301
EAC420c044
27112134
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