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Elektronische taster
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kein Druck notwendig

schlagfest

wartungsfrei

schnelle Montage

schaltet auf Berührung

für Maschinen und Anlagenfür Maschinen und Anlagen
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Elektronik & Tastenfeld vollständig wasserdicht vergossen
- zerstörungssicher (Tastenfeld bruchfest)
- ölbeständig
- witterungsbeständig
- wartungsfrei

- Funktionsanzeigen oder Startbeleuchtung ansteuerbar
- als komplette Zweihandsteuerung lieferbar

- verschiedene Symbole möglich
- Lebensdauer nicht durch Schalthäufigkeit begrenzt

- Siemens: 3SB1 oder 3SB3
- Klöckner Moeller: IGE 1M 081696

Geeignete Tastergehäuse:

Technische Daten

Betriebsspannung
Strombelastbarkeit
Ausgang
Betätigungsart
Ausgangsimpuls
Schaltzustandsanzeige
Leuchtanzeige
Verpolungsschutz
Spannungsabfall
Stromaufnahme
Schutzart
Anschluß

CHT4-151P-H

CHT3-476P-HFür Einbau in Tastergehäuse

Für Direktmontage

24V DC 20%
400mA
PNP-Schließer (Option: Relais)
kapazitiv
Impulsdauer ca. 300ms (Option: Dauersignal)
8 rote LEDs wechselnd
8 grüne LEDs getrennt ansteuerbar
Schutz an allen Leitungen
2V bei 200mA
24mA bei 24V, geschaltet max. 32mA
IP 67
CHT3 = 200mm Kabel
CHT4 = Stecker M8
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Bestellbezeichnung

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ausführliche Datenblätter zu

START


