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LED Indicators Body diameter 8mm Exterior reflector  with 450mm leads

LED Signalleuchten Einbaudurchmesser 8mm AuBenreflektor  mit 450mm langen AnschiuBleitungen

450

14,5
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5mm LED schwarzer
fschl

Eihcﬁ' ::a?m Boh ieglierte Litze 0.22mm > (7x0.2)

shrink tubing isolated wire 0,22mm 2 (7x0,2)

rote Litze = Anode / red wire = anode

schwarzer Kunststoffrefiektor

- Schnellbefestigung durch Einrastmontage in éine Bohrung von
o 8 + 0,2mm in Montageplatten mit einer Starke von 1 bis 3mm

black plastic bezel

- quick and economical snap-in mounting in 8 + 0,2mm dlameter
holes into mounting plates with a thickness of 1 up to 3mm

Elokir. und optische Daten sind bet einer Umgebungstemperatur von T, = 25°C gemessen.
Electrical and optical data are measured at an amblent temperatuse of T, = 25°C.

abisoliert und verzinnt
stripped and tinned

schwarze Litze = Kathode / black wire = cathode

Bestoll-Nr, Farbs Spannung Strom FluBspannung Lichtstirke Peak
Part No. Colour Voliage Current Forward voitage | Luml. Intensity Welleniinge
'vw. Peak
Vop+ 10% We. Ve {med] Wavelength
{voc) [mA) ™ *,= 10mA Ap [nm)
1980000050450 Rot / Red - - 2,0 *A5 825
1980000051450 Gron / Green - - 2,2 *25 565
1980000052450 Gelb / Yellow - - 2,1 25 590
1980000250450 Rot / ARed 12 16 - 70 825
1980000251450 Grin / Green 12 1é - 40 665
1980000252450 Golb / Yellow 12 16 - 40 580
1980000350450 Aot / Red 24 10 - 45 625
1980000351450 Grin / Green 24 10 - 25 565
1980000352450 Gelb / Yellow 24 10 - 25 590
Lagettemperatur / storage temperatura Tere «25°C - +85°C
Umgebungstemperatur / ambient temperature Ta -20°C - +60°C
EBT Optronic GmbH & Co. KG LED Signalieuchten mit anderan Spannungen auf Anfrage
D-67098 Bad Dfirkheim Technische Andstungen vorbehaiten
Ein Unternehmen der LED indicators with other voltages upon requast
- Rheinmetall Elektronik Specification subject to change without notice
Gez : Gepr. : Datum: .
o [ £ -3 oy MW Dol 26.08.99
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