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Contact assignment/

Kontaktbelegqung:

Technical specification/

Technische Daten:

ment of damages.

black / schwarz —( 1 Rated voltage/ 12V DC
(16 mm2) Bemessungsspannug
black / schwarz ——(2 Current rating/ 16,0 mm2: 60 A at 40 °C
(2,5 mm?) Strombelastbarkeit: 2,5mm2: 15 A at 40 °C
red / rot — (3 0,5mm2 5Aat40°C
(16 mm?) Temperature range -40 °C ... +85 °C
red / rot 4 Connector/
(2,5 mm2) Umgebungstemperatur
Not externally connected/ 5 Stecker:
nicht angeschlossen Temperature range fixed/ -40°C ... +85°C
red / rot — Wire/ fest:
(0,5 mm2) 6 Umgebungstemperatur moved/ -20°C ... +85°C
Leitung: bewegt:
black / schi —
(05 mmz)SC vare / Degree of protection/ IP67, in mated condition
Schutzart: IP67, im gesteckten Zustand
ellow / gelb —
{0,5 mm2) 9 8 Wire cross section/ 2 x 16 mm?
; Anschlussquerschnitt: 2 x 2,5 mm?2
green / griin 4( 9 (Isobus) 1x4x0,5 mm2®
(0,5 mm?) .
Mating cycles/ >=100
Steckzyklen:
ISO-Views without protection cap/ Housing/ Erich Jaeger Plug,
Ansichten ohne Schutzkappe Gehduse: black / schwarz
Version with landing plate / ;
Ausf.mit Landeplatte %
Contact/ Copper alloy/
Kontakt: Kupferlegierung
Contact carrier/ PA GF UL94
Kontakttrdger
Contact plating/ Ni
Kontaktoberfldche:
Overmolding/ TPU, UL 94, V-0
Umspritzung: black/ schwarz
Sealing/ Silicon/
Dichtung: Silikon
) ) ) Protective cap/ PA6.6 UL94 V-0,
Version without landing plate / Schutzkappe: black / schwarz
Aust.ohne Landeplatte Landing plate / PA6.6 UL94 V-0,
= Landeplatte black / schwarz
ISO-Views without protection cap/
Ansichten ohne Schutzkappe
Part.-no./ Description/ Cable length "L" Type/ Cable/
Art.-Nr.: Beschreibung: Kabelldnge "L": Ausfihrung Kabel:
55-10070 EJ-9-S-L1/1600P/2m 2m
55-10071 EJ-9-S-L1/1600P/5m 5m With landing plate round/
mit Landeplatte rund
55-10072 EJ-9-S-L1/1600P/10m 10m PUR, Hybrid
B5-XXXXX EJ-9-S-L1/1600P/...m .m 22")(1265%’:‘”':‘22}
1x4 x 0,5 mm2,
55-10073 EJ-9-S/1600P/2m 2m Cable / Kabel :
55-10074 EJ-9-S/1600P/5m 5m . . 781-850275
Without landing plate/ @
hne Landeplatt
55-10075 EJ-9-S/1600P/10m 10 m ofne canaepiate
55-xxxxx EJ-9-S/1600P/...m .. m

tolerance of cable/
Kabeltoleranz:

L
L

<=12m: L + 120mm
>12m: L+ 1%

5—@ dim. in mm

Isobus 9pos./16 mm2 connector

Type EJ Plug

0 40,50 mm Date/Datum Name 5 3
general tolerance/ 00  +0,25mm aTaW| 03 002017 Heimich Isobus 9pol./16 mm? Steckverbinder
Allgemeintoleranz: 0,00 + 0,10 mm gez. s
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View without protective cap /
Ansicht ohne Schutzkappe
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tolerance of cable/ L<=12m:L + 120mm ‘5‘@ dim. in mm Isobus 9p0s./16 mm?2 connector
Kabeltoleranz: L>12m:L+ 1% T o EJ P|u
0 40,50 mm Date/Datum Name yp 5 g 3
general tolerance/ 0,0  +025mm aTaW| 03 002017 Heimich Isobus 9pol./16 mm? Steckverbinder
Allgemeintoleranz: 0,00 + 0,10 mm gez. s
xS @PPd-/104.04.2017|  Strakerjahn
scale/Masstab.
R dwg no DIN-
Index: b A21-0200 07.06.21 KHE 101 ”\I.I:"@ gwar / 55K1A297 A3
(Div.)
RoHS compliant/ konform “' -\ 2/2
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