Technical specification/
Technische Daten:
Rated voltage/ 483V AC/60VDC
Bemessungsspannung:
Current rating/ 8 Aat40°C
Strombelastbarkeit: 8 A bei40 °C
Degree of protection/ IP67/IP69K, in mated condition/
A Schutzart: IP67/IP69K im gesteckten Zustand
Temperature range -40 °C ... +85 °C
Connector/
Umgebungstemperatur
Stecker:
Temperature range fixed/ -40°C ... +80 °C
Wire/ fest:
Umgebungstemperatur moved/ -25°C ... +80 °C
Leitung: bewegt:
Mating cycles/ >=100
Steckzyklen:
Wire cross section/ 0.75 mm?
Anschlussquerschnitt:
Housing/ Deutsch DT04-2P-E004,
% Gehéuse: black / schwarz
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Kontakttrager: Thermoplastik
Contact plating/ Ni
Kontaktoberfldche:
\ Overmolding/ TPU, UL 94, black/
Umspritzung: schwarz
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n Part.-no./ Description/ Cable length "L" Cable/
":j Art.-Nr.: Beschreibung: Kabelldnge "L": Kabel:
E 55-00448 DT04-2P-A/K1/0.75/2m 2m
55-00449 | DT04-2P-A/K1/0.75/5m 5m PUR, black / schwarz
H 2x0.75 mm2,
g . op. Cable / Kabel :
; 55-00450 DT04-2P-A/K1/0.75/10m 10m 781-K17200
55-xxxxx DT04-2P-A/K1/0.75/...m ...m
tolerance of cable/ L <= 4m: L + 40mm 5—@ dim. in mm
Kabeltoleranz: L>4m:L+1% DT 04 - 2pOS Cap
Valve Connector
0 £0,50 mm Date/Datum Name DT 04 - 200l Vi i K
general tolerance/ 0,0 £0,25 mm drawn/| 30 06 2014| _ Strakerjahn - 2pol Ventilstecker
Allgemeintoleranz: 0,00 + 0,10 mm gez.
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