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@ Technical specification:
Technische Daten:
Working voltage/ 125V AC
Betriebsspannung:
Insulation resistance/ >5G0Q

Isolationswiderstand:

Dielectric withstanding

1000 V, 50 Hz, 1 min.

D voltage/
Spannungsfestigkeit:
Solder cup accepts cable/ max. AWG 20
Lotkelch geeignet fir Kabel:
Temperature range/ -55°C..+125°C
Temperaturbereich:
Current rating/ 75A (UL)/5A (CSA, VDE)
Strombelastbarkeit:
Mating cycles/ Quality class 1 =500
Steckzyklen: Gltestufe 1
Quiality class 2 = 200
_ Gutestufe 2
Quiality class 3 =50
Gltestufe 3
Quiality class 4 > 500
Gltestufe 4
Materials/
Werkstoffe:
Contact/ Cu alloy, Au over Ni
Kontakt:
Insulator/ PBT GF UL 94 V-0
Isolierkorper:
¢ Shell/ Steel, Sn over Ni
Gehéause:
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@ Part no. / Part marked/| Quality class/ | Contact plating/
Art.-Nr. / Bedruckung: Glitestufe: Kontakt Veredelung:
50 pin hard gold over min. 50 pin nickel
163J11109X 4 50 pin Gold Gber min. 50 pin Nickel
Gold flash over nickel
163A11109X 3 Gold tber Nickel
20 pin hard gold over min. 50 pin nickel
163B11109X 2 20 pin Gold Gber min. 50 pin Nickel
30 pin hard gold over min. 50 pin nickel
163C11109X 1 30 pin Gold Gber min. 50 pin Nickel
5—@' dim. in mm
D-SUB Male 50pos. solder cup
Datelbaun} _Name D-SUB Stiftleiste 50pol. Lotkelch
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