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PROTECTIVE COVERS

SERIES K – ACCESSORIES
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Surface matt chromate

Surface matt chromate

Size Part number A 

mm

∅∅  B 

mm

C 

mm

∅∅  D 

mm

0 720.097.007.215.–00 8 15 70 6

1 721.097.007.215.–00 9 18.5 75 8

2 722.097.007.215.–00 9 21.5 85 10

3 723.097.007.215.–00 9.6 24 120 12

4 724.097.007.215.–00 11.2 31.5 140 16

Size Part number A 

mm

∅∅  B 

mm

C 

mm

∅∅  D 

mm

0 720.097.004.215.–0– 16 14 70 6

1 721.097.004.215.–0– 21 16 75 8

2 722.097.004.215.–0– 21.5 20 85 10

3 723.097.004.215.–0– 25.5 24 130 12

4 724.097.004.215.–0– 28 30 140 16

FOR RECEPTACLE TYPES

FOR PLUG (IP68)

Lanyard material

0 Polyamide lanyard with loop

1 Stainless steel lanyard with loop

2 Polyamide lanyard with solder lug

3 Stainless steel lanyard with solder lug

Lanyard material

0 Polyamide lanyard with loop

1 Stainless steel lanyard with loop

2 Polyamide lanyard with solder lug

3 Stainless steel lanyard with solder lug

• Standard, º On request. 

Size Keyings (see page 88)

0 A C F H K Q W

0 • • • • º º º º

1 • • • • º º º º

2 • • • • º º º º

3 • • º º º º º º

4 • º º º º º º º
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