Advanced Contact Technology

@ 4 mm-Priifspitzen
Edelstahlspitzen

PP-115/2

-
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Geschliffene @ 2 mm-Edelstahlspitze. Der ab-
geflachte Griffschutzkragen verhindert ein Ab-
rollen von schragen Flachen und erméglicht es,
die Prifspitzen eng nebeneinander zu stecken.
Starre @ 4 mm-Buchse im Isolierkérper, geeig-
net zur Aufnahme federnder @ 4 mm-Stecker
mit starrer Isolierhilse. Lieferung mit Schutz-
kappe.

@ 4 mm Test Probes
Stainless Steel Tips
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Pointes de touche @ 4 mm
Pointes en acier spécial
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Polished @ 2 mm stainless steel tip. Handle
guard flattened on one side to prevent rolling.
Also permitting close side-by-side plugging of
probes. @ 4 mm rigid socket in insulator accept-
ing spring-loaded @ 4 mm plugs with rigid insu-
lating sleeve. Supplied with protective cap.

Pointe de touche @ 2 mm polie en acier spé-
cial. La garde de protection a méplat empéche
la pointe de rouler sur une surface inclinée et
permet d’enficher les pointes de touche trés
prés les unes des autres. Douille rigide @ 4 mm
dans le corps isolant, adaptée a la connexion
de fiches @ 4 mm élastiques a fourreau rigide.
Livré avec un capuchon de protection.

Typ Best.-Nr. Bemessungsspannung / -strom *Farben
Type Order No. Rated voltage / current *Colours
Type N° de Cde Tension / intensité assignée *Couleurs
PP-115/2 66.9115-* 1000V, CAT Il / 10 A @C E@
BT200
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@ 2 mm-Edelstahlspitze. Starre @ 4 mm-
Buchse im Isolierkérper, geeignet zur Aufnah-
me federnder @ 4 mm-Stecker mit starrer Iso-
lierhulse. Lieferung mit Schutzkappe.

@ 2 mm test probe made of stainless steel.

@ 4 mm rigid socket in insulator accepting
spring-loaded @ 4 mm plugs with rigid insulat-
ing sleeve. Supplied with protective cap.

Pointe de touche @ 2 mm en acier spécial.
Douille rigide @ 4 mm dans le corps isolant,
adaptée a la connexion de fiches @ 4 mm élas-
tiques a fourreau rigide. Livré avec un capu-
chon de protection.

Typ Best.-Nr. Bemessungsspannung / -strom *Farben
Type Order No. Rated voltage / current *Colours
Type N° de Cde Tension / intensité assignée *Couleurs
BT200 66.9484-* 1000V, CAT IIl / 10 A @ ce @
BT400
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@ 2 mm-Edelstahlspitze. Starre @ 4 mm-
Buchse im Isolierkdrper, geeignet zur Aufnah-
me federnder @ 4 mm-Stecker mit starrer Iso-
lierhilse.
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@ 2 mm test probe made of stainless steel.

@ 4 mm rigid socket in insulator accepting
spring-loaded @ 4 mm plugs with rigid insulat-
ing sleeve.

Pointe de touche @ 2 mm en acier spécial.
Douiille rigide @ 4 mm dans le corps isolant,
adaptée a la connexion de fiches @ 4 mm élas-
tiques a fourreau rigide.

Typ Best.-Nr. Bemessungsspannung / -strom *Farben
Type Order No. Rated voltage / current *Colours
Type N° de Cde Tension / intensité assignée *Couleurs
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BT400 66.9390-* 1000V, CAT IV / <1 A @ C€ @ (21122]23 |20
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