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EM-300 

 

 
Reinigt Waffenteile, Kugellager, Edelstahl, Messing etc. 
Anwendung: 1 - 3 % tig  , PH-Wert: 9,8 
Nach Reinigung mit  Wasser abspülen. 
Zusammensetzung: Isopropyl-Alkohol, Inonische und nicht  
ionische Netzmittel, biologisch abbaubar. 
 
Vor Kinder unzugänglich aufbewahren 
R-Sätze: Xi- Reizend 36/37/38 
 

  

 
Cleans parts of weapons, ball bearings, stainless steel, brass, etc. 
Application: 1 – 3 %, pH-value 9.8 
Rinse with water after cleaning. 
Composition: Isopropyl alcohol, ionic and 
non-ionic wetting agents, biodegradable. 
 
Keep out of the reach of children 
R-Phrases: Xi- irritating 36/37/38 
 

  

 
Nettoie des pièces d’armurerie, roulement à billes, acier inoxydable, laiton etc. 
Utilisation: à 1 - 3 %   , valeur pH: 9,8 
Après le nettoyage, rincer à l’eau. 
Composition: alcool isopropyliqie, mouillants ionisant et non ionisants, décomposable 
biologiquement. 
 
Conserver hors de portée des enfants 
Lignes R: Xi- irritant 36/37/38 
 

  

 
Reinigt wapendelen, kogellagers, edelstaal, messing, enz. 
Gebruik: 1 - 3 %, pH-waarde 9,8 
Na het reinigen met water afspoelen. 
Samenstelling: isopropylalcohol, ionische en niet-ionische 
bevochtigingsmiddelen, biologisch afbreekbaar. 
 
Voor kinderen ontoegankelijk bewaren. 
R-zinnen: Xi- prikkelend 36/37/38 

 


