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UsB—A MINI USB-B
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Bestellbezeichung Polzahl VE Mindestmenge Abmessungen
Designation Poles PU Lowest quantity Dimensions
Désignation Poles UE Quantité minimale Dimensions

L (mm)
2480 01 4/5 400 1000
2480 02 4/5 200 2000
2480 03 4/5 150 3000°

Bei Vorzugstypen (fett) ist die Mlndestmenge leich der Ver ackungselnhelt (VE).
The lowest quantity of preferred types (bold) is the pac ?e unit (

L'unité d’emballage (UE) est la quantité minimale des types pé erentlelles (gras).
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USB-2.0-Steckverbinder
USB 2.0 connectors
Connecteurs USB 2.0

2480

USB-Anschlusskabel, Typ-A-Stecker auf Mini-Typ-B-Stecker,
5-polig

1. Werkstoffe

Umspritzung PVC, Farbe schwarz

2. Mechanische Daten

Kabel 2 x 24 AWG/2 x 28 AWG, doppelt
geschirmt
USB-Kupplungen 2410 01, 2410 02,

2410 03, 2410 06, 2486 01

Kontaktierung mit

2480

USB connecting cable, type A plug to mini type B plug, 5
poles

1. Materials

Moulding PVC, colour black
2. Mechanical data
Cable 2 x 24 AWG/2 x 28 AWG, double
shielded
Mating with USB sockets 2410 01, 2410 02,

2410 03, 2410 06, 2486 01

2480

Cable de raccordement USB, connecteur male type A sur
connecteur male type B mini, 5 poles

1. Matériaux

Enrobage PVC, couleur noir

2. Caractéristiques mécaniques

Cable 2 x 24 AWG/2 x 28 AWG,
doublement blindé
connecteurs femelles USB 2410 01,

2410 02, 2410 03, 2410 06, 2486 01

Raccordement avec
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