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Magnet 1 kg Tragekraft/
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technische Daten/
technical data

Leuchtmittel / : LED
bulb
Zellenzahl/ 3x Knopfzellen LR 41 1,5V/

number of cells

Gehdusefarbe /

Sx button cells LR 471 1,5V

silber / silver

color of case

Gewicht/
weight

Verpackung/

package

Approbation/

approva

70q inkl. Verpackung / incl. package

M/ Scale 1:5

670

L

Blisterverpackung 94x28x254mm  (LxHxB)/

blister package 94x28x254mm  (LxWxB)

CE

Verwendungsbereich/Applicaton range

Zul. Abweichung/

Oberflache/ | Mafistab/Scale 11
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