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Befestigungsschruube
nach DIN 912 M5
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Schaltdiagramm Auszugskraft Schaitsymbol
4553353531 Tolaranz; Schaltpunkt $0.25mm; Schaltkroft 210%
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Mechanische Eigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Gehduse: PBT, Thermoplasi, glasfascrverstarkl (ULS4-10)
Decke!l: PAG.6, schwarz
Betdtigung: separater Betdtiger St-Niro

Umgebungstemperatur: -30°C bis +80°C
Kontaktort: 2 Offner (Zb)

Bemessurgsisolationseponnung: U;=250V AC
Thermischer Dauerstrom: |, ,=10A AC
Gebrauctskategorie: AC 15 A300 U,/1. 240V/3A

Schmelzsicherung 6A gL/gG,

KurzschluAfestigkeit:
: IEC/EN 60947-5-1, Anhong K

CSA: 10A 300V AC A300 (same polaority)

Mech. Lebensdouer: 1x10% Schaltspiele
Scholthdufigkeit: max. 30/min

Zulassungen

Befestigung: Scholter 2xM4; Betatiger 2xM4
Anachlupori: 4 Schroubenanschlisse M3.5

Leiterquerschnitte: Eindréhtig 0.5-1,5mm?;
Litze mii Aderendhilse 0.5-1.5mm?

CSA
UL

BG beantragt

Kobeleinfihrung: 1 x Pg9

Vorscarilten

Gewicht: co. 0,09kg
Einbogulage: beliebig
Sehutzart (IP-Code): IPB5 nach EN 60529, DIN VDE 0470 T1

Vorgesehene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei
geschlossenem Decke! und Verwendung einer
mindestens gleichwertigen Kabelverschrauburg.

VDE 0113, EN 60204-1, 1EC 204-1
VDE 0660 7200, EN 60947-5-1

1EC 947-5-1
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Anfahrmoglichkeiten

Sonderheiten/Bemerkungen

T 270"

e Nach Hervorziehen der Spange (1) lagt sich die Belﬁli?ungs-
einrichtung um jeweils 90 schwenken (2}, so dop 8 Anfahr-
richtungen mdglich sind; 2ur Drehsicherung des Kopfes und
Montage Sponge andriicken (3).

= Bei Raodissbetatiqung kann sich die mechanische Lebensdouer
verringern,

= Mindestrodien gellen fir Drehpunkt cuf Hohe Gehduseaberkante (So).

o Nicht ban3tigter Houbenschlilz kenn durch Rosleinsoty verschiossen
werden,




