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All dimensions are in mm / Toutes les dimensions sont indiquées en mm

75 max 75 max

RADIALL TESTPRO 4.2
DC-18GHZ

3 D

rear view BELEEEURNIT]EYY

0.91m +2% (36inch +2%)

Connectors designation: Connector 1: SMA straight plug Connector 2: N straight plug
Désignation connecteurs Connecteur 1 Stainless steel passivated Connecteur 2 Stainless steel passivated
M125.064.C00 M163.064.C00

Torque wrench : 110 N.cm Torque wrench : 400 N.cm
Couple de serrage Couple de serrage

Cable designation / Désignation cable: TESTPRO 4.2

Protective Jacket / Gaine de protection: -

Outer diameter / Diamétre extérieur : 4,80 mm

Marking / Marquage: White marking on black heatshrink sleeves

ELECTRICAL CHARACTERISTICS / Caractéristiques électriques

Caracteristic impedance 50 +1 Ohms

Impédance caractéristiaue

Frequency band : DC - 18 GHz

Bande de fréauence

Max insertion loss : 2,15 dB at 18GHz at 20°C

Pertes d'insertion max

Max return loss : 1,30 1 (17,69dB) in the Frequency band : DC - 18GHz
ROS max

MECHANICAL CHARACTERISTICS / Caractéristiques mécaniques

Static bending radius : 25 mm
Rayon de courbure statique

Dynamic bending radius : 50 mm
Rayon de courbure dynamique

Life (Connectors) : 5000 Cycles

Nbre de manceuvre connecteurs

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS / Caractéristiques environnementales :

Temperature range : -55 to +105°C
Gamme de température
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