54 SA-ESD 3623
6,5 mm breite Spitze,

diagonule Aufnunme 3.5 mm @,
120 mm

Width of points 6.5 mm,

rses \Y
3.5 mm @ diagonal, 120 mm _\\§ 4
R

53 SA-ESD 3626

6,5 mm breite Spitze,
Aufnahme @ 6,5 mm, 120 mm

6,5 mm wide tips,
@ 6,5mm, 120 mm

W

3 SA-ESD 3608

Spitz, 120 mm

Fine points, 120 mm

2 SA-ESD 3609

Mittelfeine Spitzen, 120 mm

Medium fine points, 120 mm
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