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Hinweise zur Anwendung
A Instruction for application
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Anschiub:
Die Arzelgen mit Flachsteckanschlissen sind nieht f0r Lotanschiu gesignet.

mmamunﬂgkm-
Der Kunststoff (Polyaarbonat) ist nur boding! cnemnkahsnbesténcﬁg
Wettara Angaben autf Anfrage.

Dis Auawahl und der technisch richtige Einbau unserer Produkte nach den
entsprechenden Vorgchriften (z.B. VDE 0100 und VDE 0160), obllegen

dem Anwender.

Connection:
The indicators with tabconnection are not qualified for soidering.

—

Resistancy against chemicals

The plastic (polycarbanate) is limited resistant against chemicals.
Further information upon request.

The selection and technical correct Instailation of our products, con-
forming for the relevant standarda (e.g. VDE 0100 and YDE 0180) Is
incumbaent on the user.

EBT

Mnsinmetall Blektranik

Index: &

© EBT ww




28-JAN-2000 14:59 FROM D ol- | b OCD>S + TO 981132794449 P.02
ser smm - I
LED Signalleuchtsn Einbaudurchmes Sunlight Visibility
LED Indicators Body diameter 8mm
Bestall-Nr. Farbe \:‘3; brwe. | Lvyp. | VA | Elekirische und optische Daten sind bei Ty = 25°C gemessen.
+ >
Part Ne. Colour (voe] [ma] [ed/me] ™ Elsctrical and optical data are measured at T, = 25°C.
1808"250 Rot / Red 12 17 24750 80
1908'252 | Gelb/Yellow | 12 17 | ssso0 | 80 } 2
1908'255 | Gron/Green | 12 17 | 99440 | 80 ° M8 x 0.75
! sw1o
19087257 Blau / Blye 12 17 21640 80
1908°25W | Weil3 / White 12 17 46410 80 N 3
19087350 | Rot/Red 24 17 | 24750 | @80 e
1908+352 | Gelb/ Yellow | 24 17 | seso0 | &0 . UI}/W_“
1908°355 | Grin/Green | 24 17 | o9440 | 80 -t
1908"357 Blau / Blue 24 17 21840 80 LED S{gnmmm mit AuBanrefiaktor
LED Indicator with exterior reflector
1908°35W | Wel3 / White 24 17 46410 80
1909250 Rot/ Red 12 17 24750 80
S
1509252 Gelb / Yellow 12 17 38500 80 l h
1909255 | Gron/Green | 12 17 |esa0 ]| 80 ” Maxo7s
! W o
1909257 Blau/ Blue 12 17 21640 80
1909°25W | Wai3 / White 12 17 48410 80 -
1909'350 | FRot/Fed | 24 17 | 24750 | 80 "
19097352 | Gelb/Yeillow | 24 17 38500 80 - ; ”/Zﬂ
1909355 Grin / Grean 24 17 99440 80
1909°357 | Blau/Bue | 24 17 [ 21640 | 80 LED Signalleuchte mit Innenrefiektor
LED indicator with intarior reflector
1909°3aW | Wei3 / White 24 17 48410 80
Umgebungstemperatur  (T) -20°C - +50°C Ambient temperaturs (Ta) -20°C - +50°C
Lagertemperatur {(Tema) : 25°C - +80°C Storage temperature {Tsre) -258°C - +80°C
SCHUTZART: P67 DEGREE OF PROTECTION: IP 67
nach DIN EN 60529 in accordance to DIN EN 60529
Frontseitig zwisehen LED und Gehéuse, sowle zwischen Gehiuse Gap betwaen LED and bezel and gap between bezal and
und Frontplatte bel Verwendung des mitgelieferten Dichtringes. frontplate sealed to IP 67 when using the supplled gaskat.
* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom gelle- |* The LED indicator can be deliverad in bright or black chroma
fert werden. Die 5. Stelle der Bestelinummer wird mit 0 oder 1 codient. |reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.
Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1 Bright chrome = 0 Black chrome = 1
Beispiel: 19089250 Rot mit Glanzchrom Example: 19080250 Red with bright chrome
19081250 Rot mit Schwarzchrom 19081250 Red with black chrome
ACHTUNG: Hinweigse zur Anwendung, ATTENTION: instruction for application,
f 8. Kundeninformation 97.001a f s. customer information 97.001a
LED &gnall_eucmm mit anderen Spannungen auf Anfrage LED Indicators with other voltages upon requost
Technische Anderungen vorbehaitan Spacification subject to change without notice
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