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Technische Daten (in Verbindung mit den zugehdrigen Steckdosen) :

Belastbarkeit/Kontakt:
Durchgangswiderstand:

Isolationswiderstand:

Spannungsfestigkeit:

Anwendungsklasse:

Lebensdauer:

3 A/34 V (ruhende Last/Scheitelwert)
Kontaktfeder/Steckerstift < 10 m 2
Erdungsfeder/Steckerhiilse < 30 m$2
Kontakt/ibrige Metallteile > 105 M Q
(Wert fir Auslieferungszustand,trocken)

500 V~ eff.

(1 Minute,Kontakt/Kontakt u.Kontakt/Masse)

HSF

(nach DIN 40040)
500 Steckzyklen

Anderung der Ausfiihrung und der MaBe vorbehalten.

Das Bauteil braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.
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