Steckzungen fiir ge- Languettes plates pour Mounting tabs for

druckte Schaltungen circuits imprimés printed circuitry
Masse im Steckbereich Dimensions zone d'emboitement selon Dimensions in the tab sector
DIN 46342 Teil 1 DIN 46342 partie 1 DIN 46342 part 1

Werkstoff: Matiere: Material:

BZ = Bronze BZ = bronze BZ = bronze

MS = Messing MS = laiton MS = brass

NS = Neusilber NS = maillechort NS = germansilver
Oberflachenbehandlung: Code Traitements de surface: Code Surface-plating: Code
bl = blank (0) bl = brut (0) bl = clean (0)
ag = versilbert (1) ag = argenté (1) ag = silver-plated (1)
au = vergoldet (2) au = doré (2) au = gold-plated (2)
sn = verzinnt (8) sn = étamé (8) sn = tin-plated (8)

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:
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Artikel-Nr.

Numéro darticle > | 3867C.6( )MS | 3867D.2( )BZ | 03867D.2( )BZ |3867D1.6( ) MS |03867D1.6( ) MS | 3867L.6( |MS | 3867B.2( ) BZ
Part:No. 3867D.6( |MS | 03867D.6( ) MS 3867B.6( | MS
Print Bohrung | gy 1.0 g 10 g 10 @ 10 g 10 g 1112 2 13
Jrov T 32 T 30 T 30 T 30 T 30 T 30 T 30

H 80 H 93 H 93 H 93 H 93 H 132 H 120

A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50

BT 60 B1 6.0 BT 6.0 B1 6.0 BT 6.0 BT 80 B1 80

L 120 L 140 L 140 L 155 L 155 L 100 L 82

D 165 D 165 D 165 D 165 D 165 D 30 D 165

B 10 B 10 B 10 B 1.0 B 1.0 B 1.0 B 13

S 08 S 08 S 08 S 08 S 08 S 08 S 08
Stand -Packg. 1000 1000 2000 1000 2000 1000 1000
AN 1037/26 1037/33 1046D 1037/33 1046D1 1037/28 1037/28

Artikel-Nr.

Numéro darticle > | 03867B.2( ) BZ | 3868A.6( | MS | 03868A.6( ) MS | 3867E.6( )MS | 03867E.6( |MS | 3867K.6( )MS | 03867K.6( ) MS
Part-No. 03867B.6( ) MS
Print Bohrung 5 1@ 1.3 @ 13 o 13 g 13 @ 13 @ 1314 @ 1314
Lo T 30 T 35 T 35 T 40 T 40 T 35 T 35

H 120 Ho 111 Ho 111 H 130 H 130 H 125 H 125

A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50

B1 80 Bl 69 Bl 69 B1 70 B1 7.0 B1 80 B1 80

L 82 L9 L 91 L 90 L 90 L 82 L 82

D 165 D 165 D 165 D 165 D 165 D 165 D 165

B 13 B 13 B 13 B 13 B 13 B 13 B 13

S 08 S 08 S 08 S 08 S 08 S 08 S 08
Stand.-Packg. 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000
AT 10468 1037/28 1046A 1037/28 1046E 1037/28 1046K




