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Kontaktanordnung .
Contact arrangement 96 Signal Konfakfe /
96 signal contacts .
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wn 31x 2,54 (=78,74) 09 03 796 6825 2 Au Uber/over PdNi
s nge 09 03 796 2825 1 Au tiber/over Ni
s 2‘ | Bestell-Nr. Anforderungsstufe nach IEC |Kontaktoberfldche
:ab Part-No. performance level per [EC |Contact Plating
- ALL Dimensions inmm | Techn. Character. Nicht tolerierte Mabe/ Free size folerances
6@30riginal Size DINA 3 siehe /see |EC 603-2
_ Position Bat. Nane Mbstab/Scale | Bauform C Federleiste mit Kodierung
position pefail. [22.05.00[Rie. 1.1 Einldt 4,5, 96 pol.
lnsp.  [22.05.00(Ko. ' type ( female connector with coding
90 0,1 Stand. (2:1) solder 4,5 , 96 pol.
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