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Wire-Thread-Inserts
"free running", stainless steel

Casquillos Roscados
"facil inserccién”, inoxidable

DIN 8140 Tolerance ISO 2 (6H)

Nominal = e 200D 25D 808

Diameter D - Ar-fo.€/Piece  Ari-No. €/Piece Art.-No. €/Piece Art -No. €/Piece Art-o. €/Plece

M

M 2x04 100 07202 0,47 07302 0,55 07402 0,71 07502  0.80 07602 1.00

M22x045 100 07203 . 047 07303 0,55 07403 071 07503 0,80 07603 1,00

M25x0.45 100 07204 0,14 07304 0,15 07404 016 07504 0,19 07604 0,23
17 M Bx05 1pp o 07205 0734 0 Q7305 0,15 07405 0,16 07505 019 . 07605 023

M35x08 100 07206 0,16 07306 0,17 07406 0,17 07506 0,21 07606  0.25

2l M Zxiozl 0w orEor 013 | ©7s07 014 07407 044 by507 . 047 07607 020
1%a M 5x08 100 07208 0,16 07308 0,13 07408 0,128 07508 0,22 07608 026

7P M 6x10 100 07209 0.7 07309 @ 014 07408 021 07508 025 07609 10,31
M 7x10 100 07210 0,19 07310 0,23 07410 0,25 07510 0,30 07610 0,36
Qs M Bx125 100 07211 0,18 07311 018 o7l 025 07511 030 076811 036
M 8x1.0 100 07212 0,21 07312 0,21 07412 0,27 07512 0,32 07612 0,39
M 9x125 100 07213 023 07313 034 = 07413 034 07513~ 036 07615 042
M 10x1.5 100 07215 0,21 07315 0,25 07415 0,29 07515 0,35 07615  0.42
M 10x125 100 07216 0,21 067316 0,25 07416 0.29 07516 0,34 07616 042
M 10x1.0 100 07217 0,21 07317 0.25 07417 0,29 07517 0,34 07617 0,42
M11x15 100 07219 0,35 07319 043 07419 0,44 07519 0,52 07619 0,63
29} M 12x1.75 100 67221 0,33 07321  0.39 07421  0.44 07521 0,52 07621 0,63
M 12x15 100 07222 0,33 07322 0,39 07422 044 07522 0,52 07622 0,63
M 12x1.25 100 07223 0,33 07323 0,39 07423 0,44 07523 0,52 07623 0,63
AR DR A AR . STON Q2P SRR 0S8 HTAY DA . OT5R4. . DED. . OTRDA . D8R
M 14x2.0 50 07225 0,48 07325 0,55 07425  0.57 7525  0.69 07625  0.84
M 14x1.5 50 07226 0,48 07326 0,55 07426 0,57 07526 0,69 07626 0,84
e 14K 125 T S0 RS 07 22T 048 s 7827 m0 BE e QAR e LB —m DT B 2T
Moidxi0 56 o723t 058 67331 655 G743t 081 . 07631 Ho0
M 16x2.0 50 07234 065 07334 0,68 07434 0.92 07634 1,00
M 16x15 50 07235 0,65 07335 068 07435 0,92 07635 1,00
M 18x25 25 07236 1,42 07336 1,94 07436 2,80 07636 3,40
M 18x2.0 25 07237 142 07337 1,94 07437 2,80 07637 3,40
M 18x 1.5 25 07238 142 07338 1,94 07438 2,80 07638 3,40
M 20x25 25 07232 165 07338 2.21 07439 2,90 07639 3,45
M 20 x 2.0 25 07240 165 07340 2,21 07440 2,90 07640 3,45
M 20%x15 25 07241 65 073t 221 07441 240 07541 2,90 07641 345

M 22 x 2.5 10 07242 1,89 07342 2,58 07442 3,20 07542 3,80 07642 4,40




