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Vakioriviliittimet MA 2,5/5... vari Ml Tuoterro
Silmukkaliittimin Jaotus5mm+0,08/(200" Vakiolohkot
R Harmaa 1 MA25/5 0115 486.03
C> s DIN1-3 - LT o Sininen £ MA25/5N 0125 486.05
Keltainen R MA25/5 0105 486.12
Tk Valkoinen [T MA25/5 0105 052.21
5 ] Oranssi R MAZ25/5 0105 075.20
i | Beige VO 3 MA2,55/5.V0 0195 486.04
<] m n Sininen VO K MA 2,5/5.N.V0 0199 010.21
k-]
E
Riviliitin 5 mm vakiolohko. 0115 486.03
NE OO # Ce
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro
harmaa | FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16
5 sininen | FEM6 paks. 2,8 mm 0128 368.10
oranssi | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 126.16
keltainen | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 062.21
vihred | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 125.15
a. valkoinen | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 312.20
4 "'fﬁ 3 beige | FEM6 VO VO paks. 2,8 mm 0198 368.17
iw sininen | FEM6 VO Vo paks. 2,8 mm 0199 302.07
keltainen | FEM6 VO Vo paks. 2,8 mm 0199 305.02
5 2 Paatylevy harmaa | FEM61 ) paks. 3,0 mm 0114 776.23
3 Paatylevy harmaa | FEM6C ) paks. 3,0 mm 0114 777.24
11 4 Erotuslevy harmaa | SCMA5 0116 728.25
@ 5 Vililevy harmaa | SCF6 paks. 3,0 mm 0118 707.03
N sininen | SCF6 paks. 3,0 mm 0128 707.05
7 beige | SCF6 VO Vo paks. 3,0 mm 0198 707.04
6 Vililevy harmaa | SCF61 paks. 3,0 mm 0114 202.25
6 7 Vililevy harmaa | SCFM6 () paks. 3,0 mm 0114 825.05
8 Paatyerotuslevy harmaa | SCFEX1 (2) .o paks. 2,4 mm 0103 619.04
9 Paatyerotuslevy harmaa | SCFEX3 (2) »r paks. 2,4 mm 0103 620.01
9 8 10 P&atyerotuslevy harmaa | SCFCV1-2 (2) paks. 3,0 mm 0116 795.11
(kansi CPV:ta varten) beige | SCFCV1-2 VO(2)VO paks. 3,0 mm 0196 795.12
11 Suojakansi CPM (FEM6C, SCF6(V0) ja SCFM6 varten)0187 312.14
12 Suojakansi CPV1-2 (SCFCV1-2. varten) 0176 816.12
Pidtypur. Lr paks. 9mm  BADL VO 0199 408.02 Koestusliitin AL2 ) DIA. 2 mm 0163 046.24
Paitypuristin paks. 9,imm  BAM 0103 002.26 osstislallo Beh sininen 010510282
Kisko - 35x7,5x1 PR30 rkaniola 0173 220.05 Koestuspistoke FC2 DIA. 2 mm 0007 865.26
Ksko 1r 35x15x23 PR4 0168 500.12 Koottu 2ol allok i 2 e it e
Kisko L5 35x15x1,5 PR5 rekaniole 0101 598.26 sl 2L || 2T M & <. DA K1
Kisko C 32x15x15 PRIZ2 0163 050.04 (|Im§n IP20 kosketus-)24 A | BJM5 (1) 4 -nap. 0176 275.03
Muutpéétypuristimetjakiskot: Katso luettelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnat" suojausta) 2LA || 2L (1) o} Snap. IO
24 A | BUM5 (1) 10 -nap. 0176 277.05
Aot Koottu 24 A | BJMI5 1) 2 -nap. 0176 278.16
Ominaisuudet siltausliitin 24 A | BJMIS 1) 3 -nap. 0176 279.17
Johdin (IP20 kosketussuojauksella) 24 A | BJMIS (1) 4 -nap. 0176 280.05
IEC uL CSA 24 A | BJMI5 (1) 5 -nap. 0176 281.22
NFC DIN 24 A | BJMI5 (1) 10 -nap. 0176 282.23
Simukka- Yksisaikeinen| 0,2-4 mm2 | 22-12 AWG | 22-12 AWG Siltauslitin osina 24 A | BJS5 (1) 20 -nap. 0177 652.06
litin Monisaikeinen | 0,22-2,5 mm? | 22-12 AWG | 22-12 AWG holkki + ruuvi + aluslevy EV5 0168 629.16
Yhdistajalevy EL6 0173 627.21
Jousisiltausliitin 24 A | BJE5.2 2 -nap. 0199 227.23
Jannite oranssi IP 20 24 A | BJES.3 3 -nap. 0199 228.04
Nimellinen 800 V 600 V 600 V Col | = 4 -nap. PR
Pulss TRV 24 A | BJE5.5 5 -nap. 0199 299.04
st 24 A | BJE5.6 6 -nap. 0299 861.03
Saasteaste 3 24 A | BJES.7 7 -nap. 0299 862.04
Virta 24 A | BJES.8 8 -nap. 0299 863.05
Nimellinen [ 24 A [ 30A [ 25 A 24 A | BJES.9 9 -nap. 0299 864.06
Johtimen koko 24 A | BJE5.10 10 -nap. 0199 443.24
Nimellinen koko | 25mm?/A3 | 12AWG | 12 AWG IDC sitaus BJB 0199 466.23
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Levymalllnen §|Itau“s'lllt|n 24 A | BJAS 10 -nap. 0205 021.26
) - » . Kampatyyppinensiltauslitn -~ 30 A | PC5 2 -nap. 0113 542.10
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti 30A | PC5 10 -nap. 0113 544.12
10 mm 3,5 mm 0,4-0,6 Nm 1P 20 Pastysuoja EIP 0113 550.24
-39" 137" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1 Maadoitusliitin CBM5 paks. 0,5mm 0178 745.14
Huom. CBM8 paks. 0,8 mm 0178 746.15
N 25 Suojalevy suojausmerkinnélld| EPUS 0107 033.10
Joidenkin tarvikkeiden kéytté saattaa alentaa riviliittimen 25
nimellisjdnnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.
R
i
ﬂ R Katsoluettelon kohta "Tarvikkeet ja
merkinnat" Lohkojensivullajavain RC510, lohkojen paalla

Huom :

(1) Erotuslevy SC vaaditaan naiden tarvikkeiden kayttda varten.
(2) Paatyosa ja erotuslevy napsautetaan kiskaoille.




T01002

MA 2,5/5.1... DA 2,5/5

Jaotus 5mm + 0,08 (.200") Jaotus 5mm + 0,08 (.200")

Harmaa ) MA 2,5/5.1 0115 485.02 | Harmaa £ 0215 486.17
Sininen £ MA 2,5/5.1.N 0125 485.04
Beige VO) MA 2,5/5.1.V0 0195 485.03
SininenVO £ MA 2,5/5.1.N.VO 0199 009.05
MA 2,5/5 erottimella MA 2,5/5 ilman keskijalkaa,
vain DIN 3 -kiskoa varten
ANE ©O cEnne@ ce
Malli Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro
FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16 0118 368.16
FEM6 paks. 2,8 mm 0128 368.10 0128 368.10
FEM6 paks. 2,8 mm 0103 126.16 0103 126.16
FEM6 paks. 2,8 mm 0103 062.21 0103 062.21
FEM6 paks. 2,8 mm 0103 125.15 0103 125.15
FEM6 paks. 2,8 mm 0103 312.20 0103 312.20

FEM6 VO VO paks. 2,8 mm 0198 368.17 | VO 0198 368.17
FEM6 VO VO paks. 2,8 mm 0199 302.07 | VO 0199 302.07
FEM6 VO VO paks. 2,8 mm 0199 305.02 | VO 0199 305.02

FEM61 (2) paks. 3,0 mm 0114 776.23
FEM6C (2) paks. 3,0 mm 0114 777.24

0116 728.25
SCF6 paks. 3,0 mm 0118 707.03 0118 707.03
SCF6 paks. 3,0 mm 0128 707.05 0128 707.05
SCF6 VO VO paks. 3,0 mm 0198 707.04 | VO 0198 707.04
SCF61 paks. 3,0 mm 0114 202.25 0114 202.25
SCFM6 2) paks. 3,0 mm 0114 825.05

(
SCFEX1 (2) C_paks. 24 mm 0103 619.04
SCFEX3 (2) wpaks. 24mm  0103620.01 | (2) 0103 620.01
SCFCV1-2 (2) paks. 30mm 011679511 | (2) 0116 795.11
SCFCV1-2 VO(2)VOpak. 30 mm 019679512 | (2VO 0196 795.12

CPM  (FEMEC, SCF6(\0) ja SCFM6 varter) 0187 312.14 0187 312.14
CPV1-2 (SCFOVA - 2. varten) 0176 816.12 0176 816.12
AL2 DIA. 2 mm 0163 046.24 0163 046.24
DCB sininen 0105 028.21 0105 028.21
FC2 DIA. 2 mm 0007 865.26 0007 865.26
BJM5 ® 2 -nap. 0176273.01 | (1) 0176 273.01
BJM5 @ 3 -nap. 0176274.02 | (1) 0176 274.02
BJM5 @ 4 -nap. 017627503 | (1) 0176 275.03
BJM5 @ 5 -nap. 0176276.04 | (1)  0176276.04
BJM5 @) 10 -nap. 0176277.05 | (1)  0176277.05
BJMI5 @ 2 -nap. 0176278.16 | (1)  0176278.16
BJMI5 @ 3 -nap. 017627917 | (1) 0176 279.17
BJMI5 @ 4 -nap. 0176280.05 [ (1) 0176 280.05
BJMI5 @ 5 -nap. 0176281.22 | (1)  0176281.22
BJMI5 @ 10 -nap. 0176282.23 | (1)  0176282.23
BJS5 @) 20 -nap. 0177652.06 | (1) 0177 652.06
EV5 0168 629.16 0168 629.16
EL6 0173 627.21 0173 627.21
BJE5.2 2 -nap. 0199 227.23 0199 227.23
BJE5.3 3 -nap. 0199 228.04 0199 228.04
BJE5.4 4 -nap. 0199 298.03 0199 298.03
BJE5.5 5 -nap. 0199 299.04 0199 299.04
BJE5.6 6 -nap. 0299 861.03 0299 861.03
BJE5.7 7 -nap. 0299 862.04 0299 862.04
BJE5.8 8 -nap. 0299 863.05 0299 863.05
BJE5.9 9 -nap. 0299 864.06 0299 864.06
BJE5.10 10 -nap. 0199 443.24 0199 443.24
BJB 0199 466.23 0199 466.23
BJA5 10 -nap. 0205 021.26 0205 021.26
PC5 2 -nap. 0113 542.10 0113 542.10
PC5 10 -nap. 0113 544.12 0113 544.12
EIP 0113 550.24 0113 550.24
CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14 0178 745.14
CBMS8 paks. 0,8 mm 0178 746.15 0178 746.15
EPU5 0107 033.10 0107 033.10

Lohkojen sivulla ja vain RC510 - Lohkojen paalla
Huom : (1) Erotuslevy SC vaaditaan néiden tarvikkeiden kayttoa varten. (2) Paatyosa ja erotuslevy napsautetaan kiskoille.
(3) Naiden tarvikkeiden kaytto edellyttaa kiitean erottimen poistamista.
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Vakioriviliittimet M 4/6... Véri Mall Tuoten:ro
Silmukkaliittimin Jaotus6mm +0,05(238") Vakiolohkot
R Harmaa 8 Mda/e 0115 116.07
> r DIN1-3 . e Sininen 2 M4/6N 0125 116.01
Oranssi A M4/e 0105 002.20
! Sy Keltainen B Ma/e 0105 116.16
] _"_ Vihrea M M4 0105 001.27
Punainen m M4/e 0105 032.15
£ Musta n M4/6 0105 031.14
L=l
. Valkoinen [~ Ma4/6 0105 051.20
Ruskea A M6 0105 209.14
L] Beige VO £ M4/6.N0 0195 116.00
1P B | B |18 rewr) Sininen VO A M 4/6.N.VO 0199 002.26
T
Riviliitin 6 mm vakiolohko 0115 116.07
AE OO OOL Ct6B G.L|C €
Tarvikkeet Mali Tuoten:ro
1 Paatylevy harmaa | FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16
sininen | FEM6 paks. 2,8 mm 0128 368.10
oranssi | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 126.16
keltainen | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 062.21
vihred | FEM6 peks. 2,8 mm 0103 125.15
valkoinen | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 312.20
beige | FEM6 VO VO peks. 2,8 mm 0198 368.17
sininen | FEM6 VO Vo pas. 2,8 mm 0199 302.07
keltainen | FEM6 VO VO paks. 2,8 mm 0199 305.02
5 2 Paatylevy harmaa | FEM61 ®) paks. 3,0 mm 0114 776.23
" 3 Paatylevy harmaa | FEM6C (®)] paks. 3,0 mm 0114 777.24
4 Erotuslevy harmaa | SCM6 0113 003.10
sininen | SCM6 0123 003.12
beige | SCM6VO VO 0193 003.11
Paatyerotuslevy harmaa | SCF6 paks. 3,0 mm 0118 707.03
sininen | SCF6 paks. 3,0 mm 0128 707.05
beige | SCF6 VO VO peks. 3,0 mm 0198 707.04
Paatyerotuslevy harmaa | SCF61 paks. 3,0 mm 0114 202.25
Paatyerotuslevy harmaa | SCFM6 (®)] paks. 3,0 mm 0114 825.05
Paatyerotuslevy harmaa | SCFEX1 (3) c» paks. 2,4 mm 0103 619.04
Paatyerotuslevy harmaa | SCFEX3 (3) 1r paks. 2,4 mm 0103 620.01
Paatyerotuslevy harmaa | SCFCV1-2 (3) paks. 3,0 mm 0116 795.11
(CPV:n kantta varten) beige | SCFCV1-2 VO(3)VO paks. 3,0 mm 0196 795.12
Suojakansi CPM (FEM6C, SCF6(V0)jaSCFM6varten) 0187 312.14
A Suojakansi CPV1-2 (SCFCV1-2..varten) 0176 816.12
Pm.... pust .nU xkk:'g’mm g:',?n" i g}gg ggg'gg Koestusliitin AL2 ) hak. 2 mm 0163 043.21
o -~ 35x75x1 PRO rciaok 017322006 AL3 M hak 3 mm 0163 261.00
Ko A 1'5 x23 PR4 0168 500.12 Koestuslaite DCJ keltainen 0173 059.03
Ko L r 35x15x 1’ 5 FB  rekatiola mmm Koestuspistoke FC2 hak. 2 mm 0007 865.26
fo  Co> 32x15x15 PR1Z2 Dl Koottusitausiitin 32A gﬁ:ﬂG ) ha"; ilnr:g] glgg gfg'g;
Muut péétypuristimet ja kiskot: Katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnat" . = -
(ImanIP20kosketussuojausta) 32 A | BJM6 (1) 3 -nap. 0168 517.26
g 32 A | BUM6 (1) 4 -nap. 0168 518.07
Ominaisuudet 32 A | BUM6 (1) 5 -nap. 0168 519.00
Johtimen koko 32 A | BUM6 1) 10 -nap. 0168 973.07
IEC uL CSA Koottu siltausliitin 32 A | BJMI6 1) 2 -nap. 0176 663.00
NFC DIN (IP20 kosketussuojauksella) 32 A | BJMI6 (1) 3 -nap. 0176 664.01
Simukka- Vksistikeen| 0,2-4 mm? | 22-10 AWG | 22-10 AWG 32 A | BJMI6 (1 4 -nap. 0176 665.02
ftin Monisilkeinen| 0,22-4 mm2 | 22-10 AWG [ 22-10 AWG 32 A | BJMI6 (1) 5 -nap. 0176 666.03
32 A | BJMI6 1) 10 -nap. 0176 667.04
Siltausliitin osina 32 A | BJS6 1) 20 -nap. 0174 784.20
Jannite holkki + ruuvi + aluslevy EV6 0168 604.16
ol 00V 500V 500V Yhdistajalevy 35A | EL6 0173 627.21
P'Te,'”e” S Jousisiltausliitin 32 A | BJE6.2 @) 2 -nap. 0299 694.04
S” Sst' - s oranssi IP 20 32 A | BJE6.3 @) 3 -nap. 0299 695.05
aas'easte 32 A | BJE6.4 @) 4 -nap. 0299 696.06
Virta 32 A | BJE6.5 4) 5 -nap. 0299 697.07
Nimellinen [ 32A [ 30A [ 25A 32 A | BJE6.10 4) 10 -nap. 0299 702.14
Johtimenkoko Jousiyhdistin BJB 0199 466.23
Nmalinen/koko [ Zmme/Ad | 10AWG | 10AWG Nivelletty siltauslitin 35 A | BJP6 (1) 0174 413.14
Kuorinta- Suositelty Suositelty Suoaus Levymallinen siltausliitin 35 A | BJA6 1) 10 -nap. 0116 541.12
- _— P - J Yleissiltausliitin 50 A | BJDP1 (1)(2) jaotusb<->jaotus 16 0179 623.03
pituus ruuvitaiita _ JKiristysmoment 70 A | BJDP3 (1)(2)jaotusbe->jaotus 12 0179 625.05
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm 1P 20 50 A | BJDP4 (1)(2otusb<->jactus8tai10 0174 781.25
37" 157" 4.4-7.1 Ib.in. NEMA 1 7 Kampatyyppinen 35A | PC6 @) 2 -nap. 0113 546.14
Huom. siltausliitin PC6 4 10 -nap. 0113 548.26
Paatysuoja EIP 0113 550.24
Joidenkin tarvikkeiden kéytté saattaa alentaa riviliittimen 26 Maadoitusliitin CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14
nimellisjdnnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta. CBMS8 paks. 0,8 mm 0178 746.15
: S T o i 27 Suojalevy suojausmerkinnalla | EP6 4 lohkoa 0163 427.17
Z.;g’l:zrgil;i)lhstaa litdnnén riviliitinsarjan "M" liittimen kanssa, Suojalevyn ruuvi VSP6 0163 433.15
BJDP3mahdollistaaliitannénrivilitinsarjan "M"littimen kanssa, 28T Suojakansi'suojausmerkinnalld |[ERUG 0107.038.25
jaotus 12 mm 29 IDC siltaus AD2,5 0114 205.20
BJDP4 mahdollistaaliitdnnén rivilitinsarjan "D" liittimen kanssa, R ] R Katsokohtaa: Tarvikkestjamerkinnét"
/1a g tus 8 mm, tairivilitansarjan "M litimen kanssa, jaotus 8 tai iaa Huom : (1) Erotuslevy SC vaaditaan néiden tarvikkeiden kayttéa varten.
mm. (2) Katso "Huom." (3) Paatyosat ja erotuslevyt napsautetaan kiinni kiskoille.
(4) Katso luettelon kohtaa : "Tarvikkeet. ja merkinnat" koskien napojen konfiguraatiota
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M 4/6.T M 4/6.1 M 4/6.2 M 4/6.3 M 4/6.4 M 4/6.C D 4/6
Jaotus6mm +0,05(.238") | Jaotus6 mm +0,05(.238") | Jaotus6 mm+0,05(.238") | Jaotus6mm +0,05(.238") | Jaotus6 mm+0,05(.238") | Jaotus6 mm +0,05(.238") | Jaotus 6 mm +0,05(.238")
Harmaa & 0115 224.13 | Harmaa & 0115 259.06 | Harmaa & 0115 217.14 | Harmaa = 0115 268.07 | Harmaa ~ 0115 192.04 | Harmaa < 0115 208.04 | Harmaa ™ 0215 116.13
BeigeVO () 0195 224.14 | Beige V0 [1) 0195 259.07 | BeigeV0 [) 0195 217.15 | BeigeVO L) 0195 268.00 | BeigeV0 L7 0195 192.05 | Beige VO L) 0195 208.05
M4/6yhdeliskoestuslitinruuvila, | Md/6erottimelia M4/6.1koestuslittimelt, M4/6.1 koetuslittimel, M4/6.1koestuslittimelts, M4/6.1koestuslittimelts, M4/6iimankeskialkaa,
halk.2mm/.079" oikealla halk..2mm/.079" halk.3mm/. 12" halk.4mm/.16" halk.5mm/.10"liténtaévarten vain DIN 3-kiskoavarten
NE e cEne@ @ cenne@ cere® cerne@ ce

Tuotenro Tuotenro Tuotenro Tuotenro Tuotenro Tuotenro Tuotenro
0118 368.16 0118 368.16 0118 368.16 0118 368.16 0118 368.16 0118 368.16 0118 368.16
0128 368.10 0128 368.10 0128 368.10 0128 368.10 0128 368.10 0128 368.10 0128 368.10
0103 126.16 0103 126.16 0103 126.16 0103 126.16 0103 126.16 0103 126.16 0103 126.16
0103 062.21 0103 062.21 0103 062.21 0103 062.21 0103 062.21 0103 062.21 0103 062.21
0103 125.15 0103 125.15 0103 125.15 0103 125.15 0103 125.15 0103 125.15 0103 125.15
0103 312.20 0103 312.20 0103 312.20 0103 312.20 0103 312.20 0103 312.20 0103 312.20
Vo 0198 368.17 VO 0198 368.17 Vo 0198 368.17 VO 0198 368.17 Vo 0198 368.17 Vo 0198 368.17 Vo 0198 368.17
Vo 0199 302.07 VO 0199 302.07 Vo 0199 302.07 Vo 0199 302.07 Vo 0199 302.07 Vo 0199 302.07 Vo 0199 302.07
Vo 0199 305.02 VO 0199 305.02 Vo 0199 305.02 Vo 0199 305.02 Vo 0199 305.02 Vo 0199 305.02 Vo 0199 305.02
) 0114 776.23 ®) 0114 776.23 ) 0114 776.23 ®)] 0114 776.23 ) 0114 776.23 ®) 0114 776.23
) 0114 777.24 ®) 0114 777.24 ) 0114 777.24 ®) 0114 777.24 ) 0114 777.24 ®) 0114 777.24
0113 003.10 0113 003.10 0113 003.10 0113 003.10 0113 003.10 0113 003.10 0113 003.10
0123 003.12 0123 003.12 0123 003.12 0123 003.12 0123 003.12 0123 003.12 0123 003.12
Vo 0193 003.11 VO 0193 003.11 Vo 0193 003.11 VO 0193 003.11 Vo 0193 003.11 Vo 0193 003.11 Vo 0193 003.11
0118 707.03 0118 707.03 0118 707.03 0118 707.03 0118 707.03 0118 707.03 0118 707.03
0128 707.05 0128 707.05 0128 707.05 0128 707.05 0128 707.05 0128 707.05 0128 707.05
VO 0198 707.04 VO 0198 707.04 VO 0198 707.04 VO 0198 707.04 VO 0198 707.04 VO 0198 707.04 VO 0198 707.04
0114 202.25 0114 202.25 0114 202.25 0114 202.25 0114 202.25 0114 202.25 0114 202.25
) 0114 825.05 ®) 0114 825.05 ) 0114 825.05 ) 0114 825.05 3) 0114 825.05 ) 0114 825.05
) 0103 619.04 ®) 0103 619.04 ) 0103 619.04 ®) 0103 619.04 3) 0103 619.04 ®) 0103 619.04
) 0103 620.01 ®) 0103 620.01 ) 0103 620.01 %)) 0103 620.01 ) 0103 620.01 )] 0103 620.01 ) 0103 620.01
) 0116 795.11 @) 0116 795.11 3) 0116 795.11 ®) 0116 795.11 3) 0116 795.11 ®) 0116 795.11 ) 0116 795.11
(B)VO 0196 795.12 B)VO 0196 795.12 (B)VO 0196 795.12 B)VO 0196 795.12 (B)VO 0196 795.12 B)VO 0196 795.12 (B)VO 0196 795.12
0187 312.14 0187 312.14 0187 312.14 0187 312.14 0187 312.14 0187 312.14 0187 312.14
0176 816.12 0176 816.12 0176 816.12 0176 816.12 0176 816.12 0176 816.12 0176 816.12
0163 043.21 1) 0163 043.21
0163 261.00 (1) 0163 261.00
0173 059.03 0173 059.03
0007 865.26 0007 865.26 0007 865.26 0007 865.26 0007 865.26
0167 860.01 0167 860.01
1) 0168 516.25 5) 0168 516.25 1) 0168 516.25
0] 0168 517.26 (5) 0168 517.26 ) 0168 517.26
(1) 0168 518.07 ) 0168 518.07 (1) 0168 518.07
(1) 0168 519.00 ) 0168 519.00 (1) 0168 519.00
(1) 0168 973.07 ) 0168 973.07 (1) 0168 973.07
1) 0176 663.00 (5) 0176 663.00 Rivilittimissé M 4/6.C on (1) 0176 663.00
1) 0176 664.01 ) 0176 664.01 koestuslitin, hak.2,5mm/.10" | (1) 0176 664.01
1) 0176 665.02 ) 0176 665.02 liténtdjé varten, 1) 0176 665.02
(1) 0176 666.03 ) 0176 666.03 1) 0176 666.03
(1) 0176 667.04 ) 0176 667.04 (1) 0176 667.04
(1) 0174 784.20 ) 0174 784.20 (1) 0174 784.20
0168 604.16 0168 604.16 0168 604.16
0173 627.21 0173 627.21 0173 627.21 0173 627.21 0173 627.21 0173 627.21 0173 627.21
0299 694.04 0299 694.04 0299 694.04 0299 694.04 0299 694.04 0299 694.04 4) 0299 694.04
0299 695.05 0299 695.05 0299 695.05 0299 695.05 0299 695.05 0299 695.05 4) 0299 695.05
0299 696.06 0299 696.06 0299 696.06 0299 696.06 0299 696.06 0299 696.06 4) 0299 696.06
0299 697.07 0299 697.07 0299 697.07 0299 697.07 0299 697.07 0299 697.07 4) 0299 697.07
0299 702.14 0299 702.14 0299 702.14 0299 702.14 0299 702.14 0299 702.14 4) 0299 702.14
0199 466.23 0199 466.23 0199 466.23 0199 466.23 0199 466.23 0199 466.23 0199 466.23
0] 0174 413.14 (5) 0174 413.14 ) 0174 413.14
(1) 0116 541.12 ) 0116 541.12 (1) 0116 541.12
(1)@) 0179 623.03 (2)6) 0179 623.03 (1)@) 0179 623.03
(1)@) 0179 625.05 (2)6) 0179 625.05 (1)@) 0179 625.05
(1)) 0174 781.25 (2)(5) 0174 781.25 (1)) 0174 781.25
0113 546.14 0113 546.14 0113 546.14 0113 546.14 0113 546.14 0113 546.14 4) 0113 546.14
0113 548.26 0113 548.26 0113 548.26 0113 548.26 0113 548.26 0113 548.26 4) 0113 548.26
0113 550.24 0113 550.24 0113 550.24 0113 550.24 0113 550.24 0113 550.24 0113 550.24
0178 745.14 0178 745.14 0178 745.14 0178 745.14 0178 745.14 0178 745.14 0178 745.14
0178 746.15 0178 746.15 0178 746.15 0178 746.15 0178 746.15 0178 746.15 0178 746.15
0163 427.17 0163 427.17 0163 427.17
0163 433.15 0163 433.15 0163 433.15
0107 038.25 0107 038.25 0107 038.25 0107 038.25 0107 038.25 0107 038.25 0107 038.25
0114 205.20 0114 205.20 0114 205.20 0114 205.20 0114 205.20 0114 205.20 0114 205.20
®@o
Huom : (1) Erotuslevy SC vaaditaan naiden tarvikkeiden kayttoa varten. (2) Katso "Huom." (3) Paatyosa ja erotuslevy napsautetaan kiinni kiskoihin. (5) Naiden tarvikkeiden kaytto edellyttaa
kiinte&n erottimen poistamista.
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T01017

Yksinapaiset, moniliitin M 4/6.3A... Vari Mali Tuoten:ro
riviliittimet Jaotus6mm+0,1(.238") Vakiolohkot
. L | . Harmaa 3 Ma4/6.3A 0115 468.20
Silmukkaliittimin y— T P - Sininen 2 M4/63AN 0125 468.22
C> +r DIN1-3 | Beige VO {2 M4/6.3ANO 0195 468.21
T 2 M 4/6.3A erottimelia
] |‘.'_'|]: | H Harmaa 2 M4/6.3A1 0115 483.00
B
= 22
[~
» 1
Wi mitiem i1 8 1y
i X 1A
Riviliitin 6 mm vakiolohko. 0115 468.20
ANE & & ce
Tarvikkeet Mall Tuoten:ro
1 Péaatylevy harmaa | FEM3A paks. 3,0 mm 0116 576.15
sininen | FEM3A paks. 3,0 mm 0126 576.17
keltainen | FEM3A paks. 3,0 mm 0103 862.20
beige | FEM3A VO VO paks. 3,0 mm 0196 576.16
2 Erotuslevy harmaa | SCM6 0113 003.10
sininen | SCM6 0123 003.12
keltainen | SCM6 0103 020.23
beige | SCM6VO VO 0193 003.11
3 Koestusliitin AL2 1) hak 2,0 mm 0163 043.21
AL3 1) hak. 3,0 mm 0163 261.00
4 Koestuslaite DCJ keltainen 0173 059.03
5 Koestuspistoke FC2 hak. 2,0 mm 0007 865.26
6 Koottu 32 A | BJM6 M@ 2 0168 516.25
siltausliitin 32 A | BJM6 ) 3 0168 517.26
(ilmanIP20kosketussuojausta) 32 A | BJM6 1)@ 4 ep. 0168 518.07
32 A | BUM6 1@ 5 1ep 0168 519.00
32 A | BUM6 ) 10 180 0168 973.07
7 Koottu 32A | BIMIE M@ 2 ep 0176 663.00
siltausliitin 32A | BIMIE 1@ 3 e 0176 664.01
(IP20kosketussuojauksella) 32 A | BJMI6 M@ 4 1ep. 0176 665.02
32 A | BJMI6 M@ 5 10 0176 666.03
32 A | BJMIE Mm@ 10 +ep. 0176 667.04
8 Siltausliitin osina 32 A | BJS6 1@ 20 e 0174 784.20
holkki + ruuvi + aluslevy EV6 0168 604.16
S 9 Yhdistajalevy EL6 0173 627.21
L L paks.9mm BADL VO 0199 408.02 10 Jousisiltausliitin 32 A | BJE6.2 A 2 o 0299 694.04
dpusn  paksSimm - BAM 0103 002.26 i IP 20 32A | BJE6.3 1 3 0299 695.05
Kisko - - 35x7,5x1 PR30 reikiahion 0173 220.05 iz e ( 1) 5 I
Kisko 1r 35x15x23 PR4 0168 500.12 o eeee (1) O FE
Kisko L 35x15x15 PR5 reication 0101 598.26 - (M e .
) 32 A | BJE6.6 1) 6 Tep 0299 698.10
Kisko Co 32x15x1,5 PR1Z2 0163 050.04 S0
Muut paétypuristimet ja kiskot : katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet jamerkinnat" SEA || By (1 7 0299 699.11
< 32A | BJE6.8 (1) 8 1ep 0299 700.26
inai 32 A | BJE6.9 1) 9 mp 0299 701.13
Ominaisuudet 32A | BJE6.10 (1) 10 Tep 0299 702.14
Johtimenkoko 11 Jousiyhdistin BJB 0199 466.23
IEC uL CSA 14 12 Levymalinen sittauslitin35 A | BJAG A 0116 541.12
NFC DIN 13 13 Yleismallinen siltausliitin50 A | BJDP1 (1)(2) jaotus6<-> jaotus16 0179 623.03
Simukka-  Vksistikeinen| 0,2-4 mm2 | 22-10 AWG |12 AWG maxi. 70 A | BJDP3 (1)(2) jaotus6<-> jaotus12 0179 625.05
litin Moniséikeil 0,22-4 mm2 | 22-10 AWG |12 AWG maxi. 50 A | BUDP4 (1)(2) jaotus6<-> jaotus8tai10 0174 781.25
14 Nivelletty siltausliitin 35 A | BJP6 @) 0174 413.14
15 Kampatyyppinensittauslitin 35A | PC6 2 1ep 0113 546.14
P 35A | PC6 3 0116 536.05
Jannite
— 35A | PC6 4 ep. 0116 537.06
E”I“e',“"e” ssi\y 600V 600V 35A | PC6 10 Tep 0113 548.26
S“ Sst' - s Pastysuoja EIP 0113 550.24
dasieaste 16 IDC siltaus AD2,5 0114 205.20
Virta
Nimellinen [ 32A [ 20A [ 25A
Johtimenkoko
Nimellinen / koko | 4mm2/A4 | 10AWG [ 12AWG
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20
.37" .157" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1
Huom.
Joidenkin tarvikkeiden kéytté saattaa vdhentaa riviliittimen
nimellisjénnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.
R _
> aﬁ R Katsoluettelon kohta "Tarvikkeet ja
’a merkinnat"
Huom :(1) Erotuslevy SC vaaditaan naiden tarvikkeiden kayttéa varten.
(2) Naiden varusteiden kaytto edellyttaa rivilittimen M 4/6.3A.1 kiintean erottimen

*
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Yksinapaiset, moniliitin M 4/6.4A... Vari Mall Tuoten:ro
riviliittimet Jaotus 6 mm +0,1 (.238") Vakiolohkot
. . . Harmaa 7 Ma/e4aA 0115 479.23
Silmukkaliittimin - it - Sininen £ M4/6.4AN 0125 479.25
C> 1r DIN1-3 ; Beige VO {3 M 4/6.4ANO 0195 479.24
3 M 4/6.4A erottimella
ir Harmaa [0 M4/6.4A1 0115 482.07
Al Lk
r
AIALE BaddiaEmlE 3 .ﬁll
I (I} v ali} 4 L
Riviliitin 6 mm vakiolohko. 0115 479.23
ANE & & ce
Tarvikkeet Mall Tuoten:ro
1 Péatylevy harmaa | FEM4A paks. 3,0 mm 0116 629.22
sininen | FEM4A paks. 3,0 mm 0126 629.24
keltainen | FEM4A paks. 3,0 mm 0103 863.21
beige | FEM4A VO VO paks. 3,0 mm 0196 629.23
2 Erotuslevy harmaa | SCM6 0113 003.10
sininen | SCM6 0123 003.12
keltainen | SCM6 0103 020.23
beige | SCM6VO VO 0193 003.11
3 Koestusliitin AL2 1) halk. 2,0 mm 0163 043.21
AL3 1) halk. 3,0 mm 0163 261.00
4 Koestuslaite keltainen | DCJ 0173 059.03
5 Koestuspistoke FC2 halk. 2,0 mm 0007 865.26
6 Koottu 32 A | BUM6 1@) 2 np 0168 516.25
siltausliitin 32 A | BUM6 1(@2) 3 mp 0168 517.26
(ilmanIP20kosketussuojausta) 32 A | BJM6 @) 4 ep. 0168 518.07
32 A | BUM6 1)) 5 1ep 0168 519.00
32 A | BUM6 1) 10 e 0168 973.07
7 Koottu 32 A | BUMI6 N(@2) 2 1ep 0176 663.00
siltausliitin 32 A | BUMI6 M) 3 mp 0176 664.01
(IP20kosketussuojauksella) 32 A | BJMI6 M@ 4 1ep. 0176 665.02
32 A | BUMI6 N(@) 5 1ep. 0176 666.03
32 A | BJMIE Mm@ 10 +ep 0176 667.04
8 Siltausliitin osina 32 A | BJS6 (1)) 20 e 0174 784.20
holkki + ruuvi + aluslevy EV6 0168 604.16
P—— 9 Yhdistajalevy EL6 0173 627.21
UL 1 paks.9mm BADL VO 0199 408.02 10 Jousisiltausliitin 32A | BJE6.2 A 2 o 0299 694.04
Pétypuristin paks.9,1mm BAM 0103 002.26 B
Kisko -~ - 35x7,5x1 PR30 rekiahon 0173 220.05 oranssi IP 20 S2A | BJE6.3 M 3 o 0299 695.05
Kisko 1r 35x15x2,3 PR4 0168 500.12 gg 2 gjgg-g q) g T g§£ ggg-gg
Kisko s 35x15x15 PR5 rekiahion 0101 598.26 N e (1) = posededintd
Kisko Co 32x15x15 PR1Z2 0163 050.04 - M i -
Muut péétypuristimet ja kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat" S2 AN BJEE.T (1 7 0299 699.11
’ 32 A | BJE6.8 (1) 8 1ep. 0299 700.26
inai 32 A | BJE6.9 1) 9 p 0299 701.13
Ominaisuudet 32 A | BJE6.10 (1) 10 e 0299 702.14
Johtimenkoko 11 Jousiyhdistin BJB 0199 466.23
IEC UL CSA 12 Levymallinen siltausliitin 35 A | BJA6 1@ 0116 541.12
NFC DIN 13 Yleismallinen siltausliitin50 A | BJDP1 (1)(2) jaotus6<-> jaotus16 0179 623.03
Sk VYksisdkeinen|  0,2-4 mm?2 22-10 AWG |12 AWG maxi. 70 A | BJDP3 (1 )(2) jaotus 6<-> jaotus 12 0179 625.05
i sikeinen| 0,22-4 mm2 | 22-10 AWG |12 AWG maxi. 50 A | BJDP4 (1)(2) jaotus6<-> jaotus8tai10 0174 781.25
14 Nivelletty siltauslitin 35 A | BJP6 @) 0174 413.14
15 Kampatyyppinensiltauslin 35 A | PC6 2 ep 0113 546.14
P 35A | PC6 3 0116 536.05
Jannite
— 35A | PC6 4 nep 0116 537.06
E”I“e',“"e” 85&)’ 600V 600V 35A | PC6 10 e 0113 548.26
S“ Sst' - s Pastysuoja EIP 0113 550.24
dasteaste 16 IDC siltaus AD2,5 0114 205.20
Virta
Nimellinen [ 32A [ 20A [ 25A
Johtimenkoko
Nimellinen / koko | 4mm2/A4 | 10AWG | 12AWG
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20
.37" 157" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1
Huom.
Joidenkin tarvikkeiden kéyttd saattaa vdhentdd riviliittimen
nimellisjdnnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.
R
7 nﬁ R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja
’a merkinnat"
Huom :(1) Erotuslevy SC vaaditaan naiden tarvikkeiden kayttéa varten.
(2) Naiden varusteiden kaytto edellyttaa riviliittimen M 4/6.4A.1 kiintedn erottimen
poistamista.




T01007

1&hdédlld 2,8 x 0,8 mm sarjan 110 tabs.

Vakioriviliittimet M 6/8... Vari Malli Tuoten:ro
Silmukkaliittimin Jaotus Bmm-0,05(.315") Vakiolohko
- Harmaa D Me/8 0115 118.11
> s DIN1-3 L Sininen 2 Me/8N 0125 118.13
Oranssi £ Mme/8 0105 004.22
D i 0k Keltainen L Me/8 0105 118.20
(¢} > 3: Beige VO L) Me/8vo 0195 118.12
2 :| Sininen VO A M 6/8.N.VO 0199 003.27
2l -
F— MAE
Kiskon keskikohta C> |18 .709"
., 1r 23 .906"
Riviliitin 8 mm vakiolohko. 0115 118.11
ANE ©O® OOL® K% ®EG.LCE
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro
1 Paatylevy harmaa | FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16
sininen | FEM6 paks. 2,8 mm 0128 368.10
oranssi | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 126.16
keltainen | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 062.21
vihred | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 125.15
valkoinen | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 312.20
beige | FEM6 VO VO paks. 2,8 mm 0198 368.17
Pétypuist o paks.9mm BADL VO 0199 408.02 sininen | FEM6 VO VO paks. 2,8 mm 0199 302.07
Péétypuristin paks.9,1mm BAM 0103 002.26 keltainen | FEM6 VO VO peks. 2,8 mm 0199 305.02
Kisko ~—~ 35x7,5x1 PR30 reikéahioila 0173 220.05 1 2 Paatylevy harmaa | FEM61 ®) paks. 3,0 mm 0114 776.23
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12 5 @ 3 Paatylevy harmaa | FEM6C (®)] paks. 3,0 mm 0114 777.24
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 rekahiolla 0101 598.26 4 Erotuslevy harmaa | SCM6 0113 003.10
Kisko Co> 32x15x1,5 PR1Z2 0163 050.04 sininen [ SCM6 0123 003.12
Muutpéétypuristimetjakiskot: Katso luettelon kohta" Tarvikkeetjamerkinnat" beige | SCM6 VO VO 0193 003.11
oo Paatyerotuslevy harmaa | SCF6 paks. 3,0 mm 0118 707.03
Ominaisuudet sininen | SCF6 paks. 3,0 mm 0128 707.05
. beige | SCF6 VO VO paks. 3,0 mm 0198 707.04
Johtimenkoko Pastyerotuslevy  harmaa | SCFé1 pdks. 3,0 mm 0114 202.25
IEC uL CSA Paatyerotuslevy  harmaa | SCFM6 %) paks. 3,0 mm 0114 825.05
: NFC D":‘ Pastyerotuslevy  harmaa | SCFEX1  (3) cos pds 2,4 mm 0103 619.04
Simddar - Yisieon | 0510 mm? | 22-8 AWG | 24°8 AWG Paatyerotuslevy  harmaa | SCFEX3 (3) 1r pds. 2,4 mm 0103 620.01
ftn Morisikeinen| 0,5-6 mim 22-8 AWG [ 24-8 AWG Paatyerostuslevy  harmaa | SCFCV1-2 paks. 3,0 mm 0116 795.11
(kansi CPV:ta varten) beige | SCFCV1-2 V0 VO 3,0 mm 0196 795.12
Suojakansi CPM (FEM6C,SCF8\/0jaSCFMbvarten) 0187 312.14
Jannite Suojakansi CPV1-2 (SCFCVA-2..varten) 0176 816.12
Nimellinen 800 V 600 V 600 V Koestusliitin AL2 1) hak. 2 mm 0163 043.21
Pulssi 8 kV AL3 1) hak. 3 mm 0163 261.00
Saateaste 3 AL4 1) hak. 4 mm 0163 262.01
Virta Koestuslaite oranssi | DCO 0173 060.00
— Koestuspistoke FC2 hak. 2 mm 0007 865.26
Nlmelllnen [ 41 A [ 50 A [ 55 A FC4 hak 4 mm 0167 860.01
Johtimenkoko Koottu 41A | BIMS ) 2 m 0168 520.05
Nimellinen /koko | 6mm?/A5 | BAWG | BAWG siltausliitin 41 A | BJMS ) 3 tm 0168 521.22
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus (ImanlP20kosketussuojausta) 41 A | BJM8 1) 4 ep. 0168 522.23
pituus ruuvitaltta  |kiristysmomentti 41 A | BUM8 1) 5 e 0168 523.24
E— e 08-TNm P20 41A |BJMS () 10 Te 0168 974.00
- e 107 | 71-59bm NEvAT Koottu 41A | BJMIS ) 2 0176 669.16
siltausliitin 41 A | BUMI8 (1) 3 mp 0176 670.13
Huom. (P20kosketussuojauksela) 41 A | BJMIS () 4 1 0176 671.00
Joidenkin tarvikkeiden kéytté saattaa alentaa riviliittimen :H 2 gjm:g 23 18 x g: ;g g;gg;
imellisiannitetta. Lisatietol ¢ tarvitt vy X
nimetlisjannitetta. Lisatietoja saat tarvitiaessa melild Siltausliitin osina 41 A | BJS8 ) 20 0174 789.05
BJDP1 mahdollistaa liitdnnan riviliitansarjan "M" liittimen (holkki + aluslevy + ruuvi) EV6 0168 604.16
kanssa, jaotus 16 mm. Yhdistajélevy 35A | EL6 0173 627.21
BJDP3 mahdollistaa liitidnnén riviliitinsarjan "M" liittimen Jousi siltausliitin 41A | BJEB.2 @ 2 1ep 0299 712.05
kanssa, jaotus 12 mm. oranssi IP 20 41 A | BJES.3 4 3 1 0299 713.06
BJDP5 mahdollistaa liitinnan riviliitinsarjan "M" liittimen 41A | BJEB.4 @ 4 1ep. 0299 714.07
kanssa, jaotus 10 mm. 41 A | BJE8.S5 4) 5 mp 0299 715.00
41 A | BJES.10 @) 10 +ep 0299 720.11
Jousiyhdistin BJB 0199 466.23
M 6/8.2A.G Nivelletty siltauslitin 50 A | BJP8 0174 448.07
. Yleismallinen siltausliitin 50 A | BJDP1 (1)(2) jaotus8<->jaotus16 0179 623.03
Jaotus8mm - 0,05(.315") 70A | BJDP3  (1)©) jaotus8<->jaotus12 0179 625.05
50A | BJDP5 (1)) jaotus8<->jaotus10 0174 782.26
Kampatyyppinensittauslitin 50A | PC8 4) 2 1ep 0116 538.17
\ 2 50A | PCs @) 10 ep 0163 313.24
27 25 Siltauspistoke BP8.A4 0173 888.20
26 Suojalevy suojausmerkinnalld | EP6 3 lohkoa 0163 427.17
EP8 4 |ohkoa 0163 428.20
28 Suojalevyn ruuvi VSP6 0163 433.15
27 Suojalevy suojausmerkinnalla | EPU6 0107 038.25
28 IDC siltaus AD2,5 0114 205.20
8]
Harmaa Wil Eree / ai R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja
Katso sivut: muut liitinnat. 8 mm:n lohko pikaliiténtéisellé g2 merinat' (@ @ @

Huom : (1) Erotuslevy SC vaaditaan naiden tarvikkeiden kayttéa varten. (2) Katso luettelon kohta: "Tarvikkeet ja
merkinnat". (3) Paatyosat jaerotuslevytnapsautetaan kiinnikiskoille. (4) Katso luettelon kohta: "Tarvikkeet ja merkinnat"
selvittéaksesi napojen muut konfiguraatiot.




T01008

M 6/8.1 M 6/8.2 M 6/8.3 M 6/8.4 M 6/8.C M 6/8.RTS D 6/8
Jaotus8mm~-0,05(.315") Jaotus8mm~-0,05(.315") Jaotus8mm-0,05(.315") Jaotus8mm-0,05(.315") | Jaotus8 mm-0,05(.315") | Jaotus8 mm-0,05(.315") | Jaotus 8 mm-0,05(.315")
Harmaa & 0115 260.03 | Harmaa ) 0115 218.25 | Harmaa & 0115 253.20 | Harmaa = 0115 219.26 | Harmaa & 0115 209.05 | Harmaa F) 0115 571.17 | Harmaa & 0215 118.25
Vihred  £) 0105 128.22 | Beige V0 L) 0195 218.26 | Beige VO L) 0195 253.21 | Beige VO L) 0195 219.27 | Beige VO [) 0195 209.06
Beige VO [) 0195 260.04
M 6/8 erottimelia M 6/8 koetusliitannéalla, M 6/8.1 koestusliitdnnélla, M 6/8.1 koestusliitdnnélla, M 6/8.1 koestusliitannélla, Meé/8tyhidlldylémerkintdpinnalle. | M 6/8 ilman keskijalkaa, vain

halk.2mm/.079" halk.3mm/.12" halk.4mm/.16" halk.2,5mm/. 10" liténtédvarten. DIN 3 -kiskolle.
L\ (G cene@ cenne@ e cenné@ €3 katsovakiol6/8 ANE@ ce

Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro

0118 368.16 0118 368.16 0118 368.16 0118 368.16 0118 368.16 0118 368.16 0118 368.16
0128 368.10 0128 368.10 0128 368.10 0128 368.10 0128 368.10 0128 368.10 0128 368.10
0103 126.16 0103 126.16 0103 126.16 0103 126.16 0103 126.16 0103 126.16 0103 126.16
0103 062.21 0103 062.21 0103 062.21 0103 062.21 0103 062.21 0103 062.21 0103 062.21
0103 125.15 0103 125.15 0103 125.15 0103 125.15 0103 125.15 0103 125.15 0103 125.15
0103 312.20 0103 312.20 0103 312.20 0103 312.20 0103 312.20 0103 312.20 0103 312.20
Vo 0198 368.17 Vo 0198 368.17 Vo 0198 368.17 Vo 0198 368.17 Vo 0198 368.17 Vo 0198 368.17 Vo 0198 368.17
Vo 0199 302.07 Vo 0199 302.07 Vo 0199 302.07 Vo 0199 302.07 Vo 0199 302.07 Vo 0199 302.07 Vo 0199 302.07
VO 0199 305.02 Vo 0199 305.02 Vo 0199 305.02 Vo 0199 305.02 Vo 0199 305.02 Vo 0199 305.02 Vo 0199 305.02
(3) 0114 776.23 ®) 0114 776.23 (3) 0114 776.23 ) 0114 776.23 (3) 0114 776.23 ) 0114 776.23
) 0114 777.24 ) 0114 777.24 () 0114 777.24 3) 0114 777.24 () 0114 777.24 3) 0114 777.24
0113 003.10 0113 003.10 0113 003.10 0113 003.10 0113 003.10 0113 003.10 0113 003.10
0123 003.12 0123 003.12 0123 003.12 0123 003.12 0123 003.12 0123 003.12 0123 003.12
Vo 0193 003.11 Vo 0193 003.11 Vo 0193 003.11 Vo 0193 003.11 Vo 0193 003.11 Vo 0193 003.11 Vo 0193 003.11
0118 707.03 0118 707.03 0118 707.03 0118 707.03 0118 707.03 0118 707.03 0118 707.03
0128 707.05 0128 707.05 0128 707.05 0128 707.05 0128 707.05 0128 707.05 0128 707.05
VO 0198 707.04 Vo 0198 707.04 VO 0198 707.04 Vo 0198 707.04 VO 0198 707.04 Vo 0198 707.04 VO 0198 707.04
0114 202.25 0114 202.25 0114 202.25 0114 202.25 0114 202.25 0114 202.25 0114 202.25
(3) 0114 825.05 3) 0114 825.05 (3) 0114 825.05 3) 0114 825.05 (3) 0114 825.05 3) 0114 825.05
(3) ¢ 0103 619.04 (3) c> 0103 619.04 (3) c»> 0103 619.04 (3) ¢ 0103 619.04 (3) ¢ 0103 619.04 (3) c> 0103 619.04
(3) v 0103 620.01 (3) v 0103 620.01 (3) v 0103 620.01 (3) v 0103 620.01 (3) v 0103 620.01 (3) v 0103 620.01 (3) v 0103 620.01
0116 795.11 0116 795.11 0116 795.11 0116 795.11 0116 795.11 0116 795.11 0116 795.11
VO 0196 795.12 Vo 0196 795.12 VO 0196 795.12 Vo 0196 795.12 VO 0196 795.12 Vo 0196 795.12 VO 0196 795.12
0187 312.14 0187 312.14 0187 312.14 0187 312.14 0187 312.14 0187 312.14 0187 312.14
0176 816.12 0176 816.12 0176 816.12 0176 816.12 0176 816.12 0176 816.12 0176 816.12
0163 043.21 (1) 0163 043.21
0163 261.00 (1) 0163 261.00
0163 262.01 1) 0163 262.01
0173 060.00 0173 060.00 0173 060.00 0173 060.00 0173 060.00 0173 060.00 0173 060.00
0007 865.26 0007 865.26 0007 865.26 0007 865.26 0007 865.26
0167 860.01 0167 860.01 0167 860.01
(5) 0168 520.05 (1) 0168 520.05
(5) 0168 521.22 (1) 0168 521.22
(5) 0168 522.23 (1) 0168 522.23
(5) 0168 523.24 o (1) 0168 523.24
(5) 0168 974.00 Mé/8 C-viittimetonvarustetiy | (1) 0168 974.00
(5) 0176 669.16 koestusiitimelé,hak 2.5mm/ | (1) 0176 669.16
(5) 0176 670.13 .10", liiténtdjé varten. 1) 0176 670.13
(5) 0176 671.00 (1) 0176 671.00
(5) 0176 672.01 1) 0176 672.01
(5) 0176 673.02 1) 0176 673.02
(5) 0174 789.05 (1) 0174 789.05
0168 604.16 0168 604.16
0173 627.21 0173 627.21
0299 712.05 0299 712.05 0299 712.05 0299 712.05 0299 712.05 0299 712.05 (4) 0299 712.05
0299 713.06 0299 713.06 0299 713.06 0299 713.06 0299 713.06 0299 713.06 (4) 0299 713.06
0299 714.07 0299 714.07 0299 714.07 0299 714.07 0299 714.07 0299 714.07 (4) 0299 714.07
0299 715.00 0299 715.00 0299 715.00 0299 715.00 0299 715.00 0299 715.00 (4) 0299 715.00
0299 720.11 0299 720.11 0299 720.11 0299 720.11 0299 720.11 0299 720.11 4) 0299 720.11
0199 466.23 0199 466.23 0199 466.23 0199 466.23 0199 466.23 0199 466.23 0199 466.23
(5) 0174 448.07 0174 448.07
(5)2) 0179 623.03 (1)(2) 0179 623.03
(5)2) 0179 625.05 (1)(2) 0179 625.05
(5)2) 0174 782.26 (1)) 0174 782.26
0116 538.17 0116 538.17 0116 538.17 0116 538.17 0116 538.17 0116 538.17 4) 0116 538.17
0163 313.24 0163 313.24 0163 313.24 0163 313.24 0163 313.24 0163 313.24 (4) 0163 313.24
0173 888.20 0173 888.20 0173 888.20
0163 427.17 0163 427.17
0163 428.20 0163 428.20
0163 433.15 0163 433.15
0107 038.25 0107 038.25 0107 038.25 0107 038.25 0107 038.25 0107 038.25 0107 038.25
0114 205.20 0114 205.20 0114 205.20 0114 205.20 0114 205.20 0114 205.20 0114 205.20
O @ @ O @ O ©® © @ O ©® o ® O ® O
Huom :(2) Katso "Huom.". (3) Paatyosat ja erotuslevyt napsautetaan kiinni kiskoille. (5) Naiden tarvikkeiden kayttdé edellyttad kiintedn erottimen poistamista.
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e

Vakioriviliittimet M 10/10... vari Mall Tuoten:ro
Silmukkaliittimin Jaotus 10mm -0,05(.394") Vakiolohkot
s 175 Harmaa £ M10/10 0115 120.17
> s DIN1-3 o Sininen 2 M10/10.N 0125 120.11
Keltainen 3 M10/10 0105 120.26
o5 Beige VO 3 M 10/10.V0 0195 120.10
518 N Sininen VO £ M 10/10.N.VO 0199 004.20
S|
2l -
7/%2
Kiskon keskikohtaC> |18 .709"
15 23 .906"
Riviliitin 10 mm vakiolohko 0115 120.17
AE ©O® OOA® K4 ® HEBG.LICE
Tarvikkeet Mali Tuoten:ro
1 Paatylevy harmaa | FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16
sininen | FEM6 paks. 2,8 mm 0128 368.10
2 oranssi | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 126.16
keltainen | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 062.21
vihred | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 125.15
valkoinen | FEM6 paks. 2,8 mm 0103 312.20
beige | FEM6 VO VO paks. 2,8 mm 0198 368.17
3 g. blue | FEM6 VO VO paks. 2,8 mm 0199 302.07
4 f ‘E keltainen | FEM6 VO VO paks. 2,8 mm 0199 305.02
t 2 Paatylevy harmaa | FEM61 ®) paks. 3,0 mm 0114 776.23
3 Paatylevy harmaa | FEM6C ()] paks. 3,0 mm 0114 777.24
4 Erotuslevy harmaa | SCM6 0113 003.10
sininen | SCM6 0123 003.12
oranssi | SCM6 0103 233.21
keltainen | SCM6 0103 020.23
beige | SCM6VO VO 0193 003.11
Paatyerotuslevy harmaa | SCF6 paks. 3,0 mm 0118 707.03
sininen | SCF6 paks. 3,0 mm 0128 707.05
beige | SCF6 VO VO paks. 3,0 mm 0198 707.04
Paatyerotuslevy harmaa | SCF61 paks. 3,0 mm 0114 202.25
Paatyerotuslevy harmaa | SCFM6 ®) paks. 3,0 mm 0114 825.05
Paatyerotuslevy harmaa | SCFEX1 (3) .o paks. 2,4 mm 0103 619.04
Paatyerotuslevy harmaa | SCFEX3 (3) \r paks. 2,4 mm 0103 620.01
Paatyerotuslevy harmaa | SCFCV1-2 paks. 3,0 mm 0116 795.11
S (kansi CPV:ta varten) beige | SCFCV1-2 V0 VO pas. 3,0 mm 0196 795.12
SIS T (2 Sl L, WY ke 2 Suojakansi CPM (FEM6C,SCFBV0)jaSCFM6uarten) 0187 312.14
Paatypuristin paks.9,1mm BAM 0103 002.26 : .
Kisko ~ - 35x7.5x1 PR30 reicahiola 0173 220.05 Suojakansi CPV1-2 (SCFCV1-2..varten) 0176 816.12
Kisko 1r 35x 1;5 x23 PR4 0168 500.12 Koestusliitin AL2 1) hak. 2 mm 0163 043.21
Kisko L 35x15x15 PR5 reicahola 0101598.26 AL3 (M hak 3 mm 0163 261.00
Kisko C> 32x15x1,5 PR1Z2 0163 050.04 . AL4 ) hak 4 mm 0163 262.01
Muut péétyosat/’akiskot'Katsoluett’elonkohta "Tarvikkeet jamerkinnat" ’ Koestuspistoke FC2 X 2 0007 865.26
: : FC4 hak 4 mm 0167 860.01
P Koottu 57 A | BJM10 ) 2 0173 611.21
Ominaisuudet siltausliitin 57 A | BUM10 1) 3 mp 0173 612.22
Johtimenkoko (imanIP20kosketussuojausta) 57 A | BJM10 (1) 4 rep 0173 613.23
IEC UL CSA 57 A | BUM10 1) 5 mp 0173 614.24
NFC DIN 57 A | BUM10 1) 10 +ep 0173 615.25
Simke Yiksissikenen| 0,5-16 mm2 | 20-6 AWG 18-6 AWG Koottu 57 A | BJMI1O (1) 2 1ep 0176 675.04
i sicien| 0510 mmz | 206 AWG | 186 AWG siltausliitin 57 A | BIMI10O (1) 3 0176 676.05
(IP20kosketussuojauksella) 57 A | BJMI10 1) 4 e, 0176 677.06
57 A | BJMI10 1) 5 e 0176 678.17
Jannite 57 A | BJMI10 1) 10 +ep 0176 679.10
- Siltausliitin osina 57 A | BJS10 1) 20 o 0177 654.00
s";‘e',""e” 8;&)’ 600V 600V 18 holkki + ruuvi + aluslevy EV6 0168 604.16
u'ssl 18 Nivelletty siltauslitin 70 A | BJP10 0174 451.22
Saasteaste 3 19 Yleismallinen siltausliitin 50 A [ BJDP1  (1)(2) jeotus 10 <-> jaotus 16 0179 623.03
Virta 70 A | BJDP3 (1)) jaotus 10 <-> jaotus 12 0179 625.05
Nimellinen [ 57A [ 65A [ 70A 20 Kampatyyppinensittauslitn -~ 70 A | PC10 10 -nap. 0163 315.26
Johtimenkoko 19 21 Suojalevy suojausmerkinnalléa | EP8 3 lohkoa 0163 428.20
Nimellinen / mitta__| 10 mm?/B6 | _6AWG | 6 AWG % . . EP10 4 lohkoa 0163 429.21
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Suojalevyn ruuvi VSP6 0163 433.15
it e Kirist - 21 22 Suojalevy suojausmerkinnélla | EPU6 0107 038.25
LA COVIENE || SS9 23 IDC siltaus 24 A | AD2,5 0114 205.20
12 mm 5,5-6 mm 1,2-1,4 Nm IP 20
47" .217" -.238" | 10.6-12.4 Ib.in. NEMA 1 N
Huom.
Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen 23
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.
R ’ R Katsoluettelonkohta "Tarvikkeetja
af merkinnat" ® (@)
ﬂﬂ Huom : (1) Erotuslevy SC vaaditaan néiden tarvikkeiden kaytt6a varten.
(2) Katso palstaa : "Eri sovellukset".
(3) Paatyosat ja erotuslevyt napsautetaan kiinni kiskoille.
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M 10/10.1

Jaotus 10 mm - 0,05 (.394")

M 10/10.C

Jaotus 10 mm - 0,05 (.394")

M 10/10.RTS

Jaotus 10 mm - 0,05 (.394")

VO  0198368.17
VO 0199 302.07
VO 0199 305.02
@  0114776.23
@  0114777.24
0113 003.10

0123 003.12

0103 020.23

0103 233.21

VO 0193 003.11
0118 707.03

0128 707.05

VO  0198707.04
0114 202.25
0114 825.05
0103 619.04
0103 620.01
0116 795.11
VO 0196 795.12
0187 312.14
0176 816.12
0163 043.21
0163 261.00
0163 262.01
0007 865.26
0167 860.01
0173 611.21
0173 612.22
0173 613.23
0173 614.24
0173 615.25
0176 675.04
0176 676.05
0176 677.06
0176 678.17
0176 679.10
0163 060.06
0168 604.16
0174 451.22
@@ 0179 623.03
4)©2) 0179 625.05
0163 315.26

0163 428.20

0163 429.21

0163 433.15

0107 038.25

0114 205.20

o

EEEEEEEEEEE

© @ ©

VO 0198 368.17
VO 0199 302.07
VO 0199 305.02
@)  0114776.23
@)  0114777.24
0113 003.10
0123 003.12
0103 020.23
0103 233.21
VO 0193 003.11
0118 707.03
0128 707.05
VO 0198 707.04
0114 202.25
@)  0114825.05
(3) c> 0103 619.04
(3) wr 0103 620.01
0116 795.11
VO 0196 795.12
0187 312.14
0176 816.12

0163 315.26

0107 038.25
0114 205.20

@

VO  0198368.17
VO 0199 302.07
VO 0199 305.02
@  0114776.23
@  0114777.24
0113 003.10
0123 003.12
0103 020.23
0103 233.21
VO 0193 003.11
0118 707.03
0128 707.05
VO  0198707.04
0114 202.25
0114 825.05
0103 619.04
0103 620.01
0116 795.11
VO 0196 795.12
0187 312.14
0176 816.12

o

0163 315.26

0107 038.25
0114 205.20

Huom :(2) Katso palsta: "Erilaiset sovellukset". (3) Paatyosat ja erotuslevyt napsautetaan kiinni kiskoille.
(4) Naiden tarvikkeiden kaytto edellyttad kiintedn erottimen poistamista.

Harmaa () 0115 261.20 | Harmaa () 0115 228.27 | Harmaa [.) 0115 572.10

BeigeVO [) 0195 261.21 | Beige VO 1) 0195 228.20

M 10/10 erottimella. M10/10joustavallakoestusiitannalls, | M 10/10 tyhjéilta ylamerkint-

halk.2,5mm/.10" litantaé varten. pinnalla.
A @ CENNG@ C€ nimikeM10/10
Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro Tuoten:ro Erilaisetsovellukset

0118 368.16 0118 368.16 0118 368.16
0103 312.20 0103 312.20 0103 312.20
0128 368.10 0128 368.10 0128 368.10
0103 062.21 0103 062.21 0103 062.21
0103 125.15 0103 125.15 0103 125.15
0103 126.16 0103 126.16 0103 126.16

Riviliittimet 10/10.C
on varustettu
koestusliittimelld, halk.
2,5 mm/.10" liitdntéja
varten.

BJDP1 mahdollistaa
liitdnnén sarjan "M"
riviliittimen kanssa,
jaotus 16 mm.

BJDP3 mahdollistaa
liitdnnén sarjan "M"
riviliittimen kanssa,
jaotus 12 mm.

11
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12

Huom:

(1) Paatyerotuslevytnapsautetaankiinnikiskoihin.

Vakiovirtaliittimet M 16/12... van Ml Tuotenro
Silmukkaliittimin Jaotus 12mm -0,1 (473") Vakiolohkot
455 1.79" Harmaa 0 M1e/12 0115 129.14
> s DIN1-3 Sininen £ M16/12N 0125 129.16
Keltainen L M16/12 0105 129.23
. ﬁ;‘E Beige VO L) M16/12.vo 0195 129.15
3 “’:IN Sininen VO ) M16/12.N.VO 0199 005.21
o
2l -
] 28
Riviliitin 12 mm vakiolohko
erottimella. 0115 129.14
AE OO ©® 4@ G.LICE
Tarvikkeet Mall Tuoten:ro
1 Paatylevy harmaa | FEM12 paks. 3,0 mm 0118 618.01
sininen | FEM12 paks. 3,0 mm 0128 618.03
keltainen | FEM12 paks. 3,0 mm 0103 065.24
beige | FEM12V0 VO peks. 3,0 mm 0198 618.02
sininen | FEM12V0 VO paks. 3,0 mm 0199 303.00
2 Paatyerotuslevy harmaa | SCF12 paks. 3,0 mm 0113 102.10
beige | SCF12V0 VO paks. 3,0 mm 0193 102.11
3 Paatyerotuslevy harmaa | SCFM6 (1) paks. 3,0 mm 0114 825.05
4 Paétyerotuslevy harmaa | SCFEX1 1) o paks. 2,4 mm 0103 619.04
5 Paatyerotuslevy harmaa | SCFEX3 1) paks. 2,4 mm 0103 620.01
6 Paatyerotuslevy harmaa | SCFCV 1.2 paks. 3,0 mm 0116 795.11
kansi CPV:t4 varten beige | SCFCV 1.2 VO VO paks. 3,0 mm 0196 795.12
7 Suojakansi CPM (SCF12..,SCFM6varten) 0187 312.14
8 Suojakansi CPV 1.2 (SCFCV1.2...varten) 0176 816.12
9 Koestusliitin AL2 hak. 2,0 mm 0163 043.21
5 AL3 hak. 3,0 mm 0163 261.00
AL4 hak. 4,0 mm 0163 262.01
10 Koetuspistoke FC2 hak. 2,0 mm 0007 865.26
FC4 hak. 4,0 mm 0167 860.01
11 Koottu 76 A | BUM 12 ) 2 1ep. 0179 618.16
siltausliitin 76 A | BUM 12 2) 3 mp 0179 619.17
(ImanIP20kosketussuojausta) 76 A | BJM 12 © 4 1ep. 0179 620.14
76 A | BUM 12 ) 5 mp 0179 621.01
76 A | BUM 12 ) 10 Mo 0179 622.02
W 12 Koottu 76 A | BJMI 12 ) 2 1ep. 0179 626.06
Patypuist 1L paks.9 BADL VO 0199 408.02
Peourin S:ks__grq':]m BAM 0103 002.26 siltauslittin 76A [BIMI12 @) 3 o 0179 628.10
Kisko -~ 35x 7 5x1 PR30 ricahon 0173 220.05 (IP20kosketussuojauksella) 76 A | BJMI 12 2) 4 1ep 0179 629.11
Kisko 1r 35x15x23 PR4 0168 500.12 ;g 2 gjm: :g (g) 18 R g:;g gg?-;g
Kisko 17 35x15x1,5 PR6 reiaron 0101598.26 L @ i .
Kisko C> 32x15x15 PR1Z2 0163 050.04 13 S|Itau_sI||t|n osina 57 A | BJS 12 ) 20 +ep 0177 653.07
Muut paétypuristimetjakiskot: Katso luettelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnat" ho".(kl + .I’UUVI + alus.l.e.Vy EV12 . . 0168 664.11
14 Yleismallinen siltausliitin 95 A | BJDP2 (2)(3) jaotus 12 <-> jaotus 16 0179 624.04
Faai 70 A | BJDP3 (2)(3) jactus 12 <-> jaotus 6-6,5-8 tai 10 0179 625.05
Ominaisuudet 15 Suojalevy suojausmerkinnalléa | EP10 3 lohkoa 0163 429.21
Johtimenkoko EP12 4 lohkoa 0163 430.26
IEC UL CSA Suojalevynruuvi VSP12 0163 432.14
NFC DIN 16 Suojalevy suojausmerkinnalla | EPU6 0107 038.25
Simida Yisisikenen| 0,5-25 mm? | 18-6 AWG 8-4 AWG
fiin issikeinen| 0,5-16 mm?2 | 18-6 AWG 8-4 AWG
Jéannite
Nimellinen 800 V 600 V 600 V
Pulssi 8 kV
Saasteaste 3
Virta
Nimellinen [ 8A [ 8A [ 100A
Johtimenkoko
Nimellinen / mitta [ 16 mm2/B7 |  6AWG | 4 AWG
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
14 mm 5,5 mm 1,2-1,4 Nm IP 20
.55" 22" 10.6-12.4 Ib.in NEMA 1
Huom.
Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjénnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.
R _
) gﬂ R Katsoluettelonkohta"Tarvikkeetja
’a merkinnat" | G9) (@) @9

(3) Katso palsta: "Erilaisiasovelluksia".
(2)Naidentarvikkeidenkaytto edellyttaa erottimen poistamista.  (4) Kéyté kahta tarraa EPUG (jaotus 12 mm).




T01012

M 16/12.C

Jaotus 12mm~-0,1(.473")

Harmaa [) 0115 210.21
BeigeV0 1) 0195 210.22

12 mm:n lohko varustettuna
Joustavalla koestusliitdnnélla,
halk.. 2,5 mm, litédntaa varten.

L\ ce
Tuoten:ro

0118 618.01
0128 618.03
0103 065.24
VO 0198 618.02
VO 0199 303.00
0113 102.10
VO 0193 102.11
(1)  0114825.05
(1) c_> 0103 619.04
(1) Lr 0103 620.01
0116 795.11
VO 0196 795.12
0187 312.14
0176 816.12

0107 038.25

Tuoten:ro

Huom : (1) Paatyerotuslevyt napsautetaan kiinni kiskoille.

Tuotenro

Tuoten:ro

Tuoten:ro

Tuoten:ro

Erilaisia sovellutuksia

M 16/12.C - riviliittimet
on varustettu
koestusliittimelld,
halk.2,5 mm/.10",
liitdntdja varten.

BJDP2 mahdollistaa
litdnndn "M"-sarjan
riviliittimeen, jaotus
16 mm.

BJDP3 mahdollistaa
litdnndn "M"-sarjan
riviliittimeen, jaotus
6-65-8tai 10 mm.
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Vakioriviliittimet M 35/16...
Silmukkaliittimin Jaotus 16 mm 49 1.93"
-0,1(.630")
Co r DIN1-3
La |
8% |0
<9l
o .
[ - &
J|w
]
Kiskon keskikohta &= .| 22 866"
s ur 27 1.06"
Riviliitin 16 mm vakiolohko erotuksella. 0115 124.07
s @O ® ke @  G.L|CE
Vaéri Malli Tuoten:ro
Harmaa ) M35/16 0115 124.07
Sininen 3 M35/16.N 0125 124.01
Keltainen ) M35/16 0105 124.16
Beige VO ) M 35/16.v0 0195 124.00
Sininen VO ) M 35/16.N.VO 0199 006.22
Ominaisuudet
Johtimenkoko
Pédtypuist L paks.9mm BADL VO 0199 408.02 IEC UL/CSA
Pétypuristin paks.9,1mm BAM 0103 002.26 NFC DIN
Kisko -~~~ 35x7,5x1 PR30 reikéahiola 0173 220.05 | Simudea- Yksisiikeinen| 1-50 mm? 10-0 AWG
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12 | iiin Moniséikeinen 1-35 mm? 10-1 AWG
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikihola 0101598.26
Kisko Co> 32x15x1,5 PR1Z2 0163 050.04
Muut péétypuristimetjakiskot : Katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnat". Jannite
Nimellinen 800 V 600 V
Huom. Pulssi 8 kV
Joidenkin tarvikkeiden kdytté saatta alentaa rivilittimen | Saastutusaste 3
nimellisjénnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta. Virta
Nimellinen [ 125 A [ 150 A [ [ [
. s Johtimenkoko
BJDP1 mahdollistaa liitdnndn"M"-sarja riviliittimen kanssa, Nl oK 3 =TES AW
jaotus 6 tai 6,5 tai 8 tai 10 mm. imelinen / Koko _|__35 mr/ | G | | |
Kuorimis- Suositeltu Suositeltu Suojaus
BJDP2 mahdollistaa liitinnén "M"-sarjan riviliittimen kanssa, pituus ruuvitaltta | kiristysmomentti
Jjaotus 12 mm. 17 mm 6,5-7 mm 2,8-3 Nm 1P20
.669" .255" - .276" | 24.9-26.7 Ib.in NEMA 1
Varusteet Malli Tuoten:ro
Paatylevy harmaa | FEM16 paks. 3,0 mm 0118 233.27
sininen | FEM16 paks. 3,0 mm 0128 233.21
keltainen | FEM16 paks. 3,0 mm 0103 061.20
beige | FEM16V0 VO peks. 3,0 mm 0198 233.20
sininen | FEM16V0 VO paks. 3,0 mm 0199 304.01
Paatyerotuslevy harmaa | SCF16 paks. 3,0 mm 0113 101.17
beige | SCF16.vO VO paks. 3,0 mm 0193 101.10
Paatyerotuslevy harmaa | SCFCV1.2 (1) paks. 3,0 mm 0116 795.11
CPV:n kantta varten beige | SCFCV1.2V0 VO (1) paks. 3,0 mm 0196 795.12
Péaatyerotuslevy harmaa | SCFEX1 (1) peks. 2,4 mm 0103 619.04
Paatyerotuslevy harmaa | SCFEX3 (1) peks. 2,4 mm 0103 620.01
Suojakansi CPM (SCF16...varten) 0187 312.14
Suojakansi CPV1.2 (SCFCV1.2..varten) 0176 816.12
Koestusliitin AL4 hak. 4,0 mm 0168 237.05
Koestuspistoke FC2 hak. 2,0 mm 0007 865.26
FC4 hak. 4,0 mm 0167 860.01
Koottu 125 A | BUM16 ) 2 mep 0179 613.01
siltausliitin 125 A | BUM16 ) 3 mep 0179 614.02
(imanIP20kosketussuojausta) 125 A | BJM16 ) 4 1ep. 0179 615.03
125 A | BUM16 ) 5 1o 0179 616.04
125 A | BUM16 ) 10 o 0179 617.05
Koottu 110 A | BUMI16 () 2 1 0206 217.00
siltausliitin 110 A | BJMI16 ) 3 ep 0206 218.11
(IP20kosketussuojauksella) 110 A | BUMI16 ) 4 rep 0206 219.12
110 A | BUMI16 ) 5 1o 0206 220.17
110 A | BUMI16 ) 10 o 0206 221.04
Siltausliitin osina 125 A | BJS16 () 10 o 0168 238.16
EV16 0179 627.07
Yleismallinen siltausliitin 50 A | BJDP1 (2)(3)jaotus 16 <->jaotus 6-6,5-81ai 10 0179 623.03
95 A | BJDP2 (2)(3)iactus 16 <->jaotus 12 0179 624.04
Suojalevy suojausmerkinnélla | EP12 3 lohkoa 0163 430.26
EP16 4 lohkoa 0163 431.13
Suojalevyn ruuvi VSP16 0173 147.20
R 15 Maadoituksen tunnistus IDT16 0168 689.13
) ’ﬂﬂu R Katso "Tarvikkeet ja (@) @ ®
merkinna uom : aatyerotuslevyt napsautetaan kiinni kiskoon.
[/ kinnat" | H 1) Pa3 | kiinni kisk
(2) Naiden tarvikkeiden kayttd edellyttdd erotuksen poistamista.
3) Katso palsta "Erilaisia sovelluksia" edellisilla sivuilla.




T01014

Vakioriviliittimet
Silmukkaliittimin
C> 1r DIN1-3

Péatypuristin paks.9,1mm BAMH 0114 836.00
Pétypuist s paks.12mm BADH 0116 900.27
Péityouist. C_> paks.12mm BAEH 0116 934.04
Kisko ~— 35x7,56x1 PR30 reiahiolla 0173 220.05
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 r 35x15x1,5 PR5 rekiahiola 0101598.26
Kisko Co> 32x15x1,5 PR1Z2 0163 050.04

Muut péétypuristimet ja kiskot : Katso luettelon kohtaa "Tarvikkeetjamerkinnat"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytt6 saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjénnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 Paatyosa harmaa
keltainen
beige
2 Paatyerostuslevy harmaa
2 beige

3 Paatyerotuslevy harmaa
CPV:n kantta varten beige
4 Suojakansi
5 Siltausliitin osina 192 A
192 A
192 A
192 A
Ruuvi BJS:saa varten
Aluslevy BJS:s&a varten
6 Suojalevy suojausmerkinnalla

Suojalevyn ruuvi

> gﬂ R Katsoluettelonkohta "Tarvikkeet ja
ﬂa merkinnat"

M 70/22...
Jaotus22mm-0,1(.866")
77,5 3.05"
N
Vi Y
= o N N
0| P03 | N
sl 3"
2l -
7/°8
]
Kiskon keskikohta C— ‘34«5 1.36"
+ -\ 3951.55"
Riviliitin 22 mm vakiolohko erotuksella. Kirista liitin 6 mm
kuusiokoloavaimella.
MNis & ® ® C€
Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa ) M70/22 0115 216.13
Sininen 3 MT70/22.N 0125 216.15
Beige VO ) M70/22.v0 0195 216.14
Ominaisuudet
Johtimen koko
IEC UL/CSA
NFC DIN
Simukder Vksiséikeinen| 16-95 mm? 4-00 AWG
fitin iséikei 16-70 mm? 4-00 AWG
Jéannite
Nimellinen 800 V 600 V
Pulssi 8 kV
Saasteaste 3
Virta
Nimellinen [ 192 A [ 175 A
Johtimenkoko
Nimellinen /Koko [~ 70 mm2/B11 | 00 AWG
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus tyovaline kiristysmomentti
25 mm 6 mm kuusiokoloav. 6-7 Nm 1P20
.98" 2% kuusiokoloavain 53,4-62,3Ib.in NEMAT
Malli Tuoten:ro
FEM22 peks. 3,0 mm 0113 065.15
FEM22 paks. 3,0 mm 0103 881.14
FEM22V0 VO paks. 3,0 mm 0193 065.16
SCF22 paks. 3,0 mm 0113 851.16
SCF22V0 VO paks. 3,0 mm 0193 851.17
SCFCV4 1) paks. 3,0 mm 0116 797.13
SCFCV4 Vo VO (1) paks. 3,0 mm 0196 797.14
CPV4 (SCFCVA...varten) 0176 791.21
BJS22 (2) 2 1ep 0173 316.21
BJS22 (2) 3 1ep 0173 317.22
BJS22 (2) 5 mp 0173 318.03
BJS22 (2) 10 o 0173 319.04
VSJ51 0173 320.01
RDJ51 0173 331.20
EP223 3 lohkoa 0173 327.24
EP224 4 lohkoa 0173 328.05
VSP22 0173 323.20
@

Huom :(1) Paatyosat ja erotuslevyt napsautetaan kiinni kiskoihin.
(2) Naiden varusteiden kayttd edellyttéaa valiseinan loveamista.
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T01015

Vakioriviliittimet
Silmukkaliittimin
c> w DIN1-3

Pédtypuristin paks.9,7mm BAMH 0114 836.00
Patypuist C_> paks.12mm BAEH 0116 934.04
Padtypuist L paks.12mm BADH 0116 900.27
Kisko ~— 35x7,5x1 PR30 rekiahiola 0173 220.05
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 rekahiola 0101598.26
Kisko Co> 32x15x1,5 PR1Z2 0163 050.04

Muut pdétypuristimet ja kiskot : katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnét".

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kédytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 Sittauslitinosina 232A
S 22A
2 232A
232A
3 2 RuwiCHCM5,BJS:séivarten

3 AluslevyVSJ:sddvarten

Q

Katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat"

R R
14

1<

Kiskon keskikohta C— L 46 1.81"
T

LI 51 2,00

Riviliitin 26 mm vakiolohko. Péétylevylla. Kiristé liitin 6 mm:n
kuusiokoloavaimella.

M 95/26...
Jaotus 26 mm (1.02")
95,5
3.76"
5
513
°l 3
I:I :-)’ 0 &
© 2;
[ ‘J j

e © ce
Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa ) M95/26 0115 556.10
Sininen 3 M95/26.N 0125 556.12
Beige VO [J M 95/26.v0 0195 556.11
Ominaisuudet
Johtimenkoko

IEC UL CSA
NFC DIN

Simudear Yksisikeinen| 35-120 mm? 0000 AWG |000 AWG maxi

liin Moniséileinen | 35-95 mm?
Jannite
Nimellinen 1000 V 600 V 600 V
Pulssi 8 kV
Saasteaste 3
Virta
Nimellinen [ 2322A | 230A | 250A
Johtimen koko
Nimellinen / Koko |95 mm2/B12] 0000 AWG | 000 AWG

Kuorimis- Suositeltu Suositeltu Suojaus

pituus tyokalu kiristysmomentti
26 mm Bmmbkuusiokoloav. 8,5-9,5 Nm IP 10
1.02" .236" Allen Key 74-83 Ib.in

Malli Tuoten:ro
BJS261 (1) 2 Tep 0177 508.07
BJS261 (1) 3 o 0177 509.00
BJS261 (1) 5 1ep 0177 510.24
BJS261 (1) 10 +ep. 0177 511.11
VSJ51 0173 320.01
RDJ51 0173 331.20
® @

Huom: (1)Naidenvarusteidenkayttd edellyttéa valiseindnloveamista.

Siltausliitdnnan
asennus
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Muistiinpanot
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T01019

Riviliittimet MA 2,5/5.D2... MA 2,5/5.D2.1...
kaksikerroksiset Jaotus5mm+0,08(.200") Jaotus5mm-+0,08(.200")
silmukkaliittimin 65,5 2.57"
CoH r DIN1-3 3
e
E ©
N
N
Blos
o 0
J 0N
kiskon keskikohta C_> 33 1.30"
-1r 38 150"
Riviliitin 5 mm vakiolohko MA 2,5/5.D2 erottimella
ANE &O & @ o ce
Vaéri Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa {» MA 2,5/5.D2 0115 490.13 | Harmaa & MA 2,5/5.D2.1 0115 491.00
Sininen {» MA25/5.D2.N 0125 490.15 | Sininen & MA25/5.D2.1N 0125 491.02
Beige VO {»  MA 2,5/5.D2.V0 0195 490.14
Ominaisuudet Ominaisuudet
Peiypuisin  paks.9imm  BAMH 0114 836.00 | Johtimenkoko Johtimenkoko
Muut paétypuristimet : katso luettelon osa "Tarvikkeet ja merkinnét" IEC uL CSA IEC UL CSA
K@sko ~ - 35x75x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05 NFC DIN NFC DIN
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 016850012 Igyye  vieiene] 02-4 mm? | 22-12AWG | 20-12 AWG |Smie  viasienen| 02-4 mm? | 2212 AWG | 20-12 AWG
Kisko 11 35x15x1,5 PR5 reikaainioin0101598.26 |, oniéikenen| 0,22-2,5 mm? |_22-12 AWG | 20-12 AWG | in isikeinen| 0,22-2,5 mm2 | 22-12 AWG | 20-12 AWG
Kisko Co> 32x15x1,5 PR1Z2 0163 050.04
Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat"
Muut tarvikkeet: katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat" Jannite Jinnite
Nimellinen 630 V 300 V 300 V Nimellinen 630 V 300 V 300 V
Huom. Pulssi 8 kV Pulssi 8 kV
Joidenkin tarvikkeiden kédyttd saattaa alentaa riviliittimen | Saasteaste 3 Saasteaste 3
nimellisjdnnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta. Virta Virta
Nimellinen | 24 A | 20 A | 25 A Nimellinen | 24 A | 20 A | 25 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen / koko [ 25mm2/A3 | 12AWG | 12 AWG Nimellinen / koko [ 25mm2/A3 [ 12AWG | 12 AWG
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta | kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kisitysmomentti
9 mm 3,5 mm 0,4-0,6 Nm IP20 9 mm 3,5 mm 0,4-0,6 Nm IP20
.354" .138" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1 .354" .138" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
1 Paatylevy harmaa | FEM6D peks. 1,0 mm 0118 499.23 | FEM6D paks. 1,0 mm 0118 499.23
1 sininen | FEM6D paks. 1,0 mm 0128 499.25 | FEM6D paks. 1,0 mm 0128 499.25
beige | FEM6D VO VO paks. 1,0 mm 0198 499.24 | FEM6D VO VO paks. 1,0 mm 0198 499.24
2 Erotuslevy harmaa | SCMA5D peks. 1,0 mm 0116 720.21
3 Koestusliitanta AL2 (1) hak 2,0 mm 0164 950.00 | AL2 hak. 2,0 mm 0164 950.00
%!Q 4 Koestuslaite DCV vihrea 0173 058.02 | DCV vihrea 0173 058.02
i'E 2 5 Koestuspistoke FC2 ®) hak 2,0 mm 0007 865.26 | FC2 @) hak. 2,0 mm 0007 865.26
3 6 Koottu 24 A | BUM5D (1) 2 e 0176 226.22 | BJM5D 2) 2 mp 0176 226.22
siltausliitin 24 A | BUM5D (1) 3 0176 227.23 | BJM5D 2) 3 mp 0176 227.23
4 (imanIP20kosketussuojausta) 24 A | BJM5D (1) 4 1ep 0176 228.04 | BJM5D 2) 4 e 0176 228.04
24 A | BUM5D (1) 5 ep 0176 229.05 | BJM5D ) 5 1ep. 0176 229.05
24 A | BUM5D 1) 10 o 0176 230.02 | BJM5D 2) 10 Mo 0176 230.02
6 7 Koottu 24 A | BJMISD (1) 2 1ep 0176 736.21 | BJMISD 2) 2 1ep. 0176 736.21
5 siltausliitin 24 A | BJMISD (1) 3 e 0176 737.22 | BJMISD 2) 3 mp 0176 737.22
(IP20kosketussuojauksella) 24 A | BJMISD (1) 4 1ep. 0176 738.03 | BUMISD 2) 4 T1ep. 0176 738.03
24 A | BJMISD (1) 5 1ep. 0176 739.04 | BJMISD 2) 5 1ep. 0176 739.04
24 A | BJMISD (1) 10 +ep. 0176 740.11 | BJMISD ) 10 Mo 0176 740.11
8 Siltausliitin osina 24 A | BJS5D (1) 20 ep 0177 651.05 | BJS5D 2 20 1ep 0177 651.05
ruuvi + aluslevy + hylsy EV5D 0176 260.10 | EV5D 0176 260.10
9 Kampatyyppinensittauslitn -~ 30 A | PC5 2 1ep. 0113 542.10 | PC5 2 e 0113 542.10
30A | PC5 10 o 0113 544.12 | PC5 10 o 0113 544.12
Paatysuoja EIP 0113 550.24 | EIP 0113 550.24
10 Pystysuora siltausliitin ITVS 0176 259.13 | ITV5S 0176 259.13
11 Maadoitusliitin CBMS5D peks. 0,5 mm 0173 530.24 | CBM5D paks. 0,5 mm 0173 530.24
11
R y
’aa R Katsoluettelon kohta "Tarvikkeet ja
merkinnét" Lohkonsiila  (12) Lohkonpaalia Lohkonsvula  (12) Lohkonpéala
Note : (1) Erotuslevy SC vaaditaan naiden tarvikkeiden kaytt6a varten.
(2) Naiden tarvikkeiden kaytto edellyttaa kiintean erottimen poistamista.
(3) Lohkoa varten, joka on varustettu koestusliittimella AL2.
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T01020

Riviliitin MA 2,5/5.D1.1...
kaksikerroksinen Jaotus 5 mm +0,08(.200")
Silmukkaliittimin
CH 1r DIN1-3
Rl
-
MA2,5/5.D2.1pystysuorallaliténnéliéjaerottimellaalemmaliatasolla.
ANE ©O g3
Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa & MA 2,5/5.D1.1 0115 530.12
Sininen & MA 2,5/5.D1.1N 0125 530.14
Ominaisuudet
Patypuisin -~ paks.9,1mm BAMH 0114 836.00 | Johtimenkoko
Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta"Tarvikkeet ja merkinnat" IEC UL CSA
Kisko ~—~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin 0173 220.05 NFC DIN
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12 | sinuide Yisisikenen| 0,2-4 mm2 | 22-12 AWG | 20-12 AWG
Kisko 1r 35x15x 1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26 | iin isékeinen [ 0,22-2,5 mm? | 22-12 AWG 20-12 AWG
Kisko Co» 32x15x1,5 PR1Z2 0163 050.04
Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnét"
Muuttarvikkeet: katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnét" Jinnite
Nimellinen 630 V 300 V 300 V
Huom. Pulssi 8 kV
Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen | Saasteaste 3
nimellisjénnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta. Virta
Nimellinen [ 24A [ 20A | 25A [
Johtimenkoko
Nimellinen /koko [ 25 mm2/A3 [ 12AWG | 12AWG [
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9 mm 3,5 mm 0,4-0,6 Nm IP20
.354" .138" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro
1 Paatylevy harmaa | FEM6D paks. 1,0 mm 0118 499.23
sininen | FEM6D paks. 1,0 mm 0128 499.25
beige | FEM6D VO VO peks. 1,0 mm 0198 499.24
2 Koestusliitin AL2 ®) hak. 2,0 mm 0164 950.00
3 Koestuslaite DCV vihrea 0173 058.02
4 Koestuspistoke FC2 ) hak. 2,0 mm 0007 865.26
5 Kootu 24A | BIMSD  (1)(3) 2 1 0176 226.22
siltausliitin 24A | BUM5D MG 3 0176 227.23
(ImanlP20kosketussudiausts)  24A | BJM5D ME) 4 ep 0176 228.04
24A | BUM5D ME) 5 o 0176 229.05
24A | BUM5D 1)@3) 10 o 0176 230.02
6 Kootu 24A | BJMISD ME) 2 0176 736.21
sittausliitin 24A | BJMISD ME) 3 0176 737.22
(IP20kosketussuojauksela) 24A | BJMISD ME) 4 ep 0176 738.03
24A | BJMISD ME) 5 o 0176 739.04
24A | BJMISD M@A) 10 o 0176 740.11
7 Sitauslitinosina 24A | BJS5D ME) 20 1ep 0177 651.05
ruuvi+aluslevy+holkki EV5D 0176 260.10
8 Kampatyyppinensitauslitn ~ 30A | PC5 2 0113 542.10
30A | PC5 10 o 0113 544.12
Paatysuoja EIP 0113 550.24
9  Maadoituslitin CBMS5D peks. 0,5 mm 0173 530.24
9
AP R
’ R Katsoluettelonkohta "Tarvikkeet ja
merkinnét" | (f0) Lohkon sivuila(2) Lohkon paaila
Huom :(1) Naiden tarvikkeiden kayttdedellyttad kiintedn erottimen poistamista.
(2) Lohkoa varten, joka on varustettu koestusliittimella AL2.
(3) Vain alempaa kerrosta varten.




T01021

Riviliittimet
kaksikerroksiset
silmukkaliittimin

CHo 1r DIN1-3

Péatypuristin paks.9,1mm

BAMH
Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnét"

0114 836.00

Kisko ~—~ 35x7,5x 1 PR30 reiahon 0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 r 35x15x1,5 PR5 ricahon 0101598.26
Kisko Co> 32x15x1,5 PR1Z2 0163 050.04

Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat"
Muut tarvikkeet: katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjénnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilté.

Tarvikkeet
1 Paatylevy harmaa
1 %’a sininen
i@ beige
5 2 Erotuslevy harmaa
beige
3 Paatyerotuslevy harmaa
D 4 beige
s 4 Koestusliitin
5 Koestuslaite
6 Koestuspistoke
5
7 Koottu 32A
6 siltausliitin 32A
(imanlIP20kosketussuojausta) 32 A
32A
7 32A
8 Koottu 32A
2 % siltausliitin 32A
9 (P20kosketussuojauksela) 32 A
2) 32A
() 32A
10 8 Yhdistéjalevy 35A
9 Siltausliitin osina 32A
11 ruuvi + aluslevy + holkki
y 10 Nivelletty siltausliitin 35A
11 Kampatyyppinensiltauslitn -~ 35 A
12 12 IDC siltaus 24 A
13 Pystysuora liitdnta
14 Maadoitusliitin
13
14
\ R R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja
) a merkinnat"
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M 4/6.D2... M 4/6.D2.1...
Jaotus6mm+0,05(.238") Pas 6 mm +0,05 (.238")
65,5 2.57"
g
36w
o
HE
< =
Ol
@ @
J o0 N
)
kiskon keskikohta C> 33 1.30"
~1r 38 1.50"
Riviliitin 6 mm vakiolohko. M 4/6.D2 erottimella.

AE & ® GLICEME & ® G.L|CE
Vaéri Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa {» M4/6.D2 0115 271.22 | Harmaa & M4/6.D2.1 0115 126.01
Beige VO {» M 4/6.D2.V0 0195 271.23 | Sininen & M4/6.D2.1.N 0125 126.03

Beige VO {» M 4/6.D2.1.V0 0195 126.02
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko Johtimenkoko
IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN

Simukder Yksisiikeinen|  0,2-4 mm?2 22-12 AWG 24-12 AWG | Simukde- Yksisgkeinen|  0,2-4 mm? 22-12 AWG 24-12 AWG
litin Moniséikeinen| 0,22-4 mm?2 22-12 AWG 24-12 AWG | litn iséikeinen| 0,22-4 mm?2 22-12 AWG 24-12 AWG
Jannite Jannite
Nimellinen 800 V 600 V 300V NImellinen 800 V 600 V 300 V
Pulssi 8 kV Pulssi 8 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen [ 32A [ 20A [ 25A Nimellinen [ 32A [ 20A [ 25A
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimellinen/ koko [ 4mm2/A4 | 12AwG | 12AWG Nimellinen /koko [ 4mm2/A4 | 12AWG | 12AWG

Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus

pituus ruuvitaltta  |kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
8,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm P20 8,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm 1P20
.33" .157" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1 .33" .157" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1

Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM6D paks. 1,0 mm 0118 499.23 | FEM6D paks. 1,0 mm 0118 499.23
FEM6D paks. 1,0 mm 0128 499.25 | FEM6D paks. 1,0 mm 0128 499.25
FEM6D VO paks. 1,0 mm 0198 499.24 | FEM6D VO paks. 1,0 mm 0198 499.24

SCM6D 0113 482.05 | SCM6D 0113 482.05
SCMé6D VO 0193 482.06 | SCM6D VO 0193 482.06
SCF6D paks. 1,0 mm 0118 495.17 | SCF6D paks. 1,0 mm 0118 495.17
SCF6D VO paks. 1,0 mm 0198 495.10 | SCF6D VO paks. 1,0 mm 0198 495.10
AL2 (1) hak. 2,0 mm 0163 070.00 | AL2 hak 2,0 mm 0163 070.00
AL3 (1) hak. 3,0 mm 0163 261.00 | AL3 hak 3,0 mm 0163 261.00
DCG harmaa 0163 218.05 | DCG harmaa 0163 218.05
FC2 (©)] hak. 2,0 mm 0007 865.26 | FC2 @) hak. 2,0 mm 0007 865.26
BJM6D (1) 2 1ep 0173 515.11 | BUJM6D 2 2 Tep. 0173 515.11
BJM6D (1) 3 o 0173 516.12 | BUM6D ) 3 e 0173 516.12
BJM6D (1) 4 1ep. 0173 517.13 | BUM6D 2 4 rep. 0173 517.13
BJM6D 1) 5 1ep. 0173 519.25 | BUM6D 2 5 1ep 0173 519.25
BJM6D 1) 10 +ep. 0173 520.22 | BUM6D 2 10 +ep 0173 520.22
BJMI6D (1) 2 1ep. 0179 668.20 | BJMI6GD 2 2 1ep. 0179 668.20
BJMI6D 1) 3 1ep 0179 669.21 | BJMI6GD ) 3 1o 0179 669.21
BJMI6D (1) 4 ep. 0179 670.26 | BJMI6D ) 4 ep. 0179 670.26
BJMI6D (1) 5 mep 0179 671.13 | BJMIGD ) 5 1ep 0179 671.13
BJMI6D (1) 10 ep 0179 672.14 | BJMI6D ) 10 +ep 0179 672.14
EL6 0173 627.21 | EL6 0173 627.21
BJS61 M4 10 o 0168 485.27 | BJS61 2)4) 10 Mo 0168 485.27
EV6D 0168 400.16 | EV6D 0168 400.16
BJP61 0167 225.20 | BJP61 0167 225.20
PC61 10 +ep 0163 311.22 | PC61 10 +ep 0163 311.22
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
ITV6 0168 962.04 | ITV6 0168 962.04
CBM5D paks. 0,5 mm 0173 530.24 | CBM5D paks. 0,5 mm 0173 530.24

@ Lohkon sivuila

() Lohkon paslia

@ Lohkon sivut @ Lohkon paalla

Huom :(1)Erotuslevy SC vaaditaan néiden tarvikkeiden kéytt6a varten. (2) Naiden tarvikkeiden kaytto edellyttaa kiintean
erottimen poistamista. (3) Lohkoa varten, joka on varustettu koestusliittimella AL2. (4) Katso kohta "Tarvikkeet
napojen muunlaisen konfiguraation suhteen.

a merkinnat"




T01024

Riviliittimet M 6/8.D2 M 6/8.D2.1
kaksikerroksiset Jaotus8mm \ Jaotus8mm +0,05(315")
. . +0,05 (.315") 88 5.38
silmukkaliittimin
CH 1r DIN1-3
=2
8%s
™
ol 7
%ok
J “]“'
kiskon keskikohta C— 46 1.81"
s 51 2"
Riviliitin 8 mm vakiolohko. M 6/8.D2 erottimella.
NE @ celme © ce
Vari Malli Tuoten:ro Véri Malli Tuoten:ro
Harmaa s M6/8.D2 0115501.12 | Harmaa s  Me6/8.D2.1 0115 497.06
Beige VO s M 6/8.D2.V0 0195 501.13
Ominaisuudet Ominaisuudet
Patypuristin paks.9,1mm BAMH 0114 836.00 | Johtimenkoko Johtimenkoko
Muut péétypuristimet : katso luettellon kohta "Tarvikkeetja merkinnat" IEC UL CSA IEC UL CSA
Kisko ~—~ 35x7,5x1 PR30 reicahion 0173 220.05 NFC DIN NFC DIN
Kisko 15 35x15x2,3 PR4 0168 500.12 | s Yksisgikeinen| 0,5-10 mm?2 18-8 AWG 8 AWG Max. | Simka Yksisgkeinen| 0,5-10 mm? 18-8 AWG 8 AWG Max.
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 rekiahon 0101598.26 | iin Moniséikeinen|  0,5-6 mm? 18-8 AWG | 8 AWG Max. |iiin Monisiikeinen|  0,5-6 mm? 18-8 AWG | 8 AWG Max.
Kisko Co> 32x15x1,5 PR1Z2 0163 050.04
Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat"
Muut tarvikkeet : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat" Jannite Jinnite
Nimellinen 800 V 600 V 600 V NImellinen 800 V 600 V 600 V
Huom. Pulssi 8 kV Pulssi 8 kV
Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen | Saasteaste 3 Saasteaste 3
nimellisjénnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta. Virta Virta
Nimellinen [ 41 A [ 50 A [ 45A Nimellinen [ 41A [ 50 A [ 45 A
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimellinen / koko [ 6mm2/A5 |  8AWG | B8AWG Nimellinen / koko [ 6mm2/A5 |  8AWG | B8AWG
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
12 mm 4-5 mm 0,8-1 Nm IP 20 12 mm 4-5 mm 0,8-1 Nm IP 20
47" .157"-.197" 7.1-8.9 Ib.in NEMA 1 47" .157"-.197" 7.1-8.9 Ib.in NEMA 1
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
1 1 Paatylevy harmaa | FEM8D1 paks. 1 mm 0116 656.25 | FEM8D1 paks. 1 mm 0116 656.25
harmaa | FEM8D2 paks. 4 mm 0116 657.26 | FEM8D2 paks. 4 mm 0116 657.26
beige VO | FEM8D1 paks. 1 mm 0196 656.26
2 Erotuslevy harmaa | SCM6 0113 003.10
3 Koestusliitin AL2 1) hak. 2 mm 0163 043.21 | AL2 hak. 2 mm 0163 043.21
> AL3 1) hak. 3 mm 0163 261.00 | AL3 hak. 3 mm 0163 261.00
9 AL4 1) hak. 4 mm 0163 262.01 | AL4 hak. 4 mm 0163 262.01
) 3 4 Koestuspistoke FC2 hak. 2 mm 0007 865.25 | FC2 hak. 2 mm 0007 865.25
iw FC4 hak. 4 mm 0167 860.01 | FC4 hak. 4 mm 0167 860.01
5 Koottu 41 A | BUM8 (1) 2 0168 520.05 | BJM8 ) 2 e 0168 520.05
siltausliitin 41 A | BUM8 (1) 3 0168 521.22 | BJM8 ) 3 0168 521.22
4 (ilmanIP20kosketussuojausta) 41 A | BJM8 1) 4 1ep 0168 522.23 | BJM8 2 4 1ep 0168 522.23
41 A | BUM8 1) 5 o 0168 523.24 | BJM8 ) 5 rep 0168 523.24
41 A | BUM8 (1) 10 o 0168 974.00 | BJM8 ) 10 o 0168 974.00
Koottu 41 A | BJMI8 1) 2 0176 669.16 | BJMI8 2 2 Tep. 0176 669.16
siltausliitin 41 A | BJMI8 1) 3 1ep 0176 670.13 | BJMI8 2) 3 | 0176 670.13
(IP20kosketussuojauksella) 41 A | BJMI8 1) 4 o 0176 671.00 | BJMI8 2 4 1ep. 0176 671.00
41 A | BJMI8 1) 5 o 0176 672.01 | BJMI8 ) 5 mp 0176 672.01
41 A | BJMI8 1) 10 o 0176 673.02 | BJMI8 ) 10 rep 0176 673.02
6 Siltausliitin osina 41 A | BJS8 1 ® 20 1ep. 0174 789.05 | BJS8 ®) 20 +ep 0174 789.05
7 Nivelletty siltausliitin 50 A | BJP82 0163 169.04 | BJP82 0163 169.04
R Katsoluettelonkohtaa "Tarvikkeet ja
merkinnét' [@ (D Lohkon siwila @ @ Lohkon sivuila
Huom.:(1) Erotuslevy SC vaaditaan naiden tarvikkeiden kayttéa varten. (2) Néiden tarvikkeiden kaytto edellyttaa
kiinteén erottimen poistamista. (3) Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat "selvittdaksesi napojen

muut konfiﬁuraatiot.
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T01031

Kolmikerroksisetriviliittimet
silmukkaliittimin
1J DIN3

Paatypuristin  paks. 12 mm BADH V2 0116 900.27
Paatypuristin  paks. 9,1 mm BAMH VO 0194 836.01
Paatypuristin  paks. 9,1 mm BAMH V2 0114 836.00

Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat"
Kisko *— 35x7,5x1 PR3G2 0164 800.03
Kisko *— 35x7,5x1 PR3Z2 0174 300.17
Kisko *— 35x7,5x1 PR30 reikiaihioilla 0173 220.05
Kisko 1J 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko LJ 35x15x1,5 PR5 reikaaiioila 0101 598.26
Muut kiskot : katso luetelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat"

Muut tarvikkeet: katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat"

Huom.
Tarvikkeet
1 Paatylevy
2 Erotuslevy valkoinen
2 3 Koestusliitin
4 Koestuspistoke
G s 5 Koottu siltausliitin 32A
32A
4 32A
32A
32A
32A
@ 5 32A
6 32A
y 32A
6 Kampatyyppinen siltausliin
7 IDC siltaus 24A

7

R Katsoluettelonkohta"Tarvikkeet ja
merkinnat"

D4/6.T3
Jaotus 6 mm (.238")
90 3.54"
:,‘3
5]
[}
2
J
23
N
N
]

D 4/6.T1

Jaotus 6 mm (.238")
90 3.54"

s 72 2.83" 1 79,5 3.13"

kiskon keskikohta " I 43,4 1.70" kiskon keskikohta— L 43,4 1.70"

Riviliitin 6 mm vakiolohko. D4/6.T73 pystysuoralla vélikytkennélla.

s c € s c €
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
3 "lapisy6ttd"-piiria 6 keskenaan kytkettya liitinta
Hamea\0 &y D4/6.T3 0299 683.01 | MustaV0 & DA4/6.T1 0199 219.03
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko

IEC UL/CSA IEC UL/CSA
NFC DIN NFC DIN

Silmukka- 0,2-4mm? 22-12AWG Silmukka- 0,2-4mm? 22-12AWG
Yksisaikeinen 0,22-4mm?2 22-12 AWG Yksisaikeinen 0,22-4mm? 22-12AWG
liitin liitin
Monisdikeinen Monisdikenen
Jannite Jéannite
Nimellinen 500 V 300 V Nimellinen 500 V 300 V
Pussi 6 kV Puissi 6 kV
S 3 S 3
Virta Virta
Nimellinen [ 32 A [ 20 A Nimellinen [ 32 A [ 20 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko | 4 mm2/ A4 | 12 AWG Nimellinen / koko | 4 mm2/ Ad | 12 AWG

Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus

pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti

9,5mm 4mm 0,5-0,8Nm IP20 9,5mm 4mm 0,5-0,8Nm IP20

37" .16" 4.4-7.11b.in NEMA 1 37" .16" 4.4-7.11b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
Paatyosaa ei tarvita : suljettu lohko Paatyosaa ei tarvita : suljettu lohko
SCD (3) V2 0103 189.26
AL2 (2) (3) hak. 20mm 0167 319.06
FC2 (1) (3) hak. 20mm 0007 865.26
BJM62 (3) 2 -nap. 0173 217.26
BJM62 (3) 3 -nap. 0173 218.07
BJM62 (3) 4 nep. 0173 219.00
BJM62 (3) 5 -nap. 0173 221.22
BJM62 (3) 6 -nap. 0174 112.16
BJM62 (3) 7 -nap. 0174 113.17
BJM62 (3) 8 -nap. 0174 114.10
BJMG62 (3) 9 -nap. 0174 115.11
BJM62 (3) 0 -nap. 0173 226.27
PC61 0 -nap. 0163 311.22 | PC61 0 -nep. 0163 311.22
AD2,5 V2 0114 205.20 | AD2,5 V2 0114 205.20
@ RC65 tyhja (valkoinen, punainen, sininen) RC65 tyhja (valkoinen, punainen, sininen)

Huom : (1) Lohkoa varten, joka on varustettu AL2:lla. (2) Erotuslevy SCD vaaditaan naiden tarvikkeiden kayttamiseksi.
() Vain ylempéaa tasoa varten.
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T01046

Kolmikerroksiset
riviliittimet

+ kiskokosketin
silmukaliittimin

1J DIN3

Paatypuristin paks. 172 mmBADH V2 0116 900.27
Padtypuistin - paks9,imm BAMH VO 0194 836.01
Padtypuisin - paks9,imm BAMH V2 0114 836.00
Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeetja merkinnat"

Kisko — 35x7,5x1 PR3G2 0164 800.03
Kisko — 35x7,5x1 PR3Z2 0174300.17
Kisko ™— 35x7,5x1 PR30 reikaaihiola 0173220.05
Kisko J 35x15x2,3 PR4 0168500.12

Kisko LJ 35x15x1,5 PR6 reikaaihiolla 0101 598.26
Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat"
Muut tarvikkeet: katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnét"

Huom.
Lohko kolmevaihemoottorin sy6tt6a varten

taineljénjohdinanturin liitantaa varten.

Tarvikkeet

1 Péaatylevy
2 Erotuslevy valkoinen
2 3 Koestusliitin
4 Koestuspistoke
@ 3 5 Valmiiksi koottu siltausliitin32A
32A
4 32A
32A
32A
32A
5 32A
6 32A
32A
y 6 Kampatyyppinen siltaus
7 IDC-siltaus 24A
B,
R
ag R Katsoluettelon kohta "Tarvikkeet ja
gﬂ merkinnét"

D 4/6.T3.P

Jaotus 6 mm (.238")

TR SELE Mo r 434 1.

Riviliitin, 6 mm vakiolohko + maasuojaus.

s €3
Vari Malli Tuoten:ro
3 "lapisyottd" -piirit
Yksiliitin kytketty asennuskiskoon

HarmaaVo &y D 4/6.T3.P 0299 684.02
Ominaisuudet
Johtimen koko
IEC UL/CSA
NFC DIN
Siltaus- Yksisakeinen 0,2-4mm2 22-12 AWG
liitin Monisakeinen 0,22-4mm?2 20-12AWG
Jannite
Nimellinen 500 V 300V
Pulssi 6 kV
Saasteaste 3
Virta
Nimelinen/Oikosulku |~ 32A - 480A/1s | 20 A | |
Johtimen koko
Nimellinen/koko | 4 mmz/ Ad | 12 AWG | |
Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketussuojaus
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5mm 4mm 0,5-0,8Nm IP20
37" .16" 4.4-7.11b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro
P&aatyosaa ei tarvita : suljettu lohko
SCD (3) V2 0103 189.26
AL2 (2) (3) halk. 20mm 0167 319.06
FC2 (1) (3) halk. 20mm 0007 865.26
BJM62 (3) 2 napaa 0173 217.26
BJM62 (3) 3 napaa 0173 218.07
BJM62 (3) 4 napaa 0173 219.00
BJM62 (3) 5 napaa 0173 221.22
BJM62 (3) 6 napaa 0174 112.16
BJM62 (3) 7 napaa 0174 113.17
BJM62 (3) 8 napaa 0174 114.10
BJM62 (3) 9 napaa 0174 115.11
BJM62 (3) 10 napaa 0173 226.27
PC61 10 napaa 0163 311.22
AD2,5 V2 0114 205.20
@ RC65 tyhjé (valkoinen, punainen, sininen)

Huom: (1) Lohkolle, joka on varustettu AL2. (2) Erotuslevy SCD vaaditaan néiden tarvikkeiden kayttoa varten.
(3) Vain ylempéaa kerrosta varten.
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T01049 020320
[ —

Kolmikerroksiset D4/6.P.T1
riviliittimet Jaotus 6 mm (0,238")

+ maadoitussuojaus
silmukkaliittimin HOHOHD DI DHDEDA

1r DIN3 903.54"

s 72 2.83" 1r79,5 3.13"

Y
Kiskon keskikohta — 1 | _ 43,4 1.70"

D4/6.T:n kanssa kdytettdvd maadoitettu riviliitin...

A ce
Véri Malli Tuoten:ro

7 liitinta, jotka on kytketty maadoitusta varten
asennuskiskoodk D 4/6.P.T1 0199 220.00
vihred/kelt.VO

Paatypuristin paks. 12 mm BADH V2 0116 900.27

Pagyouisin  paks9imm  BAMH VO 0194836.01 | Ominai
Patypuistn  paks9imm  BAMH V2 0114836.00 LI 2

Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnét” Johtimen koko

Ksko *— 35x7,5x1 PR3G2 0164 800.03 IEC UL/CSA
Ksko *— 35x7,5x1 PR3Z2 0174 300.17 NFC DIN

Kisko " 35x7,5x1 PR30 rekaaiion 0173 220.05 | siimukka- Yksisaikeinen 0,2-4mm? 22-12AWG
Keko 1LJ 35x15x2,3 PR4 0168 500.12 |iiitin  Monisaikeinen 0,22-4mm? 22-12AWG

Kisko L 35x15x 1,5 PR5 reikaaihioin 0101 598.26

Muut kiskot: katso luettelon kohta "Tarvikkeetja merkinnat”

Muuttarvikkeet: katso kohta "Tarvikkeetja merkinnét” Jannite
Huom. :;limel'linen
ulssi
Téssé lohkossa kaikki piirit on Kytketty asennuskiskoon. S
Virta
Nimellinen/oikosulku | 480 A/1s | [ [
Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 4ammz/Ad ] 12 AWG [ [
Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5mm 4mm 0,5-0,8Nm IP20
37" .16" 4.4-7.11b.in NEMA 1
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro
1 Paatylevy Paatylevy ei tarpeen: suljettu lohko
2 Kampatyyppinen siltausliitin PC61 10 - nap. 0163 311.22
y 3 IDC siltaus 24A| AD2,5 V2 0114 205.20
2

ag R Katsoluettelonkohta "Tarvikkeet ja
ﬂa merkinnat" @ RC65 tyhjé (valkoinen, punainen, sininen)
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T01104

1S DIN3

Huom.

Tarvikkeet

S i
i

Kolmitasoanturilla
varustetutriviliittimet

ilman maaliitantai
silmukkaliittimin

Paatypuristinpaks. 9,1 mm BAMH
Muut paédtypuristimet : katso kohta "Tarvikkeet ja merkinnét”

0114 836.00

PR30 reikaaihioin0173 220.05

Kisko ~ - 3x75x1
Kisko I 35x15x2,3 PR4
Kisko

1 Paatylevy
2 Koottu
siltausliitin

(ilman 1P20-suojausta)22 A

3 Liitoslevy
4 |IDCsiltaus

0168 500.12

1r 35x15x1,5 PR5 reikdaihioin0101 598.26
Muut kiskot: katso luettelon kohta "Tarvikkeetja merkinnat”
Muut tarvikkeet:katso kohta "Tarvikkeet jamerkinnét”

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjénnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

harmaa
22 A
22 A

22 A
22 A
22 A
22 A
24 A

R Katsoluettelon kohta “Tarvikkeet ja

merkinnat"

D2,5/6.D

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

D2,5/6.DL

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

Kolmitasoinen lohko anturia varten

Kolmitasolohko anturille LED-merkkivalolla ylad- ja
keskitason vélilld (punainen 24 V=)

Huomaa: (1) 24 V DC LED-piirissa.

AN @ ® CEINNE@ @ €3
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa < D 2,5/6.D 0115 542.12 | Harmaa < D 2,5/6.DL 0115 537.05
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
NFC DIN UL CSA NFC DIN uL CSA
Silmukka- Yksiséikeinen | 0,2-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG | Silmukka- 0,2-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG
liitin Monisdikeinen| 0,22-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG | Yksisédikeinen 0,22-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG
liitin Moniséikeinen|

Jéannite Jéannite
Nimellinen 380V Gr.C 300V 300V Nimellinen 380V Gr.C 300V (1) 300V (1)
Pulssi Pulssi
Saasteaste Saasteaste
Virta Virta
Nimellinen [ 22A | 26A [ 20A Nimellinen [ 22A | 26A | 20A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 25mm? | 12AWG [ 14 AWG | Nimelinen/koko | 25 mm? | 12AWG [ 14 AWG

Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus

pituus Ruuvitaltan kiristysmomentti pituus Ruuvitaltan kiristysmomentti
6mm 3,5mm 0,4-0,6Nm P20 6mm 3,5mm 0,4-0,6 Nm P20
.24" .138" 3.5-5.3b.in NEMA 1 24" .138" 3.5-5.31b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
FED3E paks. 3,0 mm 0116 771.20 | FED3E paks. 3,0 mm 0116 771.20
BJD6 2 nap. 0178 024.25 | BJD6 2 napaa 0178 024.25
BJD6 3 nap. 0178 025.26 | BJD6 3 napaa 0178 025.26
BJD6 4 nap. 0178 026.27 | BJD6 4 napaa 0178 026.27
BJD6 5 nap. 0178 027.20 | BJD6 5 napaa 0178 027.20
BJD6 10 nap. 0178 032.25 | BJD6 10 napaa 0178 032.25
BJD6 20 nap. 0178 033.26 | BJD6 20 napaa 0178 033.26
EL61 0177 812.17 | EL61 0177 812.17
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
Signal DJ:‘ Signal Signal + + Signal
\
_ D _
* S |

RC65 punainen - tyhja 0103 776.01 | RC65 punainen - tyhja 0103 776.01
RC65 sininen - tyhja 0103 775.00 | RC65 sininen - tyhja 0103 775.00
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T01026

Riviliittimet
3-kerroksiset anturilliittimet
ilman maasuojausta

silmukkaliittimin
1r DIN3

Paatypuristinpaks. 9,1 mm BAMH 0114 836.00
Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat"
Ksko ~—~ 35x7,5x1 PR reikiahiola 017322005
Kisko S 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1r 35x15x1,5 PB rekiahiola 010159826
Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat"

Muut tarvikkeet:katso luetelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 Paatylevy harmaa
1 2 Koottu 22A
siltausliitin 22A
(imanIP20kosketussuojausta) 22 A
22 A
22 A
22 A
3 Yhdistajalevy 22 A
4 IDC siltaus 24 A

R

R Katsoluettelonkohta "Tarvikkeetja
merkinnat"

26

D2,5/6.DL1

Jaotus 6 mm + 0,05 (.238")
81 3.19"

~ 51 201"

1r 585 2.30"

36,5 1.44" ﬁi’

kiskon keskikohta +—r LI

3-kerroksinen riviliitin antureille LED-ilmasimella alemman ja
ylemmén tason vélilld (punainen 24V=)

NE * ce
Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa < D 2,5/6.DL1 0115 538.16
Ominaisuudet
Johtimen koko
NFC DIN UL CSA
Silmukka-  Ykiséikeinen 0,2-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG
liitin iséike 0,22-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG
Jéannite
Nimellinen 380 V Gr.C 300 V (1) 300 V (1)
Pussi
Saasteaste
Virta
Nimellinen [ 22A [ 26A | 20A
Johtimen koko
Nimellnen/koko | 25 mmz | 12AWG | 14 AWG
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
6mm 3,5mm 0,4-0,6Nm IP20
.24" 0.138" 3.5-5.3b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro
FED3E paks. 3,0 mm 0116 771.20
BJD6 2 o 0178 024.25
BJD6 3 Tep 0178 025.26
BJD6 4 1ep. 0178 026.27
BJD6 5 1ep 0178 027.20
BJD6 10 1ep 0178 032.25
BJD6 20 1ep 0178 033.26
EL61 0177 812.17
AD2,5 0114 205.20
Signal _ _ Signal
D AN
+
®
RC65 punainen-tyhia 0103 776.01
RC65 sininen-tyhja 0103 775.00

Huom: (1)24VDC, LED-pii.




T01103

Kolmitasoanturilla
varustetutriviliittimet

ilman maaliitantai

silmukkaliittimin
1r DIN3

Paatypuristin paks.9,1mm  BAMH 0114 836.00
Muut paétypuristimet : katso kohta "Tarvikkeet ja merkinnat”

Kisko ~ ~—— 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikiaihioin0101 598.26

Muut kiskot: katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat”
Muut tarvikkeet: katso kohta "Tarvikkeet jamerkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjénnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 Paatylevy harmaa
1 2 Koottu 22A
siltausliitin 22A
(ilman 1P20-suojausta) 22 A
22 A
22 A
22 A
3 Liitoslevy 22 A
4 |DC-siltaus 24 A

R Katsoluettelonkohta “Tarvikkeetja
merkinnat"

D2,5/6.DA

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

D2,5/6.DAL

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

[. { A
]
s aibna o | RS M
Kolmitasoinen lohko virtaa varten Kolmitasoanturilohko LED-merkkivalolla yl&- ja
keskitason vélilld (punainen 24 V=)
ANE & ® ceue & ce
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa < D25/6.DA 0115541.11 | Harmaa < D 2,5/6.DAL 0115 535.03
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
NFC DIN uL CSA NFC DIN UL CSA
Silmukka-  Yksiséikeinen [ 0,2-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG | Silmukka- 0,2-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG
liitin iséikei 0,22-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG | Yksisaikeinen 0,22-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG
liitin Moniséikeinen|
Jéannite Jénnite
Nimellinen 380 V Gr.C 300 V 300 V Nimellinen 380 V Gr.C 300V (1) 300V (1)
Pulssi Pulssi
Saasteaste Saasteaste
Virta Virta
Nimellinen [ 22A [ 26A [ 20A Nimellinen [ 22A [ 26A [ 20A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellnen/koko | 25 mmz | 12AWG | 14AWG | Nimelinen/koko [ 25mm2 [ 12AWG | 14AWG
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus Ruuvitaltan kiristysmomentti pituus Ruuvitaltan kiristysmomentti
6mm 3,5mm 0,4-0,6Nm P20 6mm 3,5mm 0,4-0,6Nm P20
.24" .138" 3.5-5.3Ib.in NEMA 1 24" .138" 3.5-5.3Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FED3E paks. 3,0 mm 0116 771.20 | FED3E paks. 3,0 mm 0116 771.20
BJD6 2 nap. 0178 024.25 | BJD6 2 nap. 0178 024.25
BJD6 3 nap. 0178 025.26 | BJD6 3 nap. 0178 025.26
BJD6 4 nap. 0178 026.27 | BJD6 4 nap. 0178 026.27
BJD6 5 nap. 0178 027.20 | BJD6 5 nap. 0178 027.20
BJD6 10 nap. 0178 032.25 | BJD6 10 nap. 0178 032.25
BJD6 20 nap. 0178 033.26 | BJD6 20 nap. 0178 033.26
EL61 0177 812.17 | EL61 0177 812.17
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
Signal Dﬂ Signal Signal + + Signal
. 0 =
+ m m + + m m +
RC65 punainen - tyhja 0103 776.01 | RC65 punainen - tyhja 0103 776.01
RC65 sininen - tyhja 0103 775.00 | RC65 sininen - tyhja 0103 775.00

Huomaa: (1)24VDC LED-piirissa.
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101027

Riviliittimet
3-kerroksiset anturiliittimet
ilman maaliitantaa

silmukkaliittimin

1sr DIN3

Paatypuristinpaks. 9,1 mm BAMH 0114 836.00
Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat"
Ksko +~—~ 35x7,5x1 PR reikéainiolla 017322005
Ksko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Ksko 1 35x15x1,5 PR reikiaholla 010159826
Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat"

Muut tarvikkeet: katso luettelon kohta "Tarvikkeetja merkinnét"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kéytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 Paatylevy harmaa
1 2 Koottu 22A
siltausliitin 22A
(imanIP20kosketussuojausta) 22 A
22 A
22 A
22 A
3 Yhdistajalevy 22 A
4 IDC siltaus 24 A

R Katsoluettelonkohta"Tarvikkeet ja
merkinnat"

D2,5/6.DALA

Jaotus 6 mm +0,05 (.238")

3-kerroksinen riviliitin LED-ilamisimella ylemmén ja alemman
tason vélilld (punainen 24V=)

D2,5/6.DAL2

Jaotus 6 mm +0,05 (.238")
81 3.19"

~ 51 201"

1r 585 2.30"

3-kerroksinen riviliitin LED-ilamisimella alempien tasojen
vélilla (vihred 24V=)

kiskon keskikohta *— 1 | 36,5 1.44"

ANE & ® e @ ® ce
Vri Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa & D2,5/6.DAL1 0115 536.04 | Harmaa < D 2,5/6.DAL2 0115 547.17
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko | NFC DIN uL CSA Johtimen koko | NFC DIN uL CSA
Silmukka-  VYksisaikeinen|  0,2-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG | Silmukka- 0,2-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG
liitin Moniséikeiner] 0,22-2,5mm?2 20-12AWG 22-14AWG | Yksisaikeinen 0,22-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG
liitin
Moniséikeinen
Jéannite Jéannite
Nimellinen 380 V Gr.C 300 V (1) 300V (1) Nimellinen 380 V Gr.C 300V (1) 300V (1)
Pussi Pussi
Saasteaste Saasteaste
Virta Virta
Nimellinen [ 22A | 26A [ 20A Nimellinen [ 22A | 26A | 20A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimelinen/koko [ 25mm? | 12AWG [ 14 AWG | Nimelinen/koko | 25 mm? | 12AWG [ 14 AWG
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus

pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti

6mm 3,5mm 0,4-0,6Nm P20 6mm 3,5mm 0,4-0,6 Nm IP20

.24" .138" 3.5-5.31b.in NEMA 1 24" .138" 3.5-5.31b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
FED3E paks. 3,0 mm 0116 771.20 | FED3E paks. 3,0 mm 0116 771.20
BJD6 2 -nap. 0178 024.25 | BJD6 2 ep. 0178 024.25
BJD6 3 -nep. 0178 025.26 | BJD6 3 -nep. 0178 025.26
BJD6 4 -nep. 0178 026.27 | BJD6 4 nap. 0178 026.27
BJD6 5 -nap. 0178 027.20 | BJD6 5 -nap. 0178 027.20
BJD6 10 -nep. 0178 032.25 | BJD6 10 -nap. 0178 032.25
BJD6 20 -nep. 0178 033.26 | BJD6 20 -nap. 0178 033.26
EL61 0177 812.17 | EL61 0177 812.17
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20

Signal Signal
o 0
X
+|] L]+ ] ]|+

RC65 punainen-tyhja 0103 776.01 | RC65 punainen-tyhia 0103 776.01
RC65 sininen-tyhja 0103 775.00 | RC65 sininen -tyhja 0103 775.00
Huom:(1)24VDC, LED-piiri.
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T01028

Riviliittimet
3-kerroksiset anturiliittimet
maadoituksella

silmukkaliittimin

1s DIN3

Paatypuristinpaks. 9,1 mm BAMH 0114 836.00
Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat"

Ksko -~ 35x7,5x1 PR reikéahiolla 017322005
Ksko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Ksko 15 35x15x1,5 PB rekiaholla 010159826

Muutkiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat"
Muut tarvikkeet: katso luettelon kohta "Tarvikkeetja merkinnét"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 Paatylevy harmaa
1 2 Koottu 22A
siltausliitin (ilman 22 A

IP20 kosketussuojausta)22 A

22 A
22 A
22 A
3 Yhdistajalevy 22 A
4 IDC siltaus 24 A

R Katsoluettelonkohta"Tarvikkeet ja
merkinnat"

D2,5/6.DP1

Jaotus 6 mm +0,05(.238")
81 3.19"

~- 51 201"
1r 585 2.30"

36,5 1.44" ﬁif

kiskon keskikohta'— T |

3-kerroksinen riviliitin antureille maadoituksella alimmalla
tasolla . Vihred/keltainen merkinté alimmalla tasolla.

D2,5/6.DPL1

Jaotus 6 mm +0,05 (.238")

3-kerroksinen riviliitin 1&hdélle maadoituksella ja LED-
ilmaisimella  ylimmén ja keskitason vélilld (punainen 24V=).
* Vihreé/keltainen merkinta alemmalla tasolla

NE & ®  [cdwne ® ®  |ce
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa < D 2,5/6.DP1 0115 645.21 | Harmaa < D 2,5/6.DPL1 0115 644.20
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko
NFC DIN UL CSA NFC DIN UL CSA

Silmukka-  Yksiséikeinen|  0,2-2,5mm?2 20-12AWG 22-14AWG | Silmukka-  Yksiséikeinen| 0,2-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG
liitin Monisdikeinep 0,22-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG | liitin Monisdikeinep 0,22-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG
Jéannite Jannite
Nimellinen 380V Gr.C 300V 300V Nimellinen 380V Gr.C 300V (1) 300V (1)
Pussi Pussi
Saasteaste Saasteaste
Virta Virta
Nimellined Okosuku — [22 A[300A/1s] 26 A [ 20A Nimellinep Olkosulku  [22 AJ300A/1s] 26 A [ 20A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 25mm2 | 12AWG | 14AWG Nimellinen/koko [ 25mm2 | 12AWG [ 14AWG

Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus

pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
6mm 3,5mm 0,4-0,6Nm P20 6mm 3,5mm 0,4-0,6 Nm P20
.24" .138" 3.5-5.3Ib.in NEMA 1 24" .138" 3.5-5.31b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FED3E paks. 3,0 mm 0116 771.20 | FED3E paks. 3,0 mm 0116 771.20
BJD6 2 -nap. 0178 024.25 | BJD6 2 -nap. 0178 024.25
BJD6 3 -nep. 0178 025.26 | BJD6 3 -nep. 0178 025.26
BJD6 4 -nep. 0178 026.27 | BJD6 4 nap. 0178 026.27
BJD6 5 -nap. 0178 027.20 | BJD6 5 -nap. 0178 027.20
BJD6 10 -nep. 0178 032.25 | BJD6 10 -nap. 0178 032.25
BJD6 20 -nep. 0178 033.26 | BJD6 20 -nap. 0178 033.26
EL61 0177 812.17 | EL61 0177 812.17
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
Signal + DJ:‘ + Signal Signal + + Signal
\~
-1 _
| [+ < | L=+
! ¥

® _— ® N
RC65 punainen -tyhja 0103 776.01 | RC65 punainen-tyhjia 0103 776.01
RC65 sininen-tyhja 0103 775.00 | RC65 sininen-tyhja 0103 775.00

Huom:(1)24VDC, LED-piiri.
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T01029

Riviliittimet
3-kerroksiset anturiliittimet
maadoituksella

silmukkaliittimin

1sr DIN3

Paatypuristinpaks. 9,1 mm BAMH 0114 836.00
Muut paétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnét"
Ksko +~ 35x7,5x1 PR reikéainion 017322005
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Ksko 1 35x15x1,5 PR rekiahion 010159826
Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat"

Muut tarvikkeet: katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 Paatylevy harrmaa
1 2 Koottu 22A
siltausliitin (ilman 22 A

IP20 kosketussuojausta)22 A

22 A
22 A
22 A
3 Yhdistajalevy 22 A
4 IDC siltaus 24 A

R Katsoluettelonkohta"Tarvikkeet ja
merkinnat"

D2,5/6.DPA1

Jaotus 6 mm +0,05 (.238")
81 3.19"

~- 51 201"

1r 585 2.30"

36,5 1.44" ﬂi’

1
3-kerroksinen riviliitin tuloille, maadoitus alimmalla tasolla.
*Vihred/keltainen merkintaalemmaliatasolla

kiskon keskikohta +—r I

D2,5/6.DPALA1

Jaotus 6 mm +0,05 (.238")

3-kerroksinen riviliitin antureille, maadoitus alemmalla
tasolla ja LED-ilmaisin ylimmén ja keskitason vélilld

(punainen 24‘/:)* Vihreéd/keltainen merkintd alemmalla

NE © CE[RY © ® Ce
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa « D2,5/6.DPA1 0115643.27 | Grey <™ D 2,5/6.DPAL1 0115 642.26
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
NFC DIN UL CSA NFC DIN uL CSA
Silmukka-  Yksiséikeinen [ 0,2-2,5mm?2 20-12AWG 22-14AWG | Silmukka-  Yksisaikeinen| 0,2-2,5mm2 20-12AWG 22-14AWG
liitin Moniséikeinen | - 0,22-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG | liitin Monisgikeinen| 0,22-2,5mm? 20-12AWG 22-14AWG
Jénnite Jéannite
Nimellinen 380V Gr.C 300V 300V Nimellinen 380V Gr.C 300V (1) 300V (1)
Pussi Pussi
Saasteaste Saastetaso
Virta Virta
Nimellinef Olkosulku [22 A[300A/1s] 26 A [ 20A Nimellinef Olkosulku [22 A[300A/1s| 26 A [ 20A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimelinen/koko [ 25mm? | 12AWG [ 14 AWG | Nimelinen/koko | 25 mm? | 12AWG [ 14 AWG
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
6mm 3,5mm 0,4-0,6Nm P20 6mm 3,5mm 0,4-0,6 Nm IP20
.24" .138" 3.5-5.31b.in NEMA 1 24" .138" 3.5-5.31b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FED3E paks. 3,0 mm 0116 771.20 | FED3E paks. 3,0 mm 0116 771.20
BJD6 2 -nap. 0178 024.25 | BJD6 2 -nap. 0178 024.25
BJD6 3 -nep. 0178 025.26 | BJD6 3 nap. 0178 025.26
BJD6 4 -nap. 0178 026.27 | BJD6 4 nap. 0178 026.27
BJD6 5 -map. 0178 027.20 | BJD6 5 -nep. 0178 027.20
BJD6 10 -nep. 0178 032.25 | BJD6 10 -nap. 0178 032.25
BJD6 20 -nep. 0178 033.26 | BJD6 20 -nap. 0178 033.26
EL61 0177 812.17 | EL61 0177 812.17
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
signal([ | [ ]|signal Signal + + Signal
N
+ + = =
- | ] < | ==
v v
RC65 punainen -tyhja 0103 776.01 | RC65 punainen-tyhja 0103 776.01
RC65 sininen-tyhja 0103 775.00 | RC65 sininen-tyhja 0103 775.00

Huom:(1)24VDC,LED-piiri.
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T01032

Riviliittimet
jakokaappeihin
kaksikerroksinen + suojaus
Silmukkaliittimin

1s DIN3

Paatypuristin paks. 9,0 mm BADL VO 0199 408.02
Paatypuristin paks. 9,1 mm BAM 0103 002.26
Paatypuristin paks. 9,1 mm BAMH 0114 836.00
Kisko -~ 35x75x1 PR30reikiaihioin0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12

Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikiaihioin0101 598.26
Muutpéétypuristimetjakiskot:katso luettelonkohta "Tarvikkeet jamerkinnat"

Huom.

DIN43880-norminmukaan (mitta kiskon yldpuolella35x 7,5 <44 mm).
Silmukkaliittimin varustetut riviliittimet, johdinkoot 2,5 mm?(jaotus 5
mm)- 16 mm?(jaotus 12 mm)ovat my6s ndiden normien mukaisia.
Joidenkin tarvikkeiden kéyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjénnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

*Sininen merkint "nolla" -piirissa.

Keltainen/vihred merkinta "maadoitus" -piirissa.

Tarvikkeet
1 Paatylevy harmaa
2 Paatyerotuslevy
3 Erotuskappale valkoinen
4 Koestusliitin
5 Koestuspistoke
6 Koottu 32A
siltausliitin 32A
(ilman IP20kosketussuojausta) 32 A
32A
32A
32A
32A
32A
32A
7 IDC siltaus

8 Kokoojakisko
9 Liitin kiskoa varten

R  Katsoluettelonkohta "Tarvikkeet ja
merkinnat"

D4/6.NTLP

Jaotus 6 mm +0,05 (.238")

87 3.43"

51,5 2.03"

1ir 59 2.33"

s

43,5 1.72"

kiskon keskikohta W

D4/6.NLP

Jaotus 6 mm +0,05 (.238")

51,5 2.03"
59 2.33

R
r

43,5 1.72"

kiskon keskikohta 1J

MO ICOTTOTOFO=-— [T [OOTITOTFCT ="
ce ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
1 piiri : "kytke nolla irti" kiskoliitdnnalla 1 piiri : "nolla”
1 piiri : "lapisy6tto” 1 piiri : "lapisyottd”
1 piiri : "maa" kytketty kiskoon 1 piiri : "maa" kytketty kiskoon
Hamaal2 < D 4/6.NTLP 0110 439.22 | Hamea\2 < D 4/6.NLP 0110 440.07
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko IEC UL CSA Johtimen koko IEC uL CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka- Y 0,2-4mm? Silmukka- Yksisdikeinerl  0,2-4 mm?2
liitin Moniséikeinen| 0,2-4 mm?2 liitin Monisaikeinen| 0,2-4 mm?2
Maadoitustanko 10 x 3 mm
Jéannite Jéannite
Nimellinen 320 V(1) /400 V (2) Nimellinen 400 V
Pussi 4KV (1)/6kV(2) Puissi 6 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimelinefh Oikosulku | 30 A[480 A /1] [ Nimellineh Oikosulku | 30 A 480 A /1s] |
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko | 4 mm2/A4 | | Nimellinen/koko | 4 mm2 /A4 | |
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5mm 4mm 0,5-0,8Nm IP20 9,5mm 4mm 0,5-0,8Nm IP20
37" .16" 4.4-7.11b.in NEMA 1 37" .16" 4.4-7.11b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FED6 V2 paks. 1 mm 0116 964.12 FED6 V2 paks. 1 mm 0116 964.12
SCFD V2 paks. 1,5 mm 0114 117.07 SCFD V2 paks. 1,5 mm 0114 117.07
SCD V2 0103 189.26 SCD V2 0103 189.26
AL2 (4) hak. 2 mm 0167 319.06 AL2 (4) hak. 2 mm 0167 319.06
FC2 (3) hak 2 mm 0007 865.26 FC2 (3) hak. 2 mm 0007 865.26
BJM62 (4) 2 -nep. 0173 217.26 BJM62 (4) 2 -nap. 0173 217.26
BJM62 (4) 3 -nap. 0173 218.07 BJM62 (4) 3 nap. 0173 218.07
BJM62 (4) 4 -nep. 0173 219.00 BJM62 (4) 4 -nap. 0173 219.00
BJM62 (4) 5 -nap. 0173 221.22 BJM62 (4) 5 -nap. 0173 221.22
BJM62 (4) 6 -nep. 0174 112.16 BJM62 (4) 6 -nap. 0174 112.16
BJM62 (4) 7 -nap. 0174 113.17 BJM62 (4) 7 -nap. 0174 113.17
BJM62 (4) 8 -nap. 0174 114.10 BJM62 (4) 8 -nap. 0174 114.10
BJM62 (4) 9 -nep. 0174 115.11 BJM62 (4) 9 -nap. 0174 115.11
BJM62 (4) 10 -nep. 0173 226.27 BJM62 (4) 10 -nap. 0173 226.27
AD2,5 V2 0114 205.20 AD2,5 V2 0114 205.20
BO3 10 x 3 mm 0164 406.24
SFB1 0,5 - 36mm? 0163 860.05
SFB2 16 - 3d_mM? 0168 956.06
Katkaisinta varten :
Suositeltu Suositeltu
ruuvitaltta  kiristysmomentti
4 mm 0,4-0,6 Nm
16" 3.5-5.3 Ib.in
RC65 (® RC65 (®

Huom :(1) "Lapisystts" ja "nolla" -piirien valilld. (2) Kahden “lapisysttd" -piirin valilla  (rinnakkain).
(8) AL2:lla varustettua lohkoa varten. (4) Erotuskappale SC vaaditaan naiden tarvikkeiden kayttéa varten.
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T01033

Riviliittimet
jakokaappeihin
kaksikerroksiset + suojaus

silmukkaliittimin
1r DIN3

Péétypuristin  paks. 9,0 mm  BADL VO 0199 408.02
Paétypuristin - paks.9,7mm BAM 0103 002.26
Paétypuristin - paks.9,7mm BAMH 0114 836.00
Kisko - 35x7,5x1 PRD reksahion 0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 r 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin 0101 598.26

Muut péatypuristimet ja kiskot : katso luettelon kohta 'Tarvikkeet ja merkinnét"

Huom.

DIN 43880 standardien mukaan (mitta kiskon ylépuolella35x 7,5 <44
mm).

Silmukkaliittimin varustetut riviliittimet, johtimen koot 2,5 mm?

(jaotus 5 mm)- 16 mm?(jaotus 12 mm) ovat myds standardien mukaisia.
Joidenkin tarvikkeiden kéyttd saattaa alentaa riviliittimen nimellis-
jannitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

* Sininen merkinté «nolla»-piirissa.

Kelta/vihred merkinté «maadoitus»-piirissé.

Tarvikkeet
1 Paatylevy harmaa
2 Paatyerotuslevy
3 Erotuslevy valkoinen
4 Koestusliitin
5 Koestuspistoke
6 Koottu 32A
siltausliitin 32A
(ilman P20 kosketussuoj.) 32A
32A
32A
32A
32A
32A
32A
7 IDC siltaus

R  Katsoluettelonkohta“Tarvikkeetja
merkinnat"

D 4/6.LLP

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

D 4/6

Jaotus 6 mm +0,05 (.238")

|

87 3.43" 87 3.43"
5 IR RN
=) w9 0o
- o —|o
e} (o)
"y 7 )
8] =]
Kiskon keskikohta u 435 1.72" Kiskon keskikohta LI 435 1.72"
*
[Tl [OT IO TOTFOH~— [TIT [O] [O[T [O][O]
ce ce
Véri Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
2 piirid : «l&pisyotto» 1 piiri : «nolla»
1 piiri : «maadoitus» kytketty kiskoon 1 piiri : «lapisyottd»
Harmaa V2 « D 4/6.NL 0110 447.22
Harmaa V2 < D4/6.LLP 0110 441.24
2 piiria : «lapisyottd»
HarmaaV2  ,~ D 4/6.LL 0110 442.25
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko IEC UL CSA Johtimen koko IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka Yksiséikeinen|  0,2-4mm? Silmukka Yksiséikeinen|  0,2-4 mm?
liitin Moniséikeineq  0,2-4 mm?2 liitin Monisédikeinep  0,2-4 mm?
Jannite Jéannite
Nimellinen 400 V Nimellinen 400 V
Pulssi 6 kV Pulssi 6 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimelliner] Oikosulku | 30 A480 A/1s] | Nimellinen [ 30 A [ [
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko | 4 mmz/ A4 | | Nimellinen/koko | 4 mm2 /A4 | |
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm 1P 20
37" .16" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1 .37" .16" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FED6 V2 paks. 1 mm 0116 964.12 FED6 V2 paks. 1 mm 0116 964.12
SCFD V2 paks. 1,5 mm 0114 117.07 SCFD V2 paks. 1,5 mm 0114 117.07
SCD V2 0103 189.26 scD V2 0103 189.26
AL2 (2) hak. 2 mm 0167 319.06 AL2 (2) hak. 2 mm 0167 319.06
FC2 (1) hak 2 mm 0007 865.26 FC2 (1) hak. 2 mm 0007 865.26
BJM62 (2) 2 -nap. 0173 217.26 BJM62 (2) 2 -nap. 0173 217.26
BJM62 (2) 3 -nap. 0173 218.07 BJM62 (2) 3 -nap. 0173 218.07
BJM62 (2) 4 -nap. 0173 219.00 BJM62 (2) 4 -nap. 0173 219.00
BJM62 (2) 5 -nap. 0173 221.22 BJM62 (2) 5 -nap. 0173 221.22
BJM62 (2) 6 -nap. 0174 112.16 BJM62 (2) 6 - nap. 0174 112.16
BJM62 (2) 7 -nap. 0174 113.17 BJM62 (2) 7 -nap. 0174 113.17
BJM62 (2) 8 -nap. 0174 114.10 BJM62 (2) 8 - nap. 0174 114.10
BJM62 (2) 9 -nap. 0174 115.11 BJM62 (2) 9 -nap. 0174 115.11
BJM62 (2) 10 - nap. 0173 226.27 BJM62 (2) 10 - nap. 0173 226.27
AD2,5 V2 0114 205.20 AD2,5 V2 0114 205.20
RC65 (3 RC65 (®

Huom :(1) AL2:lla varustettua lohkoa varten

(2) Erotuskappale SC vaaditaan ndiden tarvikkeiden kayttd& varten.
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Riviliittimet D 4/6.A.LLP D 4/6.A.LL
j a ko kaa p pe I h in Jaotus 6 mm +0,05 (.238") Jaotus 6 mm +0,05 (.238")
kaksikerroksiset + suojaus ‘ 90 355" ‘ 90 355"
silmukkaliittimin
1r DIN3 3|8 818
NN VRIS
218 0l
b )
Kiskon keskikohta LI 43,5 1.72" Kiskon keskikohta ﬁ 435 1.72"
*
HOMOTIC SO O] =~ OO O OTNOIOTN
ce Ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoteniro
2piirid :  «lapisyottd»
1piiri :  «maa» kytketty kiskoon 2piirid: «l&pisyottd»
Harmaa V2 < D 4/6.A.LLP 0110 418.25 Harmaa V2 <~ D4/6.ALL 0110 419.26
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko IEC UL CSA Johtimenkoko IEC uL CSA
Paatypuristin - paks.9,0mm BADL VO 0199 408.02 NFC DIN NFC DIN
Padtypurstn  paks.9,1mm BAM 0103 002.26 [q . Yisissikeinen| 0,2-4 mm2 Sinukdka Yksissikeinen|  0,2-4 mm?2
Patypuristin  paks.9,1mm BAMH 0114 836.00 |, Monissikeinen | 0,2-4 mm?2 i Monisikenen | 0,2-4 mm?
Kisko ~—~ 35x7,5x1 PR30 reikéaiioin173220.05
Kisko ¥ 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin 0101598.26 Janmit Jannit
Muut paétypuristimet ja kiskot : katso luettelon kohta 'Tarvikkeet ja merkinnét" annite annite
Nimellinen 400 V Nimellinen 400 V
Huom_ Pulssi 6 kV Pulssi 6 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Sopiipééasiassalééketieteellisiinlaitteisiin. " "
DIN43880standardienmukaan (mittakiskonykpuolella35x 7,5 <44mm). Virta Virta
Simukkalittiminvarustetutrivilittimet johcinkoko2,5mm?faotus5mmy)-16mm? | Nimelinen| Okosuku | 30 A#80 A/1s] | Nimellinen | 30A | |
(faotus 12mm)ovatmydésndidennormienmukaisia. - .
Joidenkintarvikkeidenkéytté saattaaalentaariviittimennimelisinnitetts, Johtimenkoko Johtimenkoko
Lisétietojasaattanvittaessameita. Nimellinen/koko | 4 mmz2/A4 | | Nimellinen/koko | 4 mm2/A4 | |
* Kelta/vihred merkinté «maa»-piirissa. Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm 1P 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20
37" .16" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1 .37" .16" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
1 Pé&aatylevy harmaa | FEDA6 V2 paks. 1 mm 0116 965.13 FEDA6 V2 paks. 1 mm 0116 965.13
2 Paatyerotuslevy SCFD V2 paks. 1,5 mm 0114 117.07 SCFD V2 paks. 1,5 mm 0114 117.07
3 Erotuslevy valkoinen | SCD V2 0103 189.26 SCD V2 0103 189.26
4  Koestusliitin AL2 (2) hak. 2 mm 0167 319.06 AL2 (2) hak. 2 mm 0167 319.06
5 Koestuspistoke FC2 (1) hak 2 mm 0007 865.26 FC2 (1) hak. 2 mm 0007 865.26
6 Koottu 32 A | BJM62 (2) 2 -nap. 0173 217.26 BJM62 (2) 2 -nap 0173 217.26
siltausliitin 32 A | BJM62 (2) 3 -nap. 0173 218.07 BJM62 (2) 3 -nap. 0173 218.07
(iman IP20kosketussuojausta) 32 A | BJM62 (2) 4 -nap. 0173 219.00 BJM62 (2) 4 -nap. 0173 219.00
32 A | BJM62 (2) 5 -nap. 0173 221.22 BJM62 (2) 5 -nap. 0173 221.22
32 A | BJM62 (2) 6 - nap. 0174 112.16 BJM62 (2) 6 - nap. 0174 112.16
32 A | BJM62 (2) 7 -nap. 0174 113.17 BJM62 (2) 7 -nap. 0174 113.17
32 A | BJM62 (2) 8 - nap. 0174 114.10 BJM62 (2) 8 - nap. 0174 114.10
32 A | BJM62 (2) 9 -nap. 0174 115.11 BJM62 (2) 9 -nap. 0174 115.11
32 A | BJM62 (2) 10 - nap. 0173 226.27 BJM62 (2) 10 - nap. 0173 226.27
7 IDC siltaus 24 A | AD2,5 V2 0114 205.20 AD2,5 V2 0114 205.20
R p
s
R Katsoluettelonkohta“Tarvikkeetja
merkinnat' | RC65 (&) RC65 (®
Huom: (1)AL2:llavarustettualohkoavarten
(2) Erotuskappale SC vaaditaan néiden tarvikkeiden kayttoa varten.
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Katkaisullavarustetut riviliittimet
nollapiirid varten
silmukkaliittimin

o> vr DIN1-3

Padtypuistin -~ paks90mm  BADL VO 0199 408.02
Paitypuistin -~ paks.9,imm  BAM 0103 002.26
Muut paétypurist. : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat"

Kisko -~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihion 0173 220.05

Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikiaihion 0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnét"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.
Katkaisinta varten :
Suositeltu Suositeltu
ruuvitaltta  kiristysmomentti

4 mm 0,4-0,6 Nm
16" 3.5-5.3 Ib.in

Tarvikkeet
Paatylevy sininen

Koestuslaite

Koestuspistoke

Kokoojakisko

Kiskon lukitus sininen

Silmukkaliitin kiskoa varten

OO OWN =

’a R Katsoluettelonkohta “Tarvikkeetja
merkinnat"

MA 2,5/5.NT M 4/6.NT
Jaotus 5 mm +0,2 (0,200") Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")
) 54,5 2.15" | 54,5 2.15"
T T
0% 05
S| ~i7
B . 3
7028 7128
Kiskon keskikohta Co_| 18 .71" Kiskon keskikohta®—, | 18 77"
. o1r 23 1" s our 23 91
Nolelitinlohkonjaotus5mmsamakokokuinMA2,5/5riviliittimen. Nollitinlohkonjaotus6mmsamakokokuinM4/6 rivilittimen.
® el @ ce
Véri Malli Tuotenro Véri Malli Tuoten:ro
Sininen ) M25/5NT 0125 487.06 | Sininen () M4/6.NT 0125 117.02
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko IEC UL CSA Johtimenkoko IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Simukka- Yksiséikeinen| 0,2-4 mm? Simukka- Yksiséikeinen| 0,2-4 mm? 18-12 AWG
liitin Moniséikeinen| 0,22-2,5 mm? liitin Moniséikeinen| 0,22-4 mm?2 18-12 AWG
Jannite Jéannite
Nimellinen 400 V Nimellinen 400 V 300 V
Pulssi 6 kV Pulssi 6 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen [ 24A ] [ Nimellinen [ 32A | [ 25 A
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimellinen/koko | 2,5 mm#/A3 | | Nimellinen/koko | 4 mmz/A4 | [ 12AWG
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
10 mm 3,5 mm 0,4-0,6 Nm 12 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm
.39" 14" 3.5-5.3 Ib.in 47" .16" 4.4-7.1 Ib.in
Malli Tuotenzro Malli Tuoten:ro
FEM6 paks. 2,8 mm 0128 368.10 | FEM6 peks. 2,8 mm 0128 368.10
DCV vihred 0173 058.02 | DCJ keftainen 0173 059.03
FC2 hak. 2 mm 0007 865.26 | FC2 hak. 2 mm 0007 865.26
BO3 100 x 10 x 3 mm 0164 406.24 | BO3 100 x 10 x 3 mm 0164 406.24
VRB3 0128 035.16 | VRB3 0128 035.16
SFB1 0,5-35mm?18-2AWGH=7mm/.28" 0163 860.05 | SFB1 0,5-35mm?18-2AWGH=7mnv.28" 0163 860.05
SFB2 16-35mm? 6-2AWGH=3mm/.12" 0168 956.06 | SFB2 16-35mm? 6-2AWGH=3mm/.12" 0168 956.06
@)
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M 6/8.NT M 10/10.NT M 16/12.NTH
Jaotus 8 mm-0,05 (0,315") Jaotus 10 mm - 0,05 (0,394") Jaotus 12mm - 0,1 (0,473")
‘ 54,5 2.15" | 54,5 2.15" | 54 2.13"
B - : .
0% L ks
= |0~ RYEGEN ol 8
Q| O S 3 N
ok NE S0
® b - el
] @ g Jise J $x
Kiskon keskikohta C—_ | 18 .71" Kiskon keskikohta C—_| 18 .77" Kiskon keskikohta™— _| 19 .748"
s I ! 23 .91" s I ! 23 .91" QU W ‘24 .945"
Nollaliitinlohkonjaotus 8 mm samakoko kuin M 6/8riviliittimen. Nollalitinlohkonjaotus 10mmsamakokokuinM 10/10riviliittimen. Nollalitinlohkonjaotus 12mmsamakokokuin>M 16/8rivilittimen.

@ el @ ce ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuotenro Véri Malli Tuoten:ro
Sininen & MB6/8.NT 0125 119.14 | Blue ) M10/10.NT 0125 121.06 | Sininen & M 16/12.NT1 0125 593.00
Ominaisuudet Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko IEC UL CSA Johtimenkoko IEC UL CSA Johtimen koko IEC uL CSA

NFC DIN NFC DIN NFC DIN
Simukka Yksissikeinen| 0,5-10 mm? 18-8 AWG Simukia VYksistikeinen| 0,5-16 mm? 18-6 AWG | Simukka Yksisikeinen| 2,5-25 mm?
litin Monisikeinen| 0,5-6 mm? 18-8 AWG litin Moniséikeinen| 0,5-10 mm? 18-6 AWG fitn Moniséikeinen | 2,5-16 mm?2
Jannite Jénnite Jannite
Nimellinen 400 V 300 V Nimellinen 400 V 300 V Nimellinen 400 V
Pulssi 6 kV Pulssi 6 kV Pulssi 6 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta Virta
Nimellinen [ 41A [ [ 50A Nimellinen [ s57A ] [ 75A Nimellinen [ 76A ] [
Johtimen koko Johtimen koko Johtimenkoko
Nimellinen/koko | 6 mm#A5 | [ 8AWG Nimellinen/koko | 10 mm/B6 | [ 6AWG Nimellinen/koko | 16 mm#/B7 | |

Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositettu Suositettu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus

pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti

12 mm 4-5 mm 0,8-1 Nm 12 mm 5,5-6 mm 1,2-1,4 Nm 14 mm 5,5 mm 1,2-1,4 Nm

47" .16-.20" 7.1-8.9 Ib.in 47" .22-.24" 10.6-12.3 Ib.in 51" 22" 10.6-12.3 Ib.in
Malli Tuotenro Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM6 paks.2,8 mm 0128 368.10 | FEM6 paks2,8 mm 0128 368.10 | FEM6 paks2,8 mm 0128 368.10
DCO oranssi 0173 060.00
FC2 hak. 2 mm 0007 865.26
BO3 100 x 10 x 3 mm 0164 406.24 | BO3 100 x 10 x 3 mm 0164 406.24 | BO3 100 x 10 x 3 mm 0164 406.24
VRB3 0128 035.16 | VRB3 0128 035.16 | VRB3 0128 035.16
SFB1 0,5-35mm?18-2AWGH=7mm/.28" 0163 860.05 | SFB1 0,5-35mm?18-2AWGH=7mnv.28" 0163 860.05 | SFB1 0,5-35mm?18-2AWGH=7mm/.28" 0163 860.05
SFB2 16-35mm? 6-2AWGH=3mm/.12" 0168 956.06 | SFB2 16-35mm? 6-2AWGH=3mm/.12" 0168 956.06 | SFB2 16-35mm? 6-2AWGH=3mm/.12" 0168 956.06
Katkaisinta varten :
Suositelt: Suositelt:
ruuvitaltta  kiristysmomentti
4 mm 0,5-0,8 Nm
.16" 4.4-7.1 Ib.in
® © o @ ® ©
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Katkaisullavarustetutriviliittimet
nollapiirid varten
silmukkaliittimin

C> 1r DIN1-3

Padtypuistin -~ paks90mm  BADL VO 0199 408.02
Paitypuistin -~ paks.9,imm  BAM 0103 002.26
Muut péétypuristimet : Katso kohta "Tarvikkeetjamerkinnét"

Kisko -~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihion 0173 220.05

Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikiaihion 0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjénnitetta. Lisatietoja saat tarvittaessa meilta.

Katkaisinta varten :

Suositeltu Suositeltu
ruuvitaltta  kiristysmomentti
5,5 mm 0,5-0,8 Nm
22" 4.4-7.1 Ib.in
Tarvikkeet
1 Paatylevy sininen
1 2 Kokoojakisko
3 Kiskon lukitus sininen
4 Silmukkaliitin kiskoa varten

2

R Katsoluettelonkohta“Tarvikkeetja
merkinnat"

M 16/12.NT

Jaotus 12mm-0,1(0,473")

| 73,5 2.89"

C> 53 2.09"

s 48

1r 555
2.18"

1.89"

s 24 95"

Katkaisullavarustetun nolla-riviliittimenjaotus 12 mm, samakokokuin
M 16/12riviliitin, yhteensopiva 15x 6 mmkiskon kanssa.

M 35/16.NT
Jaotus 17 mm-0,1(0,669")
I 58,5 2.30"
T
0N
RN
N
(2]
o] =
< &
J|* s
I (1 ]
Kiskon keskikohta &= | 22 .87"
o 27 1.06"

Sulfetunlohkonjaotus 17mm, samakokokuinM35/16rivilittimen.

€ & ce & ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Sininen ) M16/12.NT 0125 128.15 | Sininen ) M35/16.NT 0125 358.03
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko IEC UL CSA Johtimenkoko IEC UL CSA

NFC DIN NFC DIN

Silmukka- Yksiséikeinenl 2,5-25 mm? 8-4 AWG Silmukka-  Yksiséikeinef 10-50 mm?
liitin Moniséikeinen| 2,5-16 mm? 8-4 AWG liitin Monisgikeinen|  10-35 mm?
Jénnite Jannite
Nimellinen 400 V 300 V Nimellinen 400 V
Pulssi 6 kV Pulssi 6 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen [ 76A [ [ 105A Nimellinen [ 125A ] [
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimellinen/koko | 16 mm#/B7 | [ 4AwWG Nimellinen/koko | 85 mm#/B9 | |

Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus

pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
14 mm 5,5 mm 1,2-1,4 Nm 17 mm 6,5-7 mm 2,8-3 Nm
.55" 22" 10.6-12.3 Ib.in .67" .26-.28" 24.6-26.1 Ib.in
Malli Tuotenro Malli Tuoten:ro
FEM12N 1 mm 0128x16.21 Suljettu lohko, toimitetaan pa&tyosan kanssa
BO6 100 x 15 x 6 mm 0168 417.22 | BO3 100 x 10 x 3 mm 0164 406.24
VRB6 0128 361.01 | VRB3 0128 035.16
SFB3 16 - 95 mm?2 4 - 00 AWG 0168 690.10 | SFB1  0,5-35mm?218-2AWGH=7mnv.28" 0163 860.05
SFB2 16-35mm? 6-2AWGH=3mm/.12" 0168 956.06

OO © ® ®
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Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

M 4/6.D1.N...

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

Nimellinenjohtimenkoko 4mm?
M 4/6.D1.N 0125 166.13

Jaotus 8 mm +0,05 (0,315")

Jaotus 8 mm -0,05 (0,315")

Jaotus 10mm-0,05(0,394")

M 4/6.D1.1.N...

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

Nimellinenjohtimenkoko 4mm?
M 4/6.D1.1.N 0125 204.22

Naidenlohkojenominaisuudetjatarvikkeet

Riviliittimet MA 2,5/5... MA 2,5/5.1... M 4/6... M 4/6.3A... M 4/6.4A...
n ollapiirej a varten Jaotus 5 mm +0,08 (0,200") Jaotus 5 mm +0,08 (0,200") Jaotus 6 mm +0,05 (0,238") Jaotus 6 mm +0,1 (0,238") Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")
Simukkalittiminvarustettuja
vakiorivilittimigsinisella
eristetylldrungollavoidaankéayttaa
nollapiitiin.
Nimellinen johtimen koko2,5 mm?2 | Nimelinenjohtimenkoko ~ 2,5mm? Nimelinenjohtimenkoko 4mm? Nimelinenjohtimenkoko 4mm? Nimellinenjohtimenkoko 4mme
MA 2,5/5.N 0125 486.05 MA 2,5/5.1.N 0125 485.04 M 4/6.N 0125 116.01 M 4/6.3A.N 0125 468.22 M 4/6.4A.N 0125 479.25
Nimellinen johtimen koko2,5 mm? | Nimellinenjohtimenkoko  2,5mm? Nimellinenjohtimenkoko 4mm?
MA 2,5/5.N.V0 0199 010.21 MA 2,5/5.1.N.V0O 0199 009.05 M 4/6.N.VO 0199 002.26
MS 4/6... MS 6/8... M 6/8... M 10/10... M 16/12... M 35/16...

Jaotus 12mm-0,1(0,473")

d N | I
d &
Nimellinenjohtimenkoko 4mm? Nimellinenjohtimenkoko 6mm? Nimellinenjohtimenkoko 6mm? Nimellnenjohtimenkoko 10mm? Nimellinenjohtimenkoko 16mm? Nimellinenjohtimenkoko 35mn?
MS 4/6.N 0125 265.26 MS 6/8.N 0125 278.03 M 6/8.N 0125 118.13 M 10/10.N 0125 120.11 M 16/12.N 0125 129.16 M 35/16.N 0125 124.01
Nimellinenjohtimenkoko 6mn? Nimellnenjohtimenkoko ~ 10mm?2 | Nimellinenjohtimenkoko ~ 16mm? Nimellinenjohtimenkoko ~ 36mm?
M 6/8.N.VO 0199 003.27 M 10/10.N.VO 0199 004.20 M 16/12.N.VO 0199 005.21 M 35/16.N.VO 0199 006.22
M 70/22... M 95/26... MA 2,5/5.D2... MA 2,5/5.D2.1... MA 2,5/5.D1.1... M 4/6.D2.1...
Jaotus 22 mm-0,1(0,866") Jaotus 26 mm -0,1(1,02") Jaotus 5 mm +0,08 (0,200") Jaotus 5 mm +0,08 (0,200") Jaotus 5 mm +0,08 (0,200") Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")
(o) O
N 2
o 2 g | ®
(™
Nimelinenjohtimenkoko ~ 70mm? Nimelinenjohtimenkoko ~ 95mm? Nimelinenjohtimenkoko ~ 25mn? Nimellinenjohtimenkoko ~ 2,5mm? Nimelinenjohtimenkoko ~ 2,5mm? Nimelinenjohtimenkoko 4mm?
M 70/22.N 0125 216.15 M 95/26.N 0125 556.12 MA 2,5/5.D2.N 0125 490.15 MA 2,5/5.02.1.N 0125 491.02 MA 2,5/5.D1.1.N 0125 530.14 M 4/6.D2.1.N 0125 126.03

onmaarnitelty vakionviliittimien sivuilla

Jaotus 16 mm -0,1(0,630")
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sU°jamaa riviliittimet MA 2,5/5.P| M 4/6.PI M 4/6.3A.PI
= = = Jaotus 5 mm +0,08 (0,200" Jaotus 6 mm +0,05 (0,238" Jaotus 6 mm +0,05 (0,238"
ei kiskokosketinta (0.200% 02387 (02387
silmukkaliittimin Eoioro] Eoforo—] Eor oo
C> r DINT-3 445 1.75" 445 1.75" 51,5 2.08"
> gé > ;;:.3 - 23’2
2 Y 2 Y o | 0o
N :| o :] 3 :I
= B .z B4z B,z
T 23 23 B
£ i | J \a J = J -~
Miwy . ] ] ]
= o ; .‘
i L | Kiskon keskikohta C> |18 .709 Kiskon keskikohta C—> _ [18 .709
. s 23 .906" ~Lf 23 .906" ~r 30 1.18"
‘r T T T
g Malli Tuoten:ro|l Malli Tuoten:ro|l Malli Tuoten:ro
Keltainen runko, vihredraitaylhaalla Keltainen runko, vihreéraitaylhaalla Keltainenrunko, vihrearaita ylhaalla
MA 2,5/5.PI 0165 677.03 M 4/6.PI 0165 275.00 M 4/6.3A.P1 0165 589.24
Muut tarvikkeet néille riviliittimille: katso
luettelon sivuja, jotka koskevat saman
kokoisia vakioriviliittimid.
- . IEC IEC IEC
Ominaisuudet NFC DIN 5 ) NFC DIN — — NFC DIN 5 e
Johtimen koko Silmukka- Yksistikeinen 0,2-4 mm? 22-12 AWG 22-12 AWG 0,2-4 mm? 22-10 AWG 22-10 AWG 0,2-4 mm? 22-10 AWG | 12 AWG max.
litin Monisikeinen | 0,22-25mm2 | 22-12 AWG 22-12 AWG 0,22-4 mm2 22-10 AWG 22-10 AWG 0,22-4 mm2 22-10 AWG [ 12 AWG max.
Oikosulkuvirta 300A/1s 480A/1s 480A/1s
Nimellinen johtimen koko/Koko 2,5 mmz2/ A3 12 AWG 12 AWG 4 mmz2/ A4 10 AWG 10 AWG 4 mm2/ A4 10 AWG 12 AWG
- - Johti Suositeltt Suositett Suoj Johtimen Suositelt Suositeltt Suojaus Johtimen Suositelt Suositeltt Suojaus
Mum omlnaISUUdet kuoﬁntlar:):us rut?/istait;‘ kiviﬁ;jsﬁoeml;mti e kuorimlapituus muvitlalt'tzlaj kiristysmom:ntti . kuorimlapituus muvitlalt't;laJ kiristysmoml;ntti .
10 mm 3.5mm |0,4-0,6 Nm IP 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20
.39" 14" 3.5-531bin | NEMA1 37" .16" 4.4-7.11bin | NEMA 1 37" .16" 4.4-7.11bin | NEMA 1
Hyvaksynnat AE @ & & |C ERE @O # [ezoees 6. |C €| TNE & |C€
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
1 Paatylevy keltainen FEM6 paks. 2,8 mm 0103 062.21 | FEM6 paks. 2,8mm 0103062.21 | FEM3A paks. 3 mm 0103 862.20
2 Paatyerotuslevy harmaa | SCF6 paks. 3mm 0118707.03 | SCF6 paks. 3mm 0118 707.03
R  Katsoluettelonkohtaa "Tarvikkeet ja
merkinnat" lohkon sivuillaja vain RC510-mallissa, lohkon ylaosassa @ @ @ @
Suojamaarniviliittimet M 4/6.4A.PI
. g . "
ei kiskokosketinta Jaotus 6 mm +0,05 (0,235")
silmukkaliittimin @
CH r - "
DIN1-3 ‘ 635 2.50
0o
NI
S|
@l -
] 23
~-ur 30 1.18"
Malli Tuoten:ro| Malli Tuoten:ro|l Malli Tuoten:ro
Keltainen runko, vihred raitaylhaalla
Muut tarvikkeet néille riviliittimille: katso M 4/6.4A.PI 0165 590.21
luettelon sivuja, jotka koskevat saman
kokoisia vakioriviliittimia.
. . IEC IEC IEC
Ominaisuudet NFC DIN uL CSA NFC DIN uk csA NFC DIN ut CcsA
Johtimen koko Silmukka- Yksiséikeinen 0,2-4 mm2 22-10 AWG | 12 AWG max.
liitin Monisgikeinen 0,22-4 mm? 22-10 AWG 12 AWG max.
Oikosulkuvirta 480A/1s
Nimellinenjohtimen koko/Koko 4 mm?2/ A4 10 AWG 12 AWG
.- Johti Suositel Suositel Suoj Johti Suositeft Suositeltu Suoj Johti Suositeft Suositeltu Suoj
Muutominaisuudet wormapituus  rovitatia  krsyamomenti | komepas  nantaa  isyomomenti | omaphas  mits Gamoments
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20
.37" .16" 4.4-7.1 Ibin | NEMA 1
Hyviaksynnat NG & |C € | |
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
1 Pastylevy keltainen | FEM4A  paks. 3 mm 0103 863.21
2 Paatyerotuslevy harmaa
R Katsoluettelonkohtaa "Tarvikkeet ja
merkinn&t" @ @ Lohkonyldosassa Lohkonsivuilla Lohkonyldosassa Lohkon sivuilla
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Suojamaa
riviliittimet
ei kiskokosketinta

silmukkaliittimin
C> v DIN1-3

M 6/8.PI

Jaotus 8 mm - 0,05 (0,315")

a2 1

1.3
=

-fu"é.

34 &
L

M 10/10.PI

Jaotus 10 mm - 0,05 (0,394")

M 16/12.PI

Jaotus 12 mm -0,1 (0,473")

ei kiskokosketinta

silmukkaliittimin
C> s DIN1-3

Jaotus 16 mm -0,1 (0,630")

3 i . , 4
E]E[={GL i 3
- 1 =
v e ; ol | 2
4 E ”_ ———— .__.-"' -"_#} 3 +T
Hli ﬂl - ' ¢ ¢
[l - 1 SN BRI E ._': g L TP T reppe——— s tB . 705 4 i ekl il |1 P8
"F I w23 POk o S0 T 5 TR T g
. il .
” Malli Tuoten:ro|l Malli Tuoten:ro|l Malli Tuoten:ro
Keltainen runko, vihredraitaylhaalla Keltainen runko, vihreéraitaylhaalla Keltainenrunko, vihreéraita ylhaalla
M 6/8.PI 0165 451.21 M 10/10.PI 0165 452.22 M 16/12.P1 0165 453.23
Muut tarvikkeet néille riviliittimille: katso
luettelon sivuja, jotka koskevat saman
kokoisia vakioriviliittimid.
. R IEC IEC IEC
Ominaisuudet NFC DIN 5 () NFC DIN o i NFC DIN o5 —a
Johtimen koko Silmukka- Yksiséikeinen 0,5-10 mm2 22-8 AWG 24-8 AWG 0,5-16 mm?2 20-6 AWG 18-6 AWG 2,5-25 mm2 14-4 AWG 14-4 AWG
litin Moniszikeinen 0,5-6 mm? 22-8 AWG 24-8 AWG 0,5-10 mm? 20-6 AWG 18-6 AWG 2,5-16 mm2 14-4 AWG 14-4 AWG
Oikosulkuvirta 720A/1s 1200A/1s 1920A/1s
Nimellinen johtimen koko/Koko 6 mm2/ A5 8 AWG 8 AWG 10 mmz2 / B6 6 AWG 6 AWG 16 mmz2/ B7 4 AWG 4 AWG
- - Johti Suositeltt Suositett Suoj Johtimen Suositeltu Suositeltt Suojaus Johtimen Suositelt Suositeltt Suojaus
Muut omlnaISUUdet kuoﬁntlar:);zus rulf/;am: kiris1ylljs°:10ml;ntti e kuorintapituus rul:lvitlalna kiristysmom:ntti . kuorimlapituus ruuvitalt'tzlaJ kiristysmom:ntti .
12 mm 4-5mm | 0,8-1 Nm IP 20 12mm | 55-6 mm |1,2-1,4 Nm IP 20 14 mm 55mm [1,2-1,4 Nm IP 10
47" .157"-.197"| 7.1-8.9 Ib.in | NEMA 1 47" .217"-.238"[10.6-12.3 Ib.in| NEMA 1 55" 22" 0.6-12.3 Ib.in|
Hyviksynnét e GO ®mcL((NE €0 EOLDL® mme((NE 6O £ KB G.|C €
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
1 Paatylevy keltainen FEM6 paks. 2,8mm 0103 062.21 | FEM6 pas. 2,8mm 0103 062.21 | FEM12 paks. 3mm 0103 065.24
2 Paatyerotuslevy harmaa SCF6 peks. 3mm 0118707.03 | SCF6 peks. 3mm 0118707.03 | SCF12 paks. 3mm 0113 102.10
R  Katsoluettelonkohtaa “Tarvikkeet ja
merkinnat" @ @ @ @ @ @ @ @
Suojamaarniviliittimet M 35/16.PI M 70/22.PI M 95/26.PI

Jaotus 22 mm -0,1 (0,866")

>

Jaotus 26 mm -0,1 (1,02")

A [ Ly i =W
foleil Qi 8Oy & oo 4 L ke
I | : | : ] | pt
bt | % 5B - at.
j_ [ "I T ~= v N
5 0
! £ _.|_ o b = [ 1
IR -'-_I T ‘._...' L e sy i A 13T e
1o Lr 345 fas Lr 51 opt
Malli Tuoten:ro| Malli Tuoten:ro| Malli Tuoten:ro
Keltainen runko, vihredraitaylhaalla Keltainenrunko, vihrearaita ylhaalla Keltainen runko, vihrearaita ylhaalla
Muut tarvikkeet naille riviliittimille: katso M 35/16.PI 0165 454.24 M 70/22.P1 0165 596.13 M 95/26.P1 0165 556.22
luettelon sivuja, jotka koskevat saman
kokoisia vakioriviliittimid.
. . IEC IEC IEC
Ominaisuudet NFC DIN L i NFC DIN - e NFC DIN . SR
Johtimen koko Silmukka- Yksiséikeinen 1-50 mm? 16-0 AWG 16-0 AWG 16-95 mm? 4-00 AWG 4-00 AWG 35-120 mm2 | 2/0000 AWG [2/000 AWG max.
liitin Moniséikeinen 1-35 mm?2 16-2 AWG 16-2 AWG 16-70 mm? 4-00 AWG 4-00 AWG 35-95 mm?
Oikosulkuvirta 4200A/1s 8400A/1s 11400A/1s
Nimellinenjohtimen koko/Koko 35 mm?/ B9 0 AWG 0 AWG 70 mm2/ B11 00 AWG 00 AWG 95 mm?/ B12 0000 AWG 000 AWG
P Johi Suositef Suositet Suoj Joh Suositeft Suositeltu Suo Johi Suositeft Suositeltu Suo
MUUtomInaISUUdet kuorima":ﬂ:us ru:.;istzlt:: kirist;:r;r;eéinni o ktn:m;r;ﬂmuus rulljj?/s'it;n: kirist;:ri:)ememﬁ s [ o i Kiri uostay s
17mm [ 6,57mm | 2,8-3Nm IP 10 25mm  |Kuusiokoloavain| ~ 6-7Nm IP10 26mm | Kuusiokoloavain | 8,5-9,5Nm IP20
-669"  |.255"-.276" [24.3-26.1 Ib. 9% 6mm.2%" | 52-61ib.in 1.02" 6mm.2%" | 74-83Ib.in |  NEVIAT
Hyvaksynnat NE 00 @ aoe G1|CEm @ ®@ @ ® |[|Ne® ce
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
1 Paétylevy keltainen FEM16 paks. 3 mm 0103 061.20 FEM22 paks. 3 mm 0103 881.14 | Suljettulohko
2 Paatyerotuslevy harmaa | SCF16 paks. 3 mm 0113101.17 | SCF22  pds 3mm 0113 851.16
R Katso luettelon kohtaa “Tarvikkeet ja
merkinnat' | (@) G @ @ @® ® @

39



T01120

Asennuskiskoon ruuvatutriviliittimet: ohjeet

1. Asetalohko asennuskiskolle

Ruuvatutlohkotpaasevatliukumaan kiskolla.

2. Ruuvaa lohkon keskusta alas
jalustan kiristamiseksi

_____t__

i

| :ll
onjamaa riviliittimet MA 2,5/5.P M 4/6.P M 4/6.3A.P
= H Jaotus 5 mm +0,08 (0,200" Jaotus 6 mm +0,05 (0,238", Jaotus 6 mm +0,05 (0,238",
kiskokoskettimella (0,2007) (0.2387) (0:2387)
- s - - m@m Vo
silmukkaliittimin IR V2
[ WINVAY
C> 1r DIN1-3 435 1.70"
. Q&
()] N o j
(=]
ol
3 . 3 &
j=3 1
e J ga J ? Z
: ] 1 , _ .
: ko Keskikanta £ ‘ 18 71 PO -l [, M¢
s 23 .91 wr 23 &I ., 1r 30 1.18
PN
4 ; k Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
: Vihrea-keltainen Vihrea-keltainen Vihreé-keltainen - UL 94 VO
MA 2,5/5.P 0165 488.27 MA 4/6.P 0165 113.16 M 4/6.3A.P.VO 0195 637.12
MA 2,5/5.P.V0 0195 488.16 MA 4/6.P.VO 0195 113.05
Maadoitusjohdon riviliittimen koko sama Maadoitusjohdon riviliittimen koko sama Maadoitusjohdon riviliittimen koko sama
kuin MA 2,5/5 -riviliittimell4. kuin M4/6 -riviliittimell4. kuin M4/6.3A -riviliittimella.
f . IEC IEC IEC
Ominaisuudet NFC-DIN s EE5 NFC-DIN - e NFC-DIN s S
Johtimen koko Silmukka- Yksiséikeinen 0,2-4 mm? 22-12 AWG 22-12 AWG 0,2-4 mm? 22-10 AWG 24-12 AWG 0,2-4 mm? 22-10 AWG 12 AWG max.
liitin Moniséikeinen 0,22-2,5 mm? 22-12 AWG 22-12 AWG 0,22-4 mm? 22-10 AWG 24-12 AWG 0,22-4 mm? 22-10 AWG 12 AWG max.
Oikosulkuvirta 300A/1s 480A/1s 480A/1s
Nimellinenjohtimenkoko/Koko 2,5 mm?/A3 12 AWG 12 AWG 4 mmZA4 10 AWG 10 AWG 4 mmZA4 10 AWG 12 AWG
- B Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus
Muut ominaisuudet kuorintapituus  ruwitaltta _ Kiristysmomentti kuorintapituus ~ ruwvitaltta  kiristysmomentti kuorintapituus  ruwvitaltta  kiristysmomentti
10 mm 3.5mm |0,4-0,6 Nm 9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm 9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm
.39" 14" 3.5-5.3 Ib.in 37" .16" 4.4-7.1 Ib.in 37" .16" 4.4-7.1 Ib.in
Hyvaksynnat RE®O @ & [((REQOO OO ®iu(q [&:
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro| Malli Tuoten:ro
1 Paatylevy keltainen FEM6 paks. 2,8 mm 0103 062.21 FEM6 paks. 28 mm 0103 062.21 FEMB3AP VOvihred paks.3 mm 0199 876.26
keltainen FEM6 VO paks. 2,8 mm 0199 305.02 | FEM6 VO paks. 2,8 mm 0199 305.02
2 Paatyerotuslevy harmaa SCF6 paks. 3mm 0118 707.03 | SCF6 paks. 3mm 0118 707.03
Kiskolla: Suositeltu ruuvitaltta / Suositeltu momenttiavain 3,5mm.74" /0,6 Nm 5.5 Ib.in 4mm.16" /0,8 Nm 7.0 Ib.in 4mm.76"/0,8 Nm 7.0 Ib.in
R Kits. kohtaa "Tarvikkeet ja merkinnat" @

T,y
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Suojamaarriviliittimet M 4/6.4A.P D 4/6.P.T1 M 6/8.P
kis ko kosketti me"a Jaotus 6 mm +0,05 (0,238") Jaotus 6 mm +0,05 (0,238") Jaotus 8 mm - 0,05 (0,315")
. angas . W Vo
silmukkaliittimin —h—m—ImEman @@
EOXOE OXOXOR 90 3.54" EoRE] v
C> s DIN1-3 63,5 25"
‘ == - 435 1.72"
R o) -
5183 | @ . |82
o 9 Q|0
- : w1
3 % 3 8| .
T 2 by 2§
J o J ‘5 -
| i e 71
~ 15 30 118" - . Kiskon keskikohta &= |18 .77
Kiskon keskikohta — LI | 43,4 7.7 “or 23 91"
Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
Vihrea-keltainen-UL94 V0 Vihreé-keltainen-UL94 V0 Vihrea-keltainen
M 4/6.4A.P.VO 0195 638.23 D 4/6.P.T1 0199 220.00 M 6/8.P 0165 114.17
vain DIN 3 M 6/8.P.VO 0195 114.06
Maadoitusjohdon riviliittimen koko sama Maadoitusjohdon riviliittimen koko sama Maadoitusjohdon riviliittimen koko sama
kuin M4/6,4A -riviliittimelld. kuin D4/B.T... -riviliittimell4. kuin M 6/8 -riviliittimella.
- . IEC IEC UL CSA IEC
Ominaisuudet NFC-DIN hakatius hEonss NFC-DIN hakemus hakemus NFC-DIN . e
Johtimen koko Silmukka- Yksisdikeinen 0,2-4 mm? 22-10 AWG 12 AWG max. 0,2-4 mm? 24-10 AWG 24-10 AWG 0,5-10 mm? 24-8 AWG 24-8 AWG
liitin Monisaikeinen 0,22-4 mm? 22-10 AWG 12 AWG max. 0,22-4 mm? 24-10 AWG 24-10 AWG 0,5-6 mm? 24-8 AWG 24-8 AWG
Oikosulkuvirta 480A/1s 480A/1s 720A/1s
Nimellinen johtimen koko/Koko 4 mmZA4 10 AWG 12 AWG 4 mmZA4 10 AWG 10 AWG 6 mmZA5 8 AWG 8 AWG
M - - Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeftu Suositeltu Suojaus
uutominaisuudet EEEE e S kuorintapituus  ruwvitaltta  kiristysmomentti kuorintapituus  ruwvitaltta  kiristysmomentti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm 9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20 12 mm 4-5 mm 0,8-1 Nm
37" .16" 4.4-7.1 Ib.in 37" .16" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1 47" .16" -.20"| 7.1-8.9 Ib.in
Hyvaksynnat € Cdneeed o g i |C €
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
1 Paatylevy keltainen FEMA4AP V@ihred paks.3 mm 0199 879.01 suljettulohko FEM6 paks. 2,8mm 0103 062.21
keltainen FEM6 VO paks. 2,8mm 0199 305.02
2 Pasatyerotuslevy harmaa SCF6 paks. 3 mm 0118 707.03
Kiskolla: Suositeltu ruuvitaltta / suositeltu momentti avain 4mm.76" /0,8 Nm 7.0 Ib.in 4mm.76" /0,8 Nm 7.0 Ib.in
R Katsoluettelon kohta “Tarvikkeet ja merkinnat" (1) rces  (5) Gy (2
= = Jaotus 10 mm - 0,05 (0,394" Jaotus 12 mm -0,1 (0,473" Jaotus 16 mm -0,1 (0,630"
kiskokoskettimella 0,394 04737 020°)
)
silmukkaliittimin Folfad vo Fefdod v
. s DIN1-3 CoHo] v [oHo]w D)
43,5 1.72" 49 1.93" 49 1.93"
O ING o [ L 19 &®
o :] N :] R :I
i N 8| . 8 . 3
g ©g “lgE
¥ g & e ey 17F
Kiskon keskikohta & ‘ 18 .71 Kiskon keskikohtaC— ‘ 22 .87"] Kiskon keskikohta C—> ‘ 22 .87"
s 23 91" s 27 107" L oir 27 107"
¥ Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
Vihrea-keltainen Vihrea-keltainen Vihrea-keltainen
M 10/10.P 0165 115.10 M 16/12.P 0165 130.23 M 35/16.P 0165 111.14
M 10/10.P.VO 0195 115.07 M 16/12.P.VO 0195 130.12 M 35/16.P.VO 0195 111.03
Maadoitusjohdonriviliittimen koko sama Maadoitusjohdon riviliittimen koko sama Maadoitusjohdonriviliittimen koko sama
kuin M 10/10-riviliittimella. kuin M 16/12 -riviliittimella. kuin M 35/16 -riviliittimelld.
f : IEC IEC IEC w CA
Omlnalsuudet NFC-DIN uL CsA NFC-DIN uL csA NFC-DIN
Johtimen koko Silmukka-  Yksiséikeinen |  0,5-16 mm? 20-6 AWG 18-6 AWG 4-25 mm? 14-4 AWG 10-6 AWG 4-50 mm? 8-0 AWG 6-4 AWG
liitin Monisdikeinen 0,5-10 mm? 20-6 AWG 18-6 AWG 4-16 mm? 14-4 AWG 10-6 AWG 4-35 mm? 8-0 AWG 6-4 AWG
Oikosulkuvirta 1200A/1s 1920A/1s 4200A/1s
Nimellinenjohtimen koko/Koko 10 mm?/B6 6 AWG 6 AWG 16 mm2/B7 4 AWG 6 AWG 35 mm?#/B9 0 AWG 4 AWG
- - Johti Suositeltt Suositeltt Suoj Johtimen Suositeftu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus
MUUt omlnaISUUdet kuorima";ﬂ:us rul:sistam: kirist;j:rsn:mimti oS kuorintapituu i iri tti Kuorintapi i iri tti
12 mm 5,5-6 mm | 1,2-1,4 Nm 14 mm 55mm | 1,2-1,4 Nm 17 mm 8 mm 2,8-3 Nm
47" 22" - 24" (10.6-12.4 Ib.in .55" 22" 10.6-12.4 Ib.in 67" .32" 24.9-26.7 Ib.in
Hyvaksynnat MEGOO OP0%#m[((MEGOO QVO*#*m|((RMEHOO® © # K| €
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
1 Paatylevy keltainen suljettulohko suljettulohko suljettulohko
2 Pastyerotuslevy harmaa | SCFM6 paks. 3mm 0114825.05 | SCFM6 pads  3mm 0114 825.05
Kiskolla: Suositeltu ruuvitaltta / Suositeltu momenttiavain 4mm.16 /0,8 Nm 7.0 Ib.in 55mm.22" /1,0 Nm 9.0 Ib.in 55mm.22" /1,0 Nm 9.0 Ib.in
R Kis.luett kohta“Tarvikkeetjamerkinnat" ® @ ® @ ® @ @
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sU°jamaa M 70/22.P M 95/26.P
= mgEmg g Jaotus 22 mm -0,1 (0,866" Jaotus 26 mm -0,1 (1,02",
riviliittimet (0,865%) (1,02%)
kiskokoskettimella [FoTofo =% %w—o—m% efi
(=} -
silmukkaliittimin 74 291" 87 291"
¢ DIN1-3(37,5x15) o L
ol 2|0 X
©0|® e & o
o o
@ (=]
Kiskon keskikohta 3 | 34,5 36" Kiskon keskikohta C ‘ 4 1.617]
1r 39,5 1.55” 1r 46 1.81”
Malli Tuotenro Malli Tuotenro
Vihrea-keltainen Vihrea-keltainen
M 70/22.P 0399 024.23 M 95/26.P 0399 176.00
. . IEC w CA IEC w CA
Ominaisuudet NFC-DIN hakemus NFC-DIN hakemus hakemus
Johtimen koko |Silmukka- Yksiséikeinen|  16-95 mm? 6-000 AWG 6-000 AWG 35-120 mm? 0000 AWG 0000 AWG
liitin Moniséikeinen] — 16-70 mm? 6-000 AWG | 6-000 AWG 35-95 mm?
Oikosulkuvirta 8400A/1s 6600A/1s 11400A/1s
Nimellinen johtimen koko/Koko 70 mmz/A1i 000 AWG 00 AWG 95 mmz/B12 | 0000 AWG 0000 AWG
- = Johti Suositeftt Suositeltu Suoj: Johti Suositeltt Suositett Suoj
Muutominaisuudet oraptis | ruvtata  |krsyomomenti | | lompus | raviata  |disysmoments|
25 mm | 6mm/0,236" 6 Nm IP 20 26 mm 6mm/0,23%6" [8,5-9,5 Nm IP 20
.98" kuusiotappiavain | 52-61 Ib.in 1.02" kuusiotappiavain | 75-84 Ib.in
T
Hyvaksynnat @ lC € @ |c €
Tarvikkeet Malli Tuotenro Malli Tuotenro
1 Paatylevy keltainen suljettu lohko suliettulohko
2 Paatyerotuslevy harmaa
kiskolla Suositeltu ruuvitaltta / Suositeltu momenttiavain Suositeltu ruuvitaltta / Suositeltu momenttiavain
R Katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja @6 mm.315"/2Nm 17.7 Ib.in halk.4mm .157"/ 2Nm 17.7Ib.in
merkinnét" (29)




T01122

Asennuskiskoonnapsautetutriviliittimet: ohjeet

Napsautalohko asennuskiskolle

Napsautettavatriviliittimet eivatpaase
liukumaanasennuskiskolla.

)|

| :||
Suojamaa D 2,5/5.P D 4/6.P D 6/8.P
= mpEmg = Jaotus 5 mm +0,08 (0,200", Jaotus 6 mm +0,05 (0,238", Jaotus 8 mm - 0,05 (0,315"
riviliittimet 0:200% 02387 0.315%
kiskokoskettimella 507 1.99" it —ottolj
silmukkaliittimin
1r DIN3 > ,
~ 22 © 5
N\ 8 e
i3 J 9
L0
)’ g2
Kiskon keskikohta ' | 23 0.90” : = ]
‘ Kiskon keskikohta Kiskon keskikohta
Kiinnitys kiskolle jousella. s 25 .98 . 1r 25 98
Malli Tuoten:ro| Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
Vihrearunko/keltaiset merkinnét Vihreé-keltainen Vihrea-keltainen
D 2,5/5.P 0165 909.05 D 4/6.P 0165 809.01 D 6/8.P 0165 830.21
D 4/6.P.VO 0299 838.04 D 6/8.P.VO 0199 553.22
Maadoitusjohdonriviliittimen koko sama Maadoitusjohdon riviliittimen koko sama
kuin M 4/6 -riviliittimell4. kuin M 6/8 -riviliittimella.

. . IEC IEC w CA IEC uw CA
Ominaisuudet NFC DIN uc CSA NFC-DIN hakemus hakemus NFC-DIN hakemus hakemus
Johtimen koko Silmukka- Yksiséikeinen 0,2-4 mm? 0,2-4 mm? 24-12 AWG 24-12 AWG 0,2-10 mm? 24-8 AWG 24-8 AWG

liitin Moniséikeinen 0,22-2,5 mm? 0,22-4 mm? 24-12 AWG 24-12 AWG 0,22-6 mm? 24-8 AWG 24-8 AWG
Oikosulkuvirta 300 A/1s 480A/1s 720A/1s
Nimellinen johtimen koko/Koko 2,5 mm?/ A3 4 mm?/A4 12 AWG 12 AWG 6 mm%A5 8 AWG 8 AWG
. - Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus
Muut Omlnalsuudet kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
10 mm 3,5 mm |0,4-0,6 Nm 9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm 12 mm 4-5 mm 0,8-1 Nm
.39" 14" 3.5-5.3 Ib.in 37" .16" 4.4-7.1 Ib.in 47" .16" -.20" |7.1-8.9 Ib.in
Hyvaksynnit & |( q & |C € & |C €
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
1 Paatylevy keltainen FEM6 pds. 2.8mm 0103 062.21 | FEM6 paks. 2,8mm 0103 062.21 | FEM6 paks. 28mm 0103 062.21
2 Paatyerotuslevy harmaa FEM6 VO pas. 28mm 0199305.02| FEM6 VO paks. 2,8 mm 0199 305.02 | FEM6 VO paks. 28mm 0199 305.02
Kiskolla: Suositeltu ruuvitaltta / Suositeltu momenttiavain| SCF6 pds. 3.0mm 0118707.03| SCF6 paks. 3mm 0118707.03 | SCF6 paks. 3mm 0118 707.03
R Katsoluettelon kohtaa “Tarvikkeetja 4 mm.76"/0,8 Nm 7.0 Ib.in 4mm.76"/0,8 Nm 7.0 Ib.in
merkinnat' | @ sivulla, RC510 vain yldosassa @ (®)
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T01042

Suojamaa + nolla

riviliittimet

Maatto kytketty
asennuskiskoon ja linkitetty
nollalohkon kanssa

silmukkaliittimin
C> 15 DIN1-3

BADL VO
BAM
Muutpéétypuristimet : Katso kohta "Tarvikkeetjamerkinnét"

0199 408.02
0103 002.26

SO
PE. Elypu _su.n

paks.9,0mm
paks.9,1mm

Kisko ~— 35x7,5x1 PR30 reikdaihioin 0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikaahioin 0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat”
Muut tarvikkeet: katso luettelon kohta "Tarvikkeetja merkinnét"

Huom.

Maattolohkot, kytkentd asennuskiskoon:

Suositel Suositel
ruuvitaltta kiristysmomentti
M 10/10.PE.N 4 mm 0,8 Nm
.16" 7.1 Ib.in
M 16/12.PE.N 5,5 mm 1 Nm
22" 8.8 Ib.in
1 Paatylevy
2 Paatyerotuslevy harmaa
3 Paatyerotuslevy harmaa
4 Paatyerotuslevy harmaa
3
4
R _
AV R
ﬂ R Katsoluettelonkohta "Tarvikkeetja

merkinnat"

M 10/10.PE.N

Jaotus20mm-0,2 (0,787")

D 0| @
Q0@
445 1.75"
i oz
(%) N
S
@l
g N 922
]
Kiskon keskikohta C—o 18 .709'
06"

[ I 23 .9
M 10/10.P-lohko on liitetty M 10/10.N -lohkoon
irrotettavan siltauksen kautta.

M 16/12.PE.N

Jaotus 24 mm-0,2 (0,945")

Kiskon keskikohta &= ‘

I 27
M 16/12.P-lohko on liitetty M 16/12.N-lohko

siltauksen kautta.

@@
o

(/
AU
49 1.92"
01 0%
- g'f
D o
S
o ” o (\‘ j
er) =
] 23
22 .866"

1.06"
on irrotettavan

Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuotenzro
Vihrea-keltainen/sininen Vihrea-keltainen/sininen runko
i M 10/10.PE.N 0165 683.22 i M 16/12.PE.N 0165 680.03
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko Johtimenkoko
IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Simukka- Yksisgikeinen| 0,5 - 16 mm? Simukka- Yksisdikeinen| 2,5 - 25 mm?
liitin ~ Monisaikeinen| 0,5-10 mm?2 liitin  Monisaikeinen| 2,5-16 mm?2
Jéannite Jannite
Nimellinen 630V Nimellinen 800 V
Pulssi 8 kV Pulssi 8 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen 57 A Nimellinen 76 A
oikosulku 1200 A/1s oikosulku 1920 A/1s
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimellinen/koko [ 10 mm#/B6_| [ Nimellinen/koko [ 16 mm?B7 | [
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
12 mm 5,5 mm 1,2-1,4 Nm 14 mm 5,5 mm 1,2-1,4 Nm
47" 22" 10.6-12.3 ib.in .55" 22" 10.6-12.3 ib.in
Malli Tuoten:ro Malli Tuotenzro
Suljettu riviliitin Suljettu riviliitin
SCFM6 1) paks. 3,0 mm 0114 825.05 | SCFM6 (1) paks. 3,0 mm 0114 825.05
SCFEX1 1) paks. 2,4 mm 0103 619.04 | SCFEX1 1) paks. 2,4 mm 0103 619.04
SCFEX3 1) paks. 2,4 mm 0103 620.01 | SCFEX3 1) paks. 2,4 mm 0103 620.01
@
Huom: (1) Paatyosat ja erotuslevyt napsautetaan kiinni kiskoille.
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T01044

Suojamaarriviliittimet
kiskokoskettimella ja
yhdistetty nollalohkon
kanssa

silmukkaliittimin

C> s DIN1-3

Paitypuistin -~ paks90mm  BADL VO 0199 408.02
Padtypuristin -~ paks.9,1mm BAM 0103 002.26

Muutpéétypuristimet : katso kohta “Tarvikkeetja merkinnat”

Kisko -~ 35x7,5x1 PR30 reikdaihioin 0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin 0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muut kiskot: katso luettelon kohta "Tarvikkeetja merkinnét”
Muuttarvikkeet: katso luettelon kohta : "Tarvikkeetja merkinnét"

Huom.

Suojamaalohkot, kytkentd asennuskiskoon:

Suositel Suc

ruuvitaltta kiristysmomentti
5,5 mm 1 Nm
22" 8.8 Ib.in

Tarvikkeet
1 Paatylevy

R Katsoluettelonkohta “Tarvikkeetja
merkinnat"

M 35/16.PE.N

Jaotus 32mm-0,2(1,26")

%

30

N

Gll%

49

|

1.93"

]
J

L _Jo

Kiskon keskikohtaCo

b

22 .866"

2.32"
1r6
2

C> 59

- - 54
2.13

L - s 27 1.06"
GTABS(181.4r«)>M35/16.P-lohkoonlitetty M35/16.N-lohkoon
imotettavanhyppyjohtimenkauitia.
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Vihreé-keltainen/sininen
fl M 35/16.PE.N 0165 575.25
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko Johtimenkoko
IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka- Yksisgikeinen| 4-50 mm? Silmukka- Yksisdikeinen
liitin Monisédikeinen| 4-35 mm? liitin Monisdikeinen
Jannite Jénnite
Nimellinen 800V Nimellinen
Pulssi 8 kV Pulssi
Saasteaste Saasteaste
Virta Virta
Nimellinen 125 A Nimellinen
oikosulku 4200 A/1s oikosulku
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimellinen/koko | 85 mmzB9 | [ Nimellinen/koko | [
Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
17 mm 7 mm 2,8-3 Nm
.67" .32" 24.6-26.1 Ib.in
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
Suljettu riviliitin
® ® @
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T01109

Yksinapaiset
jakelulohkot
DIN3

L ]

. ""—l‘ﬂ
BADH pdsiomm 0116 900.27
BAM pks9imm 0103 002.26
BADL ks 90mm 0199 408.02

Muut péétypuristimet: Katso kohta "Tarvikkeet ja merkinnéat"

PR30 - - 35x75x1 0173 220.05
PR4 1J 35x15x2,3 0168 500.12
PR5 1 35x15x1,5 0101598.26

Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnat”

Ominaisuudet
Nimellisjannite

Nimellisvirta

Vasemman syéttéjohtimen koko
Oikean syéttdjohtimen koko
Suositeltu kiristysmomentti
Suositeltu momenttiavain

Lahdot
heloilla
ilman heloja
Suositeltu kiristysmomentti
Ruuvitaltta
Tarvikkeet
1 Siltausliitin
2 Kisko 16 x 5 mm 160 A

46

BRU 125 A

kiinnitys

—
48
1r 57,5 alustalle

50

i

|

' Akseli-akseli 62 | 5

il k3 Soikeareiki
9,5 x 55 mm 12 x 5,5 mm

Kiinnitettyné kiskolle (DIN 3) taialustalle
(M5-ruuvi)
Véri:harmaa

BRU 160 A

Akseli-akseli84.6 0.1

Solkeareika 5.5 x 11.4 mm

ruwvinhalk. 5 mm
Soil iky 5.2 X 7.3 mm

—
‘ r
409 idson
‘ keskikohta
‘ 91
u )
o |®®
fl@ |Nx|ol® 10
© ol® |
i |
1
‘

ruwinhalk, 5 mm

Kiinnitettyné kiskolle (DIN 3) tai alustalle

Siltausliitin: 2 liitosta 20 mm?2tai (M5-ruuvi)
8 liitosta 20 mm?2 (leikattava) Véri:harmaa
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
Harmaa runko Harmaa runko
BRU 125 A 0356 204.11 BRU 160 A 0356 200.21
IEC UL CSA IEC UL CSA IEC UL CSA
hakemus hakemus hakemus hakemus
600 V 600V 600V 600V 600V 600V
125A 125A 125A 160 A 160 A 160 A
10 -35 mm? 8-2 AWG 8-2 AWG 10 mm? 8 AWG 8 AWG
6 -16 mm? 10-6 AWG 10-6 AWG 70 mm? 00 AWG 00 AWG
3,5 Nm 31 Ib.in 31 Ib.in 4 Nm 35 |b.in 35 |b.in
Kuusiokoloav. 4 mm Kuusiokoloav. 4 mm|Kuusiokoloav.4 mm 6litted5mm 6lited5mm 6lited5mm
4x2,5-16mm? 14AWG-6AWG  [14AWG-6AWG
6x2,5-16 mm? 14AWG-6AWG  [14AWG-6AWG 6x2,5-16mm? 14AWG-6AWG | 14AWG-6AWG
2Nm 17.6 Ib.in 17.6 Ibin 2Nm 17.6 Ib.in 17.6 Ib.in
Posidrive Z2 tai litted
Paino Paino Paino
137 gr 234 gr
0.3Ib 0.516 Ib
Malli Tuoten:ro Malli Tuotenr:o Malli Tuoten:ro
PCF.1.2 2 liitosta 0356 205.12
PCF.1.8 8 liitosta 0356 206.13
BO 16/5 2 nap. 0356 201.16
BO 16/5 3 nap. 0356 202.17
BO 16/5 4 nap. 0356 203.10




Muistiinpanot
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T01055

Riviliittimetraskaaseenkayttoon
veitsikatkaisin

silmukkaliittimin
C> s DIN1-DIN3

Padtypurist W paks.9,1mm  BADL VO 0199 408.02

Padtypuristn -+~ paks.9,1mm BAM 0103 002.26

Muut paétypuristimet : Katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat”
~— 35x7,5x1 PR30 reikaaiion 0173 220.05

Kisko 1r 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Ksko Y 35x15x1,5 PR5 reikaihioin 0101 598.26
Kisko Co» 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet

1 Pé&atylevy harmaa
oranssi
2 beige
2 Paatyerotuslevy harmaa
(lohko) sininen

beige
3 Paatyerotuslevy (kisko) harmaa
Paatyerotuslevy harmaa
harmaa

3

4

5 Paatyerotuslevy
6 Koestuspistoke
7 Maadoitusliitin
8 Kampamainen siltausliitin

9 IDC siltaus
Koestuslaite

R Katsoluettelonkohta "Tarvikkeetja
g

merkinnat"

MA 2,5/5.SNB
Jaotus 5mm (0,7197")
L = i
E I .= 5
2 las i
L (B .

r !

e e T T T Lo L T

ur ¥

5 mm lohko - Kytkinliitanta lyhyelld veitsikatkaisimella

MA 2,5/5.SNBT

Jaotus 5 mm (0,197")

5 mm lohko - Kytkinliitéanté lyhyellé veitsikatkaisimella— Varus-
tettu kahdella koestusliittimelld, halk.2mm/.079"

@

NRTL/C @ ® c € NRTL/C c €
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa/Harmaa £ MA 2,5/5.SNB 0115 504.15 | Harmaa/Harmaa &3 MA 2,5/5.SNBT 0115 509.22
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko

IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NRTL/C NFC DIN NRTL/C
Silmukka- Yksisaikeinen| 0,5-4 mm?2 22-12 AWG 22-12 AWG | Silmukka- Yksisdikeinen| 0,5-4 mm?2 22-12 AWG 22-12 AWG
liitin__Monisaikeinen| 0,5-2,56 mm2 | 22-12 AWG | 22-12 AWG [|liitin _ Moniséikeinen| 0,5-2,6 mm? | 22-12 AWG | 22-12 AWG
Jéannite Jannite
Nimellinen 320 V 150 V 150 V Nimellinen 320V 150 V 150 V
Pulssi 4 kV Pulssi 4 kV
S; 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen | 10A | 10A | 10 A Nimellinen | 10 A | 10A | 10A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimeliinen/koko [ 25mm2/A3 | 12AWG | 12 AWG Nimelinen/koko [ 25 mm2/A3 ] 12AWG [ 12 AWG
Johtimen kuorintal Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeftu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiistysmomentti
10 mm 3,5 mm 0,4-0,6 Nm IP 20 10 mm 3,5 mm 0,4-0,6 Nm IP 20
.39" .138" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1 39" .138" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16 | FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16
SCF6 paks. 3,0 mm 0118 707.03 | SCF6 paks. 3,0 mm 0118 707.03
SCF6 paks. 3,0 mm 0128 707.05 | SCF6 paks. 3,0 mm 0128 707.05
SCF6 VO VO paks. 3,0 mm 0198 707.04 | SCF6 VO VO paks. 3,0 mm 0198 707.04
SCFM6 paks. 3,0 mm 0114 825.05 | SCFM6 3,0 mm 0114 825.05
SCFEX1 (1) o paks. 2,4 mm 0103 619.04 | SCFEX1 (1) . paks. 2,4 mm 0103 619.04
SCFEX3 (1) ~—,wr,vspaks. 2,4 mm 0103 620.01 | SCFEX3 (1) +—,r,1 v paks. 2,4 mm 0103 620.01
FC2 2,0 mm 0007 865.26
CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14 | CBM5 hak. 0,5 mm 0178 745.14
CBMs8 paks. 0,8 mm 0178 746.15 | CBM8 0,8 mm 0178 746.15
PC5 30A 2 nap. 0113 542.10 | PC5 30A peks. 0113 542.10
PC5 30A 10 nap. 0113 544.12 | PC5 30A 2 nap. 0113 544.12
10 nap.

Lohkon sivuilla @R0510 veitsikatkaisimella
Huom: (1) Paatyosatjaerotuslevytnapsautetaan kiinnikiskoille.

({ohkon sivuilla (B)RC510 veitsikatkaisimella
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T01056

MA 2,5/5.SNBTA M 4/6.SNBT... M 4/6.SNB
Jaotus 5 mm (0,197") Jaotus 6 mm +0,05 (0,238") Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")
_.7_: 15 i : T
3+ ﬂ il 3! i
: e | "
] EALE . :
| | A 3 R e
= L= "i:‘ig_p&' | §lek
| l-L-_'_" L | L
i ¥ e L L
e 18 F15
LT - |
5 mm lohko — Kytkinliiténtéd lyhyelld veitsikatkaisimella — | 6 mm lohko - Kytkinliitdnta lyhyelld veitsikatkaisimella —
Varustettu kahdella koestusliittimelld, halk. 2,3 mm / 0,090" | Varustettu kahdella koestusliittimelld, halk. 2 mm /.079" 6 mm lohko — Kytkinliitédnté pitkélld veitsikatkaisimella
e 3L\ (e & & 43
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro | Véri Malli Tuoten:ro
Harmaa/Harmaa 3 MA 2,5/5.SNBTA 0115505.16 | HamaaHamaa £ M 4/6.SNBT1 0115 438.12 | Hamaa/Harmaa & M 4/6.SNB 0115 686.13
Harmaa/BeigeV0 2 M 4/6.SNBT2 0115 441.15 | Oranssi/Oranssi & M 4/6.SNB 0105 053.22
BeigeV0/Beige 3 M 4/6.SNB.VO 0195 686.14
Ominaisuudet Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko Johtimen koko
IEC UL CSA IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN NFC DIN
Silmukka- Yksiséikeinen| 0,5-4 mm?2 22-12 AWG 22-12 AWG | Silmukka- Yksisgikeinen | 0,5-4 mm2 22-10 AWG Silmukka- Yksiséikeinen | 0,5-4 mm?2 22-10 AWG 20-12 AWG
liitin ~ Monisaikeinen 0,5-4 mm? 22-12 AWG 22-12 AWG | liitin Monisdikeinen| 0,5-4 mm? 22-10 AWG litin  Monisaikeinen | 0,5-2,6 mm? | 22-10 AWG 20-12 AWG
Jannite Jéannite Jénnite
Nimellinen 320 V 600 V 150 V Nimellinen 320 V 300 V Nimellinen 400 V 300 V 300 V
Pulssi 4 kV Pulssi 4 kV Pulssi 4 kV
Saasteaste 3 3 S 3
Virta Virta Virta
Nimellinen [ 10A [ 15A [ 10A Nimellinen [ 10A [ 10A | Nimellinen [ 10A [ 10A [ 10A
Johtimen koko Johtimen koko Johtimen koko
Nimelinen/koko [ 25mm2/A3 [ 12AWG | 12 AWG Nimeliinen/koko [ 4mm2/A4 | 10AWG | Nimellinen/koko | 4mm2/A4 | 10AWG | 12AWG
kuorintapituus ruuvitaltta kirstysmomenti kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomenti kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti
10 mm 3,5 mm 0,4-0,6 Nm IP 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20
.39 " .16" 3,56-5,3 Ib.in NEMA 1 374" 157" 4,4-5,3 Ib.in NEMA 1 37" .16" 4,4-5,3 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16 | FEM62 paks. 3 mm 0114 994.07 | FEM62 paks. 3 mm 0114 994.07
FEM62 paks. 3 mm 0103 612.25
FEM62 VO paks. 3 mm 0194 994.00
SCF6 paks. 3,0 mm 0118 707.03
SCF6 paks. 3,0 mm 0128 707.05
SCF6 VO Vo paks. 3,0 mm 0198 707.04
SCFM6 paks. 3,0 mm 0114 825.05 | SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05 | SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05
SCFEX1 (1) oo paks. 2,4 mm 0103 619.04 | SCFEX1 (1) .o paks. 2,4 mm 0103 619.04 | SCFEX1 (1) . paks. 2,4 mm 0103 619.04
SCFEX3 (1) ~—,wr, 11 paks. 2,4 mm 0103 620.01 | SCFEX3 (1) ~—,1r,vspaks. 2,4 mm 0103 620.01 | SCFEX3 (1) ~—, s, 17 paks. 2,4 mm 0103 620.01
FC2 halk. 2 mm 0007 865.26 | FC2 halk. 2 mm 0007 865.26
CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14 | CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14 | CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14
CBM8 peks. 0,8 mm 0178 746.15 | CBM8 paks. 0,8 mm 0178 746.15 | CBM8 peks. 0,8 mm 0178 746.15
PC5 30A 2nap. 0113 542.10
PC5 30A 10nap. 0113 544.12 | PC61 35A 10 nap. 0163 311.22 | PC61 35A 10 nap. 0163 311.22
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
DCJ keltainen 0173 059.03
({@phkonsivuila (G510 veitsikatkaisimella (@) Lohkon sivuilla (§)RC810 veitsikatkaisimella @) Lohkon sivilla
Huom. (1) Pa&tyosat ja erotuslevyt napsautetaan kiinni kiskoille.
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T01057

Katkaisullavarustetut
riviliittimet
raskaaseenkayttoon
silmukkaliittimin

o wr DIN1-DIN3

Pégtypurist. 1 paks.9,1mm BADL \0 0199408.02
Paatypuristin - paks.9,1mm BAV 0103002.26
Muutpéétypuristimet : katso luetelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnét"

Kisko +— 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin 0173220.05
Kisko 1+ 35x15x2,3 PR4 0168500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PR5 reikdaihioin 0101598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z22 0163050.04

Muut kiskot: katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnét"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat meilta.

R Katsoluettelonkohta"Tarvikkeetja
merkinnat

M 4/6.SNBT...

Jaotus6mm +0,05(.238")

LTI
OB B
M 4/6.SNB kahdellakoestusliitinruuvillahalk. 2mm/.079", (SNBT4).
6mmlohko: kytkinliiténta pitkéllé veitsikahvalla, varustettu kahdella
koestusliitininruuvilla, halk. 2,3mm/.090" (SNBT23).

M 6/8.SNB

Jaotus8mm-0,05(.315")

8mm lohko - kytkimen liitédnté pitkélld veitsikahvalla

Tarvikkeet

1 Paiyewy hamea
oranssi
beige

2 Péastyerotuslevy(kisko) hamea

3 P

2 E..E..m:'lss)

5 ;EEM”L.S”

6 :

7 Sitausiitinkampa

8 IDCsitaus

9 Suojamaanlitin

b\ e & Ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
HameaMHamea & M 4/6.SNBT4 0115 687.14 | HomeaHamea ) M 6/8.SNB 0115 688.25
OranssiOranssi 4 M 4/6.SNBT4 0105 054.23 | OranssiOranssi & M 6/8.SNB 0105 055.24
HameaMHamea £ M 4/6.SNBT23 0115 495.04 | Beige VO/Beige ) M 6/8.SNB VO 0195 688.26
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko Johtimenkoko
IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka- Yksisgikeinen [  0,5-4 mm? 22-10 AWG Silmukka- Yksisaikeinen [ 0,5-10 mm? | 22-10 AWG 20-12 AWG
liitin Monisaikeinen| 0,5-4 mm? 22-10 AWG liitin Monisgikeinen| 0,5-6 mm? 22-10 AWG | 20-12 AWG
Jénnite Jannite
Nimellinen 320 V 300 V Nimellinen 400 V 300 V 300 V
Pulssi 4 kV Pulssi 4 kV
S 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimeliinen | 10 A | 10 A | Nimellinen | 15 A | 20 A | 10 A
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimellinen/Koko [ 4mm2/A4 | 10AWG | Nimellinen/Koko [ 6 mm2/A5 | 10AWG [ 12AWG
Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus- Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus-
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus
9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20 (2) 12 mm 4-5 mm 0,8-1 Nm IP 20
374" .157" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1 47" .16"-.20" 7.1-8.9 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malii Tuoten:ro
FEM62 paks. 3 mm 0114 994.07 | FEM8 paks. 3 mm 0113 373.26
FEM62 paks. 3 mm 0103 612.25 | FEM8 paks. 3 mm 0103 230.02
FEMS8 VO paks. 3 mm 0193 373.27
SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05 | SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05
SCFEX1 (1) o paks. 2,4 mm 0103 619.04 | SCFEX1 (1) .o paks. 2,4 mm 0103 619.04
SCFEX3 (1) ~—,vr, v s paks. 2,4 mm 0103 620.01 | SCFEX3 (1) -, s, s paks. 2,4 mm 0103 620.01
DCO oranssi 0173 060.00
FC2 halk. 2 mm 0007 865.26 | FC2 halk. 2 mm 0007 865.26
PC61 35A 10 napaa 0163 311.22 | PC8 50 A 2 napaa 0116 538.17
PC8 50 A 3 napaa 0116 539.10
PC8 50 A 4 napaa 0116 540.25
PC8 50 A 10 napaa 0163 313.24
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14
CBMS8 paks. 0,8 mm 0178 746.15
@Lohkon sivuilla @ @ohkon sivuilla

Note: (1) Paatyosatjaerotuslevyt napsautetaan kiskoille.

(2) Liitanté kiristetdén johdon kanssataiilman johtoa.
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Riviliittimet
veitsikatkaisin

silmukkaliittimin
C> s DIN1-DIN3

Padtypurist. 1 paks.9,1mm BADL VO 0199 408.02
Paatypuristin - paks.9,1mm BAM 0103 002.26
Muutpétypuristimet: katso kohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Kisko ~+~— 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PRS5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko C_, 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeetja merkinnat”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjénnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet

1 Pé&atylevy harmaa
oranssi
sininen

2 Pastyerotuslevy (lohko) harmaa

3 Paatyerotuslevy (kisko) harmaa

4 Paatyerotuslevy harmaa

5 Paatyerotuslevy harmaa

6 Koestuslaite

7 Koestuspistoke

8 Kampatyyppinen siltausliitin

9 IDC-siltaus

10 Maadoitusliitin

A
ﬂaa R Katso luettelon kohta
"Tarvikkeet ja merkinnat"

M 4/6.SN...

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

=54

6 mm lohko — Kytkinliitdnta veitsikatkaisimella

M 4/6.SNT

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

M4/6.SN, joka on varustettu kahdella koestusliitinruuvilla, halk.
2/.079"

e © @ ®  |(eme ® ©0a®  ®  |C€
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Hamea/oransss [ M 4/6.SNT 0115 215.12
Punainen/oranssi @ M 4/6.SN 0105 134.10 | Sininen/oranssi & M 4/6.SNT 0125 215.14
Sininen/oranssi & M4/6.SN 0125214.13
Oranssi/Oranssi £}  M4/6.SN2 0105 022.13
Hamaa/Harmea ) M4/6.SN3 0115 404.11
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka- Yksisaikeinen| 0,5-4 mm? 22-10 AWG 20-12 AWG | Silmukka- Yksisgikeinen| 0,5-4 mm? 22-10 AWG 20-12 AWG
liitin Monisgikeinen| 0,5-4 mm? 22-10 AWG 20-12 AWG | liitin Monisaikeinen| 0,5-4 mm? 22-10 AWG 20-12 AWG
Jéannite Jannite
Nimellinen 400 V 600 V 300V Nimellinen 400 V 600 V 300 V
Pulssi 4 kV Pulssi 4 kV
S; 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen | 10 A | 10 A | 10 A Nimellinen | 10 A | 10 A | 10 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimeliinen/koko [ 4mm2/A4 | 10AWG | 12 AWG Nimelinen/koko [ 4mm2/A4 | 10AWG | 12 AWG
kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20
374" .157" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1 374 " .157" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16 | FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16
FEM6 paks. 2,8 mm 0103 126.16
FEM6 paks. 2,8 mm 0128 368.10
SCF6 paks. 3 mm 0118 707.03 | SCF6 paks. 3 mm 0118 707.03
SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05 | SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05
SCFEX1 o paks. 2,4 mm 0103 619.04 | SCFEX1 [} paks. 2,4 mm 0103 619.04
SCFEX3 r paks. 2,4 mm 0103 620.01 | SCFEX3 ir paks. 2,4 mm 0103 620.01
DCJ keltainen 0173 059.03
FC2 (1) halk. 2 mm 0007 865.26 | FC2 halk. 2 mm 0007 865.26
PC61 35A 10 nap. 0163 311.22 | PC61 35A 10 nap. 0163 311.22
AD2,5 24 A 0114 205.20 | AD2,5 24 A 0114 205.20
CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14 | CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14
CcBM8 paks. 0,8 mm 0178 746.15 | CBM8 paks. 0,8 mm 0178 746.15

(@@Lohkon sivuilla

Huom. (1) DCJ:llavarustettualohkoavarten

(@1)-ohkon sivuilla

51




T01061

Riviliittimetraskaaseenkayttoon
veitsikatkaisin

silmukkaliittimin

o wr DIN1-DIN3

Pédtypuist 1 paks.9,1imm BADL VO 0199 408.02
Pé&typuristin paks.9,1mm BAM 0103 002.26
Muut pééatypuristimet : Katso luettelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Kisko ~+~— 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
Paatylevy harmaa
oranssi
Pééatyerotuslevy (lohko) harmaa
Paatyerotuslevy (kisko) harmaa
Paatyerotuslevy harmaa
Paatyerotuslevy harmaa

Koestuslaite
Koestuspistoke
Kampamainen ssiltausliitin

IDC-siltaus
Maadoitusliitin

R Katso luettelon kohtaa "Tarvikkeet ja
merkinnat"

M 4/6.SNTA

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

| =

e aiisiiiais

A — o
ro@a g
M 4/6.SN, joka on varustettu kahdella koestusliitinruuvilla,
halk.2,3mm/0,091"

M 6/8.SN...

Jaotus 8mm-0,05(0,315")

::i_'.
3 88
E __ .""——'l—:'-_—q
e
IR o
s

8 mm lohko — kytkinliitédnta veitsikatkaisimella

@ ce(w ® ce
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa/oranssi £ M 4/6.SNTA 0115 466.16
Oranssi/Oranssifd  M6/8.SN2 0105 023.14
Harmaa/Harmaa &) M 6/8.SN3 0115 405.12

Ominaisuudet Ominaisuudet

Johtimen koko Johtimen koko

IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN

Silmukka- Yksisgikeinen [  0,5-4 mm? 20-12 AWG | Silmukka- Yksisaikeinen| 0,5-10 mm? 22-8 AWG

liitin Monisikeinen 0,5-4 mm? 20-12 AWG | liitin Monisgikeinen | 0,5-6 mm? 22-8 AWG

Jéannite Jannite

Nimellinen 400 V Nimellinen 400 V 600 V

Pulssi 4 kV Pulssi 4 kV

S; 3 Saasteaste 3

Virta Virta

Nimellinen | 10 A | | 10 A Nimellinen | 16 A | 20 A |

Johtimen koko Johtimen koko

Nimeliinen/koko [ 4 mm2/A4 ] [ 12AWG | Nimellnen/koko | 6 mm2/A5 [  8AWG |

" S S S - o S e
kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti

9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20 12 mm 4-5 mm 0,8-1 Nm IP 20

374" .157" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1 472" .157" - .197" 7.1-8.9 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16 | FEM8 paks. 3 mm 0113 373.26

FEM8 paks. 3 mm 0103 230.02
SCF6 paks. 3 mm 0118 707.03
SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05 | SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05
SCFEX1 (e paks. 2,4 mm 0103 619.04 | SCFEX1 [ paks. 2,4 mm 0103 619.04
SCFEX3 r paks. 2,4 mm 0103 620.01 | SCFEX3 wr paks. 2,4 mm 0103 620.01
DCO oranssi 0173 060.00
FC2 (1) halk. 2 mm 0007 865.26
PC61 35A 10 nap. 0163 311.22 | PC8 50 A 2 nap. 0116 538.17
PC8 50 A 3 nap. 0116 539.10
PC8 50 A 4 nap. 0116 540.25
PC8 50 A 10 nap. 0163 313.24
AD2,5 24 A 0114 205.20 | AD2,5 24 A 0114 205.20
CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14
CBM8 paks. 0,8 mm 0178 746.15
@ Lohkon sivuilla @ @ Lohkon sivuilla
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Riviliittimetraskaaseenkayttoon
veitsikatkaisin

Kaksoissilmukkaliitin
C> r DIN1-DIN3

Pétypurist 1 paks.9,0mm BADL VO 0199 408.02
Paatypuristin - paks.9,1mm BAM 0103 002.26
Muutpéétypuristimet: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnat”

Kisko - 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05

Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 11 35x15x1,5 PR5 reikdaihioin0101 598.26
Kisko Co> 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnat”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjgnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 1 Pé&atylevy harmaa
N beige
2 Koestuspistoke
2 3 Kampatyyppinensiltausliitin 35A
4 IDC-siltaus

i
R Katso luettelon kohta
"Tarvikkeet ja merkinnat"

M 4/6.SNBT.4A

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

n
'
mpgiais

6 mm lohko — Kytkinliitédnté lyhyelléd veitsikatkaisimella, joka
on varustettu kahdella koestusliitinruuvilla, halk. 2mm /.079"

ANE@ ce
Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa 2 M 4/6.SNBT.4A 0115 480.11
Beige VO {2 M 4/6.SNBT.4A.VO 0195 480.12
Ominaisuudet
Johtimenkoko
IEC UL CSA
NFC DIN

Silmukka- Yksisgikeinen| 0,5-4 mm? 22-10 AWG

liitin Monisédikeinen| 0,5-4 mm?2 22-10 AWG

Jénnite
Nimellinen 320 V 600 V
Pulssi 4 kV
Saasteaste 3
Virta
Nimellinen [ 10A | 10A |
Johtimen koko
Nimellinen/koko | 4 mm2/A4 | [

kuorintapituus ruwvitaltta kiristysmomentti

9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20
374" 157" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1

Malli Tuoten:ro
FEMG6.4A paks. 3 mm 0116 629.22
FEM4A VO paks. 3 mm 0196 629.23
FC2 halk. 2 mm 0007 865.26
PC61 10 nap. 0163 311.22
AD2,5 0114 205.20

Lohkon sivuilla RC610 veitsikatkaisimella
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Riviliittimetraskaaseenkayttoon
veitsikatkaisin
Kaksikerroksiset

Silmukkaliitin
DIN1-DIN3

CH 1r

Paatypuristin  paks.9,1mm  BAVH 0114836.00
Muut péétypuristimet: katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnét”

Kisko ~ - 35x7,5x1 PR30 reikdaihioin 0173220.05
Kisko +1r 35x15x2,3 PR4 0168500.12
Kisko 1.r 35x15x1,5 PR5 reikéaihioin 0101598.26
Kisko C o 32x15 PR1Z2 0163050.04

Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet

-

Paatylevy
Koestuskosketin

Koottu

siltausliitin

(ilman P20 -suojausta)

Koottu
siltausliitin
(IP20-suojauksella)

Liitoslevy

Siltausliitin, ei koottu
Ruuvi + aluslevy + tuki
Kaantyvasiltausliitin
Kampatyyppinensiltausliitin
IDC-siltaus
Maadoitusliitin

o »

© 0N

R Katsoluettelonkohta“Tarvikkeetja
merkinnat"

54

M 4/6.D2.SNBT

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

R = el
Lr an rar
6 mm lohko, joka on varustettu 4 koestusliittimell, halk. 2 mm/
0,079" Kytke ylimmén piirin vakioliitdntdédn pohjalla lyhyelld
veitsikatkaisimella.

LS SR

e 43
Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa > M 4/6.D2.SNBT 0115 561.15
Ominaisuudet
Johtimenkoko

IEC UL CSA
NFC DIN

Silmukka- Yksisaikeinen| 0,5-4 mm?2 24-12 AWG 22-12 AWG
liitin Monisaikeinen| 0,5-4 mm? 24-12 AWG 22-12 AWG
Jénnite
Nimellinen 400 V 300 V 300V
Pulssi 4 kV
S 3
Virta
Nimellinen | 10 A | 15 A | 15 A
Johtimenkoko
Nimellinen/koko [ 4mmz/A4 | 12AWG | 12AWG

kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20
374" .157" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1

Malli Tuoten:ro

FEMS6D paks. 1 mm 0116 591.05
FC2 halk. 2 mm 0007 865.26
BJM61 (1)(2) 32A 2 nap. 0173 515.11
BJM61 (1)2) 32A 3 nap. 0173 516.12
BJM61 (1)2) 32A 4 nap. 0173 517.13
BJM61 (1)2) 32A 5 nap. 0173 519.25
BJM61 (1)2) 32A 10 nap. 0173 520.22
BJMI6D (1)(2) 32 A 2 nap. 0179 668.20
BJMI6D (1)(2) 32 A 3 nap. 0179 669.21
BJMI6D (1)(2) 32 A 4 nap. 0179 670.26
BJMI6D (1)(2) 32 A 5 nap. 0179 671.13
BJMI6D (1)(2) 32 A 10 nap. 0179 672.14
EL6 35A 0173 627.21
BJS61 (1)(2)(3) 32 A 10 nap. 0168 485.27
EV6D 0168 400.16
BJP61 35A 0167 225.20
PC61 35A 10 nap. 0163 311.22
AD2,5 24 A 0114 205.20
CBD2S 0178 408.14

(1) Lohkon sivuilla (8) RC610 veitsikatkaisimella
Huom. (1) N&iden tarvikkeiden kaytté edellytta4 kiintedn erottimen
poistamista.(2) Vain alempaa kerrosta varten.(3) Muiden napojen

numeroiden osalta katso luettelon kohtaa “Tarvikkeet ja merkinnat”.




T01123

M Tilaa saastava
Suositellaan kaytettavaksikun
logiikkaohjauksen sy&ttojen/
|1&htéjen maéaré on suuri

asentoon

Vivun voi lukita yla- tai ala-

M 4/6.D2.2S2.T
Koestusliitinruuvit
kullekin
silmukkaliittimelle

M 2itsenaista kytkinta
Kerrosten valinen kytkentéd on
mahdollista napaisuuden
jakoa varten

Taivuta vivun yldosaa, |i!

jotta sen vetédminen
onnistuisi vaivatta

KAKSOISKYTKINRIVILITTIMET VETOVIVUILLA

Monitoring cabinet Sensors

I actuators
New .
system )

Old
system

Vahentaa prosessin seisokkiaikaa ohjaus-
jarjestelmaavaihdettaessa

- Uuttajérjestelmaé johdotettaessa anturit ja kdynnistimet pysyvéat
kytkettyind vanhaan jarjestelméan

- Vanhastauuteen jarjestelmé&an siirryttdessa ei voi tapahtua
johdotusvirheita

- Yksinkertainen vaihto vanhasta uuteen jarjestelmaan
kayttamalla vetovipuja.

- Mahdollisuus siirtyéd nopeasti vanhaan jarjestelmaén, jos
k&ynnistyksessa on ongelmia.

Moniamerkintdmahdollisuuksia

Koestuspistoke

Maadoitusliitin maadoituksen
jatkuvuuden takaamiseksi
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Riviliittimetraskaaseenkayttoon
kosketuksen valvontaan
tarkoitetuilla vetovivuilla.
Kaksikerroksinen kaksoiskytkin

silmukkaliittimin

CH I DIN1-DIN3

Paatypurist. paks. 9,1 mm BAMH 0114 836.00
Péaatypuristin paks. 9,1 mm BAMH VO 0194 836.01

Muut paétypuristimet : Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnét”

Kisko ~—- 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 15 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikdaihioin0101 598.26
Kisko Co> 32x15 PR1Z2 0163 050.04
Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat”
Huom.

Rungon materiaali UL94V0.

Jos lohkon M 4/6.D2.2S2.. viereen kiinnitetdén toinen riviliitin,
seonvarustettava pdétyosallaan.

Joslohkon viereen asetetaan metalliosa, on kdytettavé
kiskotyypille SCFEX tarkoitettua paétyerotuslevya.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté voi pienentéé riviliittimen
nimellisjénnitetta.

Lis&tietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet

1 Koestuspistoke
2 Kampamainensiltausliitin

= (=)

2
yﬂ Eristyskampakarki
3 Pystysuorasiltausliitin

3 4 |DC-siltaus

4 5 Maadoituslitin

L 37

\N

Katso luettelonkohtaa "Tarvikkeet ja

R R
[ merkinnat"

M 4/6.D2.2S2

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")
94,5 3.72"

N »
@ ~
© N ,":_
3|2 31y
Il Q|
= 8|:
< S
Jle Js
s g
) )
" Kiskonkeskikohta C_> 455 1.79"
o 505 1.98"

Suljettu lohko, jossa 2 itsendisté kytkentapiirid.
Mustat vetovipuséétimet, jotka koskettavat yldkerrosta (musta
merkintékortti*). Harmaat vetovipuséétimet, jotka koskettavat alakerrosta.

M 4/6.D2.2S2.T..

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

M4/6.D2.2S52 -lohko varustettuna neljélla koestusliitinruuvilla
halk.2mmtaihalk. 2,3mm.

€ e & © q
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Neljalla koestusliitinruuvilla, halk. 2 mm
Harmaa £ M4/6.D2.2S2 0199 444.25 | Harmaa £ M 4/6.D2.2S2.T 0199 448.01
Neljalla koestusliitinruuvilla, halk. 2,3 mm
Harmaa £> M 4/6.D2.2S2.T23 0199 447.20
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
IEC UL/CSA IEC UL/CSA
NFC DIN hakemus NFC DIN hakemus
Silmukka- Yksisgikeinen 0,2-4 mm? 24-10 AWG Silmukka 0,2-4 mm? 24-10 AWG
liitin Monisaikeinen| 0,2-4 mm? 24-10 AWG Yksisdikeinen 0,2-4 mm? 24-10 AWG
liitin
Moniséikeinen
Jannite Jéannite 500 V 300V
Nimellinen 500 V 300 V Nimellinen 6 kV
Pulssi 6 kV Pulssi 3
Saasteaste 3 S
Virta Virta 10 A 10 A
Nimellinen | 10 A | 10 A Nimellinen [ [
Johtimen koko Johtimen koko 4 mm2/ A4 10 AWG
Nimellinen/koko | 4 mm?/ A4 [ 10 AWG Nimellinen/koko | [
Johtimen Suositeftu Suositeftu Suojaus Johtimen kuorinta Suositeftu Suositeltu Suojaus
kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20
374" 157" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1 374 " .157" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FC2(1) halk.2 mm 0007 865.26
PC6 V2 35A 2 nap. 0113 546.14 | PC6 V2 35A 2 nap. 0113 546.14
PC6 V2 35A 3 nap. 0116 536.05 | PC6 V2 35A 3 nap. 0116 536.05
PC6 V2 35A 4 nap. 0116 537.06 | PC6 V2 35A 4 nap. 0116 537.06
PC6 V2 35A 10 nap. 0113 548.26 | PC6 V2 35A 10 nap. 0113 548.26
EIP V2 0113 550.24 | EIP V2 0113 550.24
ITVE2 20A 0179 825.26 | ITVE2 20A 0179 825.26
AD25 V2 24A 0114 205.20 | AD2,5 V2 24 A 0114 205.20
CBD2S 0178 408.14 | CBD2S 0178 408.14

Pystysuoran siltausliittimen kiinnitys
kerrosten vélille (ITVE2 kohde 3)

Kerrokset voidaan kytkea
toisiinsa kytkimen molemmilta
puolilta tarvikekohteella 3

o—o—/l'—o—o
ITVE2 ITVE2
o —t ]
@ Lohkon sivuilla . Vetovivuissa

Huom. (1) Vainlohkoille M4/6.D2.2S2.T

Avaa erottimen luukku
ruuvitaltalla

@ Lohkon sivuilla

@ Vetovivuissa
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T01115

Riviliittimetraskaaseenkayttoon
kosketuksen valvontaan
tarkoitetulla vetovivulla.
Kaksikerroksinen vaihdetta-

va tyyppi
silmukkaliittimin
C> WS DIN1-DIN3

Péaatypuristin - paks.9,1mm BAMH 0114 836.00
Paatypuristin - paks.9,1mm BAMH VO 0194 836.01
Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta *Tarvikkeet jamerkinnét”

Kisko ~— 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PRS5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeetja merkinnét”

Huom.

Rungon materiaali UL94VO.

Jos lohkon M 4/6.D2.S1R... viereen kiinnitetdén toinen
riviliitin, se on varustettava pdétyosallaan.

Jos lohkon viereen asetetaan metalliosa, on kdytettdva
kiskotyypille SCFEX tarkoitettua pdétyerotuslevya.
Joidenkin tarvikkeiden kdytté voi pienentéd riviliittimen
nimellisjgnnitetta.

Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 Koestuspistoke
1 2 Kampatyyppinen siltausliitin
2
y" Eristyskampakérki
3 IDC-siltaus

4 Maadoitusliitin

R R Katsoluettelonkohtaa”Tarvikkeetja
1 merkinnat"

M 4/6.D2.S1R

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")
94,5 3.72"

maks. korkeus I
_ min. korkeus
&
X 2
~ =
[T} ~
= |8 0
@ |- = |
3] -~ | O
M 315
- | «
| ™ o
a5z /5
(>
0 J| s
8 °
] o0
kiskonkeskikohtaC - 45,5 1.79"
s 50,5 1.99"

Témé suljettu lohko vie signaalin joko yldkerrokseen (kosketuksen
valvonnan vetovipuyldasennossa) taialakerrokseen (vetovipu ala-
asennossa)vainyhdellédtoimenpiteella.

M 4/6.D2.S1R.T

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

M4/6.D2.51R -lohko varustettuna kolmella koestusliitinruuvilla,
halk. 2 mm tai halk. 2,3 mm.

@ & & & 43
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa mustalla kosketuksen valvontaan tarkoitetulla Kolmellakoestusliitinruuvilla, halk. 2mm
vetovivulla. M 4/6.D2.S1R 0199 452.25 | Harmaamustalla &> M 4/6.D2.S1R.T 0199 456.21
kosketuksen valvontaan tarkoitetulla vetovivulla.
Kolmella koestusliitinruuvilla, halk.2,3mm
Harmaamustalla £ M 4/6.D2.S1R.T23 0199 455.20
kosketuksen valvontaantarkoitetulla vetovivulla.
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
IEC UL/CSA IEC UL/CSA
NFC  DIN hakemus NFC  DIN hekemus
Silmukka- Yksisgikeinen 0,2-4 mm? 24-10 AWG Silmukka- Y inen 0,2-4 mm? 24-10 AWG
liitin Monisaikeinen 0,2-4 mm? 24-10 AWG liitin Monisaikeinen 0,2-4 mm? 24-10 AWG
Jannite Jéannite
Nimellinen 500 V 300V Nimellisjénnite 500 V 300 V
Pulssi 6 kV Pulssi 6 kV
Saasteaste 3 S 3
Virta Virta
Nimellinen | 10 A | 10 A Nimellinen [ 10 A [ 10 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 4 mm?/ A4 [ 10 AWG Nimellinen/koko [ 4 mm2/ A4 [ 10 AWG
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20
374" 157" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1 374 " .157" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FC2 halk.2 mm 0007 865.26
PC6 V2 35A 2 nap. 0113 546.14 | PC6 V2 35A 2 nap. 0113 546.14
PC6 V2 35A 3 nap. 0116 536.05 | PC6 V2 35A 3 nap. 0116 536.05
PC6 V2 35A 4 nap. 0116 537.06 | PC6 V2 35A 4 nap. 0116 537.06
PC6 V2 35A 10 nap. 0113 548.26 | PC6 V2 35A 10 nap. 0113 548.26
EIP V2 0113 550.24 | EIP V2 0113 550.24
AD25 V2 24A 0114 205.20 | AD2,5 V2 24 A 0114 205.20
CBD2S 0178 408.14 | CBD2S 0178 408.14
@ Lohkon sivuilla ja vetovivun yldosassa @ Lohkon sivuilla ja vetovivun yldosassa
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Riviliittimetraskaaseenkayttoon
irrotettavalla
tulppapistokkeella

silmukkaliittimin

o wr DIN1-DIN3

Pédtypurist 1r paks.9,1mm BADL VO 0199 408.02
aétypuristi paks.9,imm  BAM 0103 002.26
Muut pééatypuristimet : Katso luettelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Kisko ~+~— 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet

1 Pé&atylevy harmaa
oranssi

2 Paatyerotuslevy(kisko) harmaa

3 Paatyerotuslevy harmaa

4 Paatyerotuslevy harmaa

5 Koestuspistoke

6 Kampatyyppinensittausliitin 35A

7 IDC-siltaus

8 Maadoitusliitin

©

Irrotettava tulppapistoke

R Katsoluettelonkohta "Tarvikkeet ja
merkinnat"

M 4/6.SNBT3

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

6 mm lohko—Kytkinliitdnta lyhyelld irrotettavalla pistokkeella— Varustettu
kahdella koestusliitinruuvilla, halk. 2mm/0,079"

M 4/6.SNBTA

Jaotus 6 mm (0,236")

6mmlohko-Kytkinliitdnta lyhyellé irrotettavalla pistokkeella—
Varustettu kahdella koestusliitinruuvilla, halk. 2,3 mm/0,090"

=T

e ce ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa 2 M 4/6.SNBT3 0115 439.13 | Harmaa & M 4/6.SNBTA 0115 496.05
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko

IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka- Yksisgikeinen | 0,5-4 mm?2 22-10 AWG 24-12 AWG | Silmukka 0,5-4 mm?
liitin Monisaikeinen 0,5-4 mm? 22-10 AWG 24-12 AWG | Yksisgikeinen 0,5-4 mm?
liitin
Moniséikeinen
Jéannite Jannite
Nimellinen 320V 300 V 300V Nimellinen 320 V
Pulssi 4 kV Pulssi 4 kV
S 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen | 10 A | 20 A | 10 A Nimellinen | 10 A | |
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 4mmz/A4 | 10AWG | 12AWG Nimellinen/koko [ 4mmz/A4 | |
kuorintapituus ruwvitaltta Kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20
374" .157" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1 374" .157" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM62 paks. 3 mm 0114 994.07 | FEM62 paks. 3 mm 0114 994.07
FEM62 paks. 3 mm 0103 612.25 | FEM62 paks. 3 mm 0103 612.25
SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05 | SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05
SCFEX1 (1) co paks. 2,4 mm 0103 619.04 | SCFEX1 (1) . paks. 2,4 mm 0103 619.04
SCFEX3 (1) ~—,wr,vspaks. 2,4 mm 0103 620.01 | SCFEX3 (1) ~—,vr,1Luspaks. 2,4 mm 0103 620.01
FC2 halk. 2 mm 0007 865.26
PC61 10 nap. 0163 311.22 | PC61 10 nap. 0163 311.22
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14 | CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14
CBMS8 paks. 0,8 mm 0178 746.15 | CBM8 paks. 0,8 mm 0178 746.15
6E toimitetaan lohkon kanssa 0117 280.22 | 6E toimitetaan lohkon kanssa 0117 280.22

@ Lohkon sivuilla

Irrotettava tulppapistoke
asento suljettu piiri

Irrotettava tulppapistoke
asento avoin piiri

(1) Paatyosat ja erotuslevyt napsautetaan kiinni kiskoille.

Lohkon sivuilla
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juotoskorvin

Juotetut sulakkeet

R

tyyppi FUBS-0,5-5A- 250V

".[ I_|:||_ I

0116 702.24

eyl
|

G

ErII.aISten tulppapistokkeiden | Lohkon jaotus Lohkon jaotus 6 mm Lohkon jaotus 8 mm
valintaopas 5mm
A A M 4/6.SB
Sulaketyypit |  Sulaketyypit MA 2,5/5.5B | M 4/6.SBT.4A | M 4/6.S M 6/8.SB M 6/8.S
M 4/6.D2.SB
o Takppe T a 'L_" .-\.1 .
c e T
£ Okosuker _ \ B o (
g e Ir
5 1 .
=X 8.
; liman koestusta Koestuksell
X BNC62 0116 853.13 BNCT82 0116 926.04
BNC62 VO 0196 853.14 BNCT82 VO 0196 926.05
:..\:-.-\."" -"-'-':!;LH Fuakmia .:__1.”:.'. " I‘:I .Ju e '_"_' |: .I.I?
e 1| 't - 1 |
Tulppa t | 'I'_] 1 '.: 12 A ].' '.n-«.h N '

Huom:

BNSS BNS6 0113 240.05 BNS8 0113 794.15
BNS5V0 0196 702.25
o4 g o
oy miET 23 1,:
Juotetut sulakkeet \%\ ] b .
T '._.‘-nl
Tulppa tyyppi FUBS - 0,5-5A-250V ',El_ I
juotoskorvin ja I_l_‘- ':I T
ruuvein (1) q
o Litte&t sulakkeet \ [
E -
= tyyppi FUPLV-1-5A-250V
£ BNSV62 0116 854.14 | prove 0114 348.06| BNSV82 0116927.05 [ Luce SRR BTy
‘o BNSV62 VO 0196 854.15 | BNSV82 V0 0196 927.06 :
)
&
o
=
n 54 .21"
5 Auton miniatyyrisulakkeet (2)
Q Sulake-
- tulppa | tyyPpiMINI®lade fuse
o 2A-3A-32Vmaks.
=
n
BFAUTO 0299 486.24
VO musta
phangna =i 30 LM s aijwiin B T
| semin 7 T8 L A 1.M° rlmiony i 500
e —— f—- : Pyt
Sulakkeet5x 20 [ -IJI.'I =
2 I \ _|_L| | | 1! ]
tyyppi FU520-0,5 -5 A- 250V E‘r 'qu % - r[ M=
L .' | . W=t ol [1edf -
Sulakkeenpidin- ' r“ ' H_[ i EJU:IIII
tuippa - — i
Sulakkeet5x25 Ty BNF652 011699815 : j
BNF652 V0(6) 0196 998.16
tyyppi FU525-1,6-6,3A-250V BNF652D(3) 0116 999.16 BNF52 Gii6/e2400
BNF652D1 (4) 0116 966.14 BNF52VO0 0196 92403 | BNF5 0113 795.16
BNF652L (5) 0116 967.15
R Q
Sulaket it ltted 3 o
yyp Litteat sulakkeet 250 V \ Autojen miniatyyrisulakkeet
FUPLV 1 A 0008 096.20 32V maks.
FUPLV 2 A 0008 097.21 FUAUTO 2 A 0179 879.14
Juotetut sulakkeet 250 V \QZJ\ FUPLV 5 A 0008 098.02 FUAUTO 3 A 0179 880.02
FUBS 05 A 0174 893.16
Sulakkeet 5 x 20 mm 250 V& Sulakkeet 5 x 25 mm 250 V-,
FUBS 1A 017489417 FU520 05 A 0008 288.15 FU525 16 A 0167 546.22
FUBS 2 A 0174 895.10 FU520 1 A 0008 290.13 FU525 2 A 0167 547.23
FUBS 3 A |CAZNS06 FU520 > A 0008 291.00 FU525 25 A 0167 548.04
FUBS 5 A 0174 897.12 FU520 3.15A 0008 289.16 FU525 4 A 0167 549.05
FU520 5 A 0008 292.01 FU525 6.3 A 0167 550.02

(1) Yhteensopiva elektronisten komponenttien kanssa, komponenttien maks. halkaisija tai paksuus: - pistoke BNSV62 : 4 mm/0,157" maks. - pistoke BNSV82:6 mm/.236" maks.
(2) Kaikissa sulakkeissa kuormahavion tulisi pysyaalle 0,8 W. (3) LED-valolla24 V AC/DC. (4) LED-valolla48V AC/DC. (5) Neon-valolla110-230VAC/DC. (6) PaitsiM 4/6.D2.SB
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Riviliittimetraskaaseenkayttoon

tulpalla

silmukkaliittimin

C> s DIN1-DIN3
=

Paatypurishr paks.9,1mm BADL VO 0199 408.02
Paatypuristin - paks.9,1mm BAM 0103 002.26
Muut péétypuristimet : Katso luettelon kohta "Tarvikkeet”

Kisko ~+—~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet

harmaa
beige
Paéatyerotuslevy (lohko)
Paatyerotuslevy (kisko)
Oikosulkupistoke(2)

1 Paatylevy

5 Oikosulkupistoke+koestus(2)
6 Tulppajuotoskorvin(2)

7 Tulppajuotoskorvinja
ruuvi2)

8 Auto-sulakkeen pidin

9 Varokkeenpidintulppa

(varokkeille 5x20 tai 5x25)(2)

BNF652 jossalLED24VAC/DC

BNF652 jossalLED 48V AC/DC

BNF652 jossa neon 110/230V AC/DC

Tulpan irrotin

Kampatyyppinen siltausliitin

IDC-siltaus

13 Maadoitusliitin

R R Katso luettelon kohta

/ﬂ.agﬂ “Tarvikkeet ja merkinnat"

MA 2,5/5.SB M 4/6.SB
Jaotus 5 mm (0,197") Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")
; nl lan 1.
] EERLTC
k! "
% Ny [
<1
F ] - B
o [t o =9 | [
) " A | ]
] y T B
i Lﬁ_&ﬂ
1_|-- . = = EEE II..I'_._._ ._1.:_.-"
5 mm lohko - kytkinliitédnt& polarointitulpalla 5 mm lohko - Kytkinliitédnté polarointitulpalla
toimitetaan erikseen. toimitetaan erikseen.
g ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa B MA25/5.SB 0115 506.17 | Harmaa i  M4/6.SB 0115 435.07
Beige VO £ M 4/6.SB.V0 0195 435.00
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka- Yksisgikeinen | 0,5-4 mm? Silmukka- Yksisgikeinen | 0,56-4 mm? 22-10 AWG 20-12 AWG
liitin Moniséikeinen | 0,5-2,5 mm? liitin Monisaikeinen 0,5-4 mm? 22-10 AWG 20-12 AWG
Jéannite Jannite
Nimellinen 320 V(3) Nimellinen 250 V(3) 300 V 300V
Pulssi 4 kV Pulssi 4 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen | 10 A | | Nimellinen [ 10 A [ 10 A [ 10 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen [2,5mm2/A3 | | Nimellinen [ 4mmz/A4 | 10AWG [ 12AWG
Johtimenkuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimenkuorinta- Suositelttu Suositettu Suojaus
pituus (ruuvi) ruuvitaltta(ruuvi) - Kiristysmomentti(uuvi pituus (ruuvi) ruuvitaltta (ruuvi) | kir.momentti(uuvi)
10 mm 3,5 mm 0,4-0,6 Nm IP 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20
394 " .138" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1 374 " .157" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16 | FEM62 paks. 3 mm 0114 994.07
FEM62 V0O VO pas. 3 mm 0194 994.00
SCF6 paks. 3 mm 0118 707.03 | SCF6 3 mm 0118 707.03
SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05 | S&FEM6 3 mm 0114 825.05
BNC62 paks. 6 mm 0116 853.13
BNC62V0 VO paks. 6 mm 0196 853.14
paks.
BNS5 0116 702.24
BNS5 VO 0196 702.25
BNSV62 0116 854.14
BNSV62 VO VO 0196 854.15
BFAUTO Vo 0299 486.24
BNF652 musta 6 mm 0116 998.15
BNF652V0 VO paks. 6 mm 0196 998.16
BNF652 D (1) paks. 6 mm 0116 999.16
BNF652 D1(1) paks. 6 mm 0116 966.14
BNF652 L (1) paks. 6 mm 0116 967.15
EXBN2 0171 018.20 | EXBN2 paks. 0171 018.20
PC61 35A 10 0163 311.22
AD2,5 24 A nap. 0114 205.20
CBM5 0,5 mm 0178 745.14 | CBM5 0,5 mm 0178 745.14
CBMS8 peks. 0,8 mm 0178 746.15 | CBM8 paks. 0,8 mm 0178 746.15
peks. paks.

(®)Rcs10tuipalia

Huom  (1)Vuotovirta:

(i Lohkonsivu

-kunLED?24V1tai48V:<1,6 mA.

RC610 tulpalla

@ Lohkon sivuilla

(3)Eristysjannite - kayttojannite: sulakkeen mukaan.

-neon-valolla110tai230VAC/DC:<0,5mA.
(2)Katsovalintaoppaasta, mitk& ovatsopivat tulpan mitatja milaisia varokkeita tulee kayttaa.
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M 6/8.SB BFAUTO KIINNITYS
Jaotus8mm-0.050.318" Varokkeenpidintulppaautojen
I g “miniatyyri”-varokkeille
Varokkeenpidintulppa BFAUTO on dlykés ratkaisu ahtaan tilaan _.__,_.- H
varokesovelluksiin: jaotus6mm. e 1 J
BFAUTO-pitimeen sopivat autojen “miniatyyri”-sulaketyypit rJT
MINI ® Blade ja se voidaan kytke# raskaan kaytdn e
riviliittimiin, joiden jaotus on 6 mm. Sitéd voi kayttaa '*-"
simpukkaliittimen ja eristeen korvikkeen, ADO- L Mutomasttinss
riviliitinten kanssa (katso oikeaa palstaa). minirulakms
Lo o E Sité voidaan kayttaa FC2-koestuspistokkeiden tai sellaisten | 1-Aseta
e Loat koestuslaitteiden kanssa, joiden ruuvipdédon DCJ tai DCG. miniatyyrivaroke
8 mm lohko — kytkinliiténté polarointitulpalla BFAUTO-tulppaan.
toimitetaan erikseen. MINI ® Blade Fuse on LITTLEFUSEn tavaramerkki.
e ce BFALITC
Vari Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro pinzokn
Harmaa f  Me/8.SB 0115 436.00 | Varokkeenpidintulppa
Beige VO 5 M 6/8.SB.VO 0195 436.01 BFAUTO musta VO 0299 486.24
Varokkeet — 32 V maks.
FUAUTO 2A 0179 879.14
.. FUAUTO 3A 0179 880.02 = 2-Asetanéinsaatu
Ominaisuudet
- Irrotustydkalu = kcg(::m%nct)(\l/aroke
Johtimen koko EXBN2 0171 018.20 » +BFAUTO-tulppa)
IEC uL CSA — =i r|V|_I||tt|meen
NFC DIN Ominaisuudet - painamallavaroketta.
Silmukka- Yksisgikeinen | 0,5-10 mm?2 22-10 AWG 20-12 AWG
liitin Moniséikeinen [ 0,5-6 mm? 22-10 AWG | 20-12 AWG
IEC UL CSA
NFC __DIN
Jéannite Jénnite
Nimellinen 400 V(3) 300 V 300 V Nimellinen 320 V (1) Enekaliin slelldikin
Pulssi 4 kV Pulssi 3 kV T e —
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen [ 15A [ 20A [ 10A Nimellinen [ 3Amaxi | |
Johtimen koko (1) Pistokkeen eristysjénnite. IRROTUS
Nimellinen [ 6mm2/A5 | 10AWG [ 12AWG Kéytd varoketta vastaavaa jénnitetta.
Johtimen Suositeltu Suositettu Suojaus Tehohévikinonkaikillavarokkeillaoltavaalle 0,8 W.
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti 3-Irotakoottu
12 mll’ln 4—:5 mm . 0,8-1 Nm' IP 20 varoke+BFAUTO-
472 157" -.197 7.1-8.9 Ib.in NEMA 1 pistoke kasin tai
Malli Tuoten:ro ruuvitaltallasamalla
FEM8 paks. 3 mm 0113 373.26 kiertaen
FEM8VO VO paks. 3 mm 0193 373.27 taiEXBEN2-
irotustydkalun
avulla.
BNCT82 harmaa 0116 926.04
BNCT82 VO VO beige 0196 926.05
BNSV82 harmaa 0116 927.05
BNSV82 VO V0 beige 0196 927.06
4 - Irrotakasin
varoke BFAUTO-
tulpasta.
BNF52 harmaa 0116 924.02
BNF52 oranssi 0105 133.17
BNF52V0 VO beige 0196 924.03
9 M 4/6.SB M 4/6.SBT.4A M 4/6.D2.SB
Jaotus 6 mm +0,05 (0,238") Jaotus 6 mm +0,05 (0,238") Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")
EXBN2 0171 018.20
PC8 (4) 50 A 10 nap. 0163 313.24
AD2,5 24 A 0114 205.20
M 4/6.SB 0115435.07 | M 4/6.SBT.4A 011555517 | M 4/6.D2.SB 0115702.23
Rajoitettu3A Rajoitettu3A Rajoitettu3A
FUAUTO maksimisulakkeisiin. | FUAUTO maksimisulakkeisiin. | FUAUTO maksimisulakkeisiin.
(®) Tupalia (32 Lohkon sivuilla
(4) Muiden napojen numeroiden osaltakatso luettelon kohtaa | Ominaisuudet ja Katso vakiolohkoa Katso vakiolohkoa Katso vakiolohkoa
“Tarvikkeet ja merkinnat”. tarvikkeet M 4/6.SB M 4/6.SBT.4A M 4/6.D2.SB
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[ —

Riviliittimetraskaaseenkayttoon M 4/6.SBT.4A
tulpalla Jaotus 6 mm +0,05(0,238")
Kaksoissilmukkaliitin . &as 2 =

C> 1S DIN1-DIN3

Blwien ewhibebin - - |

LS M7 RE

6 mm lohko - kytkinlitédntd polarointitulpalla, joka toimitetaan
erikseen ja joka on varustettu kahdella koestusliitinruuvilla,
halk. 2 mm.

& 43
Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa 2 M 4/6.SBT.4A 0115 555.17
Beige VO > M 4/6.SBT.4A.VO 0195 555.10
Ominaisuudet
Padtypuristm—r paks. 9,1 mm BADL VO 0199 408.02 | Johtimen koko
Paatypuristin paks. 9,1 mm BAM 0103 002.26 IEC UL CSA
Muut péétypuristimet : Katso luettelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnat” NFC DIN
Kisko ~— 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05 | giimukka 0,5-4 mm?
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12 | vysisaikeinen 0,5-4 mm?
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikiaihioin0101 598.26 | iiin
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04 | onisaikeinen
Muutkiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnat Jinnite
Nimellinen 250 V(2)
Huom. Pulssi 4 kV
Joidenkin tarvikkeiden kédyttd saattaa alentaa riviliittimen S 3
nimellisjgnnitettd. Lisédtietoja saat tarvittaessa meilta. Virta
Nimellinen [ 10A ] |
Johtimen koko
Nimellinen [ 4mm2/A4 | [
Johtimen kuorintal Suositeltu Suositeltu
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti Suojaus
9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20
374" 157" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro
1 Paatyosa harmaa | FEM6.4A paks. 3 mm 0116 629.22
beige | FEM4A VO VO paks. 3 mm 0196 629.23
2 Oikosulkupistoke(3) BNC62 paks. 6 mm 0116 853.13
BNC62V0 VO paks. 6 mm 0196 853.14
3 Pistoke juotoskorvin ja BNSV62 0116 854.14
ruuvein(3) BNSV2V0 VO 0196 854.15
4 Sulakkeenpidintulppa  (3) BFAUTO Vo musta 0299 486.24
5 Sulakkeenpidintulppa BNF652 paks. 6 mm 0116 998.15
(sulakkeille 5x20 tai 5x25) BNF652V0 V0 paks. 6 mm 0196 998.16
BNF652 LED-valolla24 VAC/DC | BNF652 D (1) paks. 6 mm 0116 999.16
BNF652 LED-valolla 48 VAC/DC | BNF652 D1(1) paks. 6 mm 0116 966.14
BNF652neon-valolla110/230VAC/DC(3)] BNF652 L (1) paks. 6 mm 0116 967.15
EXBN2 0171 018.20
6 Tulpanirrotin FC2 halk. 2 mm 0007 865.26
7 Koestuspistoke PC61 10 nap. 0163 311.22
8 Kampatyyppinensiltauslitin 35A| AD2,5 0114 205.20
9 IDC-siltaus

R Katso luettelon kohta
"Tarvikkeet ja merkinnat" @ Lohkon sivuilla@ RC610 tulpalla
Huom. (1) Vuotovirta : - kun LED 24 V tai 48 V: < 1,6 mA. (8) Eristysjannite- kayttojannite: sulakkeenmukaan.
- neon-valolla 110 tai 230 V AC/DC: < 0,5 mA.
(2) Katso valintaoppaasta, mitka ovat sopivat tulpan mitat ja milaisia varokkeita tulee kayttaa.
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Riviliittimet raskaaseenkayttoon
tulpalla

kaksikerroksiset
silmukkaliittimin

CH U DIN1-DIN3

Paatypuristin paks.9,1mm BAMH 0114 836.00
Muut péétypuristimet : Katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat”
Kisko ~r 35x7,5x1 PR30 reikéaihion 0173 220.05

Kisko 1r 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 r 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin 0101 598.26
Kisko C o> 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaarriviliittimen
nimellisjdnnitetta. Lisatietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet

1 Paatylevy harmaa

2 Oikosulkupistoke(6)

3 Pistoke juotoskorvin ja
ruuvein(6)

4 Auto-sulakkeenpidin

5 Sulakkeenpidintulppa
(sulakkeille 5x20 tai 5x25)
BNF652 LED-valolla 24 V AC/DC
BNF652 LED-valolla 48 V AC/DC
BNF652neon-valolla110/230VAC/DC(6)

Tulpanirrotin
Koestuspistoke
Koottu siltausliitin
(IP20-suojauksella)

®o~NOo

Koottu siltausliitin
(ilman 1P20-suojausta)

9 Liitoslevy
10 Siltausliitin
Tuki + ruuvi + aluslevy
11 Kaantyva siltausliitin
12 Kampatyyppinensiltausliitin 35A
13 IDC-siltaus
14 Maadoitusliitin

R Kts.luett.kohta “Tarvikkeetja
merkinnat"

M 4/6.D2.SB

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238") -

6 mm lohko varustettuna neljélld koestusliittimelld, halk. 2 mm.
Kytkinliitanté polarointitulpalla ylemméssa kerroksessa, toimite-
taan erikseen. Alempi piiri on jatkuva l&pisy6ttépiiri.

L\ (G ce
Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa {» M 4/6.D2.SB 0115 702.23
Ominaisuudet
johtimenkoko
IEC UL CSA
NFC DIN

Silmukka- Yksisgikeinen| 0,5-4 mm?2

liitin_ Moniséikeinen 0,5-4 mm?

Jénnite
nimellinen 250 V(5)
Pulssi 4 kV
S 3
Virta
Nimellinen [ 10A ] |
Johtimen koko
Nimellinen | 4 mm?2/ A4 | |
kuorintapit.(uuvi) | ruuvitaltta(ruuvi) | kiristysmom. (uuvi) Suojaus

9,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20

374 " 167" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1

Malli Tuoten:ro
FEMS6D paks. 1 mm 0116 591.05
BNC62 paks. 6 mm 0116 853.13
BNSV62 0116 854.14
BFAUTO VO musta 0299 486.24
BNF652 paks. 6 mm 0116 998.15
BNF652 D (4) paks. 6 mm 0116 999.16
BNF652 D1(4) paks. 6 mm 0116 966.14
BNF652 L (4) paks. 6 mm 0116 967.15
EXBN2 0171 018.20
FC2 Bathm 0007 865.26
BJM6D (1)(2) 32 A 2 nap. 0173 515.11
BJM6D (1)(2) 32 A 3 nap. 0173 516.12
BJM6D (1)(2) 32 A 4 nap. 0173 517.13
BJM6D (1)(2) 32 A 5 nap. 0173 519.25
BJM6D (1)(2) 32A 10 nap. 0173 520.22
BJMI6D (1)(2) 32 A 2 nap. 0179 668.20
BJMI6D (1)2) 32 A 3 nap. 0179 669.21
BJMI6D (1)(2) 32 A 4 nap. 0179 670.26
BJMI6D (1)(2) 32 A 5 nap. 0179 671.13
BJMI6D (1)(2) 32 A 10 nap. 0179 672.14
EL6 35A 0173 627.21
BJS61 (1)(2)(3) 32 A 10 nap. 0168 485.27
EV6D 0168 400.16
BJP61 35A 0167 225.20
PC61 35A 10 nap. 0163 311.22
AD2,5 24 A 0114 205.20
CBD2s 0178 408.14

@Lohkonsivuiu@ RC610 tulpalla

Huom:(1) Naiden tarvikkeiden kayttd edellyttad kiinteén erottimen poistamista. (2) Vain alempaa kerrosta varten. (3) Muiden napojen numeroiden osalta katso luettelon kohtaa “Tarvikkeet ja merkinnat”.
(4) Vuotovirta: - kun LED 24 V tai 48 V: < 1,6 mA - neon-valolla 110 tai 230 V AC/DC: < 0,5 mA. (5) Eristysjannite - kaytttojannite: sulakkeen mukaan.
(6) Katso valintaoppaasta, mikd on sopiva tulpan koko ja millaisia sulakkeita tulee kayttaa.

63



T01065

Riviliittimet
tulppapistokkeella
silmukkaliittimin

C> . DIN1-DIN3

Paatypurisi paks.9,1imm BADL VO 0199 408.02

M 4/6.S

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

6 mm lohko — kytkinliitintd polarointitulpalla (toimitetaan
erikseen).

M 6/8.S

Jaotus 8mm-0,05(0,315")

8 mm lohko — kytkinliiténtd polarointitulpalla (toimitetaan
erikseen).

Paatypuristin

paks. 9,1 mm

BAM 0103 002.26

Muut péétypuristimet : Katso luettelon kohta "Tarvikkeetja merkinnat”

Kisko +—~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin 0173 220.05
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet

Paatylevy harmaa
Paatyerotuslevy (lohko)
Paatyerotuslevy (kisko)
Tulppa juotoskorvin (4)
Tulppa juotoskorvin ja

ruuvit (4)

Tulppa varustettuna diodilla
(1N 4007)
Sulakkeenpidintulppa
(varokkeille 5x20 tai 5x25) (4)

AP ON =

o

8 Tulpanirrotin
9 Kampatyyppinen siltausliitin
10 IDC-siltaus
11 Maadoitusliitin
R
P
ﬂ R Katsoluettelonkohta“Tarvikkeetja

merkinnat"

Huom.

(1) Liitéanta juotoksin maks. 23 x 8 - paksuus 4 mm. (2) Liitanta juotoksin maks. 23 x 8 - paksuus 6 mm.

L\ ® ® CElxn ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa B Ma/es 0115213.10 | Harmaa H Me/8s 0115 234.15
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Ruwi Yksisaikeinen| 0,5-4 mm?2 22-10 AWG Ruwi Yksisaikeinen | 0,5-10 mm?2 22-8 AWG
Monisdikeinen| 0,5-4 mm? 22-10 AWG Monisaikeinen| 0,5-6 mm? 22-8 AWG
Jannite Jéannite
Nimellinen 160 V(5) 600 V Nimellinen 160 V(5) 600 V
Pulssi 2,5 kV Pulssi 2,5 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen [ 10A [ 10A ] Nimellinen [ 16A [ 20A ]
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko | 4mmz/A4 | 10 AWG | Nimellinen/koko | 6 mm2/A5 | 8AWG |
kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20 12 mm 4-5 mm 0,8-1 Nm IP 20
374" 157" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1 472" .157" - .197" 7.1-8.9 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM6 paks. 2,8 mm 0118 368.16 | FEM8 paks. 3 mm 0113 373.26
SCF6 paks. 3 mm 0118 707.03
SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05 | SCFM6 paks. 3 mm 0114 825.05
BNS6 (1) 0113 240.05 | BNS8 (2) 0113 794.15
BNSV6 0114 348.06 | BNSV8 0114 349.07
BNS6DD1 >+ 0103 273.01
BNS6DG1 4 0103 275.03
BNF5 0113 795.16
EXBN2 0171 018.20 | EXBN2 0171 018.20
PC61 35A 10 nap. 0163 311.22 | PC8 (3) 50 A 10 nap. 0163 313.24
AD2,5 24 A 0114 205.20
CBM5 paks. 0,5 mm 0178 745.14
CBMS8 paks. 0,8 mm 0178 746.15
@ Lohkon sivuilla @ Lohkonsivuila

(8) Muiden napojen numeroiden osalta katso luettelon kohtaa “Tarvikkeet”. (4) Katso valintaoppaasta, mitk& ovat tulpan

sopivat mitat jaminkélaisia varokkeita tulee kayttaa. (5) Eristysjannite — ka

jannitetta: riippuu varokkeesta.




T01066

Riviliittimetraskaaseenkayttoon
painettavalla ja
kadannettavalla nupilla
silmukkaliittimin

Co> J DIN1-DIN3

Paatypuristinirpaks. 9,1mm BADL VO 0199408.02
Paatypuristin paks. 9,1 mm BAM 0103002.26
Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta “Tarvikkeet jamerkinnét”

Kisko -~ 35x7,5x1

Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PR5 reikdaihioin 0101598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163050.04

Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnéat”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjénnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet

AN 1 Paatylevy harmaa
5 2 Erotuslevy harmaa

3 Koestuspistoke
4 Kampatyyppinensiltausliitin 50 A
50 A
50 A
50 A

IDC-siltaus
Liitantapistoke
Oikosulkupistoke
koestusliittimelld, halk. 4 mm/.16"
8 Oikosulkupistoke ilman
koestusta

~No o

R Katsoluettelonkohta“Tarvikkeetja
merkinnat"

M 6/8.STP

Jaotus 8 mm-0,05(0,315")

Bigimm Ezmizsmis

LT

Kytkinliitdnta keltaisella painettavalla ja kdénnettavélla nupilla
(1/4 kierrosta), valkoinen ylds, lukittuna auki-asentoon. Lohko,
jokaonvarustettu 2 koestusliittimelld, halk. 4mm/0,16"

M 6/8.STP1

Jaotus 8mm-0,05(0,315")

M 6/8.STP oranssilla painettavalla ja kddnnettavéllé nupilla—-
Voidaan lukita auki- tai kiinni-asentoon. Lohko, joka on varustettu
2 koestusliittimella, halk. 4mm/0,16"

NE ® ® el @ ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa > M6/8.STP 0115 277.20 | Harmaa (2 M6/8.STP1 0115 529.15
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko Johtimenkoko

NFC DIN UL CSA NFC DIN UL CSA

Silmukka- Yksisgikeinen| 0,5-10 mm? 22-8 AWG 8 AWG max. | Silmukka- Yksisaikeinen [ 0,5-10 mm? 8 AWG max.
liitin Monisaikeinen| 0,5-6 mm? 22-8 AWG 8 AWG max. | liitin Monisaikeinen| 0,5-6 mm? 8 AWG max.
Jéannite Jannite
Nimellinen 500 V Gr.C 600 V 600 V Nimellinen 500V Gr.C 600 V
Pulssi Pulssi
S; Saasteaste
Virta Virta
Nimellinen | 15 A | 15 A | 15 A Nimellinen | 15 A | | 15 A
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimelinen/koko [ 6mm2 | 8AWG | B8AWG Nimelinen/koko |~ 6 mm2z ] [ 8AwG

- S o S - oo S v
kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomenti

11 mm 4 mm 0,8-1 Nm IP 10 11 mm 4 mm 0,8-1 Nm IP10

433 " .157" 7,1-8,9 Ib.in 433 " .157" 7,1-8,9 Ib.in
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEMT1 paks. 2,8 mm 0113 137.02 | FEMT1 paks. 2,8 mm 0113 137.02
SCFT1 paks. 1 mm 0103 588.26 | SCFT1 paks. 1 mm 0103 588.26
FC4 halk. 4 mm 0167 860.01 | FC4 halk. 4 mm 0167 860.01
PC8 2 nap. 0116 538.17 | PC8 2 nap. 0116 538.17
PC8 3 nap. 0116 539.10 | PC8 3 nap. 0116 539.10
PC8 4 nap. 0116 540.25 | PC8 4 nap. 0116 540.25
PC8 10 nap. 0163 313.24 | PC8 10 nap. 0163 313.24
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
BP8.A4 0173 888.20 | BP8.A4 0173 888.20
BNSTP1 vaaleanorsunluu 0196 792.17 | BNSTP1 vaaleanorsunluu 0196 792.17
BNSTP1 hamaa 0196 793.10 | BNSTP1 hamaa 0196 793.10
BNSTP2 punainen 0196 789.24 | BNSTP2 punainen 0196 789.24
BNSTP2 hammaa 0196 790.21 | BNSTP2 harmaa 0196 790.21

@ @ Lohkon sivuilla

@ @ohkon sivuilla
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Riviliittimet
koestuspiireille
silmukkaliittimin
C»> U DIN1-DIN3

el

Paatypurist. 1 paks.9,1mm BADL VO 0199 408.02
Paétypuristin paks.9,1mm BAM 0103 002.26
Muut paétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnét”

Kisko +—~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjénnitettd. Lisédtietoja saat tarvittaessa meilta.
M 6/8.ST -sarjan riviliittimid kutsutaan koestuslohkoiksi,
koska niiden pdétehtdvé virtamuuntajapiireissd on pystyéd
koestamaan, mittaamaan, vertailemaan, muuttamaan
maadoitus- tai mittauslaitteita piirejé héiritsematta.

Tarvikkeet

1 Pé&atylevy harmaa

harmaa
beige

2 Erotuslevy harmaa

3 Koestusliitin

4 Koestuslaite

5 Koestuspistoke

6 Siltausliitin ei koottu

Holkki + ruuvi + aluslevy
7 Kampatyyppinen siltausliitin

8 IDC-siltaus
9 Liitantapistoke

R Katsoluettelonkohta”Tarvikkeetja
merkinnat"

M 6/8.STA

Jaotus8 mm-0,05(0,315")

=4 1,10
=

Kytkinliiténta liukuvalla linkilld, joka on
koestusliitinruuvilla, halk. 4 mm / 0,16"

varustettu kahdella

M 6/8.ST

Jaotus 8mm-0,05(0,315")

Kytkinliitanta ruuvitaltalla kdytettavélld liukuvalla linkilld.

L\ ® el @ ® ® ce
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa {3 MB6/8.STA 0115 359.02 | Harmaa 7 M6/8.ST 0115 236.17
Beige VO {23 M6/8.STAVO 0195 359.03 | Beige VO > M6/8.ST VO 0195 236.10
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
NFC DIN uL CSA NFC DIN UL CSA
Silmukka- Yksisaikeinen | 0,5-10 mm? 22-8 AWG Silmukka- Yksisgikeinen | 0,5-10 mm?2 18-8 AWG
litin  Monisaikeinen| 0,5-6 mm? 22-8 AWG liitin  Monisgikeinen| 0,5-6 mm? 18-8 AWG
Jannite Jéannite
Nimellinen 500 V Gr.C 600 V Nimellinen 500 V Gr.C 150 V
Pulssi Pulssi
Virta Virta
Nimellinen | 30 A | 30A | Nimellinen | 30 A | | 30 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimeliinen/koko [ 6mm2/A5 | 8AWG | Nimeliinen/koko | 6 mm2/A5 | [ 8AwG
" S S S - S e o
kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti kuoruintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti
11 mm 5,5 mm 0,8-1 Nm 13 mm 5mm 0,8-1 Nm IP 20
43" 217" 7.1-8.9 Ib.in 51" .197" 7.1-8.9 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEMSTA paks. 3 mm 0116 979.21 | FEMT2 paks. 1 mm 0113 629.27
FEMT4 paks. 3 mm 0114 778.05
FEMSTA VO paks. 3 mm 0196 979.22 | FEMT2 VO paks. 1 mm 0193 629.20
SCFT2 0114 522.05
AL4 halk. 4 mm 0163 240.17
DCO oranssi 0173 060.00
FC4 halk. 4 mm 0167 860.01 | FC4 halk. 4 mm 0167 860.01
BJS8 1) 15 nap. 0174 788.04
BJS8 1) 20 nap. 0174 789.05
EV8S 1) 0168 401.03
PC8 2 nap. 0116 538.17 | PC8 2 nap. 0116 538.17
PC8 3 nap. 0116 539.10 | PC8 3 nap. 0116 539.10
PC8 4 nap. 0116 540.25 | PC8 4 nap. 0116 540.25
PC8 10 nap. 0163 313.24 | PC8 10 nap. 0163 313.24
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
BP8.A4 0173 888.20 | BP8.A4 0173 888.20
Hom (1) Naidentarvikkeiden kayttd edellyttéa kiintean erottimen poistamista.
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M6/8.ST1

Jaotus 8mm-0,05(0,315")

M 6/8.ST, joka on varustettu kahdella koestusliittimella,
halk.4mm/0,16"

M6/8.ST2

Jaotus 8 mm-0,05(0,315")

M 6/8.ST varustettuna liukuvalla linkilld, jota kdytetddn
eristetylld tangolla.

M6/8.ST3

Jaotus 8mm-0,05(0,315")

M 6/8.ST2, joka on varustettu kahdella koestusliittimelld,
halk. 4mm/0,16"

@ el @ el @ ce
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa ~® M6/8.ST1 0115237.10 | Harmaa -3 M6/8.ST2 0115238.21 | Harmaa 3 M6/8.ST3 0115 239.22
Beige VO > M6/8.ST1.V0O 0195 237.11 | Beige VO .7 M6/8.ST2.V0O 0195 238.22 | Beige VO (.7 M6/8.ST3.VO 0195 239.23
Ominaisuudet Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko Johtimen koko

NFC DIN UL CSA NFC DIN UL CSA NFC DIN UL CSA

Silmukka- 0,5-10mm? 18-8AWG Silmukka- 0,5-10mm? 18-8AWG Silmukka- 0,5-10mm? 18-8AWG
Yksisaikeinen 0,5-6mm? 18-8AWG Yksisdikeinen 0,5-6mm? 18-8AWG Yksisaikeinen 0,5-6mm? 18-8AWG
liitin Monisaikeinen liitin Monisaikeinen liitin Monisaikeinen
Jéannite Jéannite Jéannite
Nimellinen 500V Gr.C 150 V Nimellinen 500 V Gr.C 150 V Nimellinen 500V Gr.C 150 V
Pulssi Pulssi Pulssi
Saasteaste S
Virta Virta Virta
Nimellinen | 30A | | 30 A Nimellinen | 30 A | [ 30A Nimellinen | 30A | | 30 A
Johtimen koko Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 6mmz/A5 | [ sAWG Nimellinen/koko [ 6mmz/A5 | [ 8AwWG Nimellinen/koko [ 6mmz/A5 | [ sAWG

Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus

kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti

13mm 5mm 0,8-1Nm IP20 13mm 5mm 0,8-1Nm IP20 13mm 5mm 0,8-1Nm IP20

512" 197" 7.1-8.91b.in NEMA 1 512" 197" 7.1-8.91b.in NEMA 1 512" 197" 7.1-8.91b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEMT2 paks. 1 mm 0113 629.27 | FEMT2 paks. 1 mm 0113 629.27 | FEMT2 paks. 1 mm 0113 629.27
FEMT2 VO paks. 1 mm 0193 629.20 | FEMT2 VO paks. 1 mm 0193 629.20 | FEMT2 VO paks. 1 mm 0193 629.20
SCFT2 0114 522.05 | SCFT2 0114 522.05 | SCFT2 0114 522.05

AL4 halk. 4 mm 0163 240.17

DCO oranssi 0173 060.00
FC4 halk. 4 mm 0167 860.01 | FC4 halk 4 mm 0167 860.01 | FC4 halk. 4 mm 0167 860.01

BJS8 1) 15 nap. 0174 788.04

BJS8 1) 20 nap. 0174 789.05

EV8S 1) 0168 401.03
PC8 2 nap. 0116 538.17 | PC8 2 nap. 0116 538.17 | PC8 2 nap. 0116 538.17
PC8 3 nap. 0116 539.10 | PC8 3 nap. 0116 539.10 | PC8 3 nap. 0116 539.10
PC8 4 nap. 0116 540.25 | PC8 4 nap. 0116 540.25 | PC8 4 nap. 0116 540.25
PC8 10 nap. 0163 313.24 | PC8 10 nap. 0163 313.24 | PC8 10 nap. 0163 313.24
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
BP8.A4 0173 888.20 | BP8.A4 0173 888.20 | BP8.A4 0173 888.20

Huom. (1) Naiden tarvikkeiden kayttd edellyttdd kiintedn erottimen poistamista.
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Riviliittimet
koestuspiireille

silmukkaliittimin

o wr DIN1-DIN3

Paatypurist. 1 paks.9,1mm BADL VO 0199 408.02
Paatypuristin - paks.9,1mm BAM 0103 002.26
Muut paétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnét”

Kisko +—~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muut kiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja merkinnat”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjénnitettd. Lisédtietoja saat tarvittaessa meilta.
M 6/8.ST -sarjan riviliittimid kutsutaan koestuslohkoiksi,
koska niiden pdétehtdvé virtamuuntajapiireissd on pystyéd
koestamaan, mittaamaan, vertailemaan, muuttamaan
maadoitus- tai mittauslaitteita piirejé héiritsematta.

Tarvikkeet

1 Pé&atylevy harmaa
beige

2 Erotuslevy harmaa

3 Koestusliitin

4 Koestuslaite

5 Koestuspistoke

6 Siltausliitin ei koottu

Holkki + ruuvi + aluslevy
7 Kampatyyppinen siltausliitin

8 IDC-siltaus
9 Liitantapistoke

R Katsoluettelonkohtaa”Tarvikkeetja
merkinnat"

M 6/8.ST4 M 6/8.ST5

Jaotus8 mm-0,05(0,315")

LT _J

M 6/8.ST, jossa on lokero siltausliittimelle. Lokero oikealla M
6/8.ST4:lle, vasemmalla M 6/8.ST5:lle.

M 6/8.ST6

Jaotus 8mm-0,05(0,315")

M 6/8.ST, jossa on oikealla ja vasemmalla lokerot
siltausliittimelle.

@ el @ ce
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa/erotinoik>? M 6/8.ST4 0115 240.07 | Harmaa 2 M 6/8.ST6 0115 242.25
BeigeVO .7 M 6/8.ST4.VO 0195 240.00 | Beige VO .7 M 6/8.8T6.VO 0195 242.26
Harmaa/erotinvasC- M 6/8.ST5 0115 241.24
BeigeVO £ M 6/8.ST5.V0 0195 241.25
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko

NFC DIN uL CSA NFC DIN UL CSA
Silmukka- Yksisgikeinen | 0,5-10 mm? 18-8 AWG | Silmukka- Yksiséikeinen [ 0-10 mm? 18-8 AWG
litin  Monisaikeinen| 0,5-6 mm? 18-8 AWG |liitin  Monisaikeinen 0-6 mm? 18-8 AWG
Jannite Jéannite
Nimellinen 500 V 150 V Nimellinen 500 V 150 V
Pulssi Pulssi
S Saasteaste
Virta Virta
Nimellinen [ 30A ] [ 30A Nimellinen [ 30A ] [ 30A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko | 6 mm2/A5 | [ sAawaG Nimeliinen/koko | 6 mm2/A5 | [ 8AwG

kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti

13 mm 5mm 0,8-1 Nm IP 20 13 mm 5 mm 0,8-1 Nm IP 20

512" .197" 7.1-8.9 Ib.in NEMA 1 512" .197" 7.1-8.9 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEMT2 paks. 1 mm 0113 629.27 | FEMT2 paks. 1 mm 0113 629.27
FEMT2 VO paks. 1 mm 0193 629.20 | FEMT2 VO paks. 1 mm 0193 629.20
SCFT2 0114 522.05 | SCFT2 0114 522.05
AL4 halk. 4 mm 0163 240.17 | AL4 halk. 4 mm 0163 240.17
DCO oranssi 0173 060.00 | DCO oranssi 0173 060.00
FC4 halk. 4 mm 0167 860.01 | FC4 halk. 4 mm 0167 860.01
BJS8 1) 15 rep. 0174 788.04 | BJS8 1) 15 nap. 0174 788.04
BJS8 (1) 20 nap. 0174 789.05 | BJS8 1) 20 nap. 0174 789.05
EV8S (1) 0168 401.03 | EV8S 1) 0168 401.03
PC8 2 nap. 0116 538.17 | PC8 2 nap. 0116 538.17
PC8 3 nap 0116 539.10 | PC8 3 nap. 0116 539.10
PC8 4 nap. 0116 540.25 | PC8 4 nap. 0116 540.25
PC8 10 nap. 0163 313.24 | PC8 10 nap. 0163 313.24
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
BP8.A4 0173 888.20 | BP8.A4 0173 888.20

oo oo O @
Hom (1) Naidentarvikkeiden kaytto edellyttaa kiinteén erottimen poistamista.
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M 6/8.ST7 M 10/10.ST1.VO
Jaotus 8mm-0,05(0,315") Jaotus 10 mm (0,394")
77 3.02”
1103
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M 6/8.ST katkaisematon (vakio "ldpisydtté”-liitdnta). M 10/10.ST, joka on varustettu kahdella koestusliittimelld,
halk. 4mm
@ 43 ce
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa ? M6/8.ST7 0115 243.26 | Beige VO £ M 10/10.ST1.VO 0195 924.02
Beige VO (.3 M 6/8.ST7.VO 0195 243.27
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
NFC DIN UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN | (hakemus) (hakemus)
Silmukka- Yksiséikeinen| 0,5-10 mm? 18-8 AWG | Silmukka- Yksisaikeinen| 0,5-16 mm?2 18-6 AWG 18-6 AWG
litin  Monisaikeinen | 0,5-6 mm? 18-8 AWG litin  Monisaikeinen| 0,5-10 mm? 18-6 AWG 18-6 AWG
Jannite Jannite
Nimellinen 500 V 150 V Nimellinen 400 V Gr.C 150 V 150 V
Pulssi Pulssi 6 KV
Saasteaste S 3
Virta Virta
Nimellinen | 30 A | | 40 A Nimellinen | 46 A | 15 A | 15 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko | 6 mm2/A5 | [ 8AwG Nimeliinen/koko [ 10mm2/B6 | 6AWG | 6AWG
- oo S o " S S S
kuorintapituus ruuvitaltta kiistysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti
13 mm 5 mm 0,8-1 Nm IP 20 13 mm 5,5-6 mm 1,2-1,4 Nm IP 20
512" .197" 7.1-8.9 Ib.in NEMA 1 512" .217-.236" 10.6-12.3 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEMT2 paks. 1 mm 0113 629.27
FEMT2 VO paks. 1 mm 0193 629.20 | FEMT2 VO paks. 1 mm 0193 629.20
SCFT2 0114 522.05 | SCFT2 0114 522.05
AL4 halk. 4 mm 0163 240.17
DCO oranssi 0173 060.00
FC4 halk. 4 mm 0167 860.01 | FC4 halk. 4 mm 0167 860.01
BJS8 1) 15 rep 0174 788.04
BJS8 1) 20 nap. 0174 789.05
EV8S 1) 0168 401.03
PC8 2 nap. 0116 538.17
PC8 3 nap. 0116 539.10
PC8 4 nap. 0116 540.25
PC8 10 nap. 0163 313.24 | PC10 10 nap. 0163 315.26
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
BP8.A4 0173 888.20
O @
Hom  (1)Naidentarvikkeiden kayttd edellyttd kiintedn erottimen poistamista.
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Riviliittimet

koestuspiireille

silmukkaliittimin
(sovellukset)

M 6/8.ST 0115 236.17
0 0
Il
L
d
M 6/8.5T4 0115 240.07
0 0
Il
C
d
M 6/8.ST5 0115 241.24
0 0
(Y
C
g
M 6/8.5T6 0115 242.25

M6/8.ST -sarjan riviliittimia kutsutaan
koestuslohkoiksi, koskaniiden paatehtava
vitamuuntajapiireissé on pystya koestamaan,
mittaamaan, vertailemaan, muuttamaan
maadoitus- tai mittauslaitteita piireja
hairitsematta.

Seuraavat esimerkit esittavat joitakin
mahdollisuuksia.

Riviliittimet
I
Il

(N
IV

Tarvikkeet
Paatylevy harmaa
© Koestusliitinruuvi + holkki

MO Kaantyva vakiosilta +
koestuspistoke

Ruuvi + holkki
Kaantyva vakiosilta
MR- Reked
Kolminkertainen liukuva silta
Koestusliitin

Siltausliitin

Siltausliitin

C.T.koestuskaavio

Kytkentda A

Mittausarvontarkistus
(vertailevat koestukset)

&
ot - |

FEMT2

Maadoituspiirin koestus (ei paallekkaisia virta-

piirejd)

D— e = |

Useillalaitteilla varustetun piirin koestus-

kaavio

Malli

M 6/8.ST
M 6/8.ST4
M 6/8.ST5
M 6/8.ST6

Malli
FEMT2
AJS1
AJS2
AJS3
AJS4
AJS5
AL4
BJS83
BJS85

paks.1 mm

halk.4 mm
3 - nap.
5

Tuoten:ro
0115 236.17
0115 240.07
0115 241.24
0115 242.25

Tuoten:ro
0113 629.27
0167 801.23
0167 802.24
0167 803.25
0167 804.26
0167 805.27
0163 240.17
0164 582.14
0164 73726

C.T.koestuskaavio
useillalaitteillavaruste-
tussapiirissa

Kytkentd B

Normaali huolto

© Q—Uﬂ —

@. FO—0—= r—O—]

O = —
FEMT2

Mittausarvontarkistus
(vertailevatkoestukset)

Cmm=—=—y=—

Virtamuuntajat, joillaon
yhteinenpiste

Kytkentd C

Virtamuuntajien kolmio-kytkenta

Laitteiden vaihtaminen

e —

> —

RO = S e —

Relekoestukset

(e

g
P

P—

O —

Tasavirtamuuntaja

==

Kytkenta A
1
1

Kytkentd A
1

Kytkenta B
1
2
1

Kytkenta B
1
2
1

Kytkentd D

Virtamuuntajat téhti-kytkenta

Kytkenta C

1
1
2
2

Kytkenta C
1
6

Kytkenta D
1
3
2

Kytkenta D
1
3
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T01076

Riviliittimet
koestuspiireille
joissaoneristetty liukuvasilta

silmukkaliittimin
C> ir DIN1-DIN3

Paétypuristr paks. 9,1 mm BADL VO 0199 408.02
Paatypuristin -~ paks. 9,1 mm BAM 0103 002.26
Muutpéétypuristimet: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnat”

Kisko ~+~— 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PR5 reikdaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR122 0163 050.04

Muutkiskot: katso luettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjédnnitettd. Lisédtietoja saat tarvittaessa meilta.
M 6/8.ST -sarjan riviliittimid kutsutaan koestuslohkoiksi,
koska niiden péétehtdvé virtamuuntajapiireissé on pystyéd
koestamaan, mittaamaan, vertailemaan, muuttamaan maadoitus-
tai mittauslaitteita piirejé héiritsemétta.

Tarvikkeet

1 Paatylevy beige

1 2 Erotuskappale beige
3 Kampatyyppinen siltausliitin
4 |DC-siltaus
5 Siltauspistoke
6 Liukuva kytkinsilta 4 nap.
7 Liukuva kytkinsilta 2 nap.
8 Koestusliitinruuvi

R

ngﬂ’ R Katso luettelon kohta
"Tarvikkeet ja merkinnat"

M 6/8.ST1.VO.IP20

Jaotus 8 mm-0,05(0,315")

- - ¢
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Kytkinliitdntd ruuvitaltalla kéytettévélla keltaisella
liukuvalla linkilld, joka on varustettu kahdella

M 6/8.ST.VO.IP20

Jaotus 8mm-0,05(0,315")
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Kytkinliitanta ruuvitaltalla kéytettavélld keltaisella liukuvalla
linkill.

koestusliitinruuvilla, halk. 4 mm /7 0,16"

Véri Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Beige VO £ M6/8.ST1.V0.IP20 0195 639.24 | Beige VO .3 M6/8.ST.V0.IP20 0195 640.01
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka- 0,5-10mm?2 Silmukka- 0,5-10mm?2
Yksisaikeinen 0,5-6 mm? Yksisdikeinen 0,5-6 mm?
liitin - Monisaikeinen liitin Moniséikeinen
Jéannite Jéannite
Nimellinen 400 V Nimellinen 400 V
Pulssi 4 kV Pulssi 4 kV
S 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen [ 30A | | Nimellinen [ 30A | |
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 6mmz/A5 | | Nimellinen/koko [ 6mmz/A5 | |
Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
13mm 5mm 0,8-1Nm IP20 13mm 5mm 0,8-1Nm IP20
51" .20" 7.1-8.91b.in NEMA 1 51" 20" 7.1-8.91b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEMT2VO VO paks. 1 mm 0193 629.20 | FEMT2VO VO paks. 1 mm 0193 629.20
SCFT2V0 VO paks. 1 mm 0194 522.06 | SCFT2V0 VO paks. 1 mm 0194 522.06
PC8 10 nap. 0163 313.24 | PC8 10 nap. 0163 313.24
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
BP8.A4 0173 888.20 | BP8.A4 0173 888.20
PCS4 Vo IP 20 0199 870.04 | PCS4 VO IP 20 0199 870.04
PCS2 VO IP 20 0199 871.21 | PCS2 VO IP 20 0199 871.21
AJS9 0179 726.02

Sovellukset: VIRTAMUUNTAJAN KOESTUSKAAVIOT (T.l.)

- Normaali kaytto

P
afefgnr
2

b

Riviliitin
Paatyosa
Liukuva kytkinsilta

0 O

- Maadoituspiirin koestus
(ei paallekkaisia virtapiireja)

Bl o ool
- Mittausarvon tarkistus:
(ampeerimittarin kalibrointi)

O
e |

o—QO Oe

ON)
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T01075

Tarvikkeet

Koestusliitinruuvi + holkki

~—— eristinkansi

<~ koestusliittimen ruuvi
@4 mm/.16" DIA.

~<—— holkki

AJS1 0167 801.23

Mahdolliset yhdistelmat

Kaantyva vakiosilta +
koestusliitinruuvi

-— eristinkansi

koestusliittimen ruuvi

@4 mm/.16" DIA.

_— aluslevy
~— nivelsilta

~<~—— holkki

AJS2 0167 802.24

Ruuvi + holkki

g ~—— ruuvi

=4
' ~—— holkki

SE

AJS3 0167 803.25

BJP Kaantyva siltausliitin

Namatarvikkeet onruuvattu kahden vierekkaisen rivilittimen liitinten kierteitettyihin

reikiin.

BJP.A1

Kahden lohkon yhdistamiseen kaantyvalla
sillalla kaytettédva yksikkd, mahdollisuus
koestaa (pistokkeen halk 4 mm/0,16")
lohkossa, jossa ei ole kdantyvaa siltaa.

AJS1 0167 801.23

AJS4 0167 804.26

BJP.A2

Kahden lohkon yhdistdmiseen kaantyvalla
sillalla kaytettdva yksikkd, mahdollisuus
koestaa (pistokkeen halk 4 mm/0,16")
lohkossa, jossa on kaantyva siltaa.

)
ﬁ
S
AJS3 0167 803.25
AJS2 0167802.24

BJC Liukuva siltausliitin

Namatarvikkeet on ruuvattu neljan
vierekkéisen riviliittimen liitinten
kierteitettyihin reikiin.

BJC.3

Neljén lohkon yhdistdmiseen liukuvallasillalla
kaytettava yksikko.

Kaantyva vakiosilta
ruuvi
aluslevy

nivelsilta

holkki

0167 804.26

Kolminkertainen liukuva silta

ruuvi

0167 805.27

Kolminkertainen liukuva silta +
koestusliitinruuvi+holkki

eristinkansi

koestusliittimen ruuvi
@4 mm/.16" DIA.

0176 293.26

BJP.E

Kahden lohkon yhdistdmiseen kaantyvalla
sillalla kaytettava yksikko.

S
ﬁ
SE
AJS3 0167 803.25
AJS4 0167 804.26

BJP.2A

Kahden lohkon yhdistdmiseen kaantyvalla
sillalla kaytettdva yksikkd, mahdollisuus
koestaa (pistokkeen halk 4 mm/0,16")
molemmissa lohkoissa.

AJS1 0167 801.23

AJS2 0167 802.24

Mééra: 3 AJS3 0167 803.25
Mééré: 1 AJS5 0167 805.27
BJC.3A

Neljanlohkon yhdistdmiseen liukuvallasillalla
kaytettdva yksikké, mahdollisuus koestaa
(pistokkeen halk 4 mm/0,16") kolmessa
lohkossa, joissa ei ole liukuvaa siltaa.

Méaara: 3 AJS1 0167 801.23
Maara: 1 AJS5 0167 805.27
BJC.3B

Neljan lohkon yhdistéamiseen liukuvallasillalla
kaytettava yksikkd, mahdollisuus koestaa
(pistokkeen halk 4 mm/0,16") neljassa
lohkossa.

Maara: 3 AJS1
AJS7

0167 801.23

Mééré: 1 0176 293.26
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Riviliittimetsulakkeille M4/8.SF... M4/8SFT
5 X 20 mm ja 5 X 25 mm Su|akkeet Jaotus8mm(.315") Jaotus 8mm(.315")
silmukkaliittimin
C> 1r DIN1-DIN3 T
3 ]
|
B L
r .
g 2R
L ;]
g 5n
—a o
=5 T
-
Riviliitin, 8mm vakiolohko. M 4/8.SF varustettu kahdella koetusliittimelld, halk. 2mm/.079".
PN A @ @

@) @  *LED-ilmaisimellavarustettuihin N@ ® e c € N@ ® - c €
liittimiin on merkitty "+" kahvan Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malii Tuoten:ro
ulkoreunaan. limaisin voidaan kééntéé
tarpeen vaatiessa toisinpdin. Harmaa &  MA4BSF 011565725 Hamaa &  M4BSFT 011566222

Harmaa™ %  M4/BSFITS 011565806 Beige VO &  M4BSFTVO 019566223
**Riviliitin alhaisen I&mpdtilan pinnoituksella : Oranssi &  M4/BSF2 010513511
iz}’,’t{g’s 'Gg g Beige VO &  MABSFWO 019565726
Ominaisuudet Ominaisuudet
Padtypuist1_r paks.9imm  BADL \0 0199408.02 | Johtimenkoko Johtimenkoko
Pastypuristin  paks9,imm  BAM 0103002.26 B w CA B w CA
Muut péétypuristimet: katsoluttelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét" NC DN NG DN
Kisko . - 35x7,5x1 PR30 reikaahioila 0173220.05 g0 Vicicaieinen| 056mn? 212ANG | 2412ANG | Simukka- Yksisakeinen | 056mme__ | 22-12AWG | 24-12AWG
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 016850012 |jitin  Monisaikeinen| 054mm? | 22-12AWG | 2412AWG |litin _ Monisaikeinen| 054mme | 22-12ANG | 24-12AWG
Kisko 1.5 35x15x1,5 PR5 reikaaihioila 0101598.26
Kisko ) C o 32x15 PR122 ) ) 016305004
Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét Jannite Jannite
Nimellinen 630 V (1) 600 V (1) 250 V Nimellinen 400 V (1) 600 V (1) 250 V
Huom. Pulssi 8 kV Pulssi 4KV
Joidenkin tarvikeiden kdytt6 saattaa alentaa riviliittimen | Saasteaste 3 Saasteaste 3
nimellisjénnitetté. Lisétietoja saat meilta. Virta Virta
Lohko, joka vastaa riviliitinta sulakkeille M 4/ Nimelinen | 63A [ toa | 10A Nimelinen | 63A [ 63A | 10A
8.SF linjaa varten, sulakesovellukset : katso Johtimenkoko Johtimenkoko
luettelon kohtaa silmukkaliitin riviliittimet. Nimellinen/Koko [ 4mm2/A4 | 12AWG | 12AWG Nimellinen/Koko [ 4 mm2/A4 | 12AWG [ 12AWG
Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus- Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus-
Malli Tuoten:ro | kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus
M 4/8 0115 523.07 ¢ 95mm 4nm 0,5-0,8Nm 1P20(2) 95mm 4mm 0,5-0,8Nm 1P20(2)
37 157" 4.4-7.11b.in NEMAT 37 157" 4.4-7.11b.in NEMAT
Malli Tuoten:ro Malii Tuoten:ro
1 Paiylewy hamea | FEVIBS 2 paks. 15mm 0116951.15 Favies \2 paks. 15mm 0116951.15
oranssi | ABVIBS \2 paks. 15mm 0103923.15 FaviesS \2 paks. 15mm 010392315
beige | FEMBS \0 paks. 15mm 0196951.16 FavieS \0 paks. 15mm 0196951.16
2 2 halk. 2mim 000786522
3 Kampatyyppinensitaus 35A| PC81 10 napaa 0173 523.11 | PC81 10 napaa 017352311
4 IDCsitaus AD2,5 0114 205.20 | AD25 hak. 2mm 011420520
5 Asenustanko TGAS8 2 napaa 0168 672.11 | TGAS 2 napaa 016867211
3 napaa 0168 673.12 3 napaa 0168673.12
4 napaa 0168 674.13 4 napaa 0168674.13
6 Asennusenges ANT 0168 675.14 | ANT 0168675.14
7 Sulakkeet5x20mm 250V | FU520 5 x20 U0 5 x20
05 A 0008 288.15 05 A 0008 288.15
1A 0008 290.13 1A 0008 290.13
2 A 0008 291.00 2 A 0008 291.00
3,15 A 0008 289.16 3,15 A 0008 289.16
5A 0008 292.01 5A 0008 292.01
Sulakkeet5x25mm 250V | FU525 5 x25 FU525 5 x25
(§7D NopeasulakeHPC 1500A 1,6 A 0167 546.22 16 A 0167 546.22
2 A 0167 547.23 2 A 0167 547.23
25 A 0167 548.04 25 A 0167 548.04
4 A 0167 549.05 4 A 0167 549.05
6,3 A 0167 550.02 6,3 A 0167 550.02
8 Katkaisulinkki CN5 0179 371.16 | CN5 0179 371.16
SN
R A
gaﬂ R Katsoluettelonkohta
g "Tarvikkeetjamerkinnat" [ (6Rce10 kahvassa RC810 sivulla (eRce10kahvassa () rcs10sivulla

Huom: (1) Riviliittimen eristrysjénnite ja kdyttéjannite: kaytettyn sulakkeen mukaan.

(2)Suojausindeksisuljetulle lohkolle.
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M 4/8.SF...

Jaotus 8 mm (0,315")

M 4/8.SF palamisen osoituksella.

M 4/8.SF...T...

Jaotus 8 mm (0,315")

=)
& 2
b4 £
S| .= > [5]
&89 g5
Sl >l
3 - S
N |88
5 Y
] I :|
©
> ©Ylo:
8|ss
J 3 2
isk : 26 1.03"
Kiskon keskikohtaC—>

-1r 31 1.22"

M 4/8.SF palamisen osoituksella, varustettu kahdella
koestusliittimelld, halk. 2 mm / 0,079"

M 4/8.SN...

Jaotus 8 mm (0,315")

M 4/8 SF varustettuna harmaaseen
katkaisulinkilld.

kahvaan lukitulla

ANE@ ® ® GL|CE|M@ ® G.L|ICE|@ €3
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaarunk.neon-vélo(®] 4/8.SFL 0115661.21 | Hamaaunkneon-valold & M 4/8.SFLT 0115667.27 | Harmaa % M4/8.SN1 0115 660.04
LED 24 V* (4) M 4/8.SFD 0115663.23 | LED 24 V* (4) M4/8.SFDT 0115 665.25 | Oranssi & M4/8.SN2 0105 136.12
LED 48 V* (4) M 4/8.SFD1 0115664.24 | LED 48 V* (4) M4/8.SFDT1 0115 666.26 | Beige VO % M4/8.SN1.VO 0195 660.05
LED 48 V (4)(5) M 4/8.SFD2 0115 653.21
Ominaisuudet Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko Johtimen koko
IEC UL CSA IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN NFC DIN
Silmukka-  Yksisgikeinen|  0,5-6mm? 22-12AWG 24-12AWG | Silmukka- Yksisaikeinen| 0,5-6mm? 22-12AWG 24-12AWG | Silmukka-  Yksiséikeinen|  0,5-6mm? 22-12AWG 24-12AWG
liitin Moniséikeinen 0,5-4mm? 22-12AWG 24-12AWG | liitin Monisaikeinen 0,5-4mm? 22-12AWG 24-12AWG | liitin Moniséikeinen 0,5-4mm? 22-12AWG 24-12AWG
Jannite Jénnite Jannite
Nimellinen 400 V (1) 600 V (1) 250 V Nimellinen 400 V (1) 600 V (1) 250 V Nimellinen 630 V 600 V 250 V
Pulssi 4 kV Pulssi 4 kV Pulssi 8 kV
= 3 <, 3 S 3
Virta Virta Virta
Nimellinen [ 63A | 10A [ 10A Nimellinen [ 63A | 10A [ 10A Nimellinen [ 63A | 10A [ 10A
Johtimen koko Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 4mmz/A4 | 12AWG | 12AWG Nimellinen/koko [ 4mmz/A4 | 12AWG | 12AWG Nimellinen/koko [ 4mm2/A4 | 12AWG | 12AWG
Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus
kuorintapituus ruuvitattta kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaftta kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitattta kiristysmomentti
9,5mm 4mm 0,5-0,8Nm IP 20 (2) 9,5mm 4mm 0,5-0,8Nm IP 20 (2) 9,5mm 4mm 0,5-0,8Nm IP 20 (2)
374" 157" 4.4-7.71b.in NEMA 1 374" .157" 4.4-7.11b.in NEMA 1 374" 157" 4.4-7.11b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro | Malli Tuoten:ro
FEM8S V2 paks. 1,5 mm 0116 951.15 | FEM8S V2 paks. 1,5 mm 0116 951.15 | FEM8S V2 paks. 1,5 mm 0116 951.15
FEM8S V2 paks. 1,5 mm 0103 923.15 | FEM8S V2 paks. 1,5 mm 0103 923.15 | FEM8S V2 paks. 1,5 mm 0103 923.15
FEM8S VO paks. 1,5 mm 0196 951.16 | FEM8S Vo paks. 1,5 mm 0196 951.16 | FEM8S VO paks. 1,5 mm 0196 951.16
FC2 halk. 2 mm 0007 865.22
PC81 35A 10 nap. 0173 523.11 | PC81 35A 10 nap. 0173 523.11 | PC81 35A 10 nap. 0173 523.11
AD2,5 24 A 0114 205.20 | AD2,5 24 A 0114 205.20 | AD2,5 24 A 0114 205.20
TGA8 2 nap. 0168 672.11 | TGAS 2 nap. 0168 672.11 | TGA8 2 nap. 0168 672.11
3 nap. 0168 673.12 3 nap. 0168 673.12 3 nap. 0168 673.12
4 nap. 0168 674.13 4 nap 0168 674.13 4 nap. 0168 674.13
ANT 0168 675.14 | ANT 0168 675.14 | ANT 0168 675.14
FU520 5 x20 FU520 5 x20
05 A 0008 288.15 05 A 0008 288.15
1A 0008 290.13 1A 0008 290.13
2 A 0008 291.00 2 A 0008 291.00
3,15 A 0008 289.16 3,15 A 0008 289.16
5A 0008 292.01 5A 0008 292.01
FU525 5 x25 FU525 5 x25
1,6 A 0167 546.22 1,6 A 0167 546.22
2 A 0167 547.23 2 A 0167 547.23
25 A 0167 548.04 25 A 0167 548.04
4 A 0167 549.05 4 A 0167 549.05
6,3 A 0167 550.02 6,3 A 0167 550.02
@ RC610 kahvalla RC810 sivulla RC610 kahvalla RC810 sivulla @ RC610 kahvalla @ RC810 sivulla
Huom : (3) Palamisosoitus: neon-valo 110-230 V. Vuotovirta neon-valolla: < 0,5 mA (110V) /< 0,7 mA (230 V).

(4) Vuotovirta LED-valolla 24 tai 48 V : < 4,5 mA. (5) Lohko jonka kanssa toimitettu — avoimella sivulla.
|
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Riviliittimetsulakkeilla

Kaksikerroksiset
5 x 20 mm:n tai 5 x 25 mm:n
sulakkeille

silmukkaliittimin
C> v DIN1-DIN3

b

rm%

Paztypurist. 9,1mm BAMH 0114 836.00
Muutpédétypuristimet: Katso luettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnat”

Kisko - 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PRS5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnat”
Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Nopeatoiminen HPC 1500 A

*LED-merkkivalolla varustettuihin ©) @
lohkoihin on merkitty «+» vivun ulko-
pinnalle. llmaisin voidaan tarvittaessa
muuttaa péinvastaiseksikentélla.
Tarvikkeet
1 1 Paatylevy harmaa
2 Koestusliitin
3 Koestuspistoke
4 Koottu
2 siltausliitin
G @ 3 (ilman IP 20 -suojausta)
4 5 Liitoslevy
5 6 Kampatyyppinen siltausliitin
% 7 IDC-siltaus
8 Asennustanko
6
y 9 Asennusrengas
7 10 Sulake 5 x 20 250 V
Q
10 \
AN Sulake 5 x 25 250 V
N\

/

1
12

Katkaisulinkki
Maadoitusliitin

R
’gﬂ’ R Katso luettelon kohtaa
"Tarvikkeet ja merkinnat"
Huom: (1) Vain alempaa kerrosta varten. (2) Vain ylempéa liitanta

(4)
(7)

M 4/8.D2.SF M 4/8.D2.SF...
Jaotus 8 mm (0,315") Jaotus 8 mm (0,315")
B
¥
[ ]
- n
|}
47 | 5
o, . 7 |ES "
Vakiolohko. M 4/8.D2.SF palamisen osoituksella.
cAhus C€l Nus ce
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa & M 4/8.D2.SF 0115 604.21 |Ham./Neon110-230vV5)%, M 4/8.D2.SFL 0115 646.22
Beige VO £ M 4/8.D2.SF.VO 0195 604.22 |Hamaa/LED24V(e) £ M 4/8.D2.SFD 0115 647.23
HarmaalED48V(E) £ M 4/8.D2.SFD1 0115 648.04
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
IEC UL/CSA IEC UL/CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka- Yksisgikeinen 0,5-6 mm2 24-12 AWG Silmukka- Yksisaikeinen 0,5-6 mm? 24-12 AWG
liitin Monisgikeinen 0,5-4 mm? 24-12 AWG liitin Monisgikeinen 0,5-4 mm? 24-12 AWG
Jéannite Jannite
Nimellinen 630 V (7) 300 V (1) Nimellinen 500 V (7) 300 V (1)
Pulssi 8 kV Pulssi 6 kV
S 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen [ 6,3 A [ 20 A Nimellinen [ 6,3 A [ 20 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimeliinen/koko [ 4 mmz2/ A4 [ 12 AWG Nimellinen/koko [ 4ammz/A4 [ 12 AWG
- S oo S - o S o
kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomenti
9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20 9,5 mm 4 mm 0,5-0,8 Nm IP 20
37" .16" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1 37" .16" 4.4-7.1 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM8D2S (V2) 0116 913.07 | FEM8D2S 0116 913.07
FEM8D2S (V0) 0196 913.00
AL2 (1) halk. 2 mm 0163 043.21 | AL2 (1) halk. 2 mm 0163 043.21
AL3 (1) halk. 3 mm 0163 261.00 | AL3 (1) halk. 3 mm 0163 261.00
AL4 (1) halk. 4 mm 0163 262.01 | AL4 (1) halk. 4 mm 0163 262.01
FC2 (3) halk. 2 mm 0007 865.26 | FC2 (3) halk. 2 mm 0007 865.26
FC4 (4) halk. 4 mm 0167 860.01 | FC4 (4) halk. 4 mm 0167 860.01
BJM8 (1) 41A 0168 520.05 | BUM8 (1) 41A 0168 520.05
BJM8 (1) 41A 0168 521.22 | BUM8 (1) 41A 0168 521.22
BJM8 (1) 41A 0168 522.23 | BUM8 (1) 41A 0168 522.23
BJM8 (1) 41A 0168 523.24 | BUM8 (1) 41A 0168 523.24
BJM8 (1) 41A 0168 974.00 | BUM8 (1) 41A 0168 974.00
EL6 35A 0173 627.21 | EL6 35A 0173 627.21
PC81 35A 10 nap. 0173 523.11 | PC81 35A 10 nap. 0173 523.11
AD2,5 24 A 0114 205.20 | AD2,5 24 A 0114 205.20
TGA8 2 nap. 0168 672.11 | TGA8 2 nap. 0168 672.11
3 nap. 0168 673.12 3 nap. 0168 673.12
4 nap. 0168 674.13 4 nap. 0168 674.13
ANT 0168 675.14 | ANT 0168 675.14
FU520 05 A 0008 288.15 | FU520 05 A 0008 288.15
1A 0008 290.13 1A 0008 290.13
2 A 0008 291.00 2 A 0008 291.00
3,15 A 0008 289.16 3,15 A 0008 289.16
5A 0008 292.01 5A 0008 292.01
FU525 1,6 A 0167 546.22 | FU525 1,6 A 0167 546.22
2 A 0167 547.23 2 A 0167 547.23
25 A 0167 548.04 25 A 0167 548.04
4 A 0167 549.05 4 A 0167 549.05
6,3 A 0167 550.02 6,3 A 0167 550.02
CN5 0168 804.07
CBD2S 0178 408.14 | CBD2S 0178 408.14
@ RC 610 kahvalla @ RC 810 sivulla @ RC 610 kahvalla @ RC 810 sivulla

varten. Naiden tarvikkeiden kayttd edellyttaa kiintean erottimen poistamista. (3) AL2-koestusliittimella varustettua lohkoa varten

AL4-koestusliittimelld varustettua lohkoa varten (5) Vuotovirta neon-valolla: < 0,5 mA (110 VAC), < 0,7 mA (230 VAC). (6) Vuotovirta LED-valolla 24 tai 48 VDC < 4,5 mA.
Riviliittimen eristysjénnite - kdyttéjannite : sulakkeen mukaan.
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Riviliittimet sulakkeilla MB 10/12.SF...

ruuvatulla tulpalla

. Jaotus 12mm (0,473")
5 x 20 mm:n tai 5 x 25 mm:n

sulakkeille o SEaawm

silmukkaliittimin T

C> 1ir DIN1-DIN3 AL
e :I

.
hﬂl‘-' ! i i LA 110

HE!

= = 12 mm lohko, ei palamisen osoitusta - 5 x 20 mm:n tai
* _— i)
|||-l' . h'J 5x25 mm:n sulakkeille

.

NG #® GL|CE
Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa/5x20 g@m MB 10/12.SF 0111 033.03
Harmaa/5x25mm6?  MB 10/12.SF1 0111 035.05
Ominaisuudet

Patypuist 1 paks. 9,1 mm BADL VO 0199408.02 | Johtimen koko

Padtypurisin -~ paks. 9,1 mm BAM 0103 002.26 NFC DIN UL CSA

Muutpéétypuristimet: Katsoluettelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnat”
Kisko - 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05 |5k

Yksiséikeine  0,5-16mm? 18-6 AWG 18-6 AWG

Kisko 1r 35x15x2,3 PR4 0168 500.12 |jitin  Monistikeinen | 05-10mm? | 18-6AWG | 18-6AWG
Kisko 1.r 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04
Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét” P
Jannite
Nimelli .
Huom. PLTsZimen 500V Gr.C(1)[ 600V (1) 250 V
Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen | s
nimellisjgnnitetté. Lisétietoja saat tarvittaessa meilté. Virta
Nimellinen [ 10A [ 15A ] 15A
Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 1omm2 | 6AWG | 6AWG
Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
13mm 6mm 1,2-1,4Nm IP10
512" 236" 10.6-12.31b.in
Tarvikkeet Malli Tuoten:ro
1 1 Paatylevy harmaa| FEM12S V2 paks. 3 mm 0117 628.22
2 Vakiosiltausliitin 57 A| BJS12 (2) 20 nap. 0177 653.07
Ruuvi BJS:lle 0163 574.22
Aluslevy BJS:lle 0163 633.25
3 IDC-siltaus AD2,5 0114 205.20
4 Sulake 5 x 20 250 V| FU520 05 A 0008 288.15
1A 0008 290.13
2 A 0008 291.00
3,15 A 0008 289.16
5A 0008 292.01
Sulake 5 x 25 250 V| FU525 1,6 A 0167 546.22
Nopeatoiminen HPC 1500 A 2 A 0167 547.23
25 A 0167 548.04
4 A 0167 549.05
6,3 A 0167 550.02

R Katso luettelon kohtaa
"Tarvikkeet ja merkinnét" | (5) Lohkon sivuilla

Huom: (1) Riviliittimen eristysjénnite - kayttojannite : sulakkeen mukaan.
(2) Naita tarvikkeita kayttaessaan kayttajan on leikattava lokeroirti.
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Riviliittimet sulakkeilla

ruuvatulla tulpalla
5 x 20 mm sulakkeille

silmukkaliittimin
C> S DIN1-DIN3

b
£l

A

ey

MB 10/12.SF...

Jaotus 12mm (0,473")

A e Ve
.

W s

12 mm lohko neon palamisen osoituksella sulakkeille
5x20mm.

Paatypurist 1L paks. 9,1 mm BADL VO 0199 408.02
Paatypuristin -~ paks. 9,1 mm BAM 0103 002.26
Muutpéétypuristimet: Katsoluettelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Kisko ~+—- 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PR5 reikdaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04
Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 Pa&atylevy harmaa
2 IDC-siltaus
3 Sulake 5 x 20 mm 250 V
2

ik

.g‘gﬂ R Katso luettelon kohta
g "Tarvikkeet ja merkinnat"

AE@ G.L|ICE
Vri Malli Tuoten:ro
Harmaa/110-220\% (2)MB 10/12.SFL 0111 034.04
Harmaa/LED 24 ¥ (3)MB 10/12.SFD 0111 037.07
Ominaisuudet

Johtimen koko
NFC DIN UL CSA

Silmukka- Yksiszikeiner] 0,5-16mm? 18-6 AWG 18-6 AWG
liitin Monisgikeinen | 0,5-10mm? 18-6 AWG 18-6 AWG

Jannite

Nimellinen 500V Gr.C (1) 600 V (1) 250(SFL) 24(SFD)

Pulssi

Virta

Nimellinen | 10 A | 15 A | 15 A

Johtimen koko

Nimellinen/koko [ 1omm2 | 6AWG | 6AWG

Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
13mm 6mm 1,2-1,4Nm IP10
512" 236" 10.6-12.31b.in

Malli Tuoten:ro

FEM12S V2 paks. 3 mm 0117 628.22

AD2,5 24 A 0114 205.20

FU520 05 A 0008 288.15
1A 0008 290.13
2 A 0008 291.00

3,15 A 0008 289.16

5A 0008 292.01

@ Lohkon sivuilla

(2) Maks. vuotovirta: 1,8 mA.

(3) Maks. vuotovirta: 5,2 mA.

Huom : (1) Riviliittimen eristysjannite - kayttéjannite :

sulakkeen mukaan.
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Riviliittimetsulakkeille
5x20mmja5x25mm sulakkeet
silmukkaliittimin

o DIN1-DIN3

Paitypuist L paks.9,imm BADL \0 0199408.02
Paatypuristin  paks.9,1imm  BAM 0103002.26
Muutpéatypuristimet: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnat"

Kisko ~— 35x7,5x1 PR30 reikaaihioilla 0173220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikaaiioila 0101598.26
Kisko C—o 32x15 PR1Z2 0163050.04

Muutkiskot: katsoluettelonkohta " Tarvikkeetjamerkinnét "

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat meilta.

Tarvikkeet
1 1 Paatyosa musta
2 Koestuspistoke
3 Koestusliitin
2
4 Vakiosiltausliitin
5 RuuviBJ:tévarten
6 AluslevyBJ:tavarten
7 Sulake5x20 250V
3
Sulake 5x25 250V
NopeaHPC 1500A
7
NS 8
o 8 Toiminnanilmaisin
9
y 9 Kampatyyppinensiltaus 70A
R
gaﬂ R Katsoluettelonkohta
g "Tarvikkeet ja merkinnat"

ha5 L]

PRI prin pumis

BALN JEF 1 B deEE

B35 Jd4B" pdin

!

1

6 pdZ
11,5 LAY

= bl

T

13mm lohko toiminnan ilmaisimelle (tilattava erikseen).

MU10/14,5.5F1

Jaotus14,5mm(.571")

14,5 mm lohko toiminnan ilmaisimelle (tilattava erikseen).

WE 1\ ce
Vari Mallii Tuoten:ro Véri Malii Tuoten:ro
MustaVo # MUI0H3SF1 019901217 MustaVO &  MU10M45SF1 0199011.16
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko Johtimenkoko
NT DN w CA NC DN w CA
Silmukka- Yksiséikeinen|  05-16mn? 22-10AWG BAWGMmMax. Silmukka- Yksiséikeinen|  0,5-16mm? 22-10AWG BAWGMax.
litin ~ Moniséikeinen|  0,5-10mn? 22-10AWG BAWGmMax. litin ~ Moniséikeinen|  0,5-10mm? 22-10AWG B6AWGMax.
Jénnite Jannite
Nimellinen 750 V Gr.C (1) 600 V (1) 600 V (1) Nimellinen 750 V Gr.C (1) 600 V (1) 600 V (1)
Pulssi Pulssi
S Saasteaste
Virta Virta
Nimeliinen | 16 A | 16 A | 16 A Nimeliinen | 16 A | 16 A | 16 A
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimelinen/Koko [ 10mm2 | 10AWG [ 6AWG Nimellinen/Koko [ 10mmz | 10AWG | 6AWG
Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus- Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus-
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus
12mm 55mm 1,2-1,4Nm IP20 12mm 55mm 1,2-1,4Nm IP20
47" 2" 10.6-12.31b.in NEMAT 47" 2" 10.6-12.3Ib.in NEMAT
Malli Tuoten:ro Malii Tuoten:ro
357 V) \0 paks. 15mm 019963524 suliettulohko, toimitetaanlevynkanssa
2 hak. 2mim 000786526 FC2 halkk. 2 mm 0007 865.26
202) halk. 4mm 016786001 FC4 halk. 4 mm 0167 860.01
A2 halk. 2rmm 016304321 AL2 halk. 2 mm 0163 043.21
A3 halk. 3tm 0163261.00 AL3 halk. 3 mm 0163 261.00
A4 halk. 4mm 016326201 AL4 halk. 4 mm 0163 262.01
BJS131 10 napaa 0175991.11
VJS11 016339426
RDUH 016878301
RJBD 05 A 0008283.15 FU520 05 A 0008 288.15
1A 0008290.13 1A 0008 290.13
2 A 0008291.00 2 A 0008 291.00
315 A 0008289.16 3,15 A 0008 289.16
5A 000829201 5A 0008 292.01
RS 16 A 016754622 FU525 1,6 A 0167 546.22
2 A 016754723 2 A 0167 547.23
25 A 016754804 25 A 0167 548.04
4 A 016754905 4 A 0167 549.05
63 A 016755002 6,3 A 0167 550.02
LEN Neon 110230 VAC 016707525 LEN Neon 110 - 230 VAC 0167 075.25
Neon 48 VAC 010390900 Neon 480 VAC 0103 909.00

Vuotovirtaneon-iimaisimella
< 0,5 mA (110 & 480 VAC)
< 0,7 mA (230 VAC)

10 poles

PC 13 0173 510.20

@ @ohkon sivuilla

Vuotovirtaneon-ilmaisimella
< 0,5mA (110 & 480 VAC)
< 0,7 mA (230 VAC)

@.ohkon sivuilla

Huom: (1) Eristysliittimen eristysjannite ja kayttdjannite : kdytetyn sulakkeen mukaan.
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T01089

Riviliittimet sulakkeilla
sulakkeita 6,35 x 25,4 mm "* x 1 in.
ja 6,35 x 32 mm "4 x 14 jn. varten
silmukkaliittimin

o 1r DIN1-DIN3

Péitypurist. 1_r paks. 9,1 mm BADL VO 0199 408.02
Péatypuristin paks. 9,1 mm BAM 0103 002.26
Muutpéétypuristimet: Katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Kisko -+ - 35x75x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1r 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1.5 35x15x1,5 PRS5 reiahon 0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet

P&atylevy musta

Koestuspistoke

Koestusliitin

Vakio siltausliitin
Ruuvi BJ:ta varten
Aluslevy BJ:té varten
Sulake 6,35 x 32 mm
pikasulakepidin

kuten per UTE 93435

NoO obs

Toiminnan ilmaisin

R

52

R Katso luettelon kohta
"Tarvikkeet ja merkinnat"

MU 10/13.SF2
Jaotus 13mm (0,512")
78 3.07"
2 S
s & |0
E g|ow®
g|® 2|3
& )
oo N
<|© ol
W ik
Ki;kon keskikonta C > | 36 1.42"

s 415 163"

13mm lohko toiminnan ilmaisinta varten (tilattava erikseen).

MU 10/14,5.SF2

Jaotus 14,5mm (0,571")

14,5 mm lohko palamisosoitusta varten (tilattava

erikseen).
NE CER@ ce
Vri Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Musta VO % MU10/13.SF2 0199 014.11 | Musta VO & MU 10/14,5.SF2 0199 013.10
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
NFC DIN UL CSA NFC DIN uL CSA
Simukka-  Yksiséikeinen| 0,5-16mm?2 22-10AWG 6AWGMmMax. | Simukka- Yksisdikeinen [ 0,5-16mm? 22-10AWG B6AWG max.
liitin Moniséikeinen|  0,5-10mm? 22-10AWG 6AWGmax. | litin Moniséikeinen|  0,5-10mm? 22-10AWG 6AWG max.
Jéannite Jéannite
Nimellinen 750 V Gr.C (1) 600 V (1) 600 V (1) Nimellinen 750 V Gr.C (1) 600 V (1) 600 V (1)
Pulssi Pulssi
S Saasteaste
Virta Virta
Nimellinen | 16 A | 16 A | 16 A Nimellinen | 16 A | 16 A | 16 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 1omm2 | 10AWG | 6AWG Nimellinen/koko [ 10mmz | 10AWG | 6AWG
[Johtimen kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus [Johtimen kuorinta- Suositeltu Suositeltu Suojaus
pituus ruuvitaltta kiristysmomentti pituus ruuvitaltta kiristysmomentti
12mm 55mm 1,2-1,4Nm IP20 12mm 55mm 1,2-1,4ANm IP20
47" 22" 10.6-12.31b.in NEMA 1 47" 22" 10.6-12.31b.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM13U VO paks. 1,5 mm 0199 635.24 toimitetaan lohkon kanssa
FC2 hak 2 mm 0007 865.26 | FC2 halk. 2 mm 0007 865.26
FC4 hak 4 mm 0167 860.01 | FC4 halk. 4 mm 0167 860.01
AL2 hak 2 mm 0163 043.21 | AL2 halk. 2 mm 0163 043.21
AL3 hak. 3 mm 0163261.00 | AL3 halk. 3 mm 0163 261.00
AL4 hak 4 mm 0163 262.01 | AL4 halk. 4 mm 0163 262.01
BJS131 10 -.nap. 0175991.11
VJS11 0163 394.26
RDJ11 0168 783.01
FU633 6,35 x 32 FU633 6,35 x 32
0,25 A 0168 554.03 0,25 A 0168 554.03
0,63 A 0168 555.04 0,63 A 0168 555.04
1A 0168 556.05 1A 0168 556.05
1,6 A 0168 557.06 16 A 0168 557.06
25 A 0168 558.17 25 A 0168 558.17
4 A 0168 559.10 4 A 0168 559.10
6,3 A 0168 560.15 6,3 A 0168 560.15
10 A 0168 561.02 10 A 0168 561.02
16 A 0168 562.03 16 A 0168 562.03
LEN Nan 110 - 230 VAC 0167 075.25 | LEN Nen 110 - 230 VAC 0167 075.25
Nem 480 VAC 0103 909.00 Nen 480 VAC 0103 909.00
Vuotovirta neon-iimaisimella Vuotovirta neon-imaisimella
< 0,5 mA (110 & 480 VAC) < 0,5mA (110 & 480 VAC)
< 0,7 mA (230 VAC) < 0,7 mA (230 VAC)
@ (@  Lohkon siwila 26) (@ Lohkon siila (@)

Huom:(1) Riviliittimen eristysjannite - kayttdjannite : sulakkeen mukaan.
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T01082

Riviliittimet sulakkeille
6,35x25,4mm "“x 1in.
ja6,35x32mm "“x 1"4in. sulakkeet
silmukkaliittimin

CoH 1r

DIN1-DIN3

Patypurist. 1 paks.9,1mm BADL \0 0199408.02
Péaatypuristin - paks.9,1mm BAVI 0103002.26
Muutpéétypuristimet:kastoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét"

Kisko ~— 35x7,5x1 PR30 rekaaihioila 0173220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikaaihioila 0101598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163050.04

Muuitakiskot:katsoluettelonkohta "Tarvikkeetfamerkinréit"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kédyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitetta. Lisédtietoja saat meilta.

Tarvikkeet

P
Koestuspistoke
3 Koestusiitin

N =

Vakiosittauslitin
ruwviBJS:Zdvarten
aluslevyBJS:Aavarten

5 Kampatyyppinensitaus 70A
Asenustanko

Asennusrengas
8 Sulake6,35x32mm(1/4x14")
BPCpikasuiake
IEC127-2mukaan

HPCuiivastettysulake
UL198Gmukaan

R Katsoluettelonkohta

ge2 "Tarvikkeetiamerkinét’

ML 10/13.SF

ML 10/13.SN

Jaotus13mm(.512") Jaotus13mm(5712")
o
]
&
B =
- s L
ol ad
= L Bl }
|
1 B ] -
L] L]
Y LI & et |
W LD [ar 13 mm lohko varustettuna katkaisusillalla, lukittu siniseen
Riviliitin, 13 mm vakio lohko. kahvaan.
e cgnne ce
Vari Malii Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
MustaVO0 @ ML 10/13.SF 0199 095.13 | Musta/Sinin.VO # ML 10/13.SN 0199 105.22
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko Johtimenkoko
IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka- Yksisgikeinen| 0,5-16 mm? 22-10 AWG 22-8 AWG  [Silmukka- Yksiséikeinen| 0,5-16 mm? 22-10 AWG 22-8 AWG
litin  Moniséikeinen 0,5-10 mm? | 22-10 AWG 22-8 AWG iitin  Monisaikeinen| 0,5-10 mm? | 22-10 AWG 22-8 AWG
Jannite Jénnite
Nimellinen 800V (1) 600 V (1) 600 V (1) Nimellinen 800 V 600 V 600 V
Pulssi 8 kV Pulssi 8 kV
S 3 3
Virta Virta
Nimellinen | 16 A | 25 A [ 25A Nimeliinen | 16 A | 25 A | 25 A
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimellinen/Koko [ 10mm2/A6 | 10AWG [ 8AWG Nimellinen/Koko [ 10mm2/A6 | 10AWG | 8AWG
Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus- Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus-
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus
12 mm 5,5 mm 1,2-1,4 Nm 12 mm 55 mm 1,2-1,4 Nm
472" 217" 10.6-12.3 Ib.in 472" 217" 10.6-12.3 Ib.in
Malli Tuoten:ro Malii Tuoten:ro
FEM13U VO paks. 1,5 mm 0199 635.24 | FEM13U VO paks. 1,5 mm 0199 635.24
FC2 halk. 2 mm 0007 865.26 | FC2 halkk. 2 mm 0007 865.26
FC4 halk. 4 mm 0167 860.01 | FC4 halk. 4 mm 0167 860.01
AL2 halk. 2 mm 0163 043.21 | AL2 halk. 2 mm 0163 043.21
AL3 halk. 3 mm 0163 261.00 | AL3 halk. 3 mm 0163 261.00
AL4 halk. 4 mm 0163 262.01 | AL4 halk. 4 mm 0163 262.01
BJS131 (2) 10 napaa 0175991.11 | BJS131 (2) 10 napaa 0175 991.11
VJSi1 0163 394.26 | VJS11 0163 394.26
RDJ11 0168 783.01 | RDJ11 0168 783.01
PC13 10 napaa 0173 510.20 | PC13 10 napaa 0173 510.20
TGA13 2 napaa 0168 564.05 | TGA13 2 napaa 0168 564.05
TGA13 3 napaa 0168 565.06 | TGA13 3 napaa 0168 565.06
TGA13 4 napaa 0168 566.07 | TGA13 4 napaa 0168 566.07
ANT 0168 675.14 | ANT 0168 675.14
FU633 6,35 x 32
0,25 A 0168 554.03 Siltausliittimen asennus, ei koottuna
0,63 A 0168 555.04 iaArmAlE RS
1A 0168 556.05 S
1,6 A 0168 557.06
25 A 0168 558.17
4 A 0168 559.10
6,3 A 0168 560.15
10 A 0168 561.02
16 A 0168 562.03

(83ce1010hkon padla

(ZRcs1010nk. sivuilla @)

(1DRo81010hK. sivuilla (29)

(8%c610 ohkon paaila

Huom. (1) Riviliittimen eristysjénnite ja kdyttojannite : kaytetyn sulakkeen mukaan.
(2) Naiden varusteiden kéytto edellyttéén kiintean erottimen poistamista.
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T01083

Riviliittimet sulakkeille
6,35x25,4mm "“x1in.
ja6,35x32mm "“x 1"4in. sulakkeet
silmukkaliittimin

o 1r DIN1-DIN3

Péitypurist. s paks.9,1mm BADL \O 0199408.02
Paatypuristin  paks.9,Tmm  BAM 0103002.26
Mutpéitypuristimet ketsoluettelonkotta Tanikkestiamernkirét”

Kisko + - 35x7,5x1 PR30 reikdaihioilla 0173220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168500.12
Kisko 1r 35x15x1,5 PR5 reikaaihioila 0101598.26
Kisko C > 32x15 PR1Z2 0163050.04

Muutkiskot:katsoluettelonkohta " Tarvikkeetjamerkinnét

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat meilta.

*LED-ilmaisimella varustettuihin liittimiin
onmerkitty "+" kahvan ulkoreunaan.
limaisin voidaan kdéntaéa tarpeen
vaatiessa toisinpdin.

© @

Tarvikkeet

Pa&tylevy musta

Koestuspistoke

Koestusliitin

Vakiossiltausliitin

ruuvi BJS:aévarten
aluslevy BJS:&évarten
Kampatyyppinensiltaus
Asennustanko

70A

Asennusrengas

Sulake 6,35x32mm (1/4x114")
BPC pikasulake
IEC127-2mukaan

HPC hidas sulake
UL 198G mukaan

R Katsoluett. kohta
"Tarvikkeet jamerkinnat"

925

ML 10/13.SFL...

Jaotus13mm(.512")
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465 1.5

13mm lohko varustettuna neon toiminnan ilmaisimella.

1§T"

ML 10/13.SFD...

Jaotus 13mm(.512")

13mmlohko LED toiminnan ilmaisimella.

@ CE(n@ q3
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
MustaV0/110-230vVé ML 10/13.SFL 0199 168.00 | Black VO/LED 24V & ML 10/13.SFD 0199 166.26
MustaV0/480V @ ML 10/13.SFL1 0199 165.25 | Black VO/LED 48V & ML 10/13.SFD1 0199 167.27
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimenkoko Johtimenkoko
IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka- Yksisdikeinen| 0,5-16 mm? 22-10 AWG 22-8 AWG Silmukka- Yksiséikeinen| 0,5-16 mm? 22-10 AWG 22-8 AWG
litin  Moniséikeinen| 0,5-10 mm? | 22-10 AWG 22-8 AWG | liitin  Moniséikeinen| 0,5-10 mm? | 22-10 AWG 22-8 AWG
Nimellinen 800V (1) 600 V (1) 600 V (1) Nimellinen 800V (1) 600 V (1) 600 V (1)
Pulssi 8 kV Pulssi 8 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimeliinen | 16 A [ 25A [ 25A Nimellinen | 16 A [ 25A [ 25A
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimellinen/Koko [ 10mm2/A6 | 10AWG [ 8AWG Nimellinen/Koko [ 10mm2/A6 | 10AWG | 8AWG
Johtimen Suositeftu Suositeltu Kosketus- Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus-
kuorintapituus ruuvitaltta kiristymomentti suojaus kuorintapituus ruuvitaltta kiristymomentti suojaus
12 mm 5,5 mm 1,2-1,4 Nm 12 mm 55 mm 1,2-1,4 Nm
472" 217" 10.6-12.3 Ib.in 472" 217" 10.6-12.3 Ib.in
Malli Tuoten:ro Malii Tuoten:ro
FEM13U VO paks. 1,5 mm 0199 635.24 | FEM13U VO paks. 1,5 mm 0199 635.24
FC2 halk. 2 mm 0007 865.26 | FC2 halkk. 2 mm 0007 865.26
FC4 halk. 4 mm 0167 860.01 | FC4 halk. 4 mm 0167 860.01
AL2 halk. 2 mm 0163 043.21 | AL2 halk. 2 mm 0163 043.21
AL3 halk. 3 mm 0163 261.00 | AL3 halk. 3 mm 0163 261.00
AL4 halk. 4 mm 0163 262.01 | AL4 halkk. 4 mm 0163 262.01
BJS131 (2) 10 napaa 0175991.11 | BJS131 (2) 10 napaa 0175 991.11
VJSsi1 0163 394.26 | VJS11 0163 394.26
RDJ11 0168 783.01 | RDJ11 0168 783.01
PC13 10 napaa 0173 510.20 | PC13 10 napaa 0173 510.20
TGA13 2 napaa 0168 564.05 | TGA13 2 napaa 0168 564.05
TGA13 3 napaa 0168 565.06 | TGA13 3 napaa 0168 565.06
TGA13 4 napaa 0168 566.07 | TGA13 4 napaa 0168 566.07
ANT 0168 675.14 | ANT 0168 675.14
FU633 6,35 x 32 FU633 6,35 x 32
0,25 A 0168 554.03 0,25 A 0168 554.03
0,63 A 0168 555.04 0,63 A 0168 555.04
1A 0168 556.05 1A 0168 556.05
1,6 A 0168 557.06 16 A 0168 557.06
25 A 0168 558.17 25 A 0168 558.17
4 A 0168 559.10 4 A 0168 559.10
6,3 A 0168 560.15 6,3 A 0168 560.15
10 A 0168 561.02 10 A 0168 561.02
16 A 0168 562.03 16 A 0168 562.03
Vuotovirta Vuotovirta
neon-imaisimella <0,5mA (110 & 480 V) LED-ilmaisimella24 Vtai48V < 4,5mA
<0,7mA (230 V)
@061 0 lohkon paalla RC810 lohkonsivuilla @061 0lohkon paalla @ RC810 lohkonsivuilla

Huom: (1)Riviliittimen eristysjannite jakayttdjannite : kaytetyn su

akkeen mukaan.

(2) Naiden tarvikkeiden kaytto edellyttaa kiinteén erottimen poistamista.
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T01080

Riviliittimetsulakkeilla
6,35 x 32 mm "4 x 14 in.

M 10/16.SF...

Jaotus 16 mm (0,630")

._
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16 mm lohko palamisen osoituksella tai ilman.

M 10/16.SN
Jaotus 16 mm (0,630")
2) .
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16 mm siniseen pidikkeeseen lukitulla katkaisulinkilla.

silmukkaliittimin
C> s DIN1-DIN3
-y =
" - "
=
Iﬂ
e AL
|

Pégtypurist 1r paks.9,1mm BADL VO 0199 408.02
Paatypuristin - paks.9,1mm BAM 0103 002.26
Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Kisko +—~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet

1 Sulake 6,35 x 32
nopea sulake

Ty, 250 V
2,3
4 >~ 2 Kampamainen siltausliitin 70 A
70 A
70 A
70 A
3 Paatysuoja
4 Palamisen osoitus (2)
R
EE" R Katso luettelon kohtaa
g “Tarvikkeet ja merkinnat"

(2) Vainlohkolle P/N:0115378.05

WE €@ ce
Vari Malli Tuoten:ro | Véri Malli Tuoten:ro
llman palamisen osoitusta: Harmaa & M10/16.SN 0115 379.06
Harmaa 5 M 10/16.SF 0115 377.24
Erikseen tilattavalle palamisen osoitukselle:

Harmaa ¢ M 10/16.SFL 0115 378.05
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
NFC DIN UL CSA NFC DIN UL CSA

Silmukka- Yksisaikeinen| 0,5-10 mm? 18-8 AWG 20-8 AWG | Silmukka- Yksisaikeinen| 0,5-10 mm? 18-8 AWG 20-8 AWG
litin  Monisaikeinen| 0,5-6 mm? 18-8 AWG 20-8 AWG |liitin  Moniséikeinen| 0,5-6 mm? 18-8 AWG 20-8 AWG
Jénnite Jéannite
Nimellinen 750 V Gr.C (1) 600 V (1) 600 V (1) Nimellinen 750 V Gr.C (1) 600 V 600 V
Pulssi Pulssi
S; Sa
Virta Virta
Nimellinen | 16 A | 16 A | 16 A Nimellinen | 16 A | 16 A | 16 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 10mm2 | 8AWG | B8AWG Nimelinen/koko [ 10mm2 | 8AWG | B8AWG

" e e S - S e o
kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiistysmomentti
11 mm 5,5 mm 0,8-1 Nm 11 mm 5,5 mm 0,8-1 Nm
433" 217" 7.1-8.9 Ib.in 433" 217" 7.1-8.9 Ib.in
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FU633 6,35 x 32
0,25 A 0168 554.03
0,63 A 0168 555.04
1A 0168 556.05
1,6 A 0168 557.06
25 A 0168 558.17
4 A 0168 559.10
6,3 A 0168 560.15
10 A 0168 561.02
16 A 0168 562.03
PC16 2 nap. 0116 729.26 | PC16 2 nap. 0116 729.26
PC16 3 nap. 0116 733.12 | PC16 3 nap 0116 733.12
PC16 4 nap. 0116 734.13 | PC16 4 nap. 0116 734.13
PC16 10 nap. 0116 735.14 | PC16 10 nap 0116 735.14
EIP 0113 550.24 | EIP 0113 550.24
LEN (2) Neon 110 - 230 VAC 0167 075.25
LEN (2) Neon 480 V AC 0103 909.00
Vuotovirta < 0,5mA (110 & 480 V)
neon-ilmaisimella < 0,7 mA (230 V AC)
YHTEENKYTKETTYMONVAHESULAKKEEN
KATKASU
Saranallisia vipu- japonnahdus kantajasulak-
keen-pitimidon saatavanayhteenkytkettyind
moni-vaiheisina2, 3ja4 navankokoonpanoina
varustettuinaenintdan 32 A:n sulakkeilla.
Kéytakateviinmanuaalisiin eristyskytkimiin.
@ Lohkon sivuilla @ Lohkonsivuilla @

Huom: (1) Riviliittimen eristysjannite - k&yttdjannite : sulakkeen mukaan.
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T01084

Riviliittimetsulakkeilla
8,5 x 31,5 mm /32 x 14 jn, varten
silmukkaliittimin

o DIN1-DIN3

Padtypurist. 1 paks.9,1mm BADL VO 0199 408.02
Paitypuisn -~ paks.9,1mm BAM 0103 002.26
Muutpéétypuristimet: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Kisko +—~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 1 Sulake 8,5 x 31,5

70 A
70 A

2 Kampatyyppinensiltausliitin

70A
3 Péaatysuoja

R
ﬂgﬂu R Katso luettelon kohtaa
"Tarvikkeet ja merkinnat"

M 10/16.SF1

Jaotus 16 mm (0,630")

piiiis

1
TG4 LI ] #vRin

16 mm lohko ilman palamisen osoitusta.

M 10/16.SN1

Jaotus 16 mm (0,630")

16 mm siniseen pidikkeeseen lukitulla katkaisulinkill4.

@ ce| @ ce
Vari Malli Tuoten:ro | Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa & M 10/16.SF1 0115 375.22 | Harmaa/Sininen & M 10/16.SN1 0115 376.23
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko

NFC DIN UL CSA NFC DIN UL CSA
Silmukka- Yksiséikeinen | 0,5-10 mm? 20-8 AWG | Silmukka- Yksiséikeinen | 0,5-10 mm? 20-8 AWG
liitin  Monisgikeinen| 0,5-6 mm? 20-8 AWG liitin ~ Monisaikeinen | 0,5-6 mm? 20-8 AWG
Jannite Jéannite
Nimellinen 750 V Gr.C (1) 600 V (1) Nimellinen 750 V Gr.C (1) 600 V (1)
Pulssi Pulssi
S Saasteaste
Virta Virta
Nimellinen [ 20A ] [ 20A Nimellinen [ 20A ] [ 20A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimeliinen/koko [ 10 mm2 ] [ sAawaG Nimelinen/koko [ 10 mm2 ] [ 8AwG

kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomenti
11 mm 5,5 mm 0,8-1 Nm 11 mm 55 mm 0,8-1 Nm
433" 217" 7.1-8.9 Ib.in 433" 217" 7.1-8.9 Ib.in
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FU853 2 A 0163 847.24
4 A 0163 848.05
6 A 0163 849.06
10 A 0163 850.03
16 A 0163 851.20
20 A 0163 852.21
PC16 2 nap. 0116 729.26 | PC16 2 nap. 0116 729.26
PC16 3 nap. 0116 733.12 | PC16 3 nap. 0116 733.12
PC16 4 nap. 0116 734.13 | PC16 4 nap. 0116 734.13
PC16 10 nap. 0116 735.14 | PC16 10 nap. 0116 735.14
EIP 0113 550.24 | EIP 0113 550.24
Lohkon sivuilla @@  Lohkon siuilla

Huom: (1) Rivilittimen eristysjannite - k&yttdjannite : sulakkeen mukaan.
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T01085

Riviliittimet sulakkeilla

10,3 x 38 mm "¥%2 x 1"2 jn, varten
silmukkaliittimin

1r DIN3

e

B

Pédtypurist. 1 paks.9,1mm BADL VO 0199 408.02
Péatypuristin -~ paks.9,1mm BAM 0103 002.26
Muutpéétypuristimet: Katsokohta "Tarvikkeetjamerkinnat”

Kisko - 35x7,5x1 PR30 reikiaihioin0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1.5 35x15x1,5 PR5 reikiaihioin0101 598.26

Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdytté saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitetta. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
&

3

.

1 Asennusliitin(1)

2 Toiminnan ilmaisin
3 Sulake10,3x38-500V

R Katso luettelon kohta
"Tarvikkeet ja merkinnat"

DL 10/17,5.SF

Jaotus 17,5mm (0,689")

47 Z1d

£ 1
[

DL 10/17,5.SN

Jaotus 17,5mm (0,689")

31 =14

0

=

[

]
Ll
-:I | e -~ = | __h'-'l LA i
e o .
| 1 I
P ——— .y 144 P T — 1383 1487
17,5 mm kahvaan lukitulla katkaisulinkilld. Kahvassa sininen
17,5 mm vakiolohko. merkinta.
WE cEnne ce
Vari Malli Tuoten:ro | Véri Malli Tuoten:ro
Harmaa/ & Harmaa/ &
musta kahvaV0 DL 10/17,5.SF 0116 438.13 | musta kahvaVO0 DL 10/17,56.SN 0116 439.14
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
IEC UL CSA IEC UL CSA
NFC DIN NFC DIN
Silmukka- Yksisikeinen [ 0,5-10 mm? 18-6 AWG 18-6 AWG Silmukka- Yksiséikeinen | 0,5-10 mm?2 18-6 AWG 18-6 AWG
liitin  Monisaikeinen| 0,5-10 mm? 18-6 AWG 18-6 AWG litin  Monisaikeinen| 0,5-10 mm? 18-6 AWG 18-6 AWG
Jéannite Jannite
Nimellinen 690 V (2) 600 V (2) 600 V (2) Nimellinen 690V (2) 600V (2) 600V (2)
Pulssi 6 kV Pulssi 6 kV
Saasteaste 3 Saasteaste 3
Virta Virta
Nimellinen [ 32A [ 30A [ 30A Nimellinen [ 32A | 30A [ 30A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellnen/koko | 6mm2/A5 |  6AWG | 6AWG Nimelinen/koko [ 6mmz/A5 |  6AWG [  6AWG
kuorintapituus ruwvitaltta Kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
10 mm 5,5 mm 1,2 Nm IP 20 10 mm 5,5 mm 1,2 Nm IP 20
.394" 217" 10.6 Ib.in NEMA 1 .394" 217" 10.6 Ib.in NEMA 1
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
TGDL2 2 nap. 0179 746.16 | TGDL2 2 nap. 0179 746.16
TGDL3 3 nap. 0179 747.17 | TGDL3 3 nap. 0179 747.17
TGDL4 4 nap. 0179 748.20 | TGDL4 4 nap. 0179 748.20
LEN.DL 80 - 400V 0179 745.15
FU103 vakio Hidas
0,6 A 0167 086.11
1 A 0167 087.12
2 A 0167 076.26 0167 088.23
4 A 0167 077.27 0167 089.24
6 A 0167 078.00 0167 090.21
8 A 0167 079.01 0167 091.16
10 A 0167 080.27 0167 092.17
12 A 0167 081.14
16 A 0167 082.15 0167 094.11
20 A 0167 083.16 0167 095.12
25 A 0167 084.17
32 A 0167 085.10
@ @ RC65(vaakasuora)

Huom: (1) Asennustankojatoimitetaan litinten kanssa, jottalohkot voidaan asentaa yhdessa moninapaista kayttda varten.
(2) Riviliittimen eristysjannite - kayttojannite : sulakkeen mukaan.
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T01106

Riviliittimetsulakkeille
10,3x38 mm:n (13/32" x 1'?") sulakkeet
silmukkaliittimet

CH s DIN1-DIN3

MB 10/22.SF...

Jaotus 22mm(.866")

89,5 3.52"

pidike
avoin

3.94"
3.23"

3.64"
2.93"

C 97,5 3.84"
+ 92,5 1r 100

C > 79,5 3.13" pidike
+ - 74,5 s 82 suljettu

kiskon keskikohta C> | 42,5 1.67"
S 475 1.87"

MB 10/22.SN

Jaotus 22mm(.866")

22 mm:nriviliitin katkaisintangolla lukittuna siniseen

22 mmi:nriviliitin ilman toiminnan ilmaisinta tai sen kanssa. pidikkeeseen.
e CE|ne@ Ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
limantoiminnanilmaisinta: Harmaa/Sininen &  MB 10/22.SN 0116 304.25
Hamaa & MB 10/22.SF 0116 302.23
Toiminnanilmaisin tilattava erikseen:
Hamaa & MB 10/22.SFL 0116 303.24
Ominaisuudet Ominaisuudet
Paatypur. 1sr paks.9,imm  BADL \O 0199408.02 | Johtimenkoko Johtimenkoko
Paatypuristin  paks.9,imm  BAM 0103002.26 IEC uL CSA IEC UL CSA
Muut péatypuristimet: katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnét" NFC DIN NFC DIN
Kisko - 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin 0173220.05 [imukka- Yksiséikeinen| 0,5-10 mm2 | 18-6 ANG | 18-6 AWG | Siimukka- Yksisikeinen| 0,5-10 mm2 | 18-6 ANG | 18-8 AWG
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 016850012 | jiitin  Monisaikeinen| 0,5-6 mm? | 18-10 AWG | 18-10 AWG | liitin _ Monisaikeinen| 0,5-6 mm? | 18-10 AWG | 18-10 AWG
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikdaihioin 0101598.26
Kisko o 32x15 PR1Z2 0163050.04
Muutkiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat" Jinnite Jénnite
Nimellinen 800V (1) 600 V (1) 600 V (1) Nimellinen 800V (1) 600 V 600 V
Huom. S Pl
Joidenkin tarvikkeiden kdytto saattaa alentaa riviliittimen Saasteaste Saasteaste
nimellisjénnitetta. Lisétietoja saat meilta. Virta Virta
Nimellinen [ 30A [ 32A [ 30A Nimellinen [ 30A HE [ 32A
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimelinen/Koko [ 6mm?2 | 6AWG [ 6AWG Nimelinen/Koko [  6mmz | 6AWG | 8AWG
Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus Johtimen Suositeltu Suositeltu Suojaus
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
12,5 mm 6,5 mm 2,3 Nm IP 10 12,5 mm 6,5 mm 2,3 Nm IP 10
.492" .256" 20 Ib.in 492" .256" 20 Ib.in
Tarvikkeet Malii Tuoten:ro | Malii Tuoten:ro
1 Siltausliitinkampa 70A| PC22 3 nap. 0205 295.06 | PC22 3 nap. 0205 295.06
1 PC22 10 nap. 0174 151.25 | PC22 10 nap. 0174 151.25
y 2 IDC-siltausliitin AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
3 Sulake 10,3x38-500V FU103 vakio hidas
2 0,6 A 0167 086.11
1 A 0167 087.12
% 2 A 0167 076.26 0167 088.23
4 A 0167 077.27 0167 089.24
6 A 0167 078.00 0167 090.21
8 A 0167 079.01 0167 091.16
3 10 A 0167 080.27 0167 092.17
12 A 0167 081.14
% 16 A 0167 082.15 0167 094.11
20 A 0167 083.16 0167 095.12
25 A 0167 084.17
4 32 A 0167 085.10
% 4 Toiminnanilmaisin (2) LEN (2) Neon 110 - 230V 0167 075.25
LEN (2) Neon 480 V AC 0103 909.00
Vuotovirtaneon-imaisimelia <0,5mA (110 & 480 V AC)
< 0,7 mA (230 VAC)
R
aaﬂ R Katso luettelon kohta "Tarvikkeet ja
’ merkinnat" @ lohkon paalla lohkon pé&alla
Huom: (1) Riviliittimen eristysjénnite ja kéyttojénnite : sulakkeen mukaan.
(2) Vaintuotenumeroa: 0116 303.24 varten
MB 10/22.S1N 1 napa + nolla 0116 287.14
- MB 10/22.S52 2 napaa 0116 290.23
Kataisimet MB 10/22.S2N 2 napaa+nolla 0116 269.01
MB 10/22.S3 3 napaa 0116 293.12
MB 10/22.S3N 3 napaa+nolla 0116 272.24
MB 10/22.54 4 napaa 0116 296.15
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T01110

Riviliittimetsulakkeilla
10,3x38 mm, 13/32x 1"2in.
jaDO1-D02,kierresulakkeet
siltausliittimin

o> 1r DIN1-DIN3

f

L]
———

e

= :‘.r.

i

Pédtypurist. s paks.9,1mm BADL \O 0199408.02
Paatypuristin  paks.9,Tmm  BAM 0103002.26
MLtolt ourstimet: "Tavideetiamenkinit"

Kisko ~ - 35x7,5x1 PR30 reikaaihioilla 0173220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PRS reikaihioila 0101598.26

Muutkiskot:Katsoluettelonkohta " Tarvikkeetjamerkinriéit"

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitetta. Lisédtietoja saat meilta.

1 Vakiosiltauslitin
2 IDC-sitaus

3 Sulake10,3x38 500V

SuiakeDO1 380V

SuiakeDO2 380V

R Katsoluettelonkohta Tarvikkeetja
A

() ohkon sivuilla

(@ohkonsivuilia

Huom: (1) Riviliittimen eristysjannite - kéyttojannite : kaytetyn sulakkeen mukaan.

MB 10/24.SF... MB 25/30.SF
Jaotus24mm(.950") Jaotus30mm(1.180")
T EET
i B0 4r75° '
i I
i
ihes - |83
i '_'| b :|
Blak el
_I LT _i -
L | (]
s hbwil © o | JLE FIF b b L ars 148 i
LS ABE 158 L aZ5 1T
24 mm:n suljettu thermoset lohko 10,3 x 38 varten ja DO1
sulakkeita varten. 30 mm:n suljettulohko DO2 sulakkeita varten.
LG &  GL|CE ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Harmaa/valk.tulppa10,3x38mm,13/32x 1 ?sulakkeitavarten | Harmaa/mustatulppaDO2 sulakkeitavarten
=  MB 10/24.SF 0116 299.20 ¢ MB 25/30.SF 0116 305.26
Harmaa/mustatulppaDO1 sulakkeitavarten
&  MB 10/24.SF1 0116 298.27
Ominaisuudet Ominaisuudets
Johtimenkoko Johtimenkoko
NFC DIN UL CSA NFC DIN UL CSA
Siimukka- Yksiséikeinen| 0,5-16 mm? 18-8 AWG 18-6 AWG  |Silmukka- Yksiséikeinen | 0,75-25 mm?
liitin__ Moniséikeinen| 0,5-10 mm? 18-8 AWG 18-6 AWG _[liitin  Moniséikeinen | 0,75-25 mm?
Jénnite Jénnite
Nimellinen 750 Gr.C (1) 600 V 600 V Nimellinen 750 Gr.C (1)
Pulssi Pulssi
Saasteaste Saasteaste
Virta Virta
Nimelinen [ 32A [ 35A [ 30A Nimelinen [ e3A [ [
Johtimenkoko Johtimenkoko
Nimellinen/Koko [ 10mmz | 8AWG | 6AWG Nimellinen/Koko | 25 mm2z | [
Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus- Johtimen Suositettu Suositettu Kosketus-
kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus
13 mm 6 mm 1,2-1,4 Nm IP 10 10 mm 8 mm 2-2,5 Nm IP 10
51" .236" 10.6-12.3 Ib.in .394" .315" 17.4-21.7 Ib.in
Malli Tuoten:ro Malii Tuoten:ro
BJS24 30 A 10 napaa 0167 856.21 | BJS24 30A 10 napaa 0167 856.21
AD2,5 24 A 0114 205.20 | AD2,5 24 A 0114 205.20
FU103 vakio Hdes
0,6 A 0167 086.11
1 A 0167 087.12
2 A 0167 076.26 0167 088.23
4 A 0167 077.27 0167 089.24
6 A 0167 078.00 0167 090.21
8 A 0167 079.01 0167 091.16
10 A 0167 080.27 0167 092.17
12 A 0167 081.14 0167 093.10
16 A 0167 082.15 0167 094.11
20 A 0167 083.16 0167 095.12
25 A 0167 084.17
32 A 0167 085.10
FUD1 DO1 Gauge
2 A 0167 848.01 vaalpunainen 0167 844.25
4 A 0167 849.02 ruskea 0167 845.26
6 A 0167 850.07 vihred 0167 846.27
10 A 0167 851.24 punainen 0167 847.20
16 A 0167 852.25
FUD2 DO2 Kdo
20 A 0174 072.21 sininen 0174 094.10
25 A 0174 073.22 keltainen 0174 095.11
35 A 0174 074.23 musia 0174 104.27
50 A 0174 075.24 vakoinen 0174 105.20
63 A 0174 076.25
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T01093

Riviliittimetkomponenteilla
Tyhjit lohkot
Kaksikerroksisetlohkot
silmukkaliittimin

C> 1r DIN1-3

Pastypuristin - paks.9,1mm BAMH 0114 836.00
Muutpéatypuristimet: Katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Kisko +—~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kdyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 Pé&atylevy harmaa
sininen
2 Paatyerotuslevy harmaa
3 Koestusliitin
4 Koestuslaite harmaa
5 Koestuspistoke
6 Koottu 32A
siltausliitin 32A
(ilman IP 20 -suojausta) 32 A
32A
32A
Koottu 32A
siltausliitin 32A
(IP 20 -suojauksella) 32A
32A
32A
7 Liitin 35A
8 Siltausliitin ei koottuna 32 A
Ruuvi + holkki + aluslevy
9 Kampatyyppinensiltauslitn 35 A
10 IDC-siltaus 24 A

R
ﬂﬂa’ R Katso luettelon kohtaa
"Tarvikkeet ja merkinnat"

M 4/6.DE...

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

N

- LS

| <

T e
o g

—e 4
M 4/6.DE
M 4/6.DEN

4 1.4

Tyhjét lohkot komponenteille (paks. 5 mm maks.).
Sisdiset liitdnnét juotoksin, ulkoiset silmukkaliittimelld.

M 4/6.DE1

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

1

2
M 4/6.DE1

Tyhjét lohkot komponenteille (paks. 5 mm maks.).
Siséiset liitdnnét juotoksin, ulkoiset silmukkaliittimellé.

(@@ohkon sivuilla
Huom.

(2-ohkon ylaosassa

(2) AL2:llatai DCG:llé varustettualohkoavarten

NE e ce
Vari Malli Tuoten:ro Vari Malli Tuoten:ro
Yl&- ja alapiirit avattu Alapiiri avattu
Harmaa {» M 4/6.DE 0115 185.05 | Harmaa {» M 4/6.DE1 0115177.14
Sininen & M 4/6.DEN 0125 185.07
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko

NFC DIN UL CSA NFC DIN UL CSA
Silmukka- Yksisaikeinen | 0,5-4 mm2 | 22-12 AWG | 22-12 AWG | Silmukka- Yksiséikeinen | 0,5-4 mm?2 | 22-12 AWG [ 22-12 AWG
liitin ~ Monisaikeinen| 0,5-4 mm? 22-12 AWG 22-12 AWG | liitin  Monisaikeinen | 0,5-4 mm? 22-12 AWG 22-12 AWG
Jannite Jéannite
Nimellinen 500 V Gr.C 600 V 300 V Nimellinen 500 V Gr.C 600 V 300 V
Pulssi Pulssi
Saasteaste Saasteaste
Virta Virta
Nimellinen [ 26 A [ 20 A [ 20 A Nimellinen [ 26 A [ 20 A [ 20 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 4mm2/A4 | 12AWG | 12AWG Nimellinen/koko [ 4mm2/A4 | 12AWG [ 12AWG

kuorintapituus ruuvitaltta Kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomenti
8,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm P20 8,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP20
.33" .157" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1 .33" .157" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1

Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
FEM6D paks. 1,0 mm 0118 499.23 | FEM6D paks. 1,0 mm 0118 499.23
FEM6D paks. 1,0 mm 0128 499.25
SCF6D paks. 1,0 mm 0118 495.17 | SCF6D paks. 1,0 mm 0118 495.17
AL2 halk. 2,0 mm 0163 070.00 | AL2 halk. 2,0 mm 0163 070.00
AL3 halk. 3,0 mm 0163 261.00 | AL3 halk. 3,0 mm 0163 261.00
DCG 0163 218.05 | DCG 0163 218.05
FC2 ) halk. 2,0 mm 0007 865.26 | FC2 2) halk. 2,0 mm 0007 865.26
BJM6D ME) 2 nap. 0173 515.11 | BJM6D 1) 2 nap. 0173 515.11
BJM6D ME) 3 nap. 0173 516.12 | BJM6D 1) 3 nap. 0173 516.12
BJM6D ME) 4 nap. 0173 517.13 | BJM6D 1) 4 nap. 0173 517.13
BJM6D MG 5 nap. 0173 519.25 | BJM6D 1) 5 nap. 0173 519.25
BJM6D ME) 10 nap. 0173 520.22 | BJM6D 1) 10 nap. 0173 520.22
BJMI6D ME) 2 nap. 0179 668.20 | BJMI6D 1) 2 nap. 0179 668.20
BJMI6D ME) 3 nap. 0179 669.21 | BJMI6D 1) 3 nap. 0179 669.21
BJMI6D ME) 4 nap. 0179 670.26 | BJMI6D 1) 4 nap. 0179 670.26
BJMI6D M@A) 5 nap. 0179 671.13 | BUMI6D 1) 5 nap. 0179 671.13
BJMI6D 1@ 10 nap. 0179 672.14 | BJMI6D 1) 10 nap. 0179 672.14
EL6 1@ 0173 627.21 | EL6 1) 0173 627.21
BJS61 ME) 10 nap. 0168 485.27 | BJS61 1) 10 nap. 0168 485.27
EV6D 0168 400.16 | EV6D 0168 400.16
PC61 paks.0,5 mm 10 nap. 0163 311.22 | PC61 paks.0,5 mm 10 nap. 0163 311.22
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20

(@ohkon sivuilla

({2)ohkon ylsosassa

(1) Naiden tarvikkeiden kaytto edellytté kiintean erottimen poistamista.

(3) Naitatarvikkeita voidaan kéyttaé ainoastaan alaliiténnassa.




T01094

Riviliitin komponentin
pitimella

Neon-valon ilmaisimella
Tyhjat lohkot
Kaksikerroksiset

silmukkaliittimin
C> s DIN1-3

Paatypuristin - paks.9,1mm BAMH 0114 836.00
Muutpéétypuristimet: Katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét”
Kisko +—~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05

Kisko 1o 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 1 35x15x1,5 PR5 reikaaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04

Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Huom.

Joidenkin tarvikkeiden kédyttd saattaa alentaa riviliittimen
nimellisjdnnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta.

Tarvikkeet
1 Pa&aatylevy harmaa
2 Paatyerotuslevy harmaa
3 Koestusliitin
4 Koestuslaite harmaa
5 Koestuspistoke
6 Koottu 32A
siltausliitin 32A
(ilman IP 20 -suojausta) 32 A
32A
32A
Koottu 32A
siltausliitin 32A
(IP 20 -suojauksella) 32A
32A
32A
7 Liitoslevy 35A

8 Siltausliitin ei koottuna 32 A
Ruuvi + tuki + aluslevy

9 Kampatyyppinensiltauslitn 35 A

10 IDC-siltaus

R Katso luettelon kohtaa
"Tarvikkeet ja merkinnat"
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Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

M 4/6.DE2

7

@0

To =2

3e——4
M 4/6.DE2

Tyhjét lohkot komponenteille (paks. 5 mm maks.).
Sisdiset liitdnnét juotoksin, ulkoiset silmukkaliittimell4.

M 4/6.DL...

Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")

U S
M 4/6.DL
M 4/6.DLV
1 liiténté 4 syotélld kahdessa kerroksessa.

Varustettu suojaamattomalla LED-valolla, 24 V.

A

3
+

-
N}

—_—y
M 4/6.DL1 +

@ 3\,\14) ce
Vari Malli P/N Vari Malli P/N
Ylapiiri avattu +ylemmé&ssa piirissa
Harmaa {5 M 4/6.DE2 0115 326.11 | Harm.runko/pun.LED> M 4/6.DL 0115 178.25
Harm.runko/vihr.LED&» M 4/6.DLV 0115 522.06
+alemmassapiirissa
Harm.runko/pun.LEDS» M 4/6.DLA 0115 179.26
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
NFC DIN uL CSA NFC DIN UL CSA
Silmukka- Yksiséikeinen|  0,5-4 mm? 22-12 AWG | Silmukka- Yksisgikeineny  0,2-4 mm?2 22-12 AWG 22-12 AWG
liitin ~ Monisaikeinen 0,5-4 mm? 22-12 AWG |liitin  Monisaikeinerl 0,22-4 mm2 | 22-12 AWG | 22-12 AWG
Jéannite Jannite
Nimellinen 500 V Gr.C 300 V Nimellinen 500 V Gr.C 600 V 300 V
Pulssi Pulssi
Saasteaste Saasteaste
Virta Virta
Nimellinen [ 26 A [ [ 20 A Nimellinen [ 20 A [ 20 A [ 20 A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko T 4 mmz2/A4 | [ 12AWG Nimellinen/koko | 4 mmz/A4 | 12AWG [ 12AWG
kuorintapituus ruuvitaltta kirstysmomentti kuorintapituus ruwvitaltta kiristysmomentti
8,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP20 8,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP20
.33" .16" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1 .33" .16" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1
Malli P/N Malli P/N
FEM6D paks. 1,0 mm 0118 499.23 | FEM6D paks. 1,0 mm 0118 499.23
SCF6D paks. 1,0 mm 0118 495.17 | SCF6D paks. 1,0 mm 0118 495.17
AL2 halk. 2,0 mm 0163 070.00 | AL2 halk. 2,0 mm 0163 070.00
AL3 halk. 3,0 mm 0163 261.00 | AL3 halk. 3,0 mm 0163 261.00
DCG 0163 218.05 | DCG 0163 218.05
FC2 ) halk. 2,0 mm 0007 865.26 | FC2 2) halk. 2,0 mm 0007 865.26
BJM6D ME) 2 nap. 0173 515.11 | BJM6D MA) 2 nap. 0173 515.11
BJM6D ME) 3 nap. 0173 516.12 | BJM6D (WIE)] 3 nap. 0173 516.12
BJM6D ME) 4 nap. 0173 517.13 | BJM6D (WIE)] 4 nap. 0173 517.13
BJM6D (1@) 5 nap. 0173 519.25 | BJM6D (1)@3) 5 nap. 0173 519.25
BJM6D ME) 10 nap. 0173 520.22 | BJM6D MA) 10 nap. 0173 520.22
BJMI6D ME) 2 nap. 0179 668.20 | BJMI6D MA) 2 nap. 0179 668.20
BJMI6D ME) 3 nap. 0179 669.21 | BJMI6D MA) 3 nap. 0179 669.21
BJMI6D ME) 4 nap. 0179 670.26 | BJMI6D ME) 4 nap. 0179 670.26
BJMI6D MG 5 nap. 0179 671.13 | BJMI6D MA) 5 nap. 0179 671.13
BJMI6D [O&)] 10 nap. 0179 672.14 | BJMI6D M) 10 nap. 0179 672.14
EL6 MG 0173 627.21 | EL6 MA) 0173 627.21
BJS61 ME) 10 nap. 0168 485.27 | BJS61 MA) 10 nap. 0168 485.27
EV6D 0168 400.16 | EV6D 0168 400.16
PC61 paks. 0,5 mm 10 nap. 0163 311.22 | PC61 paks. 0,5 mm 10 nap. 0163 311.22
AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20

(@) Lohkon sivuilla (2)

(1) Naiden tarvikkeiden kaytto edellyttaa kiilenteén erottimen poistamista.
(2) AL2:llatai DCG:lla varustettualohkoavarten

Huom.

(8) Nama tarvikkeet voidaan kiinnittéd& ainoastaan alempaan kerrokseen.

Lohkon yldosassa

@ Lohkon sivuilla ({2)

Lohkon yldosassa
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Riviliitin komponentin M 4/6.DL... M 4/6.DN...
o] itimella Jaotus 6 mm +0,05 (0,238") Jaotus 6 mm +0,05 (0,238")
Neon-valon ilmaisimella
Kaksikerroksiset

silmukkaliittimin
CH> 1r DIN1-3

—

- m %ggg - M 4/6.DL4 M 4/6.DN
1liitédnta 4 sy'étéllé kahdessa kerroksessa. Varustettu 1liiténté 4 syotélid kahdessa kerroksessa. Varustettu neon-
suojatullaLED-valolla. valolla.
NE 1)\ 16 ce
Vari Malli P/N Vari Malli P/N
Harmaa12V=24V£> M 4/6.DL2 0115 180.14 | 110 V~ 127 V=
Harmaa24V=48V 4> M 4/6.DL3 0115 181.01 | Harmaa {» M4/6.DN 0115 182.02
Harmaa24V=48V 4> M 4/6.DL4 0115 392.14 | 230 V~
Harmaa {» M 4/6.DN1 0115 183.03
Ominaisuudet Ominaisuudet
Johtimen koko Johtimen koko
Paatypuristin -~ paks.9,1mm BAMH 0114 836.00 NFC DIN UL CSA NFC DIN UL CSA

Muut péétypuristimet : katso luettelon kohta "Tarvikkeetjamerkinnét”

Kisko -~ 35x7,5x1 PR30 reikdaihioin0173 220.05 | Siimukka- Ysiséikeinen| 0,2-4 mmz | 22-12 AWG | 22-12 AWG [Silmukka- Yksiséikeinen | 0,2-4 mm2 | 22-12 AWG | 18-12 AWG

Kisko 1 35x15x2,3 PR4 0168 500.12 | jiitin  Monisaikeinen| 0,22-4 mm? | 22-12 AWG | 22-12 AWG [liitin  Monisaikeinen| 0,22-4 mm? | 22-12 AWG | 18-12 AWG
Kisko 15 35x15x1,5 PR5 reikdaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR122 0163 050.04
Muutkiskot : katso luettelon kohta "Tarvikkeet jamerkinnat Jannite Jannite
Huom. l;lLr::Iilinen 500 V Gr.C 600 V 300 V Eimelllinen 500 V Gr.C 600 V 150 V
ulssi
Joidenkin tarvikkeiden kédyttd saattaa alentaa riviliittimen | Saasteaste Saasteaste
nimellisjénnitettd. Lisétietoja saat tarvittaessa meilta. Virta Virta
Nimellinen [ 20A | 20A | 20A Nimellinen [ 20A [ 20A | 25A
Johtimen koko Johtimen koko
Nimellinen/koko [ 4mm2/A4 | 12AWG | 12AWG Nimellinen/koko [ 4mm2/A4 | 12AWG [ 12AWG
kuorintapituus ruwvitaltta kiristysmomentti kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti
8,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP20 8,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP20
.33" .16" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1 .33" .157" 4.4-5.3 Ib.in NEMA 1
Tarvikkeet Malli P/N Malli P/N
1 Paatylevy harmaa | FEM6D paks. 1,0 mm 0118 499.23 | FEM6D paks. 1,0 mm 0118 499.23
2 Paatyerotuslevy harmaa | SCF6D paks. 1,0 mm 0118 495.17 | SCF6D paks. 1,0 mm 0118 495.17
3 Koestusliitin AL2 halk. 2,0 mm 0163 070.00 | AL2 halk. 2,0 mm 0163 070.00
AL3 halk. 3,0 mm 0163 261.00 | AL3 halk. 3,0 mm 0163 261.00
4 Koestuslaite hamaa | DCG 0163 218.05 | DCG 0163 218.05
5 Koestuspistoke FC2 ) halk. 2,0 mm 0007 865.26 | FC2 ) halk. 2,0 mm 0007 865.26
6 Koottu 32A | BUM6D (1)(@) 2 nap. 0173 515.11 | BJM6D (1)@3) 2 nap. 0173 515.11
siltausliitin 32A | BUM6D (1)) 3 nap. 0173 516.12 | BJM6D (1)@3) 3 nap. 0173 516.12
(lmanlP20-suojausta) 32A | BJM6D (1)@) 4 nap. 0173 517.13 | BJM6D (1)@3) 4 nap. 0173 517.13
32A | BUM6D (1)@®) 5 nap. 0173 519.25 | BJM6D (1)) 5 nap. 0173 519.25
32A | BUM6D ME) 10 nap. 0173 520.22 | BJM6D M@ 10 nap. 0173 520.22
Koottu 32A | BJMI6D  (1)(3) 2 nap. 0179 668.20 | BUMI6D  (1)(3) 2 nap. 0179 668.20
siltausliitin 32A | BJMI6D  (1)(3) 3 nap. 0179 669.21 | BJMI6D  (1)(3) 3 nap. 0179 669.21
(IP20-suojauksella) 32A | BJMI6D  (1)(3) 4 nap. 0179 670.26 | BJMI6D  (1)(3) 4 nap. 0179 670.26
32A | BJMI6D  (1)(3) 5 nap. 0179 671.13 | BJMI6D  (1)(3) 5 nap. 0179 671.13
32A | BJMI6D (1)) 10 nap. 0179 672.14 | BJMI6D  (1)(3) 10 nap. 0179 672.14
7 Liitoslevy 35A | EL6 @) 0173 627.21 | EL6 (1)@3) 0173 627.21
8 Siltausliitineikoottuna  32A | BJS61 ME) 10 nap. 0168 485.27 | BJS61 M@ 10 nap. 0168 485.27
Ruuvi + holkki + aluslevy | EV6D 0168 400.16 | EV6D 0168 400.16
9 Kampatyyppinensittauslitn 35 A | PC61 paks. 0,5 mm 10 nap. 0163 311.22 | PC61 paks.0,5 mm 10 nap. 0163 311.22
10 IDC-siltaus AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20

R

ﬂga’ R Katso luettelon kohtaa
“Tarvikkeet ja merkinnat" @ Lohkon sivuilla @ Lohkon yldosassa @ Lohkon sivuilla@ Lohkon ylaosassa
Huom. (1) Naidentarvikkeiden kayttd edellyttéa kiintean erottimen poistamista.
(2) AL2:llatai DCG:lla varustettualohkoavarten
(8) Nama tarvikkeet voidaan kiinnittéd& ainoastaan alempaan kerrokseen.
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Komponenteilla M 4/6.DE1.D M 4/6.DD
varustetutriviliittimet M 4/6.DE2.D M 4/6.DD1
diodilla Jaotusé mm (236") Jaotus6 mm (236") Typicallamptestapplication
. . BES 56 + -
kaksikerroksiset - 3
. s s | lamp test
silmukkaliittimin il
o *— |
C> 1r DIN1-3 B e 1 2
-1l jan .
! [ ]
3o 3 Vo4
4l *~— . 09
25
. el 12
e i 33 foaT 83 b
L M 1o
s Vo4
1 2 1 2 *— d Ty
K L | e
3 4 3 4 4
M 4/6.DE1.D M 4/6.DE2.D M 4/6.DD M 4/6.DD1
Lohko varustettunakahdella1N 4007 diodiilla, . o L . ) ) )
negatiivinen yhteinen (1000 V huippu - 250 V Lohkovarustettunayhdelié TN 4007 diodlile, kahdelaliténnéiiéianodiajakatodiakohti(1000Vhuippu-250
kaytté-1A). Vkéytts-1A)
ceme & e
BAVH paks.9,1mm 0114836.00 Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
Muut péétypurist:katsokohta "Tarvikkeetja merkinnét"
PR0 -~ - 35x7,5x1 0173220.05 Harmaarunko Harmaarunko
PR4 1S 35x15x2,3 0168500.12 Yksinegatiivinenlahto eEstodiodin katodi (K), joka on liitetty alempaan piiriin
PRS 1r 35x15x1,5 0101598.26 M 4/6.DE1.D 0115371.26 | M 4/6.DD 0115 168.23
PRIZ2 Co 32x15x1,5 016305004  Harmaarunko «Estodiodin katodi (K), joka on liitetty ylempzan piiriin
Muutkiskot jatarvikkeet katsokohta "Tarvikkeet ja merkinnét Kaksinegatiivista lahto4
M 4/6.DE2.D 0115327.12 | M 4/6.DD1 0115 184.04
Ominaisuudet NFC DIN uL CSA NFC DIN uL CSA
Johtimenkoko Silmukka- Yksiséikeinen 0,5-4 mm2 0,2-4 mm?
liitin Monisaikeinen| 0,5-4 mm? 0,22-4 mm2 22-12 AWG 18-12 AWG
Nimellisjannite 500V Gr.C 500V Gr.C 600V 150 V.
Nimellisvirta 20A 20 A 25 A 25 A
Johtimennimelliskoko 4 mm2 4 mm?2 12 AWG 12 AWG
P i Suositel Suositel K Johti Suositelt Suositelt Kosketus-
Muutomlnalsl‘met uoril i r Kir. kuori:ta:?iteur:ls ru::istlalett: kir.:loo?rzeentl:i s::j:uuss
8,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm P20 8,5 mm 4 mm 0,5-0,6 Nm IP 20
.33" 157" 4.4-5.3 Ib.in| NEMA 1 .33" 157" 4.4 - 5.3 Ib.in NEMA 1
Tarvikkeet Mol Tuotenro Ml Tuotenzo
1 Paitylevy harmaa| FEM6D  paks. 1mm 0118499.23 | FEM6D paks. 1 mm 0118 499.23
2 Paatyerotuslevy harmaal SCF6D paks. 1mm 0118 495.17 | SCF6D paks. 1 mm 0118 495.17
3  Koestuslitin AL2 (1) hak. 2mm 0163070.00 | AL2 (1) halkk. 2 mm 0163 070.00
AL3 (1) hak. 3 mm 0163261.00 | AL3 (1) halkk. 3 mm 0163 261.00
4  Koestuskite harmaa| DCG 0163218.05| DCG 0163 218.05
5  Koestuspistoke FC2 (3) halkk. 2mm 0007 865.26 | FC2 (3) hak. 2 mm 0007 865.26
6 Koot 32A | BJM6D (1)(2) 2 napaa 0173515.11| BJM6D (1) (2) 2 napaa 0173 515.11
sittauslitin 32A | BJM6D (1)(2) 3 napaa 0173516.12| BJM6D (1) (2) 3 napaa 0173 516.12
(imanIP20suojausta) 2A | BJM6D (1)(2) 4 napaa 0173517.13| BJM6D (1) (2) 4 napaa 0173 517.13
32A | BJM6D (1)(20 5 napaa 0173519.25| BJM6D (1) (2) 5 napaa 0173 519.25
32A | BJM6D (1)(2) 10 napaa 0173520.22 | BJM6D (1) (2) 10 napaa 0173 520.22
7  Kootu 32A | BJMI6BD(1)(2) 2 napaa 0179668.20 | BJMI6GD (1) (2) 2 napaa 0179 668.20
sittauslitin 32A | BJMI6D(1)(2) 3 napaa 0179669.21 | BJMI6D (1) (2) 3 o 0179 669.21
(IP20suojauksella) 32A | BJMI6D(1)(2) 4 napaa 0179670.26 | BJMI6D (1) (2) 4 napaa 0179 670.26
32A | BJMI6GD(1)(2) 5 napaa 0179671.13| BJMI6D (1) (2) 5 napaa 0179 671.13
32A | BJMI6D(1)(2) 10 napaa 0179672.14 | BJIMI6D (1) (2) 10 napaa 0179 672.14
8  Yhdistsjdlevwy35A EL6 (1)@ 0173 627.21 | EL6 (1) @) 0173 627.21
9  Sitauslitin,eikoottu 32A | BJS61 (1)(2) 10 napaa 0168 485.27 | BJS61 1) @) 10 napaa 0168 485.27
hylsy-+ruuvi+aluslevy EV6D 0168 400.16 | EV6D 0168 400.16
0 Nivelletty sitauslitin 35A | BJP61 (1) 0167 225.20 | BJP61 (1) 0167 225.20
1 Kampatyyppinensitausiitin 35A | PC61 10 nepaa 0163 311.22 | PC61 10 napaa 0163 311.22
» IDC-sitaus AD2,5 0114 205.20 | AD2,5 0114 205.20
R Katsoluettelonkohta
"Tarvikkeet ja merkinnat" @
Huom: (1) Naitatarvikkeita voidaan kiinnittaa vain alempaan kerrokseen.
(2) Naiden tarvikkeiden kayttd edellyttd kiitnte&n erottimen poistamista.
(3) Lohkolle varustettuna AL2:llatai DCG:ll&.

e —
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Komponenteilla M 4/9.PV.../... M 4/9.PV.../...
wvilikh 5-130VDC 12-240VAC
varustetutriviliittimet P JaotusOmm(354"
varistoreilla e
- - =1 -
Sarja7000 2580 _
- - - - |I -H - “ .1II l
silmukkaliittimin -,: :, 5
C> s DIN1-3 Jh_n o % 5"
Frant i .
| - l;jl s 2
| o L]
Lemmmmm O omm ] " ED
e r
& 00|,
e i Ca | 33 L |
ir M 150
M4/9lohko varustettuna 3 mm:n paatylevylléd jakaksisuuntaisella M4/9lohko varustettuna 3 mm:n paétylevylléd ja kaksisuuntaisella
metallioksidi ylijanniterajoittimella kahden kerroksen valilla. metallioksidiylijanniterajoittimella kahden kerroksen valilla.
@ cel @ ce
Malli Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
Harmaarunko Harmaarunko
ﬁ M 4/9.PV 5/4 5 VDC 0007 004.23 | M 4/9.PV 15/12 12 VAC 0007 006.25
M 4/9.PV 12/8 12 VvDC 0007 005.24 | M 4/9.PV 24/15 15 VAC 0007 007.26
it mﬁéﬁj&iu:e?a HaBIs0 | masepv 1512 15 VDC 0007 006.25 | M 4/9.PV 35/24 24 VAC 0007 008.07
PR - 35x7.5x1 017322005 M 4/9.PV 24/15 24 VDC 0007 007.26 | M 4/9.PV 60/48 48 V AC 0007 010.24
PR4 1r 35x15x2,3 0168500.12 M 4/9.PV 48/35 48 V DC 0007 009.00 | M 4/9.PV 130/60 60 VAC 0007 011.11
PRS 1 35x15x1,5 0101598.26 M 4/9.PV 60/48 60 VDC 0007 010.24 | M 4/9.PV 165/110 110 VAC 0007 012.12
PR1Z2 ['_u ‘ 32x15>§ 1,5 0163050.04 \ M 4/9.PV 130/60 110-130 V DC 0007 011.11 | M 4/9.PV 270/130 130 VAC 0007 013.13
Mutidskotiatarvidesthatso: Tarvideetiamerkinndt M 4/9.PV 508/240 220-240 V AG 0007 014.14
Komponentit Ominaisuudet
Suurin Suurinsyoksyvirta Varistorijannite virralla1 mADC Huippu lukkojénnite
Tyyppi kayttojannite 8/20psvirta-aalto koestusvirta 8/20 psaallolla Kapasitanssi
DC (V) AC (V) (A) mini. (V) maxi. (V) Ve (V) Ip(A) (pF)
M 4/9.PV 5/4 5,5 4,2 250 6 11 20 5 12000
M 4/9.PV 12/8 14 10 500 14,4 21,6 39 5 6000
M 4/9.PV  15/12 22 17 500 23 31,1 53 5 4000
M 4/9.PV  24/15 26 20 500 29,5 36,5 64 5 3500
M 4/9.PV  35/24 38 30 500 42 52 89 5 2500
M 4/9.PV  48/35 56 40 500 61 75 123 5 1800
M 4/9.PV  60/48 81 60 2500 90 110 165 25 900
M 4/9.PV  130/60 153 115 2500 162 198 300 25 550
M 4/9.PV  165/110 180 140 2500 198 242 360 25 480
M 4/9.PV  270/130 300 230 2500 324 396 595 25 300
M 4/9.PV_ 508/240 560 420 2500 610 748 1120 25 220
Huom: Tasausvirran keskimaarainen havié ei saaylittda 0,4 W.
Ominaisuudet NFC DIN uL CSA NFC DIN UL CSA
Johtimenkoko | Silmukka- Yksisgikeinen 0,5-4 mm? 0,5-4 mm?
-liitin Monisaikeinen 0,5-4 mm?2 0,5-4 mm?2
Nimellisjénnite \ =
Nimellisvirta 26 26
Johtimennimelliskoko 4 mm? 4 mm?2
P Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus- Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus-
Muutominaisuudet kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus
8,5 mm 4 mm 0,4-0,6 Nm IP 20 8,5 mm 4 mm 0,4-0,6 Nm IP 20
.33" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1 .33" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1
Tarvikkeet Mol Tuoten:o Mo Tuoten:ro
1 Koestusiitin AL2 (1) halk. 2 mm 0163 070.00 AL2 (1) halk. 2 mm 0163 070.00
AL3 (1) halk. 3 mm 0163 261.00 AL3 (1) hak. 3 mm 0163 261.00
2 Koestusiaite DCG harmaa 0163 218.05 DCG harmaa 0163 218.05
3 Koestuepistoke FC2 halk. 2 mm 0007 865.26 FC2 hak. 2 mm 0007 865.26
4  Sitauslitin,eikoottuna BJS9 (1)(2) 8 nepea 0177 583.12 BJS9 (1)(2) 8 napaa 0177 583.12
BJS9 (1)(2) 16 napaa 0177 584.13 BJS9 (1)(2) 16 napaa 0177 584.13
5  Sitausiitimenali-asenneima EV6D (1)(2) 0168 400.16 EV6D (1)(2) 0168 400.16
(ruuvi+aluslevy+hyisy)
6 IDC-sitaus AD2,5 0114 205.20 AD2,5 0114 205.20
R  Katso'"Tarvikkeetiamerkinnat"
Huom: (1) Naita tarvikkieta voidaan kaytté ainoastaan alemmallaliittimella.
(2) Naiden tarvikkeiden kéytto edellyttaa kiinteén erottimen poistamista.
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Komponenteilla M 4/9.PZ.../... M 4/9.PZ.../...
= mguug e 5-130VDC
varustetutriviliittimet Jaotue9mm(as) JaotusOmm(354" 1210 240V AC
= AE L
transzorbilla - o -
i THE N | i
Sarja7000 I i) -
silmukkaliittimin s -
=1 1 | 3=
CH 1r DIN1-3 .]. — EIII b
i | n =1
bl ﬂn__:-__.l SRS
i T
= W e :
won immieaTn [ 1 orar |
1r 1 150
M4/9lohko varustettuna 3 mm:n paétylevylld ja kaksisuuntaisella M4/9lohko varustettuna 3 mm:n paatylevylla ja kaksisuuntaisella
silikoni ylijanniterajoittimella kahden kerroksen valilla. silikoniylijanniterajoittimellakahden kerroksen valilla.
ce ce
a _— valii
Y ormne. Mali Tuoteniro Mall Tuoten:zro
z Harmaarunko Harmaarunko
M 4/9.PZ 5/3 5 VDC 0007 015.15 | M 4/9.PZ 15/12 12 VAC 0007 017.17
BAVH paks.9,1mm  0114836.00 M 4/9.PZ 12/8 12 VDC 0007 016.16 | M 4/9.PZ 24/15 15 VAC 0007 018.20
Muutpaatypurist katso "Tarvikkestiamerkinniét" M 4/9.PZ 15/12 15 VDC 0007 017.17 | M 4/9.PZ 35/24 24 VAC 0007 019.21
PR - 35x7,5x1 0173220.05 M 4/9.PZ 24/15 24 VDC 0007 018.20 | M 4/9.PZ 60/48 48 VAC 0007 021.13
PR4 1r 35x15x2,3 0168500.12 M 4/9.PZ 48/36 48 VDC 0007 020.26 | M 4/9.PZ 130/60 60 VAC 0007 022.14
:22 ‘;r ggxlgx 1 5; g:g;m M 4/9.PZ 60/48 60 VDC 0007 021.13 | M 4/9.PZ187/130  110-130 VAC 0007 023.15
x15x1, . - -
Mutkiskotiatan ketso: "Tanvikkestia " .| M 4/9.PZ 130/60 110-130 VDC 0007 022.14 | M 4/9.PZ 348/240 220-240 V AC 0007 024.16
Komponentit Ominaisuudet
Nimellisjannite Lapilyonti- Suurinsydksyvirta Vuoto- Stand-off
Tyyppi 10+20% jénnite lukkojannite virta jénnite Kapasitanssi
V) 10/1000ps 8/20us RV VRV
DC(\) AC\V) min. max. VCL(V) Ipp (A VCL(V) | Ipp(A) (LA V) (3]
M4RPZ 53 5) & 6.45 748 105 143 134 1343 1000 58 22000
M4PPZ 128 12 8 152 176 225 67 289 5 136 7000
M4RPZ 1512 15 12 209 242 306 49 393 458 5) 188 5100
M4pPZ 2415 24 15 314 36.3 457 3 5 35 5 282 3250
M4RPZ 24 b 24 447 51.7 64.8 232 8 214 5 402 2200
M4RPZ 4836 48 <5} 64.6 748 2] 16.3 121 148 5 581 1500
M4PPZ 60438 & 48 865 100 125 12 162 m 5 7738 1100
M4RPZ 13060 130 60 161 187 34 64 301 60 5 145 600
M4pPZ 187130 187 130 27 2B 34 5 42 47 5 213 410
M4RPZ 3482240 348 240 418 484 608 35 776 B 5 376 240
Huom: Edellytys 1,5 kW per10/1000 pusja 18 kW per 8/20 ps.
Ominaisuudet NFC DIN UL CSA NFC DIN UL CSA
Johtimenkoko |Silmukka- Yksiséikeinen 0,5-4 mm? 0,5-4 mm?
-liitin Monisaikeinen 0,5-4 mm? 0,5-4 mm?
Nimellisjénnite \Y
Nimellisvirta 26 26
Johtimennimelliskoko 4 mm? 4 mm?
D Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus- Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus-
Muuttarvikkeet kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus
8,5 mm 4 mm 0,4-0,6 Nm IP 20 8,5 mm 4 mm 0,4-0,6 Nm IP 20
.33" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1 .33" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1
Tarvikkeet Mali Tuoten:ro Malli Tuoten:ro
1 Koestusiitin AL2 (1) halk. 2 mm 0163 070.00 AL2 (1) halk. 2 mm 0163 070.00
AL3 (1) halk. 3 mm 0163 261.00 AL3 (1) halk. 3 mm 0163 261.00
2 Koestusiaite DCG harmaa 0163 218.05 DCG harmaa 0163 218.05
3 Koestuspistoke FC2 halk. 2 mm 0007 865.26 FC2 halk. 2 mm 0007 865.26
4  Sitauslitin,eikoottu BJS9 (1)(2) 8 napaa 0177 583.12 BJS9 (1)(2) 8 napaa 0177 583.12
BJS9 (1)(2) 16 napaa 0177 584.13 BJS9 (1)(2) 16 nepaa 0177 584.13
5  Sitauslittimenali-asenneima EV6D (1)(2) 0168 400.16 EV6D (1)(2) 0168 400.16
(ruuvi+aluslevy +hylsy)
6 IDC-sitaus AD2,5 0114 205.20 AD2,5 0114 205.20
R  Katso'"Tarvikkeetjamerkinnat"
Huom: (1) Naitatarvikkeita voidaan kéyttaa vain alemmalla kerroksella.
(2) Naiden tarvikkeiden kéytto edellyttaa kiinteén erottimen poistamista.
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Komponenteillavarustetut M 4/9.PE.90
. Jaotus9mm(.354")
kaasunpurkaajalla = 855 5
Sarja7000 =
fi ] ﬁl’ | i
siltausliittimin ! .;"l Es
3 L=
C> s DIN1-3 s e
| -2
"3 . l; =t
LT Sommlll I ET
B
s mmitren Ca | 33 T3P
—— . -
1r 3 157
M4/9lohko varustettuna3 mm:nlevylld ja kaasupurkaimellakahden
kerroksen valilla.
A i _— valikoiman. C€
Malli Tuoten:ro
i Harmaarunko
BAVH th.9.1mm 0114836.00 M 4/9.PE.90 0007 028.22
Muutpéétypurist: katso "Tarvikkeetjamerkinnét"
PR30 - - 35x7,5x1 0173220.05
PR4 1 35x15x2,3 0168500.12
PRS 1 35x15x1,5 0101598.26
PR1IZ2 (> 32x15x1,5 0163050.04
Muutkiskotjatarvikkeet katso: "Tarvikkeetiamerkinnét"
Komponetit Ominaisuudet
Staattinen esijannite
minimi 75V
nimellinen QV
maksimi 105V
Dynaaminen esijannite 730V
(1 kV/ps)
Maksimikayttojannite
38} 70V
AC 50V
Purkaussyoksyvirta 5 kA
(8/20 ps aalto)
ACpurkausvirta 5A(1s, 50 Hz)
KapasiteettipF ~1
Jaannosjannite vakaalla valokaarella 0V
Jannite purkauksella 7BV
Ominaisuudet L2 DIN uL o
Johtimenkoko |Silmukka- Yksisaikeinen 0,5-4 mm?
liitin Moniséikeinen 0,5-4 mm?2
Nimellisjénnite \ =
Nimellisvirta 26
Johtimennimellikoko 4 mm?
P Johtimen Suositeltu Suositeltu Kosketus-
Muutominaisuudet kuorintapituus ruuvitaltta kiristysmomentti suojaus
8,5 mm 4 mm 0,4-0,6 Nm IP 20
.33" 3.5-5.3 Ib.in NEMA 1
Tarvikkeet Mol Tuoten:ro
1 Koestusliitin AL2 (1) halk. 2 mm 0163 070.00
AL3 (1) halk. 3 mm 0163 261.00
2 Koestuslaite DCG harmaa 0163 218.05
3 Koestuspistoke FC2 halk. 2 mm 0007 865.26
4  Siltausliitin, ei koottuna BJS9 (1)(2) 8 napaa 0177 583.12
BJS9 (1)(2) 16 napaa 0177 584.13
5 Siltauslittimenali-asennelma EV6D (1)(2) 0168 400.16
(ruuvi + aluslevy + hylsy)
6 IDC-siltaus AD2,5 0114 205.20
R Katso "Automaatioluettelo”
merkintatapa
Huom: (1) Naita tarvikkeita kéytetaan vain alemmallaliittimella.
(2) Naiden tarvikkeiden kéytto edellyttaa kiinteén erottimen poistamista.
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Lampoparinnviliittimet
Silmukkaliitin
C> s DINT1-3

1%

L

iy

MTC 6

Jaotus 6 mm (0,236")

-
= - LR L e
U B
Paétypurist. s paks.9,1mm BADL VO 0199 408.02 I e
Paatypuristin - paks.9,1mm BAM 0103 002.26 v rT————
Muutpéétypuristimet: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnét” Jatia
Kisko +~—~ 35x7,5x1 PR30 reikaaihioin0173 220.05
Kisko 1.r 35x15x2,3 PR4 0168 500.12
Kisko 15 35x15x1,5 PR5 reikdaihioin0101 598.26
Kisko Co 32x15 PR1Z2 0163 050.04
Muutkiskot: katsoluettelonkohta "Tarvikkeetjamerkinnéat”
& ce
Malli Tuoten:ro
Lohko, vakio Harmaarunko MTC 6 [ 0115 206.22
Ominaisuudet NFCDIN UL CSA
Johtimen koko 2 johdinta
mm?2/AWG lampoparille
(halk. 0,5 - 1,5 mm)
Nimellisjdnnite Vv 500V Gr.C

Nimellisvirta

Nimellinen johtimen koko

Johtimen_ kuorintamatka mm / tuumaa

31 mm max. / 1.22"

Nm / Ib.in

Suositeltu kiristysmomentti

Tarvikkeet

2 Paatylevy harmaa

3 Maadoitusliitin

Katso luettelon kohta
"Tarvikkeet ja merkinnat"

0,4-0,6 Nm / 3.5-5.3 Ib.in
Malli Tuoten:ro

FEM6 paks. 28 0118 368.16
CBMS5 paks. 05 0178 745.14
CBMB8 paks. 0,8 0178 746.15

@oh kon sivuilla @.ohkonyléosassa

Lampoparin riviliittimet

MTC 6 lampé&parinriviliittimessa on
liitdnta, johon voi kytked lampd-
parin johtimen signaalin eheyden
kérsimétta. Liitdnnén suunnittelu
takaa positiivisen johtimen jatkuvuu- { "
denjamahdollistaa yhdenriviliittimen v :
valinnan ja inventoinnin kaikille i I

lAmpdparimateriaaleille.
|
[ " gt |
L &

Kuva 1. MTC 6 maadoitusliittimella

La&mpdparin periaate perustuu siihen,
miten erimetallitreagoivat lampétilaan.
Kun lampdparin johtimet paattyvat tai
liitetdén, “metallien tasapaino” on séi-
lytettdva. Toisen aineen (esimer-
kiksi kuparin) lisddminen heiken-
taa signaalin voimakkuutta ja ehe-
ytta.

Kéytettdessa pitkié tai keskipitkia lampo&parin johdinten pituuksia mittaus-
laitteessa kaytettévissé on kaksiratkaisua:

1. Kuljetettaessasignaaleja pitkid matkoja tarvitaan lampépariléhetin. LAmpo-
parin signaali millivoltteina (mV) muutetaan milliampeerisignaaliksi (mA) (esim.
4-20mA) lahetyksen helpottamiseksi.

2. Jos lampoparin johdin ei oleriittavan pitka, riviliitinten kaytto liitos-
kohdissajayhdistamisissa lisda sen pituutta.

Yleisriviliitin

Muita lampdparien riviliittimia on saatavana laitteiden (ruuvien, liitinten ja
litostankojen) kanssa, jotka sopivat kaytettdvaan lampoparimateriaaliin. Tama
edellyttdd monien erilaistenriviliitintyyppien inventoimista.
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Kuva 2 Lohies 2

MTC 6 -riviliitin mukautuu kaikkiin lampo&parimateriaaleihin. Téma
“neutraali” kytkentatapa rajoittaa toisten aineiden kaytt6a merkitta-
vasti. Lampdparin johdinten eristys kuoritaan (enint. 31 mm), ja paljaat
johtimet asetetaan paéllekkain. Lampoparin johtimet koskettavat toi-
siaan koko 31 mm:n pituudeltaan, ja ne on kiristetty kahdesta kohdasta
pyo6reédkarkisilla ruuveilla (katso kuvaa 2). Messinkilevysté valmistet-
tujen ruuvien tehtévé on yksinomaan mekaaninen: ne pitévéat johtimet
yhdessa pistekosketuksella. Siksi painepisteet eivat ole merkittévia
kytkentdymparistdssa.

Yksilampéoparin johto kulkee yhdenrriviliittimen kautta (katso kuvaa 2). MTC
6 vie tilaa vain 6 mm jamahdollistaaliitdntdnapaa kiskon jalustaa kohden.

Lampoparinmaadoitusjohtimenliitostanko

MTC 6 voi ollatehtaalla varustettu maadoitetullaliitostangolla (katso kuvaa 1).
Tama kasitellystd messingista valmistettu tanko asennetaanriviliittimen ala-
osaan. Se varmistaa ld&mpdparin johtimen suojauksen jatkuvuuden
riviliittimen lapi.




