EDSYN GMBH EUROPA

Zentrum flr L6t- und Entlétsysteme

Z()On

EDSYN GMBH EUROPA, Postfach 1169, D-97888 Kreuzwertheim

12.01.2015
Sicherheitsdatenblatt geméal Verordnung (EG) Nr. 190  7/2006
Handelsname: ULF 20SGR Universal -Lotfett F-SW 22
ISO 9495 Typ 3.2.1.C

1) BEZEICHNUNG DES
UNTERNEHMENS, DES STOFFES BZW.

DES GEMISCHS
1.1) FEirmenbezeichnung
Lieferant:
Anschrift

Auskunftsgebender Bereich:
Notfallauskunft:

1.2) Relevante identifizierte Verwendungen

des Stoffs oder Gemischs und
Verwendung, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs:

Verwendungen, von denen abgeraten
wird:

EDSYN GMBH EUROPA
Finkenweg 2
D 97892 Kreuzwertheim

Tel. 09342 - 6413
Fax: 09342 — 6417

Qualitatssicherung Tel. 09342 — 6413
nachstgelegenes Krankenhaus Notrufnummer

Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln.
Flussmittel
Paste

Keine identifizierte Verwendung(en).
Nicht fur private Zwecke (Haushalt) verwenden.

2.) MOGLICHE GEFAHREN

2.1) Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Gefahrenbezeichnungen:
R-Séatze:

2.2) Kennzeichnungselemente

R-Satze:

S-Satze:

Xi — Reizend, N — Umweltgefahrlich
- Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut

- Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig
schéadliche Wirkungen haben

1.

Gefahrensymbole

X

Xi-Reizend N - Umweltgefahrlich

36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern
langerfristig schadliche Wirkungen haben.

25 Berlihrung mit den Augen vermeiden.

26 Bei Bertihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser
abspilen und Arzt konsultieren.

45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn
mdglich, dieses Etikett vorzeigen).

60 Dieses Produkt und sein Behalter sind als gefahrlicher Abfall

Zu entsorgen.
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61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere An-

Besondere Kennzeichnung
bestimmter Gemische:

Sonstige Gefahren:

weisungen einholen /Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe
und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
47/49 Nur im Originalbehélter bei einer Temperatur von nicht Uber

25 °C aufbewahren.

Nur fur gewerbliche Verbraucher

Siehe anliegende Sicherheitsdatenblatter und/oder Gebrauchsanweisung.
Keine besonders zu erwahnende Gefahren.

3) ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU
DEN BESTANDTEILEN
3.1) Gemische
Chemische Charakterisierung
Angaben zum Gemisch: Paste enthélt: Paste, Fett
Angaben beziehen sich auf die Hauptkomponente. Aktivator)
Farbemittel --> UV-Einstrahlung/Sonnenlicht - Aktivator
3.2) Gefahrliche Inhaltsstoffe:
Bezeichnung: Zinkchlorid
EG-Nr. 231-592-0 Einstufung: C-Atzend, Xn-Gesundheits-
CAS-Nr. 7646-85-7 schéadlich, N-Umweltgefahrlich
REACH-NTr. R22-34-50-53
Index-Nr. 030-003-00-2 GHS-Einstufung: Acute Tox. 4, Skin
Anteil: 5-15% Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquate
Chronic 1; H302, H314, H400
Wortlaut der R- und H-Sétze: siehe unter Abschnitt 16.
Weitere Angaben: Enthalt: Fett, Emulgatoren >> Keine besonders zu erwahnenden
Gefahren.
4) ERSTE-HILFE-MARNAHMEN
4.1) Beschreibung der Erste-Hilfe-
MafRnahmen
Nach Einatmen: Fur Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt: Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung wechseln.
Nach Augenkontakt: Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit
viel Wasser mindestens 5 Minuten spilen. AnschlieBend Augenarzt
konsultieren.
Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
4.2)  Wichtigste akute und verzogert
auftretende Symptome und Wirkungen Sofort Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
4.3) Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder

Spezialbehandlung

Bisher keine Symptome bekannt.
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5.) MARNAHMEN ZUR
BRANDBEKAMPFUNG
5.1) L&schmittel
Geeignete Loschmittel: LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen..
Ungeeignete Loschmittel: D-Pulver
5.2) Besondere vom Stoff oder Gemisch
ausgehende Gefahren Das Produkt selbst brennt nicht.
5.3) Hinweise fur die Brandbekdmpfung Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.
Zusétzliche Hinweise: Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen.
Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation
oder Gewasser gelangen lassen.
6.) MARNAHMEN BEI
UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1) Personenbezogene
Vorsichtsmaf3nahmen,
Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren Fir ausreichende Liftung sorgen. Staubentwicklung vermeiden. Staub
nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Personliche Schutzausriistung tragen.
6.2) UmweltschutzmafRnahmen Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen
6.3) Methoden und Material fir
Rickhaltung und Reinigung Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemafl Abschnitt
Entsorgung behandeln.
6.4) Verweis auf andere Abschnitte Das aufgenommene Material geméaR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Siehe Schutzmafnahmen unter Punkt 7 und 8.
7.) HANDHABUNG UND LAGERUNG
7.1) SchutzmalBnahmen zur sicheren
Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang: Zu vermeidenden Bedingungen: Einatmen von Dampfen oder
Nebel/Aerosole
Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz: Schwer entflammbar.
Weitere Angaben zur Handhabung: Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
7.2) Bedingungen zur sicheren Lagerung

unter Berucksichtigung von
Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und
Behalter:

Zusammenlagerungshinweise:

Behalter dicht geschlossen halten.

Zu beachten: Lagerklasse:
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Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen:

Lagerklasse nach TRGS 510:

Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen.

13

7.3) Spezifische Endanwendungen Oberflachenaktiver Stoff
Ausflhrliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.
8.) BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG
DER EXPOSITION/PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG
8.1) Zu Uberwachende Parameter
Zusétzliche Hinweise zu Grenzwerten: Enthalt keine Stoffe in Mengen oberhalb der Konzentrationsgrenzen, fur
die ein Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist.
8.2) Begrenzung und Uberwachung der

Exposition

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen:

Schutz- und Hygienemafl3nahmen:

Augen-/Gesichtsschutz:

Handschutz:

Kdrperschutz:

Atemschutz:

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender
Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach Arbeitsende Hande und Gesicht
waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kdrperschutz (zusatzlich
zur Ublichen Arbeitskleidung) erforderlich.

Zusétzliche HandschutzmaRnahmen:

Handschutz: DIN EN 374

- CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk).

Dicke des Handschuhmaterials: : 0,65 mm

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): : > 120 min.

- NBR (Nitritkautschuk).:

Dicke des Handschuhmaterials: : 0,4 mm

Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): : > 480 min.
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu
berlicksichtigen.

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.

Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen
reinigen und gut durchliftet aufbewahren.

Handschuhe nur einmal verwenden.

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen durfen nur
Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger
Prifnummer getragen werden.

Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit Gberpriifen.

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kérperschutz (zusatzlich
zur Ublichen Arbeitskleidung) erforderlich.

Atemschutz tragen. Geeigneten Atemschutz verwenden. Nur
Atemschutzgerate mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer
verwenden. Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen
Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die
beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei
Konzentrationstiberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden!
Filtergerat (Vollmaske oder Mundstiickgarnitur) mit Filter:: A
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Begrenzung und Uberwachung der
Umweltexposition:

Es sind keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

9.) PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE
EIGENSCHAFTEN
9.1) Angaben zu den grundlegenden
physikalischen und chemischen
Eigenschaften
Aggregatzustand: Paste
Farbe: hellgriin - (UV FLUORESCENE)
Geruch: charakteristisch
Prifnorm
pH-Wert: nicht anwendbar etc.:
Zustandsénderungen
Schmelzpunkt: > 60 °C
Siedebeginn und Siedebereich: > 300 °C
Sublimationstemperatur: nicht anwendbar etc.:
Dichte (bei 20 °C): ca. 0,9 gcms
Loéslichkeit in anderen Losungsmitteln Isopropanol, Ethanol
9.2) Sonstige Angaben
Festkorpergehalt: ca. 96 %
10.) STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1) Reaktivitat Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.
10.2) Chemische Stabilitat Stabilitat und Reaktivitat: Ja
10.3) Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen Keine besonders zu erwdhnenden Gefahren.
10.4) Zu vermeidenden Bedingungen Vor Hitze schiitzen.
10.5) Unvertragliche Materialien Keine Daten verfiigbar.
10.6) Geféhrliche Zersetzungsprodukte Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und
Dampfen fuhren.
Weitere Angaben: Mindeststandards fir SchutzmalZnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen
sind in der TRGS 500 aufgefihrt.
11)) TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1) Angaben zu toxikologischen

Wirkungen

Toxikokinetik, Stoffwechsel und
Verteilung:

Keine Daten verfiigbar.
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Akute Toxizitat: Zinkchlorid
CAS-Nr. 7646-85-7
Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle
Oral LD50 350mg/kg | Ratte RTECS

Reiz- und Atzwirkung:

Sonstige Angaben zu Prifungen:

Reizt die Augen.

Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der
Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.

12.) UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1) Toxizitat Keine Daten verfiigbar.
Bezeichnung: Zinkchlorid
CAS-Nr. 7646-85-7
Aquatische . .
Toxizitit Methode Dosis (h) (d) Spezies Quelle
Akute Danio
Fisch- LC50 38mg/l 96 h . IUCLID
. rerio
toxizitét
Akute Daphnia
Crustacea- EC50 0,33mg/l 48 h P IUCLID
> magna
toxizitat

12.2) Persistenz und Abbaubarkeit Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

12.3) Bioakkumulationspotenzial Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und
Bioakkumulationspotential ist eine langerfristige Schadigung der Umwelt
unwahrscheinlich.

12.4) Mobilitat im Boden Keine Daten verfiigbar. Nicht mit anderen Abfallen vermischen.

12.5) Ergebnisse der PBT- und vPvB-

Beurteilung Dieser Stoff erfiillt nicht die Kriterien fiir eine Einstufung als PBT oder
vPVB.

12.6) Andere schadliche Wirkungen Keine Daten verfiigbar.

Weitere Hinweise: Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der
Zubereitungsrichtlinie (1999/45/EG) vorgenommen.
Die 6kotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch die
Okotoxikologischen Eigenschaften der Einzelkomponenten (siehe Kapitel
3) bestimmt.
13.) HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:
13.1) Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Abfallschliissel Produkt/Produktreste:

Entsorgung gemaR den behérdlichen Vorschriften.

060313

Abfélle aus anorganisch-chemischen Prozessen; Abfélle aus HZVA von
Salzen, Salzlésungen und Metalloxiden; feste Salze und Lésungen, die
Schwermetalle enthalten. Als geféahrlicher Abfall eingestuft.
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Abfallschlissel ungereinigte
Verpackung:

Entsorgung ungereinigter Verpackung
und empfohlene Reinigungsmittel:

150102

Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtlicher, Filtermaterialien und
Schutzkleidung (a. n. g.); Verpackungen (einschlief3lich getrennt
gesammelter kommunaler Verpackungsabfalle); Verpackungen aus
Kunststoff.

Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollstandig entleerte Verpackungen
koénnen einer Verwertung zugefiihrt werden.

14.) ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1) Landtransport (ADR/RID)
UN-Nummer:

OrdnungsgemaRe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklasse:

Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Beftérderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Sonstige einschlagige Angaben zum
Landtransport
Freigestellte Menge:

14.2) Binnenschiffstransport (ADN)
UN-Nummer:

Ordnungsgemafe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklasse:

Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):

Sonstige einschlagige Angaben zum
Binnenschiffstransport
Freigestellte Menge:

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Zinkchlorid)

M7

274 335 601
5 kg

3

90

E

El

3077

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G. (Zinkchlorid)

M7
274 335 601
5 kg

El
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14.3)

14.4)

14.5)

Seeschiffstransport (IMDG)

UN-Nummer:

Ordnungsgemafe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklasse:

Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
EmS:

Trenngruppe:

Sonstige einschlagige Angaben zum
Seeschiffstransport
Freigestellte Menge:

Lufttransport (ICAQ)
UN-Nummer:

OrdnungsgemaRe UN-
Versandbezeichnung:

Transportgefahrenklasse:

Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:

Begrenzte Menge (LQ) Passenger:
IATA-Verpackunsanweisung -
Passenger:

IATA-Maximale Menge - Passenger:

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:

IATA-Maximale Menge - Cargo:

Sonstige einschlagige Angaben zum
Lufttransport

Freigestellte Menge:

Passenger-LQ:

Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND:

3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (zinc
chloride)

274,335

5 kg

F-A, S-F

Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds).

El

3077

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (zinc
chloride)

A97 A158 A179
30kg G

956
400 kg
956

400 kg

El
Y956

Ja
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14.6) Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir

den Verwender

14.7) Massengutbeférderung geman
Anhang Il des MARPOL-
Ubereinkommens 73/78 und gemaR

IBC-Code

Sonstige einschlédgige Angaben

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

nicht anwendbar etc.

Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

15.) RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1) Vorschriften zu Sicherheit, Gesund-
heits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

EU-Vorschriften
Angaben zur VOC-Richtlinie:

Zusatzliche Hinweise
Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung:

Wassergeféahrdungsklasse:
Status:

Zuséatzliche Hinweise

15.2) Stoffsicherheitsbeurteilung

0%

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer
Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschrankungen fiir werdende und stillende Mutter beachten
(88 4 und 5 MuSchRiV). Beschrankungen fur Frauen im gebéarfahigen
Alter beachten (88 4 und 5 MuSchRiV).

1 - schwach wassergeféahrdend

Mischungsregel gemaR VwVwS Anhang 4, Nr. 3

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie
stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und

begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht
durchgefihrt.

16.) SONSTIGE ANGABEN

16.1) Voller Wortlaut der R-Sétze in
Abschnitt 2 und 3

16.2) Voller Wortlaut der H-Sétze in
Abschnitt 2 und 3

22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.

34 Verursacht Veratzungen.

36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

50 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

51/53 Giftig fiir Wasserorganismen, kann in Gewassern
langerfristig schadliche Wirkungen haben.

53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche

Wirkungen haben.

H302 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und
schwere Augenschaden.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger
Wirkung.
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Weiter Angaben:

Uberarbeitet am:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem
Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen
Ihnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf
andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird,
kénnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus
nicht ausdrtcklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue
Material Gbertragen werden.

14.05.2014

(Die Daten der gefahrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgultigen Sicherheitsdatenblatt des

Vorlieferanten entnommen).
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