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Obertalstraße 3–7
78136 Schonach/Germany
Tel. +49 7722 959-0
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www.wiha.com/speedE

Hol dir deinen 

Jetzt!



Der erste E-Schraubendreher 
von Wiha

WELTWEIT 
EINZIGARTIG
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Drive with speed - 
fix with feeling.

Stellen Sie sich vor: ein Schraubendreher, der Sie doppelt so schnell 
arbeiten lässt. Eine elektrische Schraubhilfe, die Ihnen das lästige 
Schrauben abnimmt, aber Ihnen dennoch das gefühlvolle manuelle 
Festziehen der Schraube überlässt. Zu gut, um wahr zu sein? 
Keineswegs. 

Der erste E-Schraubendreher von Wiha. Eine elektrische 
Schraubhilfe, die dem Profi das lästige Schrauben abnimmt, ihm 
aber dennoch das gefühlvolle manuelle Festziehen der Schraube 
überlässt. Ideal für Gewindeschrauben und empfindliche 
Schraubvorgänge.

Keine Frage: speedE® ist eine echte Revolution für alle, die mit 
einem Schraubendreher arbeiten. Mit speedE® sind Sie schneller, 
effizienter und gesünder unterwegs.

WELTWEIT 
EINZIGARTIG



4

Schützt Ihr Material
Elektrisches Verschrauben mit 
Schutzfunktion zur Vermeidung von 
Materialbeschädigungen (max 0,4 Nm).

Steigert Ihre Geschwindigkeit
2 x schnelleres Arbeiten dank 
3-Stufen-Prozess.

Bietet Ihnen vollen Schutz
slimBits bei 10.000 V AC getestet und 
zugelassen für 1.000 V AC.

Steigert Ihre Kontrolle
Manuelle Fixierung mit vollem Gefühl.

Schont Ihre Gesundheit
Empfohlen von Ärzten und 
Therapeuten des AGR.
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Handwerk und Haushalt, Service und Wartung oder Arbeiten an 
spannungsführenden Teilen: In welchem Bereich auch immer – speedE® 
erweist sich als das ideale Werkzeug für nahezu alle Schraubaufgaben. 
Ob sensible Verschraubung, lange Schrauben oder extrem viele 
Schrauben: Mit dem E-Schraubendreher geht jedem Profi die Arbeit 
schneller von der Hand.

Viele weitere Anwendungsmöglichkeiten für den 
speedE® auf www.wiha.com/speedE

Steckdosen- 
montage

Arbeiten im 
Schaltschrank

Einfaches Arbeiten 
auch über Kopf

Für alle, die an spannungs-
führenden Teilen arbeitenMehr Tempo für 

alle Schraubfälle.
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Industriewartung 
und -montage

Fenster- und 
Türenmontage

Wartung und Reparatur 
von Motorgeräten

Heizung, Klima, 
Sanitärinstallation

Haushaltsgeräte und 
weiße Ware

Fahrrad, Motorrad, 
Rasenmäher

Für alle, die in Service  
und Wartung tätig sind

Für vielseitigen Einsatz in 
Handwerk und Haushalt

„Wow, der speedE® ist ein echtes Multitalent. Unglaublich, in wie 
vielen verschiedenen Situationen er das perfekte Werkzeug ist.“ 
Manfred Bernauer

„Wow, der speedE® ist ein echtes Multitalent. Unglaublich, in wie 
vielen verschiedenen Situationen er das perfekte Werkzeug ist.“
Manfred Bernauer
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Smart Zeit einsparen! Mit dem speedE® führt man drei Schritte in 
einer Bewegung aus und ist damit mindestens doppelt so schnell 
wie mit einem herkömmlichen Schraubendreher.
1. Schnelles, elektrisches Eindrehen
2. Automatische Materialschutzfunktion bei 0,4 Nm
3. Manuelle Fixierung mit vollem Gefühl.

3 steps in 
1 move.

Steigert Ihre 
Geschwindigkeit
2 x schnelleres Arbeiten 
dank 3-Stufen-Prozess.

7



8

Steigert Ihre Kontrolle
Manuelle Fixierung mit 
vollem Gefühl.

0,4 Nm

Schützt Ihr Material
Elektrisches Verschrauben mit 
Schutzfunktion zur Vermeidung 
von Materialbeschädigungen 
(max 0,4 Nm).

8

0,4 – 8 Nm
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Ein Werkzeug, 
viele Vorteile.

Schneller, effizienter, kontrollierter: speedE® ist ein kleines Wunder an 
Vorteilen, von denen jeder bei seiner täglichen Arbeit profitiert. Und, wie 
alle Wiha-Werkzeuge, ist speedE® ergonomisch vorbildlich gestaltet – 
nicht umsonst empfohlen von Ärzten und Physiotherapeuten des AGR.

Steigert Ihre Effizienz
100% kompatibel mit dem 
Wiha slimBit System.

Steigert Ihre Effizienz
Elektronische Ratsche für 
schnelle Fixierung ohne 
Nachgreifen.

9

Ergonomisch ausgezeichnet!
* Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - 
besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher 
Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., 
Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, 
www.agr-ev.de
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STANDARD
RECHARGEABLE

Spart Zeit
800 Verschraubungen mit 
einer Akku-Ladung. 

Bietet Ihnen vollen Schutz
slimBits bei 10.000 V AC 
getestet und zugelassen 
für 1.000 V AC.

Schont Ihre Gesundheit
Empfohlen von Ärzten und 
Therapeuten des AGR.

10

Maximale 
Entscheidungsfreiheit
Offenes System mit 
Standard Akku.
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Holen Sie das Beste 
für sich raus.

Set 1

Unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Ansprüche: 
Deshalb haben wir drei verschiedene speedE®-Sets 
zusammengestellt, inklusive passendem Zubehör. 
Enthalten sind speedE®, L-Boxx®, Ladegerät, Akkus, 
slimBits und je nach Set easyTorque Drehmomentadapter. 

Für alle Sets allerdings gilt das Gleiche:  Mit speedE® 
schrauben Sie Ihre Leistung rauf und Ihre Anstrengung 
runter – erleben Sie es selbst.

Die easyTorque 
Drehmomentadapter machen 
den speedE® zum weltweit 
ersten elektrischen Wiha 
Drehmomentwerkzeug.

1 ×

1 ×

2 ×
Type 
18500

1 ×

6 ×
slimBits

11

3,5 / 5,5

PH 1 / PH 2

SL/PZ 1 / SL/PZ 2
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1 ×

8 ×
slimBits

1 ×
easyTorque 
Adapter

Set 2

2,8 Nm

1 ×

2 ×
Type 
18500

2 ×
Type 
18500

1 ×

1 ×

16 ×
slimBits

5 ×
easyTorque 
Adapter

Set 3

0,8 Nm
2,0 Nm
2,5 Nm
2,8 Nm 
4,0 Nm

1 ×

12

3,5 / 5,5

PH 1 / PH 2

PZ 1 / PZ 2

SL/PZ 1 / SL/PZ 2

3,5 / 5,5
PH 1 / PH 2
PZ 1 / PZ 2
SL/PZ 1 / SL/PZ 2
T10 / T15 / T20 / T25
3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0
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