]
97 22 240 ¢
Crimptang

- For kabelskarning, avisolering av trdd och crimpning av isolerade och
oisolerade kabelskor och kontaktdon och 6ppna kontaktdon

- Med gangade hal for klippning av Cu- eller Ms-skruv med M 2,6; M 3;
M 3,5, M4 ochM5

. Skruvad led fér hég stabilitet och jamn gang

- Specialstal, hoghallfast

|Artike|nummer ||97 22 240 |
[EAN /4003773070726 |
'Tang ||svartlackerad |
Handtag Med

flerkomponentsdéverdrag

Kapacitet
kvadratmillimeter mm?2 05-6,0

isolerade kabelskor +

Anvandning skarvdon

|Antal crimppositioner ||3

AWG 120-10
|Léingd mm ||240
\Vikt netto g 300

Med reservation fér tekniska andringar och fel
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