FICHE D2445C -
TECHNIQUE ‘ 2839542

Méachoire et charniére minces pour des travaux délicats dans les espaces restreints. Bec pointu effilé pour coupes précises a la pointe. Les
pinces s’ouvrent sans effort grace au ressort. Les méachoires courtes et les arétes tranchantes biseautées permettent une découpe précise du
cable. Lames trempées par induction pour une longue durée de vie. Le joint riveté a chaud garantit une action fluide sans oscillation des
poignées. Poignées enduites de plastique pour un confort accru et une identification aisée. Acier a outils exclusif, fabriqué aux E.-U.

Caractéristiques

Type: Pince a coupe diagonale pour Caractéristiques Ressort de rappel
I'électronique spéciales:

Longueur totale: 128,6 mm (5 1/16 po) Matériel: Acier
Type de bec: Effilé Longueur de machoire: 17,5 mm (11/16 po)
Largeur de machoire: 12,7 mm (1/2 po) Epaisseur de machoire: 17,5 mm (11/16 po)
Capacité de machoire: 25,4 mm (1 po) Lames: Aras
Style de coupe: Aras Type de joint: Riveté a chaud
Couleur des poignées: Bleu pale Fini du manche: Enduit de plastique
Longueur du manche: 79,4 mm (3 1/8 po) Isolé: Non

Possibilité de I'attacher: Non Poids: 0,08 kg (0,18 Ib)



