KNIPEX Quality — Made in Germany

Produktinformation

86 05 150

Tangngagle

Tang og skruenggle i ét veerktgj

Erstatter et helt seet skruenggler, metrisk og tommer

e Glatte keeber for skansom montering af overfladeforaedlede armaturer

- arbejde direkte pa krom!

Egner sig fremragende til at gribe, holde, presse og bgje
arbejdsemner

Glatte keeber for skansom montering af overfladeforaedlede armaturer
- arbejde direkte pa krom!

Ingen beskadigelse af kanterne ved sarte armaturer pga. spillerumsfri
pasaetning over hele fladen

Hurtig indstilling ved tryk pa en knap direkte ved arbejdsemnet

Ingen utilsigtet sendring af gribekaebernes indstilling, leddet glider ikke
igennem

Erstatter et helt seet skruenggler, metrisk og tommer

e Trinlgs gribning af alle ngglevidder op til den angivne kapacitet vha.

parallelt fgrte kaeber

Indbygget skraldefunktion for hurtig spaende og lesne opgaver - uden
at fierne den fra emnet

Haj klemmekraft pga. 10-dobbelt handkraftforstaerkning
Krom-Vanadium-elektrostal, smedet og olieheerdet

You You

Artikel-nr.

EAN

Tang

Hoved

Greb

veegt

Mal

Technische Attribute

Indstillingspositioner
Kapacitet til matrik-ngglevidde i
Kapacitet til matrik-ngglevidde i

eCl@ss 5.1.4
proficl@ss 6.0
UNSPSC 13.1

Forbehold mod tekniske aendring og fejl

KNIPEX Werk - C. Gustav Putsch KG - 42337 Wuppertal

86 05 150

4003773069928

forkromet

forkromet

med flerkomponent-handtag
206 g

150 x 50 x 25 mm

7,0 mm
10,5 mm
4,7 mm
14

1

27 mm

21043826
AAAQ36c004
27112112
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https://youtu.be/rX0ynaHlL-w
https://youtu.be/rX0ynaHlL-w
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