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Productinformatie

95 05 155 SB

Schaar voor elektriciens

● Precies geslepen met fijne tanden om zuiver en zonder te slippen te
snijden

● Lemmet met kabelsnijder
● Met kunststof tas voor aan de riem

● Benen met meer-componentengrepen, glasvezelversterkt
● Universele schaar voor elektriciens
● Lemmeten uit roestvrij staal, hardheid van de lemmeten 56 HRC

Artikel-nr. 95 05 155 SB
EAN 4003773077725
Kop gepolijst
Benen met meer-componentengrepen, glasvezelversterkt
gewicht 170 g
Afmetingen 155 x 130 x 32 mm

eCl@ss 5.1.4 21040601
ETIM 5.0 EC000160
ETIM 6.0 EC000160
proficl@ss 6.0 AAA520c003
UNSPSC 13.1 23241616

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen


