KNIPEX Quality — Made in Germany

Produktinformation

12 49 23

Reservlangdstopp for 12 42 / 52 195

Avisolering utan efterjustering fran 0,03 till 10,0 mm?
Fordjupad tradavbitare
Universell knivgeometri - robust och langre livslangd
Fordjupad tradavbitare

Helautomatisk anpassning till en-, fler- och fintradiga ledare med
standardisolering inom hela kapacitetsomradet fran 0,03 till 10,0 mm?
Ingen manuell finjustering kravs

Ledarna skadas inte

Klambackarna av stal haller fast kabeln halksakert utan att skada den
resterande isoleringen

Med fordjupad tradavbitare for Cu- och Al-kabel med flera ledare upp
till 10 mm? eller enledare upp till 6 mm?

Speciellt lattmandvrerad mekanik och mycket 1att vikt

Knivblock och langdstopp kan bytas ut

Handtag med mjukplastparti for sékert grepp

Holje: plast, glasfiberforstarkt

Kniv: specialverktygsstal, oljehardat

Aallmanhet

Artikelnummer 12 49 23

EAN 4003773057604
vikt 46 g
Kklassificering

eCl@ss 5.1.4 21040302

ETIM 5.0 EC000163
ETIM 6.0 EC000163
proficl@ss 6.0 AAA002c003
UNSPSC 13.1 27111510

Med reservation for tekniska &ndringar och fel
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