KNIPEX Quality — Made in Germany

Produktinformation
86 05 1 50 e Ersatter en sats skruvnycklar, metriska och med tummatt
e Slata backar for skonsam montering av ytféradlade forskruvningar -
arbeta direkt pa krom!
e Lampar sig aven utmarkt for att gripa, halla, pressa och béja
3 arbetsstycken
Tang nkaeI ] e Slata backar for skonsam montering av ytféradlade férskruvningar -
Tang- och skruvnyckel i ett verktyg arbeta direkt pa krom!

e Inga kantskador pa kansliga materiel genom en komplett
anlaggningsyta utan spel
Snabbinstallining med knapptryck direkt pa arbetsstycket
Ingen odnskad omstallning av gripkaftarna och ingen glidning av leden
Ersatter en sats skruvnycklar, metriska och med tummatt
Steglost grepp av alla nyckelvidder énda till den angivna kapaciteten
med hjalp av parallellt styrda kaftar

e Kaftens konstruktion mojliggor snabb atdragning och lésande av

skruvkopplingar med sparrmekanismen

I’:I e Hog klamkraft genom 10-dubbel handkraftsforstarkning

e Krom-vanadinelektrostal, smitt, oljehardat

You You

Aallmanhet
Artikelnummer 86 05 150
EAN 4003773069928
Tang férkromad
Huvud férkromad
Handtag Med flerkomponentséverdrag
vikt 206 g
Matt 150 x 50 x 25 mm
Tekniska attribut

7,0 mm
Joint Thickness 10,5 mm
Tip Thickness 4,7 mm
Installningspositioner 14
Kapacitet for muttrar nyckelvidd 1
Kapacitet for muttrar nyckelvidd 27 mm
Kklassificering
eCl@ss 5.1.4 21043826
proficl@ss 6.0 AAA936¢c004
UNSPSC 13.1 27112112
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