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Informace o výrobku

86 05 250

Klešťový klíč
Kleště a klíč v jediném nástroji

● Nahrazuje sadu klíčů na šrouby, metrické i palcové
● Hladké čelisti pro šetrnou montáž povrchově zušlechtěných armatur -

práce přímo na chromu!

● Výborně se hodí k uchopování, držení, stlačování a ohýbání obrobků
● žádné poškození hran u choulostivých armatur díky celoplošné opoře

bez vůle
● Rychlé nastavení stisknutím knoflíku přímo na sevřené součásti
● žádné neúmyslné přenastavení čelistí a žádné proklouznutí kloubu
● Plynulé nastavení všech velikostí klíčů až do uvedené kapacity

pomocí paralelně vedených čelistí
● Zdvih mezi čelistmi umožňuje rychlé utahování a povolování

šroubových spojů na principu rohatky se západkou
● Velmi silné sevření díky 10násobnému zesílení síly ruky
● Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji

Č. výr. 86 05 250
EAN 4003773047841
Kleště chromované
Hlava chromované
Rukojeti s vícesložkovými návleky
hmotnost 515 g
Rozměry 250 x 56 x 23 mm

Technische Attribute
8,0 mm
14,0 mm
8,0 mm

Nastavitelných pozic 19
Kapacita pro matice rozměr klíče v 2
Kapacita pro matice rozměr klíče v 52 mm

eCl@ss 5.1.4 21043826
proficl@ss 6.0 AAA936c004
UNSPSC 13.1 27112112

86 09 250 V01 Ochranné čelisti
pro 86 XX 250
3 kusy

Technické změny a omyly vyhrazeny

https://youtu.be/rX0ynaHlL-w
https://youtu.be/rX0ynaHlL-w
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